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Damit Strom uberall ankommt

m Durchgangige, sichere und intelligente Niederspannungs-
Stromverteilung und Elektroinstallationstechnik

Ob in Industrien, Infrastrukturen oder Gebdauden: Jede Umgebung ist
auf die zuverlassige Versorgung mit elektrischer Energie angewiesen.

Gefragt sind deshalb Produkte und Systeme, die groBtmagliche Sicherheit
und optimale Effizienz bieten. Das umfassende Portfolio fiir die
Niederspannungs-Stromverteilung und Elektroinstallationstechnik

deckt jede Anforderung ab — von der Schaltanlage bis zur Steckdose.

Wir sind da, wo Sie uns brauchen

Ihren persénlichen Ansprechpartner finden Sie unter
www.siemens.de/lowvoltage/kontakt

Katalog LV 10 - 10/2020

Die aktuelle Ausgabe und alle zukiinftigen Ausgaben
finden Sie im Siemens Industry Online Support unter
www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

Die aktuellen Preise finden Sie in der Industry Mall
www.siemens.de/industrymall

Die in diesem Katalog aufgefiihrten Produkte und Systeme werden
unter Anwendung eines zertifizierten Qualitdtsmanagementsystems
nach DIN EN ISO 9001:2008 entwickelt und hergestellt.

Technische Angaben

Die technischen Angaben dienen der allgemeinen Information.

Bei Montage, Betrieb und Wartung sind die Betriebsanleitungen und
die auf den Produkten angegebenen Hinweise unbedingt zu beachten.

Alle Abbildungen sind unverbindlich.
© Siemens 2020
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Einfiihrung | Produktneuheiten

Produktneuheiten

E/2

Offene Leistungsschalter 3WA.
Fuir Macher. Einfach verlasslich.

Der neue offene Leistungsschalter 3WA setzt die weltweit
anerkannte Schaltertradition von Siemens auf hohem
Qualitats- und Sicherheits-Niveau fort. Er zeichnet sich durch
neue, durchdachte Eigenschaften aus, die aktuelle Markt-
trends beantworten und auch neue MaBstdbe setzen.

Siemens LV 10 - 10/2020

Der offene Leistungsschalter 3WA bringt die Energie-
verteilung ins Internet der Dinge (loT) und tragt seine
Intelligenz buchstablich im Bauch. Alle Daten zu Energie,
Netzqualitdt und Schalterzustanden konnen erfasst und in
Automatisierungs-, cloudbasierte Energiemanagement- und
Mittelspannungssysteme eingebunden werden. Auf Basis
transparenter Energiedaten lasst sich die Energieeffizienz
um bis zu 30 % verbessern.

Schutz- und Messfunktionalitdt in einem Gerdt reduziert
den Platzbedarf und den Verdrahtungsaufwand in der
Anlage.

Schutzalgorithmen werden automatisch der jeweiligen
Energieflussrichtung angepasst. Dezentrale Energienetze
sowie Gebdude, Infrastruktur- und Industrieeinrichtungen,
die Strom selbst produzieren, speichern und ins Netz
speisen, werden dadurch optimal geschiitzt.

Mehrere Millionen Schaltervarianten kénnen schon in der
Planung virtuell in 3D und 2D erzeugt werden.

Die Verdrahtungsplanung erfolgt per Knopfdruck.

Dies erspart einen Zeitaufwand von bis zu 7 Stunden.
Features und Upgrades lassen sich einfach aus dem Internet
laden und aufspielen.

Spannungsschwankungen halt der robuste Schalter stand
und minimiert so das Risiko von Anlagenstérungen.
Strafzahlungen fiir Netzbetreiber im Fall von Stromausfallen
werden reduziert.

siehe Kapitel 1,

Seite 1/4



e Neue Schaltvermdgen-
klasse E

e Ausschaltvermdgen von
85 kA bei AC 690 V und
200 kA bei AC415V
siehe Kapitel 2,
Seite 2/12

e Neuer Wartungs- und
Reparaturschalter mit
EMV-Schirmblech
Geeignet fiir den Einsatz
zwischen Umrichter und
Motor

Um den internationalen
Einsatz zu ermdglichen
sind die Haupt- und
NOT-AUS-Schalter 3LD2
im Gehause gemaf
EL508 zertifiziert

siehe Kapitel 8

Seite 8/42

Neue Zertifizierung der
bewdhrten Haupt- und
NOT-AUS-Schalter 3LD
nach UL489
Pradestiniert fiir den
Einsatz als Hauptschalter
fir Maschinen und
Anlagen fiir den Export in
die USA

siehe Kapitel 8

Seite 8/52

Die bewadhrte Reihe an
Lasttrennschaltern 3KD
wird erweitert durch eine
neue Bauform 0:

3KDO01: 16-63 A

3KD02: 63-125 A
Platzersparnis durch
kompakten Lasttrenn-
schalter in neuem Design
Hohes AC-23 415 V AC
Schaltvermdgen

siehe Kapitel 8

Seite 8/62

Siemens LV 10 - 10/2020
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Produktneuheiten

» Kompaktes, neues Messgerat in neuem Design fiir den Fronteinbau
* Integrierte Kommunikation tiber Modbus RTU

* Direktmessung bis 400 V UL-L oder Wandlermessung maéglich

e Messgenauigkeit: Wirkenergie und Wirkleistung Klasse 1

siehe Kapitel 10,
Seite 10/18

¢ MID-konformer Zahler mit eichrechtskonformer Lastgangspeicherung und
nationaler Zulassung nach PTB-A 50.7

Integrierter Lastgangspeicher fiir 15min.-Werte mit einer Speichertiefe fiir
alle abrechnungsrelevanten Daten liber 2 Jahre

Riickwirkungsfreie Ethernet-Schnittstelle mit integriertem Webserver, DHCP,
ModbusTCP

Interne Gerateuhr mit hoher Ganggenauigkeit und Zeitsynchronisations-
funktion via SNTP

Alle weiteren Funktionen des Grundgerates 7KM PAC2200

siehe Kapitel 10,

Seite 10/18

Die L6sung zur mess- und eichrechtskonfor-
men Erfassung EEG-umlagerelevanter
Strommengen mit Eigenstromerzeugung

E/4 Siemens LV 10 - 10/2020



SIMARIS Suite

Die SIMARIS Suite ist die Plattform fiir Ihren einheitlichen
Zugriff auf alle SIMARIS Planungstools inklusive der SIMARIS
Online Toolbox.

Produktneuheiten | Einflihrung

e Nach einmaliger Registrierung kénnen Sie alle Vorteile
nutzen. Sie finden unsere SIMARIS Planungstools auf einen
Blick, erhalten aktuelle Informationen z.B. zu regionalen
Schulungen, ebenso wie niitzliche Support-Dokumente und
-Videos.

Als besonderes Highlight kdnnen Sie nun mit der Version 10
von SIMARIS design neben Strahlen- auch Ring- und
Maschennetze planen und dimensionieren.

Laden Sie die kostenfreie SIMARIS Suite einfach und
unkompliziert herunter: www.siemens.de/simaris

siehe Kapitel 16,

Seite 16/7

* Einfache Projektierung von SIVACON 8PS Stromschienen-
strangen

 Plugin auf Basis der BIM Software Autodesk REVIT

e Version flir Planer und fiir Siemens Projekteure
siehe Kapitel 16,
Seite 16/8

Siemens LV 10 - 10/2020 E/5
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lhr schneller Weg zum Produkt

Ubersichten und Matrixtabellen fiir eine bessere Orientierung im Katalog

Produkte und ihre Anwendung Produkte und ihre Anwendung
in der Infrastruktur in der Industrie

Ubersicht Produkte und
ihre Anwendungen

Auf den Seiten E/10 bis E/11
erhalten Sie einen Uberblick
Uber das vielfaltige Portfolio
des Katalogs LV 10.

Ubersicht Schutz-, Schalt-, Mess- und
Uberwachungsaufgaben

Die hi ionen sind in einzeln verfiigbar.
Details siehe im jeweiligen Kapitel.

Schutz-, Schalt-,

Mess- und
Uberwachungsaufgaben
Ab Seite E/16 ist das Portfolio
des Katalogs LV 10 den
wichtigsten Schutz-, Schalt-,
Mess- und Uberwachungs-
aufgaben zugeordnet.

E/6 Siemens LV 10 - 10/2020
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Gerate fur alle Einsatzbereiche

Leitungsschutzschalter Leitungsschutzschalter
fiir Basisanwendungen fiir erweiterte
Anwendungen

Geréteschutzschalter
fiir erweiterte
Anwendungen

Ideal fir Gerite n der Industrie.
Gersteschutzschalter von Siemens
bieten fir jeden Anwendungsfal den
optimalen Schutz i AC: und DC:

in der Industre

Elektronische Gerdteschutzschalter
eignen sich optimal fi den Schutz von
28.Relais, programierbaren
Steuerungen, Motoren, Sensoren und
Atoren sowie Ventiln. Eine Strom-

Optimal Ideal
Die Leitungsschutzschalter 5SL sind b Stromkeise mit Motoren oder

der neve Standard mit B- und groBen Lampen, Halbleter oder stark

C.Charakteristk fir Anwendungen impulserzeugende Setriebsmittel wie

bis 63 1,

sie —die 55Y- te sind au

Trennen ader Freschalten von industrielle Bereiche optimal zuge-

Anlagen verwendet werden. schnitten und haben sich her

Die 55L-Gerste werden vorwiegendin """

Zahlerschrinken und Kieinverteilern Die 55Y-Gerite bieten Ihnen hichste

installiert, um 2.8 in Wohingebuden Qualitit und Funkiionaitt ir die

oder Zweckbauten die Stromkeise far  Installaton in komplexen Gebuden,

Lampen, Herde und auch Maschinen sowie in der Industrie. Mit einem

abzusichern Bemessungsschaltvermagen von vermeidet die Gefahr einer

bis 20 25 kA sind sie anspruchvolisten
Anforderungen beleiner Bemessungs
strom von 0,3 bis 80 A gewachsen.

Besondere Merkmale

+ Doppelkammer-Klemme

+ Einfaches, werkzeugloses Losen
mit Hilfe von Schiebern

+ Separate Schalstellungsanzeige

+ Umfangreiches Zubehor

3 Siemensiv10.042020

Gberlastung des Schaltnetzteils.

Thermomagnetische Geriteschutz-
schalter werden zum Schutz von
Magnetventilen, Servomotoren,
Meldeleuchten bis zu SPS-Eingangen
eingesetzt, Uberal dort, wo es git,
Verbraucher prazise vor Uberlast und
Kurzschluss 2u schizen.

Systemuibersicht

Grundgeréite und Zubehsr

Leitungsschutzschalter fiir Basisanwendungen

EEEEEE

Leitungsschutzschalter fiir enweiterte Anwendungen H
g g J ¥ £ B %
P s Py w50 w0 s
Geréteschutzschalter fiir erweiterte Anwendungen
- "
s o
Elektrisches Zubehor
44 443

Mechanisches Zubehor

a d ?'E‘] — Systemiibersicht
— Einen Uberblick tiber Grund-
N - F F gerdte und Zubehor liefern
PR .- - ‘ SystemUbersichten am Anfang
o der Kapitel oder Unterkapitel.
oo vz 3 Anhand der Farbe erkennen
Sie Zubehor auf einen Blick.

Zuischenrahmen

Leitungsschutzschalter

fiir erweiterte Anwendungen fiir Gebaude und Infrastruktur
sowie in Industrie und Maschinenbau

i L J i i s, 5
55Y6 55Y4 55P4 55Y5 55Y7 55Y8 55J4..HG..
- ity Gonplece i ot s ol
B e un = = = ahe z
P 2 ‘
AL A A A A ®
S o 2 : : = E - Ubersicht Grundgerate
Bei der schnellen Vorauswahl
— — — A der Grundgerate helfen Ihnen
e Uberslchten am Anfang der
: s : : . : : Kapitel oder Unterkapitel.
~ Anhand wichtiger technischer
e

3 Siemens v 10- 0412020 Systemibersicht seite 35

Daten kénnen Sie die Grund-
gerdte vergleichen. Seiten-
G i verweise fihren auf kiirzestem
Weg zum passenden Gerdt.

Siemens LV 10 - 10/2020 E/7
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lhr schneller Weg zum Produkt

Ubersichten und Matrixtabellen fiir eine bessere Orientierung im Katalog
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Deutschland und Osterreich
Der Katalog LV 10 ist giiltig fiir Deutschland und Osterreich

Webseite flir Deutschland:
www.siemens.de/lowvoltage

Webseite fiir Osterreich:
www.siemens.at/Imv

Suchfunktion

Suchen Sie nach neuen Produkten durch die Eingabe
von new in das Textfeld der Suchfunktion

Ihr schneller Weg zum Produkt | Einfiihrung

Klickbare Artikelnummern

Direkte Weiterleitung auf die einzelnen Produkte in der
Industry Mall durch Klicken auf die Artikel-Nr. im Katalog

| 3VA9157-0EK11 |

oder durch Eingabe dieser Webadresse inkl. Artikel-Nr.
www.siemens.com/product?Artikel-Nr.

Siemens LV 10 - 10/2020 E/9
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Produkte und ihre Anwendung
In der Infrastruktur
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Produkte und ihre Anwendung
In der Industrie
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Beispiele fur Digitalisierung
In der Infrastruktur
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Beispiele fur Digitalisierung
In der Industrie
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Einstieg in das Thema Digitalisierung
und Industrie 4.0

Die Anspriiche in der Industrieautomation in Bezug auf Kommunikationsfahigkeit, Datentransparenz und Flexibilitdt wachsen standig.
Damit die Industrie-Schaltgeratetechnik diesen Forderungen geniigen kann, ist der Einsatz von Bussystemen und intelligenten
Schaltgeraten unumganglich.

Digitalisierung

Schalt, Schutz und Messgerdte kdnnen in Energieverteilungsanlagen liber integrierte Kommunikation wichtige Informationen
ber lokale Visualisierung z.B. im Powercenter darstellen oder an Energie Daten Management Systeme (EDMS)
z.B. SENTRON powermanager sowie an Cloud Systeme und Applikationen Ubertragen

* Diagnosemanagement

e Stérungsmanagement — E-Mail Alarm
Instandhaltungsmanagement — Predictive maintenance
* Kostenstellenmanagement

1. Visualisierung und Anlagentransparenz 2. Digitale Dokumentation
* Erhohte Bediensicherheit durch Fernzugriff e Einheitlicher Zugriff auf digitale Daten und
auf die Anlage. Dokumentationen.
* Anlagenvisualisierung fiir einen einfachen * Bereitstellung umfangreicher CAx-Daten
und zentralen Zugriff auf alle Gerate- fuir Systeme und Komponenten wahrend der
informationen. Planung und im Betrieb.

e Unterstlitzung im Planungs- und Entstehungs-
prozess durch SIMARIS Planungstools,
Produkt- und Anlagenkonfiguratoren.

3. Energiemonitoring 4. Optimierung und Nachriistung (Retrofit)
e Erfiillung der ISO 50001 durch die Erfassung e Nachriistldsungen wie SEM3 bieten eine
und transparente Darstellung der Energie- einfache Mdglichkeit der Integration von
flisse innerhalb der Energieverteilung. Energiemonitoring in Bestandsanlagen.

e Energiemonitoring und Anlagentransparenz
unterstlitzen Sie bei der effizienten Planung
von Anlagenerweiterungen.

5. Wartungsmanagement 6. Notfall Management
e Unterstlitzung bei der Wartung auch aus der ¢ Schnelle Fehlerlokalisierung und damit
Ferne durch die transparente Darstellung der Minimierung von Ausfallzeiten.

Zustande einer Schaltgeratekombination.

7. Cybersicherheit

e Schutz vor unbefugtem Zugriff und Manipulationen an Schaltgerdtekombinationen und Gerdten gewahrleistet
@ Integritat, Verfiigbarkeit und Vertraulichkeit.
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Ubersicht Schutz-, Schalt-, Mess- und
Uberwachungsaufgaben

Die hier dargestellten Funktionen sind in Kombination oder einzeln verfiigbar.
Details siehe im jeweiligen Kapitel.

N
N 5
e (=
>3 N 'S u o
= = 0 S ko)
(O] > — = ==
(2] < (o] ] c
c (¥} += w0 =
() (7] © — y—
P ] Q +—
S0 - (= = (=
c (=} ) i K
< = (U] ) (=
Gerateklasse Typ Bemessungsstrom Seite
Offener Leistungsschalter 3WA/ 630... 6300 A 1/4 ] ] [ ] ]
3WL
Kompaktleistungsschalter 3VA 16 ... 1600 A 21 ] ] | ] ] ]
Leitungsschutzschalter 55Y 1/ 0..80A 3/6 ]
(Automat) 5SL
FI-Schutzschalter 55V3/ 16...125A 4/6 u ]
5S5M3
FI/LS-Schalter 5SU1/ 0..40A 4/10 [ ] ]
5SV1
Brandschutzschalter 55SM6 0...40A 4/12
AFDD
Brandschutzschalter 55V6 0..40A 4/12 ] [ ]
AFDD-MCB
Ein- und Ausschalter 5TL1 32...125A 5/14
Uberspannungsschutzgerdte ~ 5SD7 - 6/1 [ ]
Sicherungen DO 55G/ 7/30 u [ ]
5SA
Photovoltaiksicherungen 7135 ]
NH-Sicherungen 7136 ] ] ]
Halbleiterschutzsicherungen 7142 ] ] ]
SITOR
Lasttrennschalter 3LD 16...250 A 8/10 [ ]
3KD 16... 1.600 A 8/62 u
Sicherungslasttrennschalter 3NP 0..630A 8/94 mit mit ]
Lasttrennschalter 3NJ 0..630A 8/158 g.ef]'gne“?“ g.ef]'gnﬁe“ [
it S icherungs- icherungs-

9 3KF 0..630A 8/130 einsatzen einsitzen "
Netzumschalter 3KC 16...3.200 A 9/16 ]
Messgerate PAC KM [ beliebig 10/18

7KT
Motorschutzschalter 3RV Katalog IC 10 [ ] [ ]
Schiitz 3RT Katalog IC 10 ]
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Ubersicht Schutz-, Schalt-, Mess- und
Uberwachungsaufgaben

Anlagenschutz Generatorschutz

Die Ausléseeinheiten fuir den Anlagenschutz sind abgestimmt Die Einstellwerte der Ausldseeinheiten sind auf den Schutz
auf den Schutz gegen Uberlast und Kurzschluss: von Generatoren abgestimmt.

e von Kabeln

* von Leitungen

* von nicht-motorischen Verbrauchern

Motorschutz Starterschutz

Die Uberlast- und Kurzschlussausldser sind fiir den optimalen Starterkombinationen bestehen aus:
Schutz und den Direktanlauf von Drehstrom-Kafiglaufer- Kompaktleistungsschalter + Schiitz + Uberlastrelais
motoren ausgelegt.

Der Kompaktleistungsschalter tibernimmt dabei den Kurz-
schlussschutz und die Trennerfunktion. Das Schiitz hat die
Aufgabe, den Abzweig betriebsmaBig zu schalten. Das
Uberlastrelais tibernimmt den Uberlastschutz, der speziell auf
Die einstellbare Tragheitsklasse ermdglicht dem Anwender die den Motor abgestimmt werden kann.

Einstellung des Uberlastauslésers auf die Anlaufbedingungen
des zu schiitzenden Motors.

Die Kompaktleistungsschalter fiir den Motorschutz besitzen
eine Phasenausfallempfindlichkeit und ein thermisches
Gedichtnis, das den Motor gegen Uberhitzung schiitzt.

Der Kompaktleistungsschalter flir die Starterkombination ist
daher mit einem einstellbaren und unverzdgerten Kurz-
schlussausldser ausgestattet.

E/18 Siemens LV 10 - 10/2020



Trennfunktion

Es werden Schaltgerdte beschrieben, die in gedffneter
Stellung den fiir die Trennfunktion festgelegten Anforderun-
gen entsprechen.

¢ Lastschalter, Trennschalter, Lasttrennschalter nach
IEC 60947-3

Das Schalten von Betriebsstromen bis zum maximalen
Bemessungsstrom der Schaltgerate gehdrt ebenso zur
Aufgabe dieser Gerdte (siehe Kapitel 8).

e Leistungstrennschalter nach IEC 60947-2 Anhang L

Leistungstrennschalter kénnen Uber das Schalten von
Betriebsstrémen bis zum maximalen Bemessungsstrom
hinaus, auch Fehlerstréme bis zum angegebenen | -Wert
abschalten.

Strombegrenzung

Unter Strombegrenzung versteht man, dass der Scheitelwert
des unbeeinflussten Stosskurzschlussstroms auf einen
kleineren Durchlassstrom begrenzt wird.

¢ strombegrenzende Gerdte sind z.B. Kompaktleistungs-
schalter (MCCB), Leistungsschalter fiir Motorschutz (MSP),
Leitungsschutzschalter (MCB) , Sicherung (fuse)

* nicht-strombegrenzende Geréte sind offene Leistungs-
schalter (ACB)

Ubersicht Schutz-, Schalt-, Mess- und Uberwachungsaufgaben |

Messfunktion

Bei der Auswahl der Messfunktion in der Niederspannungs-
Energieverteilung sind zwei Unterscheidungen mdoglich
(siehe Kapitel 10):

e Messgerate (stand alone) in Kombination mit Schutz- und
Schaltgerate

 Schaltgerdte mit integrierter Messfunktion (all in one),
Messfunktion gleichwertig zu Messgerat

Umschaltfunktion

Bei der Auswahl und Selektion von Umschaltungen ist nach
folgenden Funktionen zu unterscheiden (siehe Kapitel 9):

¢ Netzumschaltung
e Lastumschaltung

Folgende Varianten der Umschaltung stehen zur Verfligung:

e MTSE = manuelle Umschaltung
(manual transfer switch equipment)

* RTSE = Fernumschaltung
(remote transfer switch equipment)

e ATSE = automatische Umschaltung
(automatic transfer switch equipment)

_/x_

nicht
priorisierte
Last

priorisierte
Last
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Auslosekennlinien

Die Schutzfunktion von Schutz- und Schaltgerdten in Niederspannungs-Energieverteilungsnetzen wird durch die korrekte Selektion
der jeweiligen Ausldsecharakteristik (Sicherungen, Leitungsschutzschalter) bzw. TMTU-/ETU-Ausldser (Offene Leistungsschalter,
Kompaktleistungsschalter) bestimmt.

Alle strombegrenzende Schutzgerate wie z.B. MCCB, MSP, MCB, fuse bieten drei verschiedene Kennlinien an:

o Zeit-Strom-Auslése-Kennlinie (tripping curve)
 Stromdurchlass-Kennlinie (let-trough current curve)
 Durchlass-Energie-Kennlinie (let-trough energy curve)

Im Nachfolgenden stellen wir exemplarisch die Funktionen der sogenannten Zeit-Strom-Auslése-Kennlinien da.

Sicherung (fuse)

Die Zeit-/Stromkennlinie von Sicherungen zeigt die virtuelle
Schmelzzeit in Abhéngigkeit vom Uberlast- oder Kurzschluss-

strom.

Entsprechend der Schutzanforderung und Betriebsklasse (z.B.
gG, gR, aR, etc.) sind die unterschiedlichen Charakteristiken
bei der Dimensionierung zu berlicksichtigen.

Siehe Projektierungshandbuch — Sicherungssysteme
(45314810)
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Leitungsschutzschalter (MCB)

Die Auswahl der Kennlinie erfolgt nach der jeweiligen
Anwendung und unterscheidet sich z. B. nach der Ausldse-
charakteristik A, B, C oder D.

Zeit-Strom-Ausldse-Kennlinie = Auslosecharakteristiken nach
IEC/EN 60898-1

Siehe Projektierungshandbuch — Leitungsschutzschalter
(45302792)
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Kompaktleistungsschalter (MCCB)

Die Auswahl des Uberstromausldsers bestimmt die geforderte
Schutzfunktion in der Energieverteilung.

Die Ausldser werden unterschieden in:

« thermisch-magnetische Uberstromausléser

(TMTU = Thermal Magnetic Trip Unit;

frither auch als elektromechanische Ausloser bezeichnet)
« elektronische Uberstromausldser

(ETU = Electronic Trip Unit)

Je nach Anwendung und Anforderung werden TMTU mit
unterschiedlichen Schutz-Einstellméglichkeiten im Uberlast-
als auch Kurzschlussbereich angeboten.

Siehe Gerdtehandbuch — Kompaktleistungsschalter 3VA mit
|IEC-Zertifikat (90318775)

ATFM
(Adjustable Thermal Fixed Magnetic)

Einstellbarer thermischer Uberlastausl@ser, fest eingestellter
magnetischer Kurzschlussausldser

Ubersicht Schutz-, Schalt-, Mess- und Uberwachungsaufgaben | Einfiihrung

FTFM
(Fixed Thermal Fixed Magnetic)

I

Fest eingestellter thermischer Uberlastausléser, fest einge-
stellter magnetischer Kurzschlussausloser

ATAM
(Adjustable Thermal Adjustable Magnetic)

Einstellbarer thermischer Uberlastausldser, einstellbarer
magnetischer Kurzschlussausldser
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Auslosekennlinien

Kompaktleistungsschalter (MCCB) / Offene Leistungsschalter (ACB) mit ETU

Die Auswahl der elektronischen Ausldseeinheit bestimmt die Schutzfunktion in der Energieverteilung.
Elektronische Ausl&seeinheiten bieten die umfangreichsten und variabelsten Schutzeinstellungen aller Schutz- und Schaltgerate in
der Niederspannungs-Energieverteilung an.

¢ Siehe Gerdtehandbuch — Kompaktleistungsschalter 3VA mit Zertifikat (90318775)
 Siehe Bedienungsanleitung — SENTRON WL — Leistungsschalter 3WL1 (IEC) (109761064)

Eine Ubersicht der Zeit-Strom-Kennlinie zeigen die nachfolgenden Graphiken.
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e Bimetall-Charakteristik bei thermisch-magnetischen
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e |’t-Charakteristik bei Kompaktleistungsschal MCCB und
I?t- und I*t-Charakteristik bei ACB Magliche Griinde fiir einen Uberlastschutz im Neutralleiter

¢ In Abhdngigkeit der elektronischen Ausléseinheiten nur kdnnen sein:
I?t-Charakteristik oder I?t-und I*t-Charakteristik

Der Kurzschlussschutz des Leistungsschalters schiitzt auch
den Neutralleiter.
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Kurzschlussschutz, verzégert ST

Das Kurzzeichen fiir den kurzzeitverzdgerten Kurzschluss-
schutz ist ST flir ,Short Time”. Die ST-Funktion der elektroni-
schen Ausldseinheit ermdglicht eine zeitselektive Kurzschluss-
auslosung in Niederspannungsnetzen mit mehreren in Reihe
liegenden Leistungsschaltern.

Der kurzzeitverzogerte Kurzschlussschutz bezieht sich auf den
Kurzschlussschutz der Phasen L1 bis L3 und des Neutralleiters.
Der Schutz spricht an, wenn mindestens ein Phasenstrom den
eingestellten Auslésestrom I fiir die Dauer der eingestellten
Verzdgerung ty liberschreitet.
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Erdschlussschutz GF

Das Kurzzeichen fiir den Erdschlussschutz ist GF fir "Ground-
fault". Der G-Ausldser erfasst Fehlerstrome zwischen Phasen
und geerdeten, elektrisch leitfahigen Teilen. Der Erdschluss-
schutz schiitzt im Bemessungsstrombereich gegenliber einem
Stromfluss gegen Erde. Ein Erdschlussstrom kann einen
Lichtbogen erzeugen, somit bietet der Erdschlussschutz einen
erweiterten Brandschutz.
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Ubersicht Schutz-, Schalt-, Mess- und Uberwachungsaufgaben |

Kurzschlussschutz, unverzégert INST

Das Kurzzeichen flir den unverzdgerten Kurzschlussschutz ist
INST fiir ,Instantaneous”. Der Schutz gegen Kurzschluss bezieht
sich auf den Kurzschlussschutz der Phasen L1 bis L3. Der
unverzogerte Kurzschlussschutz spricht an, wenn der dem
Effektivwert entsprechende Momentanwert mindestens eines
Phasenstroms den unverzdgerten Ausldsestrom |; tiberschrei-
tet.
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Einfiihrung | Ubersicht Schutz-, Schalt-, Mess- und Uberwachungsaufgaben

Ubersicht Schutz-, Schalt-, Mess- und
Uberwachungsaufgaben

Uberspannungsschutz

Unter Uberspannungsschutz wird der Schutz elektrischer und
elektronischer Gerate vor zu hohen elektrischen Spannungen
verstanden. Uberspannungen kénnen u. a. durch Schaltvor-
gange oder durch elektrostatische Entladungen (ESD)

auftreten.
R

L

| ||

230/400V

= —fa-
|HE=D—us

Personenschutz / Fehlerstromschutz

Schutz bei direktem Beriihren:
Zusatzlicher Schutz bedeutet direkter Kontakt mit einem
betriebsmaBig unter Spannung stehenden aktiven Teil.

Schutz bei indirektem Beriihren:

Unter Fehlerschutz versteht man den Kontakt mit einem
betriebsmaBig nicht unter Spannung stehenden, elektrisch
leitfahigen Teil.
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Praventiver Brandschutz

So genannte Brandschutzschalter bewerten auftretende
Stérungen im Strom- und Spannungsverlauf mittels einer
elektronischen Schaltung und schalten den Stromkreis bei
einem erkannten Kontaktfehler ab. Sie verhindern damit
Uberhitzungen an schlechten Kontaktstellen und kénnen
dadurch moglicherweise Bréande verhindern.
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Maogliche Fehlerursachen

¢ Beschddigte Leitungsisolierungen, z. B. durch N&gel,
Schrauben oder Klammern

¢ Bei Leitungen mit zu engem Biegeradius besteht die Gefahr
von Kabelbriichen

* Bei einem Leitungsverlauf durch offene Tiiren und Fenster
kdnnen beim SchlieBen der Zimmertiiren oder Fenster die
Leitungen gequetscht werden, so dass aufgrund der
geschddigten Isolierung Fehlerlichtbdgen entstehen
kdnnen

¢ Schadigung/Alterung der Isolation durch Umwelteinfliisse
wie UV-Strahlen, Temperatur, Feuchte, Gase

* Nagetierverbiss

¢ Lose Kontakte, z. B. durch zu geringes Drehmoment

¢ Durch Krallenbefestigung beschddigte Leiter



SIMARIS Planungstools | Einfiihrung

SIMARIS Planungstools

zur Planung und Visualisierung der Energieverteilung

Von der Planung bis zum Betrieb

——— Elektroplaner Schaltanlagenbauer Inbetriebsetzer —— Betreiber
- Netzberechnung Angebots und AuftragsabW|ckIung Toolgestiitzte
Ausschreibung Auftragsphase —r und Fertlgung Inbetriebnahme
Digitaler Einstellen SIMARIS
Model\e Zwilling der Werte curves

loT Mindsphere

......
------ Bg—— i

SIMARIS
Leistungs- ~ confi-
verzeichnis guration

R — [t

Stiickliste

SIMARIS SIMARIS CAx-Download allpol. Connectivity Web Power-
design project : Manager Strom- server manager
laufplan

Intelligentes
Datenmanagement

Aufbau- Dokumen- Aufbau

Siemens
Industry Mall zeichnung  tation

Fertigungsprozess

*verfligbar fiir ALPHA 3200 Eco

Durchgéngige Planungstools SIMARIS und CAx-Daten fiir eine sichere, fehlerfreie, schnelle Planung Der schnelle Weg zur sicheren, transparenten Schaltanlage

kundenspezifische Anlage

Highlights

¢ Durchgangige Unterstiitzung des Engineeringprozesses
durch ineinandergreifende Softwaretools

e Bereitstellung umfangreicher CAx-Daten flr Systeme und
Komponenten

e Reduzieren von zeitlichen Aufwand und Kosten wahrend
der Planung
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Einfiihrung | Verteilersysteme

Vertellersysteme

fur industrielle Anwendungen oder in der Infrastruktur

Energieverteiler und Motor-Control-Center Schienenverteiler-Systeme SIVACON 8PS
SIVACON S8

* Sicher, wirtschaftlich, flexibel und kommunikationsféhig * Flrwirtschaftliche und sichere Energieversorgung
* Fiir alle Applikationen in Infrastruktur und Industrie * Platzsparend und einfach zu installieren

* Niedrige Brandlast, gute elektromagnetische Vertraglichkeit

‘-_‘jliﬂ,l.t-ﬂ :
—
S

Ubersicht siehe Seite 15/12 Ubersicht siehe Seite 16/4

Energieverteiler ALPHA 3200 Energieverteiler ALPHA 3200 Eco

e Kompakte platzsparende Bauweise e Ressourcenschonend: geringerer Kupfereinsatz durch
* Perfekt abgestimmt auf die SENTRON Komponenten mittig liegende Sammelschiene

* Praxisnah: Leistungssoptimiert — vom Trafoanschluss liber
die Sammelschiene bis zu den Abgédngen.

* Modular: eine hohe Packungsdichte auf engstem Raum
durch flexiblen Einsatz der Einbausdtze ALPHA

Ubersicht siehe Seite 15/14 Ubersicht siehe Seite 15/14

Installationsverteiler ALPHA (DIN-Technik)

¢ Durchgangiges Portfolio mit Wand- und Standverteilern
flir Strome von 160 A bis 1.250 A

Ubersicht siehe Seite 15/16
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Steuerschranke/Systemschrénke | Einfithrung

Steuerschranke/Systemschranke

fur Anlagenbau, Prozessleittechnik, Netzwerktechnik,

Sekundartechnik/Energieautomatisierung

Systemschranke SIVACON 8MF1 Systemklimatisierung SIVACON 8MR
e Modularer Systembaukasten Stellt den stérungsfreien Betrieb der im Schrank installierten
e Komplett vormontiert, bedarfsgerecht angepasst elektrischen und elektronischen Einbaugerate sicher, selbst
oder ganz individuell entwickelt unter widrigen Umgebungsbedingungen.
.

Ubersicht siehe Seite 17/36

Systembeleuchtung SIVACON 8MF/8MR

Bietet optimale Lichtverhaltnisse bei der Montage oder
Wartung. Die LED-Technologie ist energiesparend und
wartungsfrei.

3

iieu .

£

- Tl

Ubersicht siehe Seite 17/34

Ubersicht siehe Seite 17/6
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Offene Leistungsschalter

tu.- ‘fi

Fiir Macher. Einfach verlasslich.

Jede Energieversorgung ist auf eine sichere
Einspeisung elektrischer Energie angewiesen.
Der offene Leistungsschalter 3WA vereint alle
Funktionen, die Elektrifizierungskomponenten

in digitalen Unternehmen heute erfillen
mussen: angefangen beim zuverldssigen

Schutz von Personen und Anlagen vor elektrisch
verursachten Unfdllen und Schaden, tber flexible
Einsatz- und Retrofit-Optionen, eine hohe
Lebensdauer und geringen Wartungsaufwand

bis hin zu innovativen Eigenschaften fir ein
durchgangiges e-Engineering, eine sichere
Energiedatenerfassung und die nahtlose
Integration in digitale Umgebungen.

Als zentraler Baustein in der elektrischen
Energieverteilung schafft der offene

I Leistungsschalter 3WA die Grundlage fiir ein

il ganzheitliches Energiesystem im digitalen

' Zeitalter.

Zuverlassig, vielseitig und
perfekt integriert

Die offenen Leistungsschalter 3WL schiitzen
elektrische Einrichtungen zuverldssig vor Schaden
oder Brand in Folge von Kurzschluss, Erdschluss
oder Uberlastfehlern.
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Offene Leistungsschalter | Rundum informiert

Eine Vielzahl weiterer Informationen ...

Informieren + Bestellen

O Alles Wichtige auf einen Blick

Erste Informationen

Informationen zu offenen Leistungsschaltern finden Sie
auf unserer Webseite

www.siemens.de/3WA

www.siemens.de/3WL

2 Ansprechpartner in lhrer Ndhe

Wir sind da, wo Sie uns brauchen

Ihren lokalen Ansprechpartner finden Sie unter
www.siemens.de/lowvoltage/kontakt

O Ihr Produkt im Detail

Das Siemens Industry Online Support Portal stellt Ihnen
umfassende Informationen zur Verfligung
www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support

* Quick Selection Guide — Offene Leistungsschalter 3WA
(109781967)

¢ Broschiire — Offene Leistungsschalter 3WA
(109781968)

¢ Quick Selection Guide — Offene Leistungsschalter 3WL
(109751638)

* Technische Basisinformation — Offene Leistungsschalter
3WL (109767789)

Die passenden Ausschreibungstexte finden Sie unter
www.siemens.de/lowvoltage/ausschreibungstexte

Um schnell und einfach auf Siemens Produkte
umzustellen nutzen Sie unser Umschliisseltool
www.siemens.de/umschluesseltool

12 Siemens LV 10 - 10/2020

D Unsere Video-Angebote

Siemens YouTube Channel

e Power Distribution Low Voltage (DE)
bit.ly/2Rd9Xey

e Offene Leistungsschalter 3WL (allgemein)
bit.ly/2ZH1rXH

E Alles fiir Ihre Bestellung

Einen Uberblick tiber Ihre Produkte finden Sie in der
Industry Mall

e Offene Leistungsschalter sie.ag/2JzoHBI

Direkte Weiterleitung auf die einzelnen Produkte in der
Industry Mall durch Klicken auf die Artikel-Nr. im Katalog
oder durch Eingabe dieser Webadresse inkl. Artikel-Nr.
www.siemens.com/product?Artikel-Nr.

/" Konfiguratoren

Genau der richtige Leistungs-
schalter fiir hre Anwendung

Der Konfigurator reduziert den Aufwand im Planungs-
und Bestellprozess und ermdglicht individuelle Anpas-
sungen. Konfigurieren Sie lhren offenen Leistungsschalter
unter

www.siemens.de/lowvoltage/3wa-konfigurator
www.siemens.de/lowvoltage/3wl-konfigurator
www.siemens.de/lowvoltage/3wl10-konfigurator

Fir Ihren konfigurierten offenen Leistungsschalter finden
Sie zusatzlich

3D-Ansichten
CAD-Daten
Gerateschaltplane
MaBblatter



www.siemens.de/3WL
www.siemens.de/lowvoltage/kontakt
http://www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109781967
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109781968
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109751638
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109767789
http://www.siemens.de/lowvoltage/ausschreibungstexte
http://www.siemens.de/umschluesseltool
http://bit.ly/2Rd9Xey
http://bit.ly/2ZH1rXH
http://sie.ag/2JzoHBl
https://mall.industry.siemens.com/mall/WW/Catalog/Products/10045208?tree=CatalogTree
http://www.siemens.de/lowvoltage/3wa-konfigurator
http://www.siemens.de/lowvoltage/3wl-konfigurator
http://www.siemens.de/lowvoltage/3wl10-konfigurator

Rundum informiert | Offene Leistungsschalter

... finden Sie in unserem Online-Angebot

In Betrieb nehmen + Betreiben

¥ Konfigurationssoftware

SENTRON powerconfig

Das gemeinsame Inbetriebnahme- und Service-Tool
fir kommunikationsfahige Messgerdte und Leistungs-
schalter des SENTRON Portfolios.
www.siemens.de/powerconfig

Kostenloser Download SENTRON powerconfig mobile
Uber: App Store und Play Store

e Ihr Produkt im Detail

Das Siemens Industry Online Support Portal stellt Ihnen
detaillierte technische Informationen zur Verfligung
www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support

* Betriebsanleitungen
e Kennlinien
o Zertifikate

Engineering-Daten flir CAD- oder CAE-Systeme finden Sie
im CAx-Download-Manager unter
www.siemens.de/lowvoltage/cax

1 Schnellster Weg zu den Experten

In Deutschland: +49 (911) 895-7222

Die kompetente Fachberatung bei technischen Fragen
mit einem breiten Spektrum an bedarfsgerechten
Leistungen rund um unsere Produkte und Systeme.

Unterstiitzung bei technischen Fragen finden Sie unter
www.siemens.de/lowvoltage/support-request

Wir bieten lhnen ein umfassendes Spektrum an Service-
leistungen, bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprech-
partner unter www.siemens.de/lowvoltage/kontakt

Weitere Informationen zu Serviceleistungen finden Sie
unter www.siemens.de/service-katalog

Training und Tutorials

Unser Schulungsangebot finden Sie unter
www.siemens.de/sitrain-lowvoltage

Schutztechnik in der Niederspannungs-Energie-
verteilung (WT-LVAPS)

Offene Leistungsschalter 3WL (WT-LVA3WL)
Kommunikation mit SENTRON-Komponenten (LV-COM)
Wartung und Bedienung von 3WL Leistungsschaltern
(LV-CBMAIN)

Projektierung und Auswahl von SENTRON-Leistungs-
schaltern (LV-CBPROJ)

Videotutorial zum offenen Leistungsschalter 3WL —
anschauliche Erganzung zu Betriebsanleitungen
www.lowvoltage.siemens.com/wcms/3wl-tutorial

Handbiicher

Handbiicher zum Download finden Sie im Siemens
Industry Online Support unter
www.siemens.de/lowvoltage/handbuch

Gerdtehandbuch — Offener Leistungsschalter 3WA
(109763061)

Projektierungshandbuch — Offene Leistungsschalter
3WL1 (35681108)

Projektierungshandbuch — Niederspannungs-Schutzge-
rate Selektivitats-Tabellen (109748621)
Systemhandbuch — Kommunikationsfahige Leistungs-
schalter 3WL / 3VL Modbus (39850157)
Systemhandbuch — Kommunikationsfahige Leistungs-
schalter 3WL / 3VL PROFIBUS (12560390)
Geratehandbuch — Kompaktleistungsschalter 3VA27 &
Offener Leistungsschalter 3WL10 (109753821)
Kommunikationshandbuch — Offener Leistungsschalter
3WL Gber COM35 — PROFINET 10, Modbus TCP
(109757987)

Kommunikationshandbuch — Offener Leistungsschalter
3WL10 & Kompaktleistungsschalter 3VA27
(109760220)

O Technische Ubersicht - Offene Leistungsschalter

3WA 3WL

Ilhr schneller Weg zu unseren Online-Angeboten
Auf diesen Seiten finden Sie umfangreiche Informationen und Links zu
offenen Leistungsschaltern

3WA: www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support (109781188)
3WL: www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support (109766020)
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Offene Leistungsschalter | Schnellauswahlhilfe 3WA e

Schaltgerate fur AC und DC

IEC 60947-2

AC

Bemessungsbetriebsspannung U, Vv <1000 <1150
Bemessungsstrom |, A 630 ... 2500 2000 ... 4000
BaugroBe 1 2
Einbauart Einschubtechnik  Festeinbau Einschubtechnik Festeinbau
Polzahl 3-14-polig 3-/4-polig 3-/4-polig 3-/4-polig
Breite (3-polig | 4-polig) mm 320|410 3201410 460|590 460|590
Héhe (bei Schaltvermégen N, S, M, Hund D | Cund E) mm 468|518 437|462 468|518 437|462
Tiefe mm 471 357 471 357
Approbationen
Allgemeine Produktzulassungen VDE, EAC, CCC, CE, C-Tick VDE, EAC, CCC, CE, C-Tick
Marine / Schiffbau ABS, DNV, GL, LRS, BV, PRS, CCS, ABS, DNV, GL, LRS, BV, PRS, CCS, RMRS
RMRS
[Schaltvermégen N s | wm|E s | m | W | cC | E
Bemessungskurzschlussausschaltvermégen
I, |1 bei U, bis AC 415/ 440 V kA 55|55 66|66 85|85 —|- 66|66 85|85 100[100 130|130 —|-
ley | 1 bei U, bis AC 500 V kA 55|55 66|66 85|85 —|- 66|66 85|85 100]100 130[130 —|-
I, | 15 bei U, bis AC 690 V kA 42|42 50|50 66|66 85|85 50|50 66|66 85|85 100|100 85|85
Iw | 1es bei U, bis AC 1000 V kA —|- -|- ~=|- 50|50 —|- -- e -|- 85|85
Iy | I bei U, bis AC 1150 V kA =[= == | == | == == -|- -|- -|- 50|50
Bemessungskurzschlusseinschaltvermdgen U,
I, bei U, bis AC415V kA 121 145 187 = 145 187 220 286 =
I, bei U, bis AC 500 V kA 121 145 187 = 145 187 220 286 =
I, bei U, bis AC 690 V kA 88 105 145 187 105 145 187 220 187
I bei U, bis AC 1000 V kA = = - 105 = = = = 187
I, bei U, bis AC 1150 V kA - - = = - = — = 105
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I, "
I, bei U, bis AC500 V 0,55s kA 55 66 85 = 66 85 100 100 =
1s kA 50 66 85 = 66 85 85 100 =
2s kA 352/45% 45 70 = 66 66 4/85% 66%/85% 85 =
3s kA 302/35% 35 60 — 55661 I55#)[755) 557512 BN75 =
I, bei U, bis AC 690 V 0,5s kA 42 50 66 85 50 66 85 100 85
1s kA 42 50 66 85 50 66 85 100 85
2s kA 352/42% 45 66 70 50 66 66%/85% 85  66%/85%
3s kA 302/35¥ 35 60 60 50 559166 55%/75% 75 559753
I, bei U, bis AC 1000 V 0,5s kA = = = 50 = = = = 85
1s kA = = = 50 = = = = 85
2s kA = = = 50 = = = = 66 /85 >
3s kA = = = 50 = = = = 554751
I,y bei U, bis AC 1150 V 0,55 kA = = = = = = = = 50
1s kA = = = = = = = = 50
2s kA = = = = = = = = 50
3s kA - - - - = = = = 50
I, bei U, bis DC 220 V 1s kA = = = = = = = = =
I, bei U, bis DC 300 V 1s kA - - - - - - - - -
I, bei U, bis DC 600 V 1s kA = = = = = = = = =
I, bei U, bis DC 1000 V 1s kA = = = = = = = = =

" Bei Bemessungsbetriebsspannung U, =690 V entspricht der |-Wertdes ? BaugréBe 1 mit |, ., <1250 A D1 max <2500 A

Leistungsschalters dem |- bzw. | -Wert » BaugroBe 1 mitl, ., =1600 A D | max 23200 A
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Schnellauswahlhilfe 3WA [i€Wl | Offene Leistungsschalter

<1150 <600/ 1000
4000 ... 6300 1000 ... 4000
3 2
Einschubtechnik Festeinbau Einschubtechnik Festeinbau
3-/4-polig 3-/4-polig 3-/4-polig 3-/4-polig
7041914 704|914 4601590 460|590
468|518 4371462 468|518 437|462
471 357 471 357

VDE, EAC, CCC, CE, C-Tick
ABS, DNV, GL, LRS, BV, PRS, CCS, RMRS

% |/ _c | £ 0o | e | 0o | _E_ |

-I- = = = = = -I-
100[ 100 150] 150 (3-polig); -|- -|- -|- -|- —-|-
130130 (4-polig)
85|85 150] 150 (3-polig);
130130 (4-polig)

VDE, EAC, CCC, CE, C-Tick
ABS, DNV, GL, LRS, BV, PRS, CCS, RMRS

150]150 (3-polig); -|- -|- == ==
130130 (4-polig)

-l- -1- 125|125 -1- -l- -l- -1=
== SE 70|70 EE == == =F
220 330 (3-polig); - - - - -
286 (4-polig)
220 330 (3-polig); - - - - -
286 (4-polig)
187 330 (3-polig); 330 (3-polig); - - - -
286 (4-polig) 286 (4-polig)
- - 275 - - - -
= = 154 = = = =
100 130 (3-polig); 120 (4-polig) 130 (3-polig); 120 (4-polig) - - - -
100 130 (3-polig); 120 (4-polig) 130 (3-polig); 120 (4-polig) - - - -
100 130 (3-polig); 120 (4-polig) 130 (3-polig); 120 (4-polig) - - - -
100 130 (3-polig); 120 (4-polig) 130 (3-polig); 120 (4-polig) - - - -
85 130 (3-polig); 120 (4-polig) 130 (3-polig); 120 (4-polig) = = = =
85 130 (3-polig); 120 (4-polig) 130 (3-polig); 120 (4-polig) - - - -
85 130 (3-polig); 120 (4-polig) 130 (3-polig); 120 (4-polig) - - - -
85 130 (3-polig); 120 (4-polig) 130 (3-polig); 120 (4-polig) - - - -

125 (3-polig); 120 (4-polig)
125 (3-polig); 120 (4-polig)
125 (3-polig); 120 (4-polig)
125 (3-polig); 120 (4-polig)

70|70
70|70
70|70
70|70
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Offene Leistungsschalter | Schnellauswahlhilfe 3WA e

Schaltgerate fur AC und DC

IEC 60947-2 (Fortsetzung)

AC
i- |
3WA12
[Schaltvermgen WS W e s | wm [ W ] oc | e
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom | . der Leistungstrennschalter
bis AC 500 V kA 55 66 85 = 66 85 100 100 =
bis AC 690 V kA 42 50 66 85 50 66 85 100 85
bis AC 1000 V kA = = = 50 - - - - 85
bis AC 1150 V kA = = = — — - - - 50
bis DC 220 V/300 V kA - - - - - - - - -
bis DC 600 V/1000 V kA - - - - - - - - -
IT-Netzfahigkeit
Einpoliges Kurzschlussausschaltvermégen I; nach <500V kA 50 50 50 = 50 50 50 50 =
IEC60947-2 Anhang H <690V KA - - - 50 - - - - 50
1000 V kA - - - - - - - - -
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100 130 (3-polig); 120 (4-polig) - - - - -
85 130 (3-polig); 120 (4-polig) 130 (3-polig); 120 (4-polig) - - - -
= = 125 (3-polig); 120 (4-polig) = = = =
— — 70 — — — —
- - - 35/30 - 35/30 Z-
- - - 25/ ~120 25/ ~120
50 50 - - - - -
_ _ 50 _ _ _ _
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Offene Leistungsschalter | Schnellauswahlhilfe 3WA e

Schaltgerate fur AC

IEC 60947-2

3WA11

__ |
9
o] !

Bemessungsstrom |, 630 A 800 A 1000A 1250A 1600A 2000A 2500A
Allgemeine Daten
Trennfunktion nach DIN EN 60 947-2 ja
Gebrauchskategorie B
Zuldssige Umgebungstemperatur Betrieb °C -40...+70

Lagerung °C —40 ... +80

Gebrauchslage

A hmax 1 mm

Schutzart IP20 ohne Schaltschranktir, IP41 mit Tirdichtungsrahmen,
IP55 mit Abdeckhaube

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U, bei 1000-V-Ausfiihrung ACV <1000
50/60 Hz

Bemessungsisolationsspannung U; ACV 1000
BemessungsstoBspannungs- Hauptstrombahnen kv 12
festigkeit Ui, Hilfsstromkreise kv 4

Steuerstromkreise kV 2,5

Zuldssige Belastung
Zulassige Belastung bei Einschubtechnik

Bei allen Anschlussarten bis 55 °C (Cu blank) A 630 800 1000 1250 1600 2000 -
(auBer riickseitig vertikalen bis 60 °C (Cu blank) A 630 800 1000 1250 1600 1930 -
Hauptanschltissen) bis 70 °C (Cu blank) A 630 800 1000 1210 1490 1780 -
Bei rlickseitig vertikalen Anschliissen bis 55 °C (Cu blank) A 630 800 1000 1250 1600 2000 2500
bis 60 °C (Cu blank) A 630 800 1000 1250 1600 2000 2500
bis 70 °C (Cu blank) A 630 800 1000 1250 1545 1855 2215
Zuldssige Belastung bei Festeinbau
Bei allen Anschlussarten bis 55 °C (Cu blank) A 630 800 1000 1250 1600 2000 -
(auBer riickseitig vertikalen bis 60 °C (Cu blank) A 630 800 1000 1250 1600 2000 =
Hauptanschliissen) bis 70 °C (Cu blank) A 630 800 1000 1250 1600 2000 -
Bei riickseitig vertikalen Anschliissen bis 55 °C (Cu blank) A 630 800 1000 1250 1600 2000 2500
bis 60 °C (Cu blank) A 630 800 1000 1250 1600 2000 2500
bis 70 °C (Cu blank) A 630 800 1000 1250 1600 2000 2500

Verlustleistung bei |,

Bei 3-phasiger symmetrischer Festeinbauschalter
Belastung mit maximalem Einschubschalter
Bemessungsstrom, Gesamtgerat (3/4p)

30 45 70 105 135 240 360
55 85 130 205 310 440 600

= =

18 Siemens LV 10 - 1012020 Lieferbar Q1 2021 (CY) Siaemubersichipelicli2s



Schnellauswahlhilfe 3WA [i€Wl | Offene Leistungsschalter

2000 A 2500 A 3200 A 4000 A 4000 A 6300 A

A h max 1 mm
A hmax 1 mm

IP20 ohne Schaltschranktir, IP41 mit Turdichtungsrahmen, IP20 ohne Schaltschranktir, IP41 mit Tlrdichtungsrahmen,

IP55 mit Abdeckhaube IP55 mit Abdeckhaube
<1150 <1150
<1150 <1150
12 12
4 4
2,5 2,5

2000 2500 3200 - 4000 5000 -
2000 2500 3020 - 4000 5000 -
2000 2280 2870 - 4000 5000 -
2000 2500 3200 4000 4000 5000 5920
2000 2500 3200 3910 4000 5000 5810
2000 2390 2945 3645 4000 5000 5500
2000 2500 3200 - 4000 5000 -
2000 2500 3200 - 4000 5000 -
2000 2500 3200 - 4000 5000 -
2000 2500 3200 4000 4000 5000 6300
2000 2500 3200 4000 4000 5000 6300
2000 2500 3200 4000 4000 5000 5920

180 270 410 750 520 630 900
320 520 710 1040 810 1050 1600
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Offene Leistungsschalter | Schnellauswahlhilfe 3WA e

Schaltgerate fur AC

IEC 60947-2 (Fortsetzung)

Bemessungsstrom |,
Schaltzeiten

800A 1000A 1250A 1600A 2000A 2500A

Einschaltzeit ms 35

Offnungszeit ms 38

Einschaltzeit elektr. (liber Einschaltmagnet) ms 80/50"

Offnungszeit elektr. (iiber Spannungsausldser) ms 73

Offnungszeit elektr. (unverzégerter Unterspannungsausléser) ms 73

Offnungszeit durch ETU unverzégerte Kurzschlussausldsung ms 50

Lebensdauer

Schaltvermdgen N, 3-/4-polig

Mechanisch ohne Wartung Schaltspiele 15000
mit Wartung? Schaltspiele 30000

Elektrisch ohne Wartung 690 V Schaltspiele 10000
mit Wartung ? Schaltspiele 30000

Schaltvermdgen S, 3-/4-polig

Mechanisch ohne Wartung Schaltspiele 15000
mit Wartung ? Schaltspiele 30000

Elektrisch ohne Wartung 690 V Schaltspiele 15000
mit Wartung ? Schaltspiele 30000

Schaltvermdgen M, 3-/4-polig

Mechanisch ohne Wartung Schaltspiele 10000
mit Wartung ? Schaltspiele 15000

Elektrisch ohne Wartung 690 V Schaltspiele 7500
mit Wartung ? Schaltspiele 15000

Schaltvermégen E, 3-/4-polig

Mechanisch ohne Wartung Schaltspiele 10000
mit Wartung? Schaltspiele 15000

Elektrisch ohne Wartung 690 V Schaltspiele 7500
ohne Wartung 1000 V Schaltspiele 1000
ohne Wartung 1150 V Schaltspiele -
mit Wartung ? Schaltspiele 15000

Schaltvermdgen H, 3-/4-polig

Mechanisch ohne Wartung Schaltspiele -
mit Wartung ? Schaltspiele -

Elektrisch ohne Wartung 690 V Schaltspiele -
mit Wartung? Schaltspiele -

Schaltvermdgen C, 3-/4-polig

Mechanisch ohne Wartung Schaltspiele -
mit Wartung ? Schaltspiele -

Elektrisch ohne Wartung 690 V Schaltspiele -
mit Wartung 690 V? Schaltspiele -

Schalthaufigkeit
Schaltvermégen N und S

Elektrisch

Schaltvermégen M, H und C
Elektrisch

Schaltvermégen E

Elektrisch

3-polig
4-polig

3-/4-polig

3-/4-polig

1/h
1/h

1/h

1/h

" Einschaltzeit Gber Einschaltmagnet fiir Kurzzeitbetrieb fiir Synchronisierzwecke = 50 ms

2 Wartung bedeutet: Hauptschaltglieder und Lichtbogenkammern auswechseln

(siehe Betriebsanleitung: www.siemens.de/lowvoltage/handbuch).
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2000 A 4000 A 4000 A 6300 A
- _________________________________________ __________|
35 35
34 34
100 100
73 73
73 73
50 50

10000 =
20000 =
7500 7500 4000 2000 =
20000 =
10000 -
20000 =
7500 7500 4000 2000 =
20000 =
10000 7500
20000 15000
7500 7500 4000 2000 2000
1000 1000
500 500
20000 10000
10000 7500
20000 15000
7500 7500 4000 2000 2000
20000 20000 20000 20000 15000
5000 5000
10000 10000
5000 5000 4000 2000 1000
10000 10000 8000 8000 10000
45 -
60 =
60/ 60 60/ 60
20120 20120
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Offene Leistungsschalter | Schnellauswahlhilfe 3WA e

Schaltgerate fur AC

IEC 60947-2 (Fortsetzung)

i

Bemessungsstrom | 630 A 800A 1000A 1250A 1600A 2000A 2500A

Anschluss

Hauptleiter-Mindestquerschnitte

Schienen, Cu, blank Stick mm? 1x40x10 1x50x10 1x60x10 2x40x10 2x 50x10 3x 50x 10 4x 50x 10
Schienen, Cu, schwarz gestrichen Stick mm?  1x40x10 1x50%x10 1x60x10 2x40x10 2x 50x10 3x50x10 4x 50% 10
Hilfsleiter (Cu) Max. Anzahl Hilfsleiter x Querschnitt (ein-/mehrdrahtig)
Standardanschluss = ohne Aderendhiilse 2x 0,5 ... 2,5 mm? (AWG 20 ... 14)
Push-In-Technologie mit Aderendhiilse nach DIN 46228 T.2 2% 0,5 ... 2,5 mm?2 (AWG 20 ... 14)
mit Zwillingsaderendhiilse 2x0,5...1,5mm? (AWG 20 ... 16)
Abisolierlange 10...12mm (0,39 ... 0,47 inch)
Optionale Anschlusstechnik mit ohne Aderendhtilse 2x0,5...2,5 mm? (AWG 20 ... 14)
Schraubtechnik mit Aderendhiilse nach DIN 46228 T.2 1% 0,5 ... 1,5 mm? (AWG 20 ... 16)
mit Zwillingsaderendhiilse 1x 0,5 ... 1,5 mm?2 (AWG 20 ... 16)
Abisolierlange 7 ...8mm (0,28 ... 0,31 inch)
Positionsmeldeschalter
Federzugklemmen-Technologie fir ohne Aderendhiilse 0,08 ... 2,5mm? (AWG 20 ... 12)
Standard Meldekontakte mit Aderendhiilse nach DIN 46228 T.2 0,25 ... 1,5mm?
Abisolierlange 5...6mm (0,2 ...0,24 inch)
Push-In-Technologie fiir ohne Aderendhiilse 0,14 ... 1,5 mm2 (AWG 20 ... 16)
Kommunikation Meldekontakte mit Aderendhiilse nach DIN 46228 T.2 0,25 ... 1,5 mm2 (AWG 20 ... 16)
Abisolierlange 9 mm (0,35 inch)
3-polig Festeinbauschalter kg 43 43 43 43 43 43 43
Einschubschalter kg 45 45 45 45 45 45 45
Einschubrahmen kg 25 25 25 25 25 25 25
4-polig Festeinbauschalter kg 50 50 50 50 50 50 50
Einschubschalter kg 54 54 54 54 54 54 54
Einschubrahmen kg 30 30 30 30 30 30 30
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Schnellauswahlhilfe 3WA [i€Wl | Offene Leistungsschalter

2000 A 2500 A 3200 A 4000 A 4000 A 5000 A 6300 A
3x 50x 10 2x 100x 10 3x 100x 10 4x 120x 10 4% 100x 10 6x 100x 10 6x 120x10
3x 50x10 2x 100x 10 3x 100x 10 4x 120x10 4x 100x10 6x 100x 10 6x 120x10

2x 0,5 ... 2,5 mm? (AWG 20 ... 14)
2x0,5...2,5mm? (AWG 20 ... 14)
2x0,5...1,5 mm? (AWG 20 ... 16)

10...12 mm (0,39 ... 0,47 inch)

2x 0,5 ... 2,5 mm? (AWG 20 ... 14)

2x0,5...2,5 mm? (AWG 20 ... 14)

2x0,5...1,5 mm? (AWG 20 ... 16)
10...12 mm (0,39 ... 0,47 inch)

2x0,5...2,5 mm? (AWG 20 ... 14)

1x0,5... 1,5 mm? (AWG 20 ... 16)

1% 0,5 ... 1,5 mm? (AWG 20 ... 16)
7 ...8 mm (0,28 ... 0,31 inch)

0,08 ... 2,5mm? (AWG 20 ... 12)
0,25 ... 1,5mm?
5..6mm (0,2 ... 0,24 inch)

2x0,5...2,5 mm? (AWG 20 ... 14)

1x0,5... 1,5 mm? (AWG 20 ... 16)

1x0,5... 1,5 mm? (AWG 20 ... 16)
7...8mm (0,28 ... 0,31 inch)

0,08 ... 2,5mm? (AWG 20 ... 12)
0,25 ... 1,5mm?
5...6mm (0,2 ... 0,24 inch)

0,14 ... 1,5 mm? (AWG 20 ... 16)
0,25 ... 1,5 mm? (AWG 20 ... 16)
9 mm (0,35 inch)

0,14 ... 1,5 mm?2 (AWG 20 ... 16)
0,25 ... 1,5 mm?2 (AWG 20 ... 16)
9 mm (0,35 inch)

56 59 64 85 82 82 90
60 63 68 121 88 88 96
31 39 45 52 60 60 70
67 71 77 103 99 99 108
72 76 82 146 106 106 108
37 47 54 62 84 84 119
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Offene Leistungsschalter | Schnellauswahlhilfe 3WA e

Schaltgerate fur DC

IEC 60947-2
Bemessungsstrom |, 1000 A 4000 A
Allgemeine Daten
Trennfunktion nach DIN EN 60 947-2 ja
Gebrauchskategorie B
Zuldssige Umgebungstemperatur Betrieb °C -40...+70
(bei Betrieb mit LCD max. 55 °C)
Lagerung °C -40 ... +80
Gebrauchslage Lo £
\F
e 5
Schutzart IP20 ohne Schaltschranktiir, IP41 mit Tiirdichtungsrahmen,
IP55 mit Abdeckhaube
Spannung
Bemessungsbetriebsspannung U, 1000-V-Ausfiihrung DCV 1000
Bemessungsisolationsspannung U; DCV 1000
BemessungsstoBspannungs- Hauptstrombahnen kv 12
festigkeit Ujp,, Hilfsstromkreise kv A
Steuerstromkreise kV 2,5

Zulassige Belastung
Zuldssige Belastung bei Einschubtechnik

Bei allen Anschlussarten bis 40 °C (Cu blank) A 1000 2000 4000
(auBer riickseitig vertikalen bis 55 °C (Cu blank) A 1000 2000 3640
Hauptanschldssen) bis 60 °C (Cu blank) A 1000 2000 3500
bis 70 °C (Cu blank) A 1000 1950 3250
Bei rlickseitig vertikalen Anschliissen bis 40 °C (Cu blank) A 1000 2000 4000
bis 55 °C (Cu blank) A 1000 2000 4000
bis 60 °C (Cu blank) A 1000 2000 3640
bis 70 °C (Cu blank) A 1000 2000 3400
Zuldssige Belastung bei Festeinbau
Bei allen Anschlussarten bis 40 °C (Cu blank) A 1000 2000 4000
(auBer riickseitig vertikalen bis 55 °C (Cu blank) A 1000 2000 4000
Hauptanschliissen) bis 60 °C (Cu blank) A 1000 2000 4000
bis 70 °C (Cu blank) A 1000 2000 3900
Bei riickseitig vertikalen Anschlissen bis 40 °C (Cu blank) A 1000 2000 4000
bis 55 °C (Cu blank) A 1000 2000 4000
bis 60 °C (Cu blank) A 1000 2000 4000
bis 70 °C (Cu blank) A 1000 2000 4000

Verlustleistung bei |,

Bei 3-phasiger symmetrischer Einschubschalter w 280 770 1640
Belastung, Gesamtgerat (3/4p) Festeinbauschalter W 140 390 820
Einschaltzeit ms 35 35 35
Offnungszeit ms 34 34 34
Einschaltzeit elektr. (Gber Einschaltmagnet) ms 100 100 100
Offnungszeit elektr. (liber Spannungsausldser) ms 73 73 73
Offnungszeit elektr. (unverzégerter Unterspannungsausléser) ms 73 73 73

114 Siemens LV 10 - 1012020 Lieferbar Q1 2021 (CY) Siaemubersichipelicli2s



Schnellauswahlhilfe 3WA [i€Wl | Offene Leistungsschalter

Bemessungsstrom I, 1000 A 4000 A

Schaltvermégen D, 3-/4-polig

Mechanisch ohne Wartung Schaltspiele 10000 10000 10000
mit Wartung " Schaltspiele 20000 20000 20000

Elektrisch ohne Wartung 600 V Schaltspiele 6000 6000 4000
mit Wartung " Schaltspiele 20000 20000 20000

Schaltvermégen E, 3-/4-polig

Mechanisch ohne Wartung Schaltspiele 10000 10000 10000
mit Wartung " Schaltspiele 20000 20000 20000

Elektrisch ohne Wartung 1000 V Schaltspiele 1000 1000 1000
mit Wartung " Schaltspiele 20000 20000 20000

Schalthaufigkeit
Schaltvermégen D

Elektrisch 3-/14-polig 1/h 60/ 60 60/ 60 60/ 60
Schaltvermégen E
Elektrisch 3-/4-polig 1/h 20/ 20 20120 20120

Anschluss
Hauptleiter-Mindestquerschnitte
Schienen, Cu, blank

3x 100 x 10 an der
Einspeiseseite und
Abgangsseite;
6 x 250 x 500 x 5 fiir
Briicken
3x 100 x 10 an der
Einspeiseseite und
Abgangsseite;
6 x 250 x 500 x 5 fur
Briicken

Stiick mm? 1x50x 10 2x50x 10

Schienen, Cu, schwarz gestrichen Sttick mm? 1x50x 10 2x50x 10

Hilfsleiter (Cu) Max. Anzahl Hilfsleiter x Querschnitt (ein-/mehrdréhtig)

Standardanschluss =
Push-In-Technologie

ohne Aderendhiilse

mit Aderendhiilse nach DIN 46228 T.2
mit Zwillingsaderendhiilse
Abisolierlange

2x0,5...2,5mm? (AWG 20 ... 14)

2x0,5...2,5 mm? (AWG 20 ... 14)

2x0,5...1,5mm? (AWG 20 ... 16)
10... 12 mm (0,39 ... 0,47 inch)

Optionale Anschlusstechnik mit
Schraubtechnik

Positionsmeldeschalter
Federzugklemmen-Technologie fiir
Standard Meldekontakte

ohne Aderendhiilse

mit Aderendhiilse nach DIN 46228 T.2
mit Zwillingsaderendhiilse
Abisolierlange

ohne Aderendhiilse
mit Aderendhiilse nach DIN 46228 T.2
Abisolierlange

2x 0,5 ...2,5 mm? (AWG 20 ... 14)

1x0,5... 1,5 mm? (AWG 20 ... 16)

1x0,5... 1,5 mm? (AWG 20 ... 16)
7 ...8mm (0,28 ... 0,31 inch)

0,08 ... 2,5mm?2 (AWG 20 ... 12)
0,25 ... 1,5mm?
5...6mm (0,2 ...0,24 inch)

Push-In-Technologie fiir
Kommunikation Meldekontakte

ohne Aderendhiilse
mit Aderendhiilse nach DIN 46228 T.2
Abisolierlange

0,14 ... 1,5 mm?2 (AWG 20 ... 16)
0,25 ... 1,5 mm?2 (AWG 20 ... 16)
9 mm (0,35 inch)

Gewichte

3-polig Festeinbauschalter kg 56 56 64
Einschubschalter kg 60 60 68
Einschubrahmen kg 31 31 45

4-polig Festeinbauschalter kg 67 67 77
Einschubschalter kg 72 72 82
Einschubrahmen kg 37 37 54

" Wartung bedeutet: Hauptschaltglieder und Lichtbogenkammern auswechseln
(siehe Betriebsanleitung: www.siemens.de/lowvoltage/handbuch).
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Offene Leistungsschalter | Schnellauswahlhilfe 3WA e

Schaltgerate fur DC

Anwendungsbeispiele

Der Anschluss an die Leistungsschalter ist richtungs- und polungsunabhangig; die Schaltbilder kdnnen sinngemaB abgewandelt
werden. Werden die Parallel- oder Serienverbindungen direkt an den Anschlussschienen vorgenommen, so dirfen die Leistungs-
schalter aus thermischen Griinden nur mit 80% des zuldssigen Betriebsstroms dauerbelastet werden. Wird die Parallel- oder
Serienverbindung in 1 m Entfernung von den Anschlussschienen durchgefiihrt, kann der Leistungsschalter mit voller Betriebsstrom-
belastung eingesetzt werden.

Erforderliche Schaltstrecken DC 1-polige Abschaltung DC 2-polige (allpolige) Abschaltung

bei Nennspannung geerdetes System geerdetes System ungeerdetes System

Bemessungsbetriebsspannung <300 V

\l j_[ e 1

Bemessungsbetriebsspannung >300V ... 600 V

§ T
: T
] |

Bemessungsbetriebsspannung >600 V ... 1000 V
[CLoad
ﬂ " 3
X

’ ’ Load | |
Hinweis:

DC 2-polige (allpolige) Abschaltung; geerdetes System
Der geerdete Pol ist immer der einzelnen Strombahn zuzuordnen, damit bei einem Erdschluss immer 2 Strombahnen bei
3-pol. Schaltern bzw. 3 Strombahnen bei 4-pol. Schaltern in Reihe liegen.

[

L]

‘o
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Elektronische Ausloseeinheit ETU600

Schutzfunktionen
Strom- PMF-I PMF-II PMEF-I11
messung Energy  Basic Power Advanced
efficiency Monitoring Power
ETU600 LSI, ETU600 LSIG, ETU600 LSIG Hi-Z Monitoring
Schutzfunktion Einstellbereich Einstellwerte mit Drehkodierschalter
L: Uberlastschutz LT
Auslésung ein-/ausschaltbar ] ] ] ]
Stromeinstellwert I, 0,4...1,00x 1, 0,5/0,6/0,7/0,75/0,8/0,85/0,9/ ] ] u u
0,95/1,0x 1,

Auslosezeit t, bei 6 x I, beil’t:0,5...30sund  1/2/5/8/10/14/17121/25s [ ] [ ] [ ] [ ]

beil*t:1...55s
Charakteristik LT-Kennlinie 12t und 1% [ ] [ ] [ ] [ ]
Thermisches Gedachtnis ein-fausschaltbar ] ] ] ]
Abkiihlzeitkonstante 10und 18 x t, [ ] [ ] [ ] [ ]
Phasenausfallerkennung ein-fausschaltbar ] u ] ]
Uberlast Voralarm PAL ein-fausschaltbar [ ] [ ] [ ] [ ]
Stromeinstellwert | o5 0,7...1,0xl, [ ] [ ] [ ] [ ]
Verzégerungszeit t, py 0,5...1,0xt, n n [ ] ]
L: Uberlastschutz LT, Neutralleiter
Ausldsung ein-/ausschaltbar n u | u
Stromeinstellwert I 0,2 ... 2,0 x |, bei 4-poligem Leistungsschalter max. I, .x [ ] [ ] [ ] [ ]
Stromeinstellwert Iy pa. 0,7...1,0x1y u u u u
S: verzogerter Kurzschlussschutz ST
Auslésung ein-/ausschaltbar [ ] [ ] [ ] [ ]
Stromeinstellwert |4 0,6 xl,...0,8 x|, 1,51212,5/3/1415/6/8/10x1, [ ] [ ] [ ] [ ]
Ausldsezeit ty 0,02...0,4s bei Fix: 0,08/0,15/0,22/0,3/0,4 s [ ] [ ] [ ] [ ]

bei I°t:0,1/0,2/0,3/0,4 s

Charakteristik ST-Kennlinie 1° und I°t [ ] [ ] [ ] [ ]
Referenzpunkt lgy of 6-12 x|, [ ] [ ] [ ] [ ]
Intermittierende Erfassung ein-/ausschaltbar ] ] ] ]
S: gerichteter verzégerter Kurzschlussschutz dST
Auslésung ein-/ausschaltbar u} u} n n
Stromeinstellwert I, FW 0,6xl,...0,8x1, [u} u} [ ] [ ]
Stromeinstellwert |4 REV 0,6xl,...0,8x1,, o o | ]
Ausldsezeit t,, FW 0,05...0,4s o o [ ] [ ]
Ausldsezeit ty REV 0,05...0,4s ] u] | ] | ]
I: unverzégerter Kurzschlussschutz INST
Auslésung ein-/ausschaltbar [ ] [ ] [ ] [ ]
Stromeinstellwert [; 1,5x1,...0,8x 1,5/213/14/6/8/10/12/15x1, u n n u
Riickleistungsschutz RP
Auslésung ein-lausschaltbar o u} [ ] [ ]
Einstellwert Pgp 0,05...0,5xP, o o ] ]
Ausldsezeit tgp 0,01...25s o o [] []
Erweiterte Schutzfunktionen EPF
Unsymmetrie (Strom, Spannung) u} u} n ]
Harmonische Verzerrung o [u] [ ] [ ]
Spannung [u] [u] [ ] [
Wirkleistung u} u} ] ]
Frequenz [u] O n n
Drehfeldrichtung m] m] [ [
Wartungsmodus DAS+
Stromeinstellwert |; pas, 1,5...10x1, ] [ ] [ ] [ ]
Stromeinstellwert |y pas, Mit Funktionsmodul LSIG GFx [ ] [ ] [ ] [ ]

Residual:

- BaugréBe 1 und 2: 100 ... 2000 A und

- BaugroBe 3: 400 ... 2000 A

Direct: 15 ... 2000 A
Ausldsezeit tg pas. 0..5s ] ] ] ]
Zweiter Parametersatz
Parametersatzumschaltung umschaltbar zwischen Parametersatz A und B [u} [u} u ]

m Verflgbar, Eigenschaft des Applikationspaketes
o Nachriistbar
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Elektronische Ausloseeinheit ETU600

Schutzfunktionen
Strom- PMF-I PMF-Il Basic ~ PMF-III
messung Energy Power Advanced
efficiency Monitoring Power
ETU600 LSIG Monitoring
Schutzfunktion Einstellbereich
G: Erdschluss GF
Ausldsung ein-/ausschaltbar ] [ ] [ ] n
Methode der Erdschluss- Residual Erfassung des Erdschlussstromes tiber
erfassung Summenstrombildung in allen Phasen und
des N-Leiters
Direct Direktes Messen des Erdschlusstromes mit ] ] ] ]
einem Stromwandler
Dual Schutzbereich UREF: [ ] ] [ ] [ ]
Erfassung des Erdschlussstromes liber
Summenstrombildung,
Schutzbereich REF:
Messen des Erdschlussstromes mit einem
externen Stromwandler
Charakteristik GF-Kennlinie mit Funktionsmodul flr Fix (1°t) / 12t [ 1*t [ 15t n ] ] ]
LSIG GFx
Stromeinstellwert | Erfassungsmethode BaugréBe 1 und 2: 100 ... 2000 A ] ] ] | |
mit Funktionsmodul LSIG GFx  Residual BaugréBe 3: 400 ... 2000 A
Erfassungsmethode 15...2000 A ] ] ] ]
Direct
Auslosezeit fty flir Fix (1°t) 0..5s n n n ]
flr It bei 3 x I 0..30s ] ] ] ]
intermittierende Erfassung ein-/ausschaltbar ] [ ]
G: Erdschluss GF-Alarm
Alarm ein-/ausschaltbar ]
Stromeinstellwert |y ,,m Erfassungsmethode BaugréBe 1 und 2: 100 ... 5000 A ] ]
mit Funktionsmodul LSIG GFx  Residual BaugréBe 3: 400 ... 5000 A
Erfassungsmethode 15 ... 5000 A ] ] ] ]
Direct
Alarmzeit ty ,jam 0..0,5s ] ] ] ]

m Verfuigbar, Eigenschaft des Applikationspaketes

Systemiibersicht Seite 1/24
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Strom- PMF-I PMF-Il Basic ~ PMF-III
messung Energy Power Advanced
efficiency Monitoring Power
ETU600 LSIG Hi-Z Monitoring
Schutzfunktion Einstellbereich
G: Erdschluss GF Hi-Z
Ausldsung ein-/ausschaltbar u u u
Methode der Erdschluss- Residual Erfassung des Erdschlussstromes tiber
erfassung Summenstrombildung in allen Phasen und
des N-Leiters
Dual Hi-Z, Schutzbereich UREF: ] ] ]
flir Hochimpedanz- Erfassung des Erdschlussstromes liber
Anschluss der externen  Summenstrombildung,
Stromwandler Schutzbereich REF:
Messen des Erdschlussstromes mit einer
externen Stromwandlerkombination
Charakteristik GF-Kennlinie mit Funktionsmodul flr Fix (1°t) / 12t [ 1t [ 15t ] ] ]
LSIG GFx
Stromeinstellwert | Schutzbereich UREF BaugréBe 2: 100 ... 2000 A und n n n
mit Funktionsmodul LSIG GFx BaugréBe 3: 400 ... 2000 A
Schutzbereich REF 15 ... 2000 A ] ] [ ]
Auslosezeit it flr Fix (1°t) 0..5s [ ] [ ] [ ]
fur Pt 3 x 1y im 0..30s n n n
Schutzbereich UREF
intermittierende Erfassung ein-/ausschaltbar [ ] [ ] [ ]
G: Erdschluss GF-Alarm
Alarm ein-lausschaltbar [ ] [ ] [ ]
Stromeinstellwert Iy ;j,m Schutzbereich UREF BaugréBe 2: 100 ... 5000 A und [ ] [ ] [ ]
mit Funktionsmodul LSIG GFx BaugréBe 3: 400 ... 5000 A
Alarmzeit t 0..0,5s n n n

g alarm

m Verfiigbar, Eigenschaft des Applikationspaketes

Systemiibersicht Seite 1/24
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Offene Leistungsschalter | Schnellauswahlhilfe 3WA e

Elektronische Ausloseeinheit ETU600

Bedienung, Schnittstellen und Messfunktion

Strom- PMF-I PMF-Il Basic ~ PMF-III Leistungs-
messung Energy Power Advanced trenn-
efficiency Monitoring Power schalter

ETU600 Monitoring

Bedienung und Schnittstellen

Drehkodierschalter ] ] ] ] -
Display und Funktionstasten ] ] ] ] -
Konfigurationssoftware SENTRON powerconfig ] ] ] ] -
Feldbuskommunikation ] ] ] ] -
Farbdisplay ] ] ] ] -
Bluetooth- und USB-Schnittstelle ] ] ] ] -

Kommunikation

Vorbereitet fiir den Anschluss ~ Statusmeldungen des Leistungsschalters u] ] ] ] [u}
eines Kommunikationsmodul  statusmeldungen der elektronischen Auslése- m] ] ] ] =
(Eigenschaft ready4COM) einheit ETU600
Fernschalten, erfordert Kommunikationsmodul, o ] [ ] [ ] [u]
Einschaltmagnet, Spannungsausldser
Kommunikationsmodul COM190 PROFINET-I0/Modbus-TCP m] u] [u] [u] [u]
Digitaler Ein-und Ausgang an der elektronischen Ausloseeinheit ETU600
Parametrierbarer Eingang zum Aktivieren des Wartungsmodus DAS+ oder [ ] [ ] [ ] [ ] =

nutzbar fir die Parametersatzumschaltung

Parametrierbarer Ausgang nutzbar als "Lebenskontakt (Life contact)" und n n n n -
zur Anzeige "Parametersatz B aktive" oder
"Wartungsmodus DAS+ aktiv"

Digitales Ein-und Ausgangsmodul IOM230

Zwei parametrierbare Ein- zum Steuern des Leistungsschalters und o u] u] o u]
gange Ubertragen von Informationen aus der
Schaltanlage liber die Kommunikation.

Drei paramerierbare Ausgdange zum Melden von Ereignissen, Zustanden, u] u] u] [u} o
Auslésungen oder Alarmen des Schaltgerates.

— Nicht moglich
m Verfiigbar, Eigenschaft des Applikationspaketes
o Nachriistbar

1120 Siemens LV 10 - 1012020 Lieferbar Q1 2021 (CY) systemubersichtbeiielli2s



Schnellauswahlhilfe 3WA [i€Wl | Offene Leistungsschalter

Strom- PMF-I PMF-Il Basic ~ PMF-III
messung Energy Power Advanced
efficiency Monitoring Power

ETU600 Monitoring
Messfunktion
integrierter Spannungsabgriff oben / unten o ] [ ] ]
Spannungsmessmodul VTM u} n n n
Typ nach IEC 61557-12 PMF-I u} ] ] ]

PMF-II o o ] u

PMEF-III o o O n
Phasenstrom I ;, 1,5, I3 Klasse 1 [ ] [ ] [ ] ]
Neutralleiterstrom Iy Klasse 1 u u ] ]
Spannung Uy Klasse 1 =] [ ] [ ] [ ]
Spannung U, Klasse 1 o | | ]
Wirkenergie E, Klasse 2 o ] [ ] [ ]
Blindenergie E, o o ] [ ]
Scheinenergie E, o o [ ] [ ]
Wirkleistung P Klasse 2 u} u} n ]
Blindleistung Q u} u} ] ]
Scheinleistung S u} u} ] [
Gesamt Leistungen S, P, Q o o n n
Leistungsfaktor LF u} m] [ [
cos ¢ u] u] [ ] [ ]
Frequenz f m] m] [ [ ]
Unsymmetrie Strom [m] [m] ] ]
Unsymmetrie Spannung u] u] [ ] [ ]
Gesamte Harmonische Verzerrung THD-I u} [u} ul [ ]
Gesamte Harmonische Verzerrung THD-U u} u} u} [ ]

m Verfligbar, Eigenschaft des Applikationspaketes
o Nachriistbar
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Anschluss

Hauptstromanschluss

3WA11 - 3WA13

Festeinbau Einschubtechnik

Riickseitig horizontal

Riickseitig vertikal

:
foe? =y

Oben vertikal, unten horizontal

Oben vertikal, unten horizontal

==
PO oo [y
ol [ol |o
ol lol |o

FrontanschluB Doppelloch FrontanschluB Doppelloch

T
BN

o

Flansch oben und horizontal unten Flansch unten und horizontal oben

Hilfsleiteranschluss

Der Anschluss der Hilfs- und Steuerleitungen erfolgt an den Handsteckern mit Push-In-
Technologie der Hilfsleiteranschliisse des Leistungsschalters.

Kodierstifte an den Handsteckern verhindert ein Verwechseln der unterschiedlichen
Steckplatze.

Schraubenlose Anschlusstechnik Schraubanschlusstechnik (optional)
(Push-In)
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Kommunikation

MindSphere Application
SENTRON powermind

Schnellauswahlhilfe 3WA [i€Wl | Offene Leistungsschalter

| ]
: SENTRON - — SENTRON
. powermanager [ o oo — powerconfig SENTROI;!
L Energiemonitorin Inbetriebnahme / PRMEIERINTE | g PAC3220
KN B ’ ® [ /\/\/ Parametrierung ¢ mobile PAC4200
E’ .l
Powercenter 3000 =N i y
PROFIBUS /
B Modbus RTU
B PROFINET / o
Modbus TCP
=== COM100/ DSP800
COM800 p—
mit max. = mit COM15, COM16
B 3VAJline ® mit COM040, COM042 H 2 x COM190 B mit COM35
z B mit COM041, COM043
B ] _JOo
mit COM060 @ ’—j =
& R Q O
j% j%[ — ool B —
8| B ] % = s = i L
| = [em=n) ]
3VA 3VA 3VA27 3WL10 =
max. 8 3WA 3WL11 - 3WL13

Der 3WA kann mit bis zu zwei Kommunikationsmodule PORFINET 10 / Modbus TCP COM190 und mit bis zu flinf digitalen Ein-/
Ausgabe-Modulen IOM230 ausgertistet werden.

Fir die optionale Kommunikationsanbindung mit dem Kommunikationsmodul COM190 muss als Schaltgerét ein “"ready4COM"
ausgewahlt werden. Das erste Kommunikationsmodul COM190 muss Uiber eine Z-Option ausgewahlt werden. Wenn ein weiteres
Kommunikationsmodul COM190 eingesetzt werden soll, so muss dieses separat als Zubehor bestellt werden. Beide Kommunikations-
module COM190 kénnen parallel betrieben werden.

Das erste digitale Ein-/Ausgabe-Modul IOM230 kann Uber eine Z-Option ausgewahlt werden.

Die bis zu vier weiteren digitalen Ein-/Ausgabe-Module miissen separat als Zubehdr bestellt werden.

Weitere Informationen zum COM190 finden Sie im Gerdtehandbuch — Offener Leistungsschalter 3WA (109763061)

Technische Daten
Arbeitsbereich
U
Bemessungsverlustleistung
Switched Ethernet Ports

s

Protokoll
Security Funktionen
Anzahl

COM190

DC 24V +20 %

TW

2

PROFINET 10 (CC-C) und Modbus TCP
Ja

bis zu 2

Systemiibersicht Seite 1/24

Technische Daten
Arbeitsbereich
u
Bemessungsverlustleistung

s

Eingange
Ausgdnge
Maximaler Schaltstrom

Maximaler Dauerstrom

Anzahl

Lieferbar Q1 2021 (CY)

10M230

DC 24V +20 %
TW

2

B

DC24V,4A
AC 250V, 5A
DC24V,0,2A
AC250V,0,2A
bis zu 5
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https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109763061

Offene Leistungsschalter | 3WA11-3WA13 ReW

Systemubersicht 3WA11-3WA13

Schaltgerate fur AC und DC

Fiir eine vollstandige und verifizierte Konfiguration lhres offenen Leistungsschalters nutzen Sie bitte
unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3wa-konfigurator

n Schaltgerdte

BaugroBen 1 bis 3

Hauptstromanschluss
R _ - ',‘.'11 ,%

L
Tr -
ML I S
- . r 7

Front Doppelloch  Flansch Hauptanschluss
vertikal, horizontal

Elektronische Ausloseeinheit und Messfunktion

ETU600

Schaltantriebe und Hilfsschalter
o

('

Motorantrieb

Einschaltmagnet und Fernrlicksetzmagnet
# &7

[
Einschaltmagnet Fernriicksetzmagnet
(€O
Hinweis:

Das ausflihrliche Zubehérspektrum finden Sie im Abschnitt Zubehor und Ersatzteile.
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3WA11-3WA13 [iéW | Offene Leistungsschalter

Hilfsausloser

Spannungsausldser Unterspannungsauslser

Einschaltmagnet
(CO (ST) (UVR)
Zubehor Elektronik
[
L

Digitales Eingangs-/ Plombierbare und Interne Stromsensoren

Kommunikationsmodul
Ausgangsmodul abschlieBbare Abdeckung
Zubehor Hilfsstrom
Se &

¥ ®ex o

Motorabstellschalter Elektrisch Ein-Taster NOT-AUS-Taster

Ausgeldstmelde-
schalter
Verriegelungen und Abschliessvorrichtungen

4 e

AbschlieBvorrichtung Gegenseitige

AbschlieBvorrichtung
fiir Antriebshandhebel  gegen unbefugtes mechanische
Verriegelung

Einschalten
Sonstiges Zubehor

-y ((LD

Sperrvorrichtungen

3y g ) )
Tirdichtungsrahmen Lichtbogenkammer- Automatische Riicksetzung
abdeckung der Wiedereinschaltsperre

Hinweis:
Das ausfiihrliche Zubehorspektrum finden Sie im Abschnitt Zubehor.
Lieferbar Q1 2021 (CY) Siemens LV 10 - 10/2020 1/25



Offene Leistungsschalter | 3WA11-3WA13 ReW

Highlights Online-Konfigurator
www.siemens.de/lowvoltage/3wa-konfigurator

Grafische Darstellung
e Integration der Legende als Farbsystem

— Orange: noch auszuwahlen
— Petrol: bereits ausgewahlt
— Grau: vorausgewahlt (vorbelegt)

» Grafisches Hervorheben der einzelnen Konfigurationsschritte: "What you see is what you get"

SIEMENS & Armelden DySupgern §) x
gty o e
3WA Konfigurator . i . R ]
e
L ]
A B s, Itant: HIN it
i
3 .
L= A 2
FERTE .
L ]
......... .
e Preis
" 7900,00 €

Splittingfunktion (Rahmen und Schalter getrennt von einander bestellbar)

Einschaltmagnet und Fernriicksetzmagnet
@ 7usammenfassung

Zusammenfassung A
lilfsauslose
@ Zubehér Elektronik
= Drucken + Excel exportieren
Hilfsstror
“ Konfiguration aufteilen @ Verriegelungen und Abschliessvorrichtungen
WA Leistungsschalter @ Sonstiges Zubehar
3WA1225-5AE60-0AAD
@ nicht zugeordnet
IWAB225-SAA32-18C1 @ zZusammenfassung
elter I nal 1en anzeige v
¥ Abbrechen £ Zuriicksetzen [ Laden | Speichern 4 CAx Dateien
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Direkte Umwandlung einer 3WL Artikelnummer in eine 3WA Artikelnummer im Konfigurator

Ergebnis der Umwandlung

Umwandlung funktienal-basiert

3WA1220-1AU12-70DC0
=+] Amwanden

Responsive Design (angepasst an die unterschiedlichen Anforderungen der Endgerate)

SIEMENS o

1 nstrates

Preis

7900,00 €

X Abbrechen | 4D Zurucksetzen | I |N Laden | Speichern
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Offene Leistungsschalter | 3WA11-3WA13 [iéW

Struktur der Artikelnummern

Grundkonfiguration fur AC-Leistungsschalter und AC-Leistungstrennschalter bis 690 V

Die unten dargestellte Struktur dient als Ubersicht der einzelnen Stellen und deren Bedeutung.
Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration lhres offenen Leistungsschalters nutzen Sie bitte
unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3wa-konfigurator

Schaltgerat

BaugroBe (BG)

Max. Bemessungs-
strom |

n max

Kurzschlussaus-
schaltvermégen I,
bei 500 V

1

630 A

800 A

1000 A
1250 A
1600 A
2000 A
2500 A
3200 A
4000 A
5000 A
6300 A

N 55 kA
S 66 kA
M 85 kA
H 100 kA
C 130 kA
150 kA

Leistungstrennschalter

5
3WAT

1
2
3

— o~ m

3 2 &

" - -

" - -

" - -

™1 —

" - -

" = -

" 1 -

- m -

- mm

- |

- - n

" - -

" = -

" m -

- m =n

- m -

- - n

Leistungstrennschalter, Eigenschaft ready4COM

Applikations-
pakete mit
Schutz- und
Messfunktion fiir
Leistungsschalter

Applikations-
pakete mit
Schutz- und
Messfunktion fiir
Leistungsschalter

Polzahl

Elektronische
Ausldseeinheit ETU600

Elektronische
Ausloseeinheit ETU600
mit Messfunktion,
schalterinternem
Spannungsabgriff,
Spannungsversorgung
der ETU60O Uiber das
Spannungsmessmodul
und ready4COM

Schutzfunktionen

Festeinbau

Einschubtechnik

D Nicht moglich fiir Schaltvermégen C

1/28

Siemens LV 10 - 10/2020

Strommessung

ool | R
>
>

Strommessung, Eigenschaft ready4COM

PMF-I
Energy Efficiency

PMF-II Basic Power
Monitoring

PMF-IIl Advanced
Power Monitoring

ohne Positionsmeldeschalter

mit Positionsmeldeschalter

Lieferbar Q1 2021 (CY)

Spannungsabgriff
oben
Spannungsabgriff
unten
Spannungsabgriff
oben
Spannungsabgriff
unten
Spannungsabgriff
oben
Spannungsabgriff
unten

LSI

LSIG
LSIG Hi-Z

3-polig
4-polig
3-polig
4-polig
3-polig
4-polig

RE [

(g]

, N links

, N links

, N links

9

10 1 12 14 16

El

_.
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5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

(O8)
=
=
|

L]
|

nscniuss 0 v 9
Einbauart Festeinbau m m" m vertikal

m? m? m? horizontal

u? m> m® Front

m? m? m? vertikal  horizontal

m? m? m? horizontal / vertikal
Einschubtechnik m m m ohneEinschubrahmen

m m" m vertikal

u? m? m? horizontal

m? m® m® Front

m? m®> m® Flange

m? m? m? vertikal / horizontal

m? m? m? horizontal / vertikal

m? m® m® Flansch [ horizontal

m? m® m® horizontal / Flansch

Die vertikalen Anschliisse 4000 A fiir den 3WA1 haben abweichende Abmessungen im Vergleich zu 3WL1.
Abmessungskompatible Anschliisse kénnen mit der zusatzlichen Z-Option DO1 bestellt werden.

Nicht moglich bei 2500 A

Nicht moglich bei 4000 A

Nicht mdglich bei 6300 A

Nicht mdglich bei 4000 A und bei Schaltvermdgen C

Nicht moglich bei 5000 A und 6300 A und bei Schaltvermogen C

Qe 2 er
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Offene Leistungsschalter | 3WA11-3WA13 ReW

Struktur der Artikelnummern

Grundkonfiguration fur AC-Leistungsschalter und AC-Leistungstrennschalter bis 690 V

Die unten dargestellte Struktur dient als Ubersicht der einzelnen Stellen und deren Bedeutung.
Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration lhres offenen Leistungsschalters nutzen Sie bitte
unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3wa-konfigurator

5 6 7 8 9 10 11 12

-
w
-
IS

15 16

3WA1

Antrieb, Hilfsstromschalter und Hilfsausloser

Antrieb und
Hilfsstromschalter

Einschaltmagnet ohne Einschaltmagnet ohne Fernriicksetzmagnet A
und Fernriicksetz- ;¢ Einschaltmagnet (CC) ohne Fernriicksetzmagnet ~ DC24 ...30V n
magnet ? fiir Dauerbetrieb, DC48 .60V
100% ED AC110...127VI/DC110...125V n
AC208...240V/DC220...250V ﬂ
mit Fernriicksetzmagnet DC24..30V
;BR) o DC48...60 V
r Kurzzeitbetrieb 1% ED s 419 127v/DC110... 125V | H |
AC208...240V/DC220...250V
mit Einschaltmagnet (CC) ohne Fernriicksetzmagnet DC24..30V n
flir Kurzzeitbetrieb, DC48 .. 60V
hED AC110...127V/DC 110...125V | ™ |
AC 208 ...240V/DC220...250V “
mit Fernriicksetzmagnet DC24..30V n
(RR) o DC48... 60V Q|
flir Kurzzeitbetrieb 1% ED AC110 . 127VIDC110 .. 125V “
AC 208 ...240V/DC220...250V n
2. Hilfsausldser ohne 2. Hilfsausloser
mit Spannungsausléser (ST), DC24..30V
Dauerbetrieb 100% ED DC48 .60V
AC110...127V/DC110...125V
AC 208 ...240V/DC220...250V
mit Spannungsausldser (ST), DC24..30V
Kurzzeitbetrieb 5% ED DC48 ... 60V
AC110...127VIDC110...125V
AC208...240V/DC220...250V
mit Unterspannungsausldser (UVR), DC24..30V
unverzogert (0,08 s) und kurzzeitverzégert (<0,2 s) DC48 ... 60V
AC110...127VIDC110...125V
AC208...240V/DC220...250V
AC380...415V
mit Unterspannungsausldser (UVR-t), DC48V
einstellbare Verzégerung 0,2 ... 3,2 s DC 60V
AC110...127VI/DC110...125V
AC208...240V/DC220...250V

Manuelles Spannen des
Federspeichers

ohne Motorantrieb

2 SchlieBer, 2 Offner
4 SchlieBer, 4 Offner

Spannen des Feder- DC24..30V 2 SchlieBer, 2 Offner

speichers durch 4 SchlieBer, 4 Offner

Motorantrieb (M) DC 48 ... 60V 4 SchlieBer, 4 Offner
AC110...127 V| 2 SchlieBer, 2 Offner
DC110...125V 4 SchlieBer, 4 Offner
AC 208 ...240V/ 2 SchlieBer, 2 Offner
DC 220 ... 250 V

" Fernriicksetzmagnet ist bei Leistungstrennschaltern nicht méglich

2 Bei Verwendung des Fernriicksetzmagneten ist die Wiedereinschaltsperre generell aufgehoben. Der Schalter I&sst sich bei Erfiillung der Einschaltbedingungen sofort wieder einschalten.

Schnellauswahlhilfe Seite 1/56 und 1/8
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ul
(o)}
~
oo
o)
N
o
N
N
N
N
N
w
N
~
-
ul
-
o

Hilfsausloser
1. Hilfsausloser ohne 1. Hilfsausléser
mit Spannungsausldser (ST), DC24..30V n
Dauerbetrieb 100% ED DC48 .60V
AC110...127V/DC110... 125V El
AC 208 ... 240V /DC 220 ... 250 V | 4 |
mit Spannungsausldser (ST), DC24..30V B
Kurzzeitbetrieb 5% ED DC48 ...60V n
AC110...127V/DC 110... 125V
AC 208 ... 240 V/ DC 220 ... 250 V [ 8 |
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Offene Leistungsschalter | 3WA11-3WA13 [iéW

Struktur der Artikelnummern

Grundkonfiguration fur AC-Leistungsschalter und AC-Leistungstrennschalter im
690-V-IT-Netz und fur hohere Spannungen

Die unten dargestellte Struktur dient als Ubersicht der einzelnen Stellen und deren Bedeutung.
Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration lhres offenen Leistungsschalters nutzen Sie bitte

n unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3wa-konfigurator

Leistungstrennschalter

Leistungstrennschalter, Eigenschaft ready4COM

Applikations- Elektronische Strommessung
pakete mit Ausléseeinheit ETUG00  Strommessung, Eigenschaft ready4COM
Schutz- unfi ) Elektronische PMF-| Spannungsabgriff
Messfunktion filir 4 ,q|5seeinheit ETUGO0  Energy Efficiency  oben
Leistungsschalter .\ Messfunktion, Spannungsabgriff
schalterinternem unten
Spannungsabgriff, PMF-Il Basic Power  Spannungsabgriff
Spannungsversorgung Monitoring oben
der ETU600 uiber das Spannungsabariff
Spannungsmessmodul pannungsabgri

unten

PMF-IIl Advanced Spannungsabgriff
Power Monitoring oben

und ready4COM

5 7 8 9 12 13 14 15 16
Schaltgerat
BaugroBe (BG) 1 1
2 2
3 E
— o~ m
o O O
o oo o
Max. Bemessungs- 630 A " - -
strom In max 800 A " - - n
1000 A m| - |- [0 |
1250 A " -
1600 A - - | 6 |
2000 A == - | 0 |
2500 A = - [ 5 |
3200 A - m - [ 2 |
4000 A - m = [ 0 |
5000 A - - = | 0 |
6300 A - - =
Kurzschlussaus- Schaltvermégen E m - - 85/50kA/-
schaltvermégen I, - m - 85/85/50kA [ 8 |
bei 690 V/ 1000V / & 3-volia:
oV - - -polig:
15 150/ 125/ 70 kA
4-polig:
1301125/ 70 kA
A

Spannungsabgriff
unten
Applikations- Schutzfunktionen " = m LS
pakete mit m m m LSG
Schutz- und

a - m m LSIGHi-Z
Messfunktion fiir

Leistungsschalter

Polzahl Festeinbau 3-polig
4-polig, N links
Einschubtechnik ohne Positionsmeldeschalter 3-polig
4-polig, N links
mit Positionsmeldeschalter 3-polig
4-polig, N links
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w
o
~
©
©
-
o
-
=
-
N
-
w
—
>

15 16

nscniuss 0 v 9
Einbauart Festeinbau m =Y m vertikal

m" m? m? horizontal

=" m? m> Front Doppelloch

m" m? m? oben vertikal / unten horizontal

m"” m? m*% oben horizontal | unten vertikal
Einschubtechnik m ®m m ohneEinschubrahmen

m m> m vertikal

"’ m? m?¥ horizontal

m"” m? m° Front Doppelloch

m") m? m> Flansch

m" m? m? oben vertikal / unten horizontal

m"” m? m*® oben horizontal | unten vertikal

m" m? m> oben Flansch / unten horizontal

=" m? m° oben horizontal /| unten Flansch

Fiir BaugroBe 1 nur <2000 A erhaltlich

Fiir BaugroBe 2 nur <3200 A erhdltlich

Vertikalanschluss fiir 3WA BaugroBe 2 fiir 4000 A hat andere Abmessungen als beim 3WL.

Mit Z-Option DO1 kann der vertikale Anschluss auf den zum 3WL kompatiblen Anschluss geandert werden.
Fiir BaugroBe 3 nur <5000 A erhaltlich

Fiir BaugroBe 3 nur fiir 4000 A erhdltlich

& N

a 2
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n unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3wa-konfigurator

Offene Leistungsschalter | 3WA11-3WA13 ReW

Struktur der Artikelnummern

Grundkonfiguration fur AC-Leistungsschalter und AC-Leistungstrennschalter im
690-V-IT-Netz und fur hohere Spannungen

Die unten dargestellte Struktur dient als Ubersicht der einzelnen Stellen und deren Bedeutung.
Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration lhres offenen Leistungsschalters nutzen Sie bitte

5 6 7 8 9 10 1"

12 13 14 15
3WA1 - S B B |

Antrieb, Hilfsstromschalter und Hilfsausloser

16

Antrieb und Manuelles Spannen des ~ ohne Motorantrieb 2 SchlieBer, 2 Offner
Hilfsstromschalter Federspeichers 4 SchlieBer, 4 Offner n
Spannen des Feder- DC24..30V 2 SchlieBer, 2 Offner
speichers (-:Iurch 4 SchlieBer, 4 Offner H
Motorantrieb (M) DC48...60V 4 SchlieBer, 4 Offner n
AC110...127 V] 2 SchlieBer, 2 Offner
DC110...125V 4 SchlieBer, 4 Offner
AC208...240V | 2 chlieBer, 2 Offner | 4 |
DC220...250V 4 SchlieBer, 4 Offner n
Einschaltmagnet ohne Einschaltmagnet ohne Fernriicksetzmagnet
und Fernriicksetz- it Einschaltmagnet (CC) ohne Fernriicksetzmagnet ~ DC 24 ... 30 V
magnet " fir Dauerbetrieb, DC48 ... 60V

0y
100% ED AC110...127V/DC110...125V

AC 208 ... 240V / DC 220 ... 250 V
mit Fernriicksetzmagnet DC24 .30V
]E[‘R) o DC48 .60V
Ur Kurzzeitbetrieb 1% ED )17 127v/pC110... 125V
AC 208 ... 240V / DC 220 ... 250 V

mit Einschaltmagnet (CC) ohne Fernriicksetzmagnet DC24..30V
flir Kurzzeitbetrieb, DC48 .. 60V

EEEEEEEREEEEEEREE

AC110...127V/DC110...125V
AC 208 ... 240 V| DC 220 ... 250 V
AC380...415V

5% ED AC110...127V/DC110...125V
AC208...240V/DC220...250V
mit Fernriicksetzmagnet DC24..30V
;E':z(urzzeitbetrieb 1% DC4s .. 60V

bED AC110...127VI/DC110...125V

AC208...240V/DC220...250V
2. Hilfsausloser ohne 2. Hilfsausloser A
mit Spannungsausloser (ST), DC24..30V B
Dauerbetrieb 100% ED DC48 ... 60V C
AC110...127V/DC110...125V D
AC208...240V/DC220...250V E
mit Spannungsausldser (ST), DC24..30V F
Kurzzeitbetrieb 5% ED DC48 ...60V G
AC110...127V/DC110...125V H
AC208...240V/DC220...250V J
mit Unterspannungsausloser (UVR), DC24..30V L
unverzogert (<0,08 s) und kurzzeitverzogert (0,2 s) DC48 ... 60V N
AC110...127VIDC110... 125V P
AC 208 ...240V/DC220...250V Q
AC380..415V R
mit Unterspannungsausloser (UVR-t), DC 48V S
einstellbare Verzégerung 0,2 ... 3,2 s DC 60V T
u
V

" Fernrlicksetzmagnet ist bei Leistungstrennschaltern nicht méglich
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3WA1

Hilfsausloser

1. Hilfsausloser ohne 1. Hilfsausloser

mit Spannungsausléser (ST),
Dauerbetrieb 100% ED

mit Spannungsausléser (ST),
Kurzzeitbetrieb 5% ED

Schnellauswahlhilfe Seite 1/56 und 1/8

DC24 ..
DC48 ..
AC110..
AC 208 ..
DC24 ...
DC48 ...
...127VIDC110 ...
...240V/DC220 ...

AC110
AC 208

.30V
.60V

30V
60V

.127V/IDC110...
.240V/DC220 ...

3WA11-3WA13 [iéWl | Offene Leistungsschalter

1 12

125V
250V

125V
250V
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Offene Leistungsschalter | 3WA11-3WA13 [iéW

Struktur der Artikelnummern

Grundkonfiguration fur DC-Leistungstrennschalter

Die unten dargestellte Struktur dient als Ubersicht der einzelnen Stellen und deren Bedeutung.
Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration lhres offenen Leistungsschalters nutzen Sie bitte
n unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3wa-konfigurator

Leistungstrennschalter

5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
SWATH HE-H BN B N-

Schaltgerat
BaugroBe (BG) 2 2

o~

O]

[=a]
Max. Bemessungs- 1000 A L n n
strom 1, o 2000 A m [ 0 |

4000 A m [ 4 ] o]
Kurzschlussaus- D m 25kA, DC600V
schaltvermdgen I, ¢ m  20KkA, DC 1000V B
AU

Leistungstrennschalter, Eigenschaft ready4COM

Polzahl " Festeinbau 3-polig
4-polig
Einschubtechnik ohne Positionsmeldeschalter 3-polig
4-polig
mit Positionsmeldeschalter 3-polig
4-polig
Anschluss o
Einbauart Festeinbau m  vertikal
m  horizontal
m  Front Doppelloch
m  oben vertikal / unten horizontal
B oben horizontal / unten vertikal
Einschubtechnik m  ohne Einschubrahmen
m  vertikal
m  horizontal
m  Front Doppelloch
m  Flansch
m  oben vertikal / unten horizontal
W oben horizontal / unten vertikal
B oben Flansch / unten horizontal
m  oben horizontal / unten Flansch
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ul
(o)}
~
oo
o
N
o
N
N
N
N
N
w
N
~
-
ul
-
o

3WA1 - - .

Antrieb, Hilfsstromschalter und Hilfsausloser l
Antrieb und Manuelles Spannen des ~ ohne Motorantrieb 2 SchlieBer, 2 Offner

Hilfsstromschalter ~Federspeichers 4 SchlieBer, 4 Offner

Spannen des Feder- DC24..30V 2 SchlieBer, 2 Offner n

speichers durch 4 SchlieBer, 4 Offner [ 5 |

Motorantrieb (M) DC48 ... 60V 4 SchlieBer, 4 Offner [ 6 |

AC110..127V/ 2 SchlieBer, 2 Offner

DC110...125V 4 SchlieBer, 4 Offner

AC 208 ...240V | 2 SchlieBer, 2 Offner [ 4 |

DC220...250 V 4 SchlieBer, 4 Offner B

Einschaltmagnet ohne Einschaltmagnet

mit Einschaltmagnet (CC) fiir Dauerbetrieb, 100% ED DC24..30V
DC48...60V
AC110...127V/DC110...125V
AC208...240V/DC220...250V

mit Einschaltmagnet (CC) fuir Kurzzeitbetrieb, 5% ED DC24..30V
DC48..60V
AC110...127V/DC110...125V
AC208...240V/DC220...250V

1 0 O Y I

2. Hilfsausloser ohne 2. Hilfsausloser
mit Spannungsausldser (ST), DC24..30V
Dauerbetrieb 100% ED DC48..60V
AC110...127VIDC110...125V
AC 208 ...240V/DC 220 ... 250V
mit Spannungsausldser (ST), DC24..30V
Kurzzeitbetrieb 5% ED DC48..60V

AC110...127V/DC110...125V
AC 208 ...240V/DC 220 ... 250 V
mit Unterspannungsausléser (UVR), DC24..30V
unverzogert (0,08 s) und kurzzeitverzogert (<0,2 s) DC48..60V
AC110...127V/DC110...125V
AC 208 ...240V/DC 220 ... 250V

AC380...415V
mit Unterspannungsausloser (UVR-t), DC48V
einstellbare Verzégerung 0,2 ... 3,2 s DC 60V

AC110...127V/DC110...125V
AC208...240V/DC220...250V

AC380...415V
1. Hilfsausloser ohne 1. Hilfsausloser
mit Spannungsausléser (ST), DC24...30V
Dauerbetrieb 100% ED DC48..60V

AC110...127VIDC110...125V
AC 208 ...240V/DC220...250V
mit Spannungsausloser (ST), DC24...30V
Kurzzeitbetrieb 5% ED DC48..60V
AC110...127VIDC110...125V
AC 208 ...240V/DC220...250V

e e e 0 o N I
T .
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Offene Leistungsschalter | 3WA11-3WA13 ReW

Zubehor Optionen

Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration lhres offenen Leistungsschalters nutzen Sie bitte
unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3wa-konfigurator

Fir die Optionen ist die vollstandige Artikel-Nr. mit “-Z" Kurzangabe

und der oder den entsprechenden Kurzangaben zu erganzen. 3WA _ _ -7 ...

Funktionsmodul fiir elektronische Ausloseeinheit
e Zur Reduzierung des Bemessungsstromes des Leistungsschalters
¢ Nur ein Modul je Leistungsschalter mdglich. StandardmaBig ist die elektronische Ausléseeinheit mit einem Funktionsmodul ausgestattet, das

dem maximalen Schalterbemessungsstrom (I, ,,) entspricht. Der Bemessungsstrom des ausgewahlten Funktionsmoduls muss kleiner I, ..,
sein.

| BG3
~

Funktionsmodul 250 A
315 A
400 A
500 A
630 A
800 A
1000 A
1250 A
1600 A
2000 A
2500 A
3200 A
4000 A
5000 A -

" m m " m == m m m BGI

E E E EmEEEE=mE@m m BG2
|

H B B B BN
IEEEEEEEEEEEE

Digitales Eingangs-/Ausgangsmodul IOM230

Modul mit 2 Eingdangen und 3 Ausgéangen  Ein Modul inklusive Adapter fiir Montage am Hilfsleiteranschlusssystem des Leistungsschalters,
Anschlussleitungen und CubicleBUS? Abschlusswiderstand, finf Module kdnnen zeitgleich
betrieben werden. Die weiteren Module missen separat als 3WA9111-0EC11 bestellt werden, die
den Adapter fiir Montage am Hilfsleiteranschlusssystem des Leistungsschalters als auch den
Adapter flr eine Hutschienenmontage extern enthélt.

Kommunikationsmodul COM190
* Voraussetzung fiir den Anschluss ist ein Leistungsschalter oder Leistungstrennschalter mit der Eigenschaft "ready4COM"

PROFINET 10 / Modbus TCP Ein Modul einschlieBlich 2 Switched Ethernet Ports, Leistungsschalter intern.
Modul inklusive Adapter fiir Montage am Hilfsleiteranschlusssystem des Leistungsschalters,
Anschlussleitungen und CubicleBUS? Abschlusswiderstand, zwei Kommunikationsmodule kénnen
zeitgleich betrieben werden. Das zweite Kommunikationsmodul muss separat als
3WA9111-0EC13 bestellt werden.

Automatische Riicksetzung
e Nur méglich fiir Leistungsschalter mit elektronischer Ausldseeinheit
Automatische Riicksetzung Automatische Riicksetzung der Wiedereinschaltsperre nach ETU-Auslésung;

Bei Bestellung eines Leistungsschalters mit einem Fernriicksetzmagneten RR wird diese Option
nicht benétigt.

Verzinnte Ausfiihrung der Hauptstromanschliisse am Einschubrahmen

e Nur fiir Schaltgerédte in Einschubtechnik mit Horziontalanschluss oder Flanschanschluss
¢ Nicht bestellbar fiir Leistungsschalter ohne Einschubrahmen
¢ Die Regellieferzeit erhéht sich auf 15 Werktage

Verzinnte Anschliisse BaugréBe 1, 2, 3
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Flr die Optionen ist die vollstandige Artikel-Nr. mit “-Z"

Kurzangabe n

und der oder den entsprechenden Kurzangaben zu ergdnzen. 3WA _ _ -7 ...

Verbreiterter vertikaler Hauptstromanschluss
¢ Nur bei Komplettbestellung Schaltgerat in Einschubtechnik oder bei separater Bestellung des Einschubrahmens maglich

Hauptstromanschluss fiir 3WA1, 4000 A, BaugroBe 2 kompatibel zu 3WL1240 fiir Retrofit

Hilfsleiteranschlusssystem
¢ Nicht bestellbar fiir Leistungsschalter ohne Einschubrahmen

Hilfsleiteranschlusssystem mit Schraubanschluss anstatt Push-In-Technik (Standard)

Mechanischer Schaltspielzahler

Mechanischer Schaltspielzéhler, 5-stellig ~ kann bei allen Leistungsschaltern und Leistungstrennschaltern auch ohne Motorantrieb
verwendet werden

Meldeschalter

Ausgel6st-Meldeschalter 2. Ausgelost-Meldeschalter (S25) 1 SchlieBer
1. Ausgeléstmeldeschalter standardméaBig vorhanden.
Nur verwendbar bei Leistungsschaltern mit elektronischer
Ausloseeinheit

Taster / Abstellschalter / Einschaltsperren / Sonderverpackung / Lichtbogenkammerabdeckung

NOT-AUS-Taster Pilzdrucktaster an Stelle des mechanischen AUS-Tasters
Elektrischer EIN-Taster am verhindert unautorisiertes elektrisches Einschalten ~ mit Plombierkappe
Bedienpult (510) am Bedienpult. Mechanisches Einschalten und mit Schloss CES

Ferneinschaltung bleiben méglich. Nur méglich in
Kombination mit Einschaltmagnet (CC)

Motorabstellschalter am Bedienpult (512) verhindert das automatische Spannen des
Federspeichers durch den Motorantrieb

Kartonverpackung mit wasserabweisender Beschichtung auf Wellpappe (Feuchteschutz)

Lichtbogenkammerabdeckung montiert nicht maglich bei:

am Einschubrahmen .
— Festeinbau

— Schaltvermégen C, E und D
— 4000 A BaugroBe 2

Plombierbare und abschlieBbare flr elektronische Ausléseeinheit
Abdeckung

Interne Stromsensoren (ohne Energiewandler) fiir Applikationen mit Frequenzumrichtern
* Verwendung bei Umrichterapplikationen mit hohen Oberschwingungsanteilen; nur verwendbar bei Leistungsschaltern mit
elektronischer Ausléseeinheit
— Externe Versorgung DC 24 V erforderlich
— Unterspannungsausldser erforderlich
- Beinhaltet zusatzlich ein Relais zur Uberwachung der DC 24 V und Warnschilder

Interne Stromsensoren BaugroBe 2, 3

Gegenseitige mechanische Verriegelungen

¢ Verriegelungsbaustein mit Bowdenzug 2 m

Gegenseitige mechanische Verriegelung  fiir Festeinbau
flir Einschubschalter mit Einschubrahmen
flir Einschubrahmen (separat bestellt)
flr Einschubschalter (separat bestellt)
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Offene Leistungsschalter | 3WA11-3WA13 [iéW

Zubehor Optionen

Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration lhres offenen Leistungsschalters nutzen Sie bitte
unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3wa-konfigurator

n Fir die Optionen ist die vollstdndige Artikel-Nr. mit “-Z2" Kurzangabe
und der oder den entsprechenden Kurzangaben zu erganzen. 3WA - - -7 ...
AbschlieBvorrichtungen (fiir Festeinbau und Einschubschalter)

AbschlieBvorrichtung gegen unbefugtes Einschalten Fabrikat CES
im Bedienpult des Leistungs- Fabrikat IKON

schalters. Netztrenneinrichtung - ginpa ysatz FORTRESS oder CASTELL Y

erflllt Hauptschalterbedingung . P " )

nach EN 60204-1 Einbausatz fiir Biigelschldsser
Fabrikat RONIS

Fabrikat PROFALUX

AbschlieBvorrichtung fur Antriebshandhebel mit Biigelschloss ?

AbschlieBvorrichtungen (fiir Einschubschalter)

AbschlieBvorrichtung gegen Verfahren Sicherheitsschloss zur Montage Fabrikat CES

des Einschubschalters am Leistungsschalter Fabrikat PROFALUX
Fabrikat RONIS

AbschlieBvorrichtungen gegen unbefugtes Einschalten fiir Einschubschalter

e Netztrenneinrichtung erfiillt Hauptschalterbedingungen nach EN 60204-1, bestehend aus Schloss im Einschubrahmen, wirksam in
Betriebsstellung, bei Schalteraustausch bleibt die Funktion erhalten

e Nicht méglich in Kombination mit Kurzangabe ,R81, ,R85" oder ,R86"

* Nur bei Komplettbestellung Schaltgerdt in Einschubtechnik oder bei separater Bestellung des Einschubrahmens maglich

Fabrikat CES

Fabrikat RONIS

Fabrikat PROFALUX

G ] ] e S EI S

Sperrvorrichtungen
* Nicht mdglich in Kombination mit Kurzangabe ,R81, ,R85" oder ,R86"
¢ R30 und R50 nur bei Komplettbestellung Schalter mit Einschubrahmen oder bei separater Bestellung des Einschubrahmens maglich
e R40 kann nur mit dem Leistungsschalter bestellt werden
fir Festeinbauschalter gegen Offnen der Schaltschranktiir in EIN-Stellung
fiir Einschubschalter gegen Offnen der Schaltschranktiir in Betriebsstellung
gegen Einschalten bei gedffneter Schaltschranktiir?
gegen Verfahren bei ge6ffneter Schaltschranktiir

AbschlieBvorrichtung gegen Verfahren des Einschubschalters in Trennstellung

* Bestehend aus Seilzug und Schloss in der Schaltschranktir
¢ Nicht méglich in Kombination mit Kurzangabe ,R30", ,R40", ,R50", ,R61", ,R68" oder ,R60"
e Nur bei Komplettbestellung Schalter mit Einschubrahmen oder bei separater Bestellung des Einschubrahmens mdglich

Fabrikat CES
Fabrikat PROFALUX
Fabrikat RONIS

Schutzarterh6hung fiir Einbau in Schaltschrank
Tiirdichtungsrahmen fiir Schutzart 1P41

B ERERE T EHEREE T EEE el e sl
) ) ) ) C O O

) =) I 55

" Schlésser sind vom Hersteller zu beziehen.

2 Biigelschloss nicht im Lieferumfang enthalten
3 Nicht mdglich in Kombination mit R50

4 Nicht méglich in Kombination mit R40
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Einschubrahmen fur AC

Die unten dargestellte Struktur dient als Ubersicht der einzelnen Stellen und deren Bedeutung.
Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration lhres Einschubrahmens nutzen Sie bitte unseren
Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3wa-konfigurator

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SWA8 HE-H BE B B-
Einschubrahmen
BaugroBe 1
2
3
— o~
2 2
Max. Bemessungs- 630... 1000 A " - - 1
strom Iz, 1250 ... 1600 A . - - 1 | 6 |
630 ... 2000 A " - [ 2 | o |
2500 A " - [ 2 | 5 |
2000 ... 3200 A - m - [ 3 | 2|
4000 A - m = [ 4 | o |
4000 ... 5000 A - - =m [ 5 | o |
6300 A - - = [ 6 | 3|
Kurzschlussaus- bei 500 V" N m - - 55kA
schaltvermégen |, S B B - 66KkA “
M m m - 85kA [ 4 |
H - ®m m 100KA [ 5 |
C - m m 150KA [ 6 |
bei 690V / E m - - 80/50kA/- n
1000 V/ - m - 85/85/50kA [ 8 |
1150V - - m 3-polig: I
150/125170 kA
4-polig:
130/125170 kA
Polzahl 3-polig
4-polig, N links n
Hauptanschluss m m9m vertikal
m? m? m? horizontal n
m? m» m® Front Doppelloch Ea
m? m? m° Flansch n
m? m?> m*¥ oben vertikal / unten horizontal B
m? m?> m*% oben horizontal / unten vertikal n
m? m> m® oben Flansch / unten horizontal
m? m> m® oben horizontal / unten Flansch [ 8 |
D Auswahl der Stellen 6, 7 und 8 nach unterer Liste generieren ® Fiir BaugréBe 3 nur fiir 4000 A erhaltlich
2 Flr BaugroBe 1 nur <2000 A erhaltlich © Vertikalanschluss fir 3WA BaugréBe 2 fiir 4000 A hat andere Abmessungen als beim
» Fur BaugréBe 2 nur <3200 A erhaltlich 3WL. Mit Z-Option DO1 kann der vertikale Anschluss auf den zum 3WL kompatiblen
4 Fir BaugroBe 3 nur <5000 A erhaltlich Anschluss gedndert werden.

Folgende Kombinationen der Stellen 6, 7 und 8 sind technisch mdglich

max. Bemessungsstrom |, ... (Stelle 6 und 7)
BG Kurzschlussausschaltvermégen|l,, 630A  800A  1000A 1250A 1600A 2000A 2500A 3200A 4000A 5000A 6300A

bei AC500 V (Stelle 8) 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P
1 N 2 55 kA 10-2 10-2 10-2 16-2 16-2 20-3 25-3 = = = =
S 3 66 kA 10-3 10-3 10-3 16-3 16-3 20-3 25-3 = = = =
M 4 85 kA 20-4 20-4 20-4 20-4 20-4 20-4 25-4 = = = =
E 8 50 kA bei 1000 V 20-8 20-8 20-8 20-8 20-8 20-8 25-8 = = = =
2 S 3 66 kA - - - - - 20-5 25-5 32-5 40-5 - -
M 4 85 kA = = = = = 20-5 25-5 32-5 40-5 = =
H 5 100 kA = = = = = 20-5 25-5 32-5 40-5 = =
E 8 85 kA bei 1000 V = = = = = 20-8 25-8 32-8 40-8 = =
C 6 150 kA - - - - - 32-6 32-6 32-6 - - -
3 H 5 100 kA = = = = = = = = 40-5 50-5 63-5
E 8 125 kA bei 1000 V = = = = = = = = 50-8 50-8 63-8
C 6 150 kA = = = = = = = = 50-8 50-8 63-8
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Offene Leistungsschalter | 3WA11-3WA13 [iéW

Einschubrahmen fur AC

Die unten dargestellte Struktur dient als Ubersicht der einzelnen Stellen und deren Bedeutung.
Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration lhres Einschubrahmens nutzen Sie bitte unseren
n Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3wa-konfigurator

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3WAS - SN
Push-In-Technik” BG1,BG 2, BG3 X7, X6, X5 Leistungstrennschalter ohne A
Eigenschaft ready4COM
X8, X7, X6, X5 Leistungsschalter / Leistungstrenn- H
schalter mit Eigenschaft ready-
4COM
BG 2, BG 3 X9, X8, X7, X6, X5 inklusiv externe Ausldsesteuerung i
ETC600 fiir Leistungsschalter mit
ETU600 LSIG Hi-Z
Positionsmelde- Ohne Positionsmeldeschalter A
schalter Positionsmeldeschalter PSS (3x Betriebsstellung, 2x Teststellung, 1x Trennstellung)
Positionsmeldeschalter PSS-COM (1x Betriebsstellung, 1x Teststellung, 1x Trennstellung) E
fiir den Anschluss an ein Kommunikationsmodul

" Umstellung auf Schraubtechnik (Schraubanschluss) mittels Z-Option NO3 méglich
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3WA11-3WA13 [iéWl | Offene Leistungsschalter

Einschubrahmen fur DC

Die unten dargestellte Struktur dient als Ubersicht der einzelnen Stellen und deren Bedeutung.
Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration lhres Einschubrahmens nutzen Sie bitte unseren
Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3wa-konfigurator

Einschubrahmen

5
3WAS8 .
BaugroBe (BG) 2 !
Max. Bemessungs- 2000 A

Polzahl 3-polig

strom | .. 4000 A
Kurzschlussaus- D <DC 600V 25 kA bei DC 600 V
schaltvermdgen E <DC 1000V 20 kA bei DC 1000 V
4-polig n

Anschluss Einschubtechnik vertikal

horizontal

Front Doppelloch

Flansch

oben vertikal / unten horizontal

oben horizontal / unten vertikal

oben Flansch / unten horizontal
oben horizontal / unten Flansch

e}
-
o
-
-
N
N
-
w
N
~
N
ul
-
(o)}

Hilfsleiteran- Push-In-Technik X7, X6, X5 Leistungstrennschalter

schluss X8, X7, X6, X5 Leistungstrennschalter mit ready4COM
Positionsmelde- Ohne Positionsmeldeschalter

schalter Positionsmeldeschalter PSS (3x Betriebsstellung, 2x Teststellung, 1x Trennstellung)

Positionsmeldeschalter PSS-COM (1x Betriebsstellung, 1x Teststellung, 1x Trennstellung)
fur den Anschluss an ein Kommunikationsmodul

=- ]|
EE
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Offene Leistungsschalter | 3WA11-3WA13 [iéW

Zubehor und Ersatzteile

Zubehor fiir elektronische Ausloseeinheit
Elektronische Ausléseeinheit ETU600

Grundschutzfunktionen Artikel-Nr.
LSI/ LSIG 3WA9111-0EE62
LSIG Hi-Z 3WA9111-0EE63

Ersatzbatterie fiir ETU600
o

Artikel-Nr.
3WA9111-0EE81

Funktionsmodul

Grundkonfiguration BaugroBe Bemessungsstrom |, Artikel-Nr.
Schutzfunktion LS|, LT, ST, INST 3WA9111-0EB
Schutzfunktion LSIG, LT, ST, INST, GF 3WA9111-0EX
(Erdschlussschutz mit erweitertem Einstellbereich)
1,2 250 A 02
315A 03
400 A 04
500 A 05
630 A 06
800 A 08
1000 A 10
1,2,3 1250 A 12
1600 A 16
2000 A 20
2500 A 25
2,3 3200 A 32
4000 A 40
3 5000 A 50
6300 A 63

Funktionspakete fiir ETU600

-~ Schutz- und Alarmfunktionen Artikel-Nr.
| Erdschluss-Alarm (GF-Alarm) 3WA9111-0ESO1
| Gerichteter kurzzeitverzégerter Kurzschlussschutz (dST) und Riickleistungsschutz (RP) 3WA9111-0ESO5

(erfordert ein optionales Spannungsmessmodul)

Erweiterte Schutzfunktionen (EPF) Artikel-Nr.
Komplett-Paket mit Unsymmetrie, Spannung, Wirkleistung, Frequenz, THD und Drehfelderkennung 3WA9111-0ES11
Phasenunsymmetrie Strom und Phasenunsymmetrie Spannung 3WA9111-0ES12
Unterspannung und Uberspannung 3WA9111-0ES13
Wirkleistung Bezug und Wirkleistung Abgabe 3WA9111-0ES14
Unterfrequenz und Uberfrequenz 3WA9111-0ES15
Gesamte harmonische Verzerrung fiir Strom und Spannung 3WA9111-0ES16
Drehfelderkennung 3WA9111-0ES17
Funktionserweiterungen Artikel-Nr.
Zweiter Schutz-Parametersatz 3WA9111-0ES21
Erweiterte Messfunktion Artikel-Nr.
Upgrade auf Messfunktion PMF-II Basic Power Monitoring (Messwerte siehe Katalogseite 1/21) 3WA9111-0ES52
Upgrade auf Messfunktion PMF-IIl Advanced Power Monitoring (Messwerte siehe Katalogseite 1/21) 3WA9111-0ES53
Externe Stromsensoren fiir N-Leiter
Ausfiihrung BaugroBe Artikel-Nr.

—_

=
=i

flir Montage auf Stromschiene 3WA9111-0AA21
3WA9111-0AA22
3WA9111-0AA23
3WA9111-0AA31
3WA9111-0AA32

3WA9111-0AA33

fiir Schienenanschluss

w N 2w N =
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3WA11-3WA13 [iéWl | Offene Leistungsschalter

Zubehor fiir elektronische Ausloseeinheit

Interne Stromsensoren (ohne Energiewandler) fiir Applikationen mit Frequenzumrichtern

Hinweis: Verwendung bei Umrichterapplikationen mit hohen Oberschwingungsanteilen
— Externe Versorgung DC 24 V erforderlich
— Unterspannungsauslser erforderlich

Lieferumfang BaugroBe Artikel-Nr.
= Satz fiir 3-polige 2 3WA9111-0AA43
. : Leistungsschalter 3 3WA9111-0AA44
Satz flir 4-polige 2 3WA9111-0AA46
Leistungsschalter 3 3WA9111-0AA47

Plombierbare und abschlieBbare Abdeckung

~ Zubehor flr Artikel-Nr.
(;j ETU600 3WA9111-0EM22

Automatische Riicksetzung der Wiedereinschaltsperre
= Ausfiihrung Artikel-Nr.
) Ersatzteil fiir Option KO1 oder zur Nachriistung 3WA9111-0EM31
(e

Fernriicksetzmagnet

e Fir mechanische Ausgeldstanzeige
* Inklusive automatische Ricksetzung der Wiedereinschaltsperre 3WA9111-0EM31

Spannung Artikel-Nr.
DC24..30V 3WA9111-0EM42
DC48...60V 3WA9111-0EM44
AC110...127V/DC110...125V 3WA9111-0EM45
AC 208 ...240V/DC220...250 V 3WA9111-0EM46
Zweiter Auslosemagnet (F6) mit Wiedereinschaltsperre
) Ausfiihrung Artikel-Nr.
'_H.“"”ﬂi'l'l! fur externe Ansteuerung tiber die externe Ausléseansteuerung ETC600, 3WA9111-0EM61
frie inklusive der erforderlichen Teile fiir den Hilfsleiteranschluss

Externe Ausl6seansteuerung ETC600

Ausfiihrung Artikel-Nr.
"' L. inklusive Adapter fiir Montage am Hilfsleiteranschlusssystem des Leistungsschalters, Adapter fiir 3WA9111-0EM62
Montage auf Hutschiene
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Offene Leistungsschalter | 3WA11-3WA13 [iéW

Zubehor und Ersatzteile

AbschlieBvorrichtungen und

Verriegelungen

Verriegelungsset fiir mechanisch EIN/AUS

F ¢ Bestehend aus jeweils 2 Klarsichtabdeckungen zur Plombierung bzw. zum Einhdngen von

Biigelschléssern (Bligelschlsser nicht im Lieferumfang enthalten)
¢ Abdeckung mit Loch 6,35 mm (fiir Werkzeugbetatigung)
« Schlosstréger fiir Sicherheitsschloss zur Schliisselbetdtigung

Ausfiihrung

LEY

ohne Sicherheitsschloss

mit Fabrikat CES
mit Fabrikat IKON

Artikel-Nr.

3WA9111-0BA21
3WA9111-0BA22
3WA9111-0BA23

AbschlieBvorrichtung gegen unbefugtes Einschalten, im Bedienpult

¢ Netztrenneinrichtung erfiillt Hauptschalterbedingungen nach EN 60204-1
¢ Ersatzteil fir Option SO1 bis S09

Variante

Einbausatz FORTRESS oder CASTELL "

Fabrikat RONIS

Fabrikat KIRK-Key "
Fabrikat PROFALUX

Fabrikat CES
Fabrikat IKON

Einbausatz furr Bligelschldsser

Lieferumfang

ohne Schldsser, Zylinder und Schlissel
Schlésser, Zylinder und Schliissel enthalten
ohne Schldsser, Zylinder und Schliissel
Schldsser, Zylinder und Schliissel enthalten
Schidsser, Zylinder und Schliissel enthalten
Schidsser, Zylinder und Schliissel enthalten
ohne Bligelschloss

Artikel-Nr.

3WA9111-0BA31
3WA9111-0BA32
3WA9111-0BA33
3WA9111-0BA34
3WA9111-0BA35
3WA9111-0BA36
3WA9111-0BA37

AbschlieBvorrichtung gegen unbefugtes Einschalten des Leistungsschalters in Einschubtechnik

{ gl 2 « Ersatzteil fiir Option R60, R61, R68
’ Variante

Fabrikat CES
Fabrikat IKON

Fabrikat KIRK-Key "

Fabrikat RONIS

Fabrikat PROFALUX

AbschlieBvorrichtung fiir Antriebshandhebel mit Biigelschloss
Ausfiihrung
Ersatzteil flir S33

¢ Netztrenneinrichtung erfiillt Hauptschalterbedingungen nach EN 60204-1
’ ¢ Bestehend aus Schloss im Einschubrahmen, wirksam in Betriebsstellung, bei Schalteraustausch bleibt
die Funktion erhalten

Lieferumfang

Schidsser, Zylinder und Schliissel enthalten
Schidsser, Zylinder und Schliissel enthalten
ohne Schlésser, Zylinder und Schliissel
Schidsser, Zylinder und Schliissel enthalten
Schidsser, Zylinder und Schliissel enthalten

Lieferumfang
ohne Bligelschloss

Artikel-Nr.

3WA9111-0BA51
3WA9111-0BA53
3WA9111-0BA57
3WA9111-0BA58
3WA9111-0BA50

Artikel-Nr.
3WA9111-0BA71

AbschlieBvorrichtung gegen Verfahren des Leistungsschalters in Einschubtechnik

* Sicherheitsschloss zur Montage am Leistungsschalter
¢ Ersatzteil fur Option S71, S75, S76

Variante
Fabrikat CES
Fabrikat IKON

Fabrikat RONIS

Fabrikat PROFALUX

Fabrikat KIRK-Key "

" Schlgsser, Zylinder und Schliissel sind vom Hersteller zu beziehen.

Passender Zylinder Fabrikat KIRK-Key C 900-301.

Passende SchlieBung Fabrikat FORTRESS CLIS X005.

Passende SchlieBung Fabrikat CASTELL FS2.
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Lieferumfang

Schidsser, Zylinder und Schliissel enthalten
Schidsser, Zylinder und Schliissel enthalten
Schidsser, Zylinder und Schliissel enthalten
Schidsser, Zylinder und Schliissel enthalten
ohne Schlésser, Zylinder und Schliissel

Artikel-Nr.

3WA9111-0BA73
3WA9111-0BA75
3WA9111-0BA76
3WA9111-0BA77
3WA9111-0BA80
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3WA11-3WA13 [iéWl | Offene Leistungsschalter

AbschlieBvorrichtungen und Verriegelungen

Verriegelungssystem

) ) ¢ 2 gleiche Schlissel fiir 3 Leistungsschalter
’ e AbschlieBvorrichtung AUS-Stellung
¢ Schloss im Bedienpult
* Max. 2 Leistungsschalter kdnnen eingeschaltet werden
Variante Artikel-Nr.

Fabrikat CES 3WA9111-0BA43

Sperrvorrichtungen gegen Verfahren des Einschubschalters in Trennstellung

¢ bestehend aus Seilzug und Schaltschloss in der Schaltschranktir

* Ersatzteil flir Option R81, R85, R86

 Hinweis: Nicht mdglich in Kombination mit ,Sperrvorrichtung gegen Offnen der Schaltschranktiir”
(Kurzangabe ,R30") oder "Sperrvorrichtung gegen Verfahren bei gedffneter Schaltschrankttir
(Kurzangabe ,R50")

Variante Artikel-Nr.

Fabrikat CES 3WA9111-0BA81

Fabrikat IKON 3WA9111-0BA82
P Fabrikat PROFALUX 3WA9111-0BA83
Ty Fabrikat RONIS 3WA9111-0BA84

Sperrvorrichtungen gegen Offnen der Schaltschranktiir bei eingeschaltetem Leistungsschalter

* Uberlistbar
* Hinweis: Nicht méglich in Kombination mit ,Sperrvorrichtung gegen Verfahren des Einschubschalters
in Trennstellung” (Kurzangaben ,R81", ,R85" oder ,R86")

Ausfiihrung Artikel-Nr.
/_éij Ersatzteil fiir Option S30 Festeinbauschalter 3WA9111-0BB12
== . Ersatzteil fiir Option R30 Einschubrahmen 3WA9111-0BB13
-~
Y * Montiert am Einschubrahmen
b N\ * Hinweis: Nicht méglich in Kombination mit ,Sperrvorrichtung gegen Verfahren des Einschubschalters
‘A\ % in Trennstellung” (Kurzangaben ,R81", ,R85" oder ,R86")
iy /
Ausfiihrung Artikel-Nr.
Ersatzteil fiir Option R50 3WA9111-0BB15

Gegenseitige mechanische Verriegelung
e Mit Bowdenzug 2000 mm (einmal je Leistungsschalter erforderlich)

rh e Typ fiir getrennte Bestellung Leistungsschalter  Ersatzteil fir Artikel-Nr.
Yoo und Einschubrahmen

Festeinbauschalter - Option S55 3WA9111-0BB21
Baustein flir Einschubschalter = Option R55 3WA9111-0BB22
mit Einschubrahmen

Baustein fiir Einschubrahmen v Option R56 3WA9111-0BB23
Baustein fiir Einschubschalter v Option R57 3WA9111-0BB24
Adapter fiir BaugroBe 3 v - 3WA9111-0BB25

Einschubschalter
Kupplung am Leistungsschalter fiir gegenseitige Verriegelung mit Bowdenzug
* In allen Leistungsschaltern verwendbar

Artikel-Nr.
3WA9111-0BB31

fiir gegenseitige mechanische Verriegelung

- Lange Artikel-Nr.
bl . 2000 mm 3WA9111-0BB41
- 3000 mm 3WA9111-0BB42
4500 mm 3WA9111-0BB43

" Schlgsser, Zylinder und Schliissel sind vom Hersteller zu beziehen.
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Offene Leistungsschalter | 3WA11-3WA13 [iéW

Zubehor und Ersatzteile

Anzeigen und Bedienelemente

2. Ausgelostmeldeschalter (S25)

¢ Nur verwendbar bei einem Leistungsschalter mit einer elektronischen Ausldseeinheit
e Der 1. Ausgeléstmeldeschalter (1 Wechsler) ist standardméaBig bei jedem Leistungsschalter mit

s Ausldseeinheit eingebaut
Ausfiihrung Kontakte Artikel-Nr.
Ersatzteil flir Option K06 1 SchlieBer 3WA9111-0AH03

Mechanischer Schaltspielzéhler (5-stellig)

Ausfiihrung fiir Leistungsschalter / Leistungstrennschalter Artikel-Nr.
Ersatzteil fiir Option CO1 mit Handantrieb 3WA9111-0AHO4
mit Motorantrieb 3WA9111-0AHO5
¥ ol
Speicherzustandsmeldeschalter (S21)
¢ Ist standardmaBig bei Verwendung eines Motorantrieb zum Spannen des Federspeichers eingebaut
¢ Bei Nachriistung des Motorantriebs kann auch der Speicherzustandsmeldeschalter nachgeriistet
werden

Kontakte Artikel-Nr.

1 SchlieBer 3WA9111-0AHO6
]

Positionsmeldeschalter fiir Einschubtechnik

Kontakte Artikel-Nr.
~ PSS: 6 Wechsler; 3x Betriebsstellung, 2x Teststellung, 1x Trennstellung 3WA9111-0AH11
PSS-COM: 3 Wechsler; 1x Betriebsstellung, 1x Teststellung, 1x Trennstellung und Mdglichkeit fiir den 3WA9111-0AH12
Anschluss an ein Kommunikationsmodul
Elektrisch EIN-Taster (510) fiir Bedienpult
@ . e Lieferumfang: Taster + Verdrahtung

¢ Nicht moglich mit Motorabstellschalter
¢ Hinweis: Nur mdglich bei Leistungsschaltern mit Einschaltmagnet

Ausfiihrung Variante Artikel-Nr.
Ersatzteil fiir Option C11 mit Plombierkappe 3WA9111-0AH21
mit Einbausatz CES 3WA9111-0AH22
Ersatzteil fiir Option C12 mit Einbausatz IKON 3WA9111-0AH23
Motorabstellschalter (S12)
¢ Montage am Bedienpult
W ; . N_ur in K'c.>mvbinvation mi‘_t dem Mottorantrit'ab zum Spannen des Federspeichers
- ¢ Nicht mdglich in Kombination mit elektrisch EIN-Taster
Ausfiihrung Artikel-Nr.
Ersatzteil flir Option S25 3WA9111-0AH24
NOT-AUS-Taster
 Pilzdrucktaster an Stelle des mechanisch AUS-Tasters
W Variante Artikel-Nr.
Ersatzteil fiir Option S24 3WA9111-0AH25

¥
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3WA11-3WA13 [iéWl | Offene Leistungsschalter

Hilfsleiteranschliisse fiir Leistungsschalter und Einschubrahmen
» Bei BaugroBe 1 sind maximal 4 Hilfsleiteranschlussblocke méglich, bei BaugréBe 2 und 3 maximal 5 Hilfsleiteranschlussblécke
e Ab Werk werden Leistungsschalter und Leistungstrennschalter mit Hilfsleiteranschlussbldcke ausgeliefert:
— Leistungstrennschalter mit 3 Blocken n
Leistungstrennschalter mit Eigenschaft ready4COM mit 4 Bldcken
— Leistungsschalter mit ETU600 LSI oder LSIG mit 4 Blocken
— Leistungsschalter mit ETU600 LSIG-HiZ mit 5 Blocken

Hilfsleiteranschluss

Ausfiihrung Varinate Artikel-Nr.

"""“"“'I Unterteil 1 3WA9111-0ABO1
Sunaiens )

L] L]

B .

““""""“ Verldngerung 1000 V " 3WA9111-0AB0O2
n‘u““;“-“.‘ Handstecker 2 Schraubanschluss 3WA9111-0ABO3
SSsanng,, “ Push-In-Technologie 3WA9111-0AB04
-— LT

~ 1
Kodiersatz 3 fiir Festeinbau X5 bis X8 3WA9111-0ABO7
— — Schleifkontaktmodul 4 fur Einschubrahmen 3WA9111-0AB08
LT
-~ — Blindblock 3WA9111-0AB12
1 rm

Fiir eine Bestellung eines kompletten Hilfsleiteranschlussblocks werden benétigt:
Festeinbauausfiihrung: 1+2+3

Einschubausfiihrung: 1+4+2

D Hilfsleiteranschluss fir Leistungsschalter mit Schaltvermégen C und E muss separat bestellt werden

Hilfsausloser

Einschaltmagnet (CC) / Spannungsausléser (ST)

 Fiir den Dauerbetrieb geeignet

Ausfiihrung Spannung Artikel-Nr.

100% ED DC24...30V 3WA9111-0AD02

Schaltzeit =80 ms DC48 ... 60V 3WA9111-0AD04
DC110...125V/AC110... 127 V 3WA9111-0AD0O5
DC220...250V/AC 208 ... 240V 3WA9111-0AD06

Einschaltmagnet (CC)

e Fir Kurzzeitbetrieb, mit Abstellschalter S15

Ausfiihrung Spannung Artikel-Nr.

5% ED DC24..30V 3WA9111-0AD12

Schaltzeit 50 ms DC48...60V 3WA9111-0AD14
DC110...125V/AC110... 127 V 3WA9111-0AD15
DC220...250V/AC 208 ... 240V 3WA9111-0AD16
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Offene Leistungsschalter | 3WA11-3WA13 [iéW

Zubehor und Ersatzteile

Hilfsausloser

Spannungsausldser (ST)

* Fir Kurzzeitbetrieb, mit Abstellschalter S14

Ausfiihrung Spannung Artikel-Nr.

5% ED DC24 .30V 3WA9111-0AD22

Schaltzeit 50 ms DC48...60V 3WA9111-0AD24
DC110...125V/AC110... 127 V 3WA9111-0AD25

DC220...250V/AC208 ... 240V 3WA9111-0AD26

Kondensator-Speichergerat

Flr Spannungsausldser

Speicherzeit 5 min

Auch fiir Leistungsschalter 3VL, 3VA, 3WL und 3WN geeignet

Hinweis: Bemessungssteuerspeisespannung muss mit der Bemessungssteuerspeisespannung des
Spannungsauslésers ibereinstimmen

Bemessungssteuerspeisespannung / Bemessungsbetriebsspannung Artikel-Nr.
AC50/60 Hz DC
220...240V 220 ... 250V 3WA9111-0AD81
Ausfiihrung Spannung Artikel-Nr.
unverzogert <0,08 s (UVR) und DC24..30V 3WA9111-0AE02
kurzzeitverzégert <0,2 s DC48...60V 3WA9111-0AE04
DC110...125V/AC110...127 V 3WA9111-0AEOS
DC 220 ...250V/AC208...240V 3WA9111-0AE06
AC380...415V 3WA9111-0AE07
verzogert (UVR-t) DC48V 3WA9111-0AE13
einstellbare Verzégerung DC 60V 3WA9111-0AE14
0202129 DC110...125V/AC110... 127V 3WA9111-0AE15
DC 220 ...250V/AC 208 ... 240V 3WA9111-0AE16
AC380...415V 3WA9111-0AE17
Antrieb
Motorantrieb zum Spannen des Federantriebs
' 4 Spannung Artikel-Nr.

- DC24..30V 3WA9111-0AF02
DC48...60V 3WA9111-0AF04
DC110...125V/AC110...127 V 3WA9111-0AF05
DC220...250V/AC208...240V 3WA9111-0AF06

Hilfskontakte
Hilfsschalter (AUX)

Kontakte Artikel-Nr.

2 SchlieBer + 2 Offner 3WA9111-0AGO1
2 SchlieBer 3WA9111-0AG02
1 SchlieBer + 1 Offner 3WA9111-0AG03
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3WA11-3WA13 [iéWl | Offene Leistungsschalter

Tiirdichtungsrahmen, Schutzabdeckung

Tirdichtungsrahmen

Ausfiihrung Artikel-Nr.
Ersatzteil fiir Option T40 3WA9111-0APO1

Schutzabdeckung IP55

3 e Nicht in Kombination mit Ttrdichtungsrahmen anwendbar
‘ ¢ Haube abnehmbar und beidseitig zu 6ffnen

fj Artikel-Nr.
‘. 3WA9111-0AP03

Lichtbogenkammer, Lichtbogenkammerabdeckung

Lichtbogenkammer

2 Spannung BaugroBe Schaltvermégen Artikel-Nr.
Ll AC 690 V 1 N, S 3WA9111-0ASO1
M 3WA9111-0AS02
2 S, M, H 3WA9111-0AS10
C 3WA9111-0AS11
3 H 3WA9111-0AS17
C 3WA9111-0AS18
AC 1000 V 1 E 3WA9111-0AS04

3WA9111-0AS05

2 E 3WA9111-0AS12
3 E 3WA9111-0AS18
DC 600V 2 D 3WA9111-0AS13
DC 1000V 1 E 3WA9111-0AS06
2 E

3WA9111-0AS14

Lichtbogenkammerabdeckung

 Teilesatz flir Einschubrahmen
¢ Ersatzteil fir Option R10
e Nicht méglich bei:

— Schaltvermdégen C, D und E

— 4000 A BaugroBe 2

A - Polzahl BaugroBe Artikel-Nr.
Ay 3-polig 1 3WA9111-0AS31
= 2 3WA9111-0A532
3 3WA9111-0AS33
S 4-polig 1 3WA9111-0AS41
2 3WA9111-0A542
3 3WA9111-0A543

Einschub-Kodierung

Einschub-Kodierung

¢ Kundenseitige Variantenkodierung mit 36 Kodiermdglichkeiten
BaugroBe Artikel-Nr.
1,2 3WA9111-0AR1T1

;' 3 3WA9111-0AR12
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Offene Leistungsschalter | 3WA11-3WA13 ReW

Zubehor und Ersatzteile

Erdungsverbindung
nn.l e Fir 30 kA und 69 kA Erdkurzschlusss‘t'rom
* Kontaktmodul fir Einschubrahmen fiir 60 kA Erdkurzschlussstrom 2x bestellen
; Kontaktmodul BaugroBe Polzahl Artikel-Nr.
fir Einschubrahmen 1,20 3WA9111-0BGO1
o 3 3WA9111-0BG02
' flr Einschubschalter 1 3-polig 3WA9111-0BG11
4-polig 3WA9111-0BG21
2 3-polig ? 3WA9111-0BG12
3-polig ? 3WA9111-0BG13
4-polig » 3WA9111-0BG22
4-polig ? 3WA9111-0BG23

" Nicht verwendbar fiir BaugréBe 2 mit Schaltvermégen C und BaugréBe 2, 4000 A
2 Nicht fiir Schaltvermégen E

Tragwinkel

Tragwinkel

¢ Zur Montage von Festeinbauschaltern an senkrechter Ebene
e Nur fir BaugréBen 1 und 2 (1 Satz = 2 Stiick)

Artikel-Nr.
3WA9111-0BB50

Module des CubicleBUS?
Kommunikationsmodul COM190 Modbus TCP PROFINET 10

= Ausfiihrung Artikel-Nr.
Leistungsschalter intern oder auf Hutschiene inklusive Adapter fiir Montage am Hilfsleiteranschluss- 3WA9111-0EC13
system des Leistungsschalters, Adapter fiir Montage auf Hutschiene, Anschlussleitungen und
CubicleBUS? Abschlusswiderstand

Ausfiihrung Artikel-Nr.

inklusive Adapter flir Montage am Hilfsleiteranschlusssystem des Leistungsschalters, Adapter fiir Monta-  3WA9111-0EC11
ge auf Hutschiene, Anschlussleitungen und Abschlusswiderstand fiir CubicleBUS?

Abschlusswiderstand fiir CubicleBUS?

- . Ausfiihrung Artikel-Nr.

flir CubicleBUS? am letzten Modul 3WA9111-0EC50

k Ausfiihrung Artikel-Nr.
M Zur Montage der Module des CubicleBUS? am Hilfsleiteranschlusssystem des Leistungsschalters 3WA9111-0EC60
: Zur Montage der Module des CubicleBUS? auf Hutschiene 3WA9111-0EC61

9 .I. l'v;
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3WA11-3WA13 [iéWl | Offene Leistungsschalter

Interner Spannungsabgriff

Komponentensatz zum Umbau eines vorhandenen internen Spannungsabgriffs

Umbau interner Spannungsabgriff Leistungsschalter BaugroBe Artikel-Nr.
= an Hauptkontakt

:] _-‘, von unten nach oben 3-polig 1 3WA9111-0EK11
== 2 3WA9111-0EK12
Y 3 3WA9111-0EK13
4-polig 1 3WA9111-0EK21
2 3WA9111-0EK22
3 3WA9111-0EK23
von oben nach unten 3-polig 1 3WA9111-0EK31
2 3WA9111-0EK32
3 3WA9111-0EK33
4-polig 1 3WA9111-0EK41
2 3WA9111-0EK42
3 3WA9111-0EK43

fiir Schaltvermégen Satz fiir Leistungsschalter BaugroBe Artikel-Nr.
833055 N, S, M, H, C 3-polig 1 3WA9111-0EK51
& _:‘_ ® mit Spannungsmessmodul VTM680 2 3WA9111-0EK52
3 3WA9111-0EK53
4-polig 1 3WA9111-0EK61
2 3WA9111-0EK62
3 3WA9111-0EK63
E 3-polig 1 3WA9111-0EK55
mit Spannungsmessmodul VTM640 2 3WA9111-0EK56
3 3WA9111-0EK57
4-polig 1 3WA9111-0EK65
2 3WA9111-0EK66
3 3WA9111-0EK67

BaugroBe Artikel-Nr.
.-' 2,3 3WA9111-0EK81

inklusive Spannungsmessmodul VTM640 und dem erforderlichen Anschlusskomponenten

Hauptleiteranschliisse Festeinbau

Frontseitig zugadngliche Hauptanschliisse nach DIN 43673, Doppelloch fiir Hauptanschluss oben

BaugroBe Schaltvermdgen |Bemessungsstrom I, Artikel-Nr.
1 N, S|<AC 1000 A 3WA9111-0AL11
N, S|AC 1250 ... 2000 A; M, E|< AC 2000A 3WA9111-0AL12
2 S, M, H, E|AC 2000A; D, E|< DC 2000A 3WA9111-0AL21
S, M, H, E|AC 2500 A 3WA9111-0AL22
S, M, H, E|AC 3200A; D, E|DC 4000 A 3WA9111-0AL23
3 H|AC 4000 A 3WA9111-0AL31
“‘“ BaugroBe Schaltvermdgen |Bemessungsstrom I, Artikel-Nr.
L “ 1 N, S|=AC 1000 A 3WA9111-0AL13
i b N, SIAC 1250 ... 2000 A; M, E|=< AC 2000A 3WA9111-0AL14
r 2 S, M, H, E|AC 2000 A; D, E|< DC 2000 A 3WA9111-0AL24
S, M, H, E|AC 2500 A 3WA9111-0AL25
S, M, H, E|AC 3200 A; D, E|DC 4000 A 3WA9111-0AL26
3 H|AC 4000 A 3WA9111-0AL32
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Offene Leistungsschalter | 3WA11-3WA13 [iéW

Zubehor und Ersatzteile

Hauptleiteranschliisse Festeinbau

Riickseitig vertikale Hauptanschliisse

BaugroBe Schaltvermdgen |Bemessungsstrom |, Artikel-Nr.
1 N, S, M, E|<AC2000 A" 3WA9111-0AM11
e
k N, S, M, E|AC 2500 A 3WA9111-0AM12
2 S, M, H, C, E|[<AC3200 A2 3WA9111-0AM21
3 H, C, E|<AC 6300 A 3WA9111-0AM33

" Bei Vertikalanschluss BaugroBe 1 mit Schaltvermégen N und S, bis 1000 A wird 1 Vertikalanschluss 3WA9111-0AM11 je Anschluss bendtigt, von 1250A ... 2000 A oder mit
Schaltvermégen M oder E werden 2 Vertikalanschlussstiicke 3WA9111-0AM11 je Anschluss bendtigt

2 Bei Vertikalanschluss BaugroBe 2, bis 2500 A wird 1 Vertikalanschluss 3WA9111-0AM21 je Anschluss fiir Schaltvermdgen S, M, H, E, D benétigt, bei 3200 A und generell bei
Schaltvermégen C werden 2 Vertikalanschlussstiicke 3WA9111-0AM21 je Anschluss bendtigt

Hauptleiteranschliisse Einschubtechnik

Frontseitig zugdngliche Hauptanschliisse nach DIN 43673, Doppelloch oben oder unten

o BaugroBe Schaltvermdgen |Bemessungsstrom |, Artikel-Nr.
.: 1 N, S|<AC 1000 A 3WA9111-0ANT1
o N, S|AC 1250 ... 2000 A; M, E|< AC 2000 A 3WA9111-0AN12
: 2 N, S|AC 1250 ... 2000 A; M, E|< AC 2000 A 3WA9111-0AN21
< S, M, H, E|AC 2500 A 3WA9111-0AN22
S, M, H, E|AC 3200 A; D, E|DC 4000 A 3WA9111-0AN23
3 H|AC 4000 A 3WA9111-0AN31

Stiitzer fiir Frontseitig zugdngliche Hauptanschliisse nach DIN 43673

Polzahl BaugroBe Artikel-Nr.
3-polig, Set fiir 3 Schienen, 3WA9111-0AN81

]
oben oder unten 2 3WA9111-0AN82
3 3WA9111-0AN83
4-polig, Set fiir 4 Schienen, 1 3WA9111-0AN84
oben oder unten 2 3WA9111-0AN85
3 3WA9111-0AN86
Riickseitig vertikale Hauptanschliisse
__':‘1 BaugroBe Schaltvermdgen |Bemessungsstrom |, Artikel-Nr.
.I 1 N, S|<AC 1000 A 3WA9111-0AV11
= N, S|AC 1250 ... 2000 A; M, E|< AC 2000 A 3WA9111-0AV12
L— 2 S, M, H, E|AC 2000 A; D, E|<DC 2000 A ? 3WA9111-0AV21
r S. M, H, E|JAC 2500 A ? 3WA9111-0AV22
' S, M, H, E|AC 3200 A; D, E|DC 4000 A 2 3WA9111-0AV23
C|AC 2000 ... 3200 A 3WA9111-0AV24
3 H, C, E|= AC 5000 A 3WA9111-0AV31
Riickseitig horizontale Hauptanschliisse
BaugroBe Schaltvermdgen |Bemessungsstrom |, Artikel-Nr.
1 N, S|<AC 1000 A 3WA9111-0AX11
N, S|AC 1250 ... 2000 A; M, E|< AC 2000 A 3WA9111-0AX12
‘ 2 S, M, H, E|AC 2000 A; D, E|<DC 2000 A ? 3WA9111-0AX21
1 S, M, H, E|AC 2500 A 2 3WA9111-0AX22
. S, M, H, E|AC 3200 A; D, E|DC 4000 A 2 3WA9111-0AX23
C|AC 2000 ... 3200 A 3WA9111-0AX24
3 H, C, E|< AC 5000 A 3WA9111-0AX31

" Bei Verwendung von frontseitig zuganglichen Hauptanschlissen (Einschubschalter) sind Stutzer erforderlich
2 Nicht fiir Leistungsschalter mit sehr hohem Schaltvermégen C

Anschlussflansch

- BaugroBe Schaltvermdgen |Bemessungsstrom |, Artikel-Nr.
° 1 N, S|<AC 1000 A 3WA9111-0AW11
e N, S|AC 1250 ... 2000 A; M, E|< AC 2000 A 3WA9111-0AW12
* ‘. 2 S, M, H, E|AC 2000 A; D, E|< DC 2000 A 3WA9111-0AW21
(% (e S, M, H, E|AC 2500 A 3WA9111-0AW22
S. M, H, E|AC 3200 A; D, E|DC 4000 A 3WA9111-0AW23
3 H|AC 4000 A 3WA9111-0AW31
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3WA11-3WA13 [iéWl | Offene Leistungsschalter

Umbausatz
y ¢ Einschubrahmen mit Schleifkontaktmodulen sind separat zu bestellen
g @ e Fir Leistungsschalter 3WA mit Schaltvermdgen C und BaugroBe 3 mit Schaltvermdgen E ist der n
£ . Umbau von Festeinbau in Einschubtechnik nicht mdglich
i %3 }':ﬁ{ Polzahl BaugréBe Artikel
B 3-polig 1 3WA9111-0BC11
2 3WA9111-0BC12
3 3WA9111-0BC13
4-polig 1 3WA9111-0BC14
2 3WA9111-0BC15
3 3WA9111-0BC16
Kontaktsystem
Py S g . Hinweise:. ; ;
= J] 2;‘3 — Ist nur einmal je Leistungsschalter zu bestellen
= i — Bei folgenden Leistungsschaltern kdnnen die Hauptschaltglieder nur im Werk getauscht werden:
jr f, 3WA1 BaugroBe 1 Schaltvermdgen M und E
4 /‘/Lfl 3WAT1 BaugroBe 2 Schaltvermégen C
3WA1 BaugroBe 3 Schaltvermdgen Cund E
Polzahl BaugroBe Schaltvermégen Bemessungsstrom I, Artikel-Nr.
3 1 N <1000 A 3WA9111-0AQ01
1250 A 3WA9111-0AQ02
1600 A 3WA9111-0AQ04
S <1000 A 3WA9111-0AQ03
1250 ... 1600 A 3WA9111-0AQ04
N, S 2000 ... 2500 A 3WA9111-0AQ05
2 S,M,H,E 2000 A 3WA9111-0AQ08
2500 A 3WA9111-0AQ11
3200 A 3WA9111-0AQ13
S, M, H, E 4000 A 3WA9111-0AQ15
3 H 4000 A 3WA9111-0AQ20
5000 ... 6300 A 3WA9111-0AQ22
4 1 N <1000 A 3WA9111-0AQ51
1250 A 3WA9111-0AQ52
1600 A 3WA9111-0AQ54
S <1000 A 3WA9111-0AQ53
1250 ... 1600 A 3WA9111-0AQ54
N, S 2000 ... 2500 A 3WA9111-0AQ55
2 S,M,H,E 2000 A 3WA9111-0AQ58
2500 A 3WA9111-0AQ61
3200 A 3WA9111-0AQ63
S, M, H, E 4000 A 3WA9111-0AQ65
3 H 4000 A 3WA9111-0AQ70
5000 ... 6300 A 3WA9111-0AQ72

Kontaktsystem fiir DC-Leistungstrennschalter
¢ Hinweis: Ist nur einmal je Leistungsschalter zu bestellen

- Polzahl BaugroBe Schaltvermégen Bemessungsstrom | Artikel-Nr.
: i I-’. 3 2 D, E 1000 /2000 A 3WA9111-0AQ17
"~/(=¢{,,¢ 4000 A 3WA9111-0AQ18
4 2 D, E 1000 /2000 A 3WA9111-0AQ67
4000 A 3WA9111-0AQ68
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Offene Leistungsschalter | Schnellauswahlhilfe 3WL

Schaltgerate fur AC und DC

IEC 60947-2
AC
T
3WL10 3WL11

Basisdaten
Bemessungsbetriebsspannung U, vV <690 <1000
Bemessungsstrom |, A 630 ... 1250 630 ... 2000
BaugroBe 0 1
Einbauart Einschub Festeinbau Einschub Festeinbau
Polzahl 3/4-polig 3/4-polig 3/4-polig 3/4-polig
Abmessungen
Breite (3-polig | 4-polig) mm 278|348 210|280 320|410 320|410
Hohe (Standard | AO5, A15, A16, DC gréBer 600 V) mm 363,5 296 468|518 462
Tiefe mm 271 183 471 357
Approbationen
Allgemeine Produktzulassungen VDE, EAC, CCC, CE, C-Tick VDE, EAC, CCC, CE, C-Tick
Marine / Schiffbau RMRS ABS, DNV, LR, BV, GL, PRS, RMRS

(Schalvermégen 8 | N | s N [ s [ H_

Bemessungskurzschlussausschaltvermégen

Bemessungsbetriebsspannung U, bis AC415 V I, | I kA 42142 55|50 66|50 55|55 66|66 85|85
Bemessungsbetriebsspannung U, bis AC500 V I, | I kA 42142 50|50 50|50 55|55 66|66 85|85
Bemessungsbetriebsspannung U, bis AC690 V |, | I kA —-|- 42142 50|50 42142 50|50 66|66
Bemessungsbetriebsspannung bis AC 690 V +20%®, mit Z-Option: A16 |, | I. kA |- —-|- -|- |- |- 50|50
Bemessungsbetriebsspannung U, bis AC 1000 V, mit Z-Option: A05 I, | I kA —|- —|- |- —|- —|- 50|50
Bemessungsbetriebsspannung U, bis AC 1150 V, mit Z-Option: A15 |, |l kA |- |- -|- |- |- -|-
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I, >
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I.,, bei U, bis AC 500 V 0,5s kA - - - 55 66 85
1s kA 42 42 50 50 66 85
2s kA = = = 357/452 45 70
3s kA 24 24 36 351/452 35 60
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I.,, bei U, bis AC 690 V 0,5s kA - - - 42 50 66
1s kA 42 42 50 42 50 66
2s kA - - = 35"/422 45 66
3s kA 24 24 36 301"/452 35 60
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I, bei DC 1s kA = = = = = =
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I der Leistungstrennschalter
bis AC 500 V kA - 42 50 55 66 85
bis AC 690 V kA = 42 50 42 50 66
bis AC 1000 V/1150 V, mit Z-Option: AO5 kA - - - - - 50 /-
bis AC 1000 V/1150 V, mit Z-Option: A15 kA - - - - - -
bis DC 220 V/300 V kA - - - - - -
bis DC 600 V/1000 V kA - - - - - -
Bemessungskurzschlusseinschaltvermégen I,
I, bei AC415V kA 88 121 145 121 145 187
l., bei AC 500 V kA 88 105 105 121 145 187
l., bei AC690 V kA = 88 105 88 105 145
l., bei AC 1000 V kA - - - = = 105
I bei AC 1150 V KA - - - = = =
" BaugréBe 1 mit |, max <1250 A 3 BaugroBe 2 mit |, max <2500 A ® Bei Bemessungsbetriebsspannung U, =690 V entspricht der |,,-Wert des
2 BaugroBe 1 mit |, max =1600 A 4 BaugroBe 2 mit |, max 23200 A Leistungsschalters dem I - bzw. | -Wert
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Schnellauswahlhilfe 3WL | Offene Leistungsschalter

AC DC

[
]

0w

3WL13 3WL11 3WL12
<1150 <1150 1000 DC <600/ 1000 DC
800 ... 4000 4000 ... 6300 2000 1000 ... 4000
2 3 1 2
Einschub Festeinbau Einschub Festeinbau Festeinbau Einschub Festeinbau
3/4-polig 3/4-polig 3/4-polig 3/4-polig 4-polig 3/4-polig 3/4-polig
460590 460|590 7041914 7041914 410 460590 460590
468(518 462 468|518 462 462 468|518 462
471 357 471 357 357 471 357
VDE, EAC, CCC, CE, C-Tick VDE, EAC, CCC, VDE, CE, C-Tick VDE, EAC, CCC, CE, C-Tick VDE, EAC, CCC, CE, C-Tick
ABS, DNV, LR, BV, GL, PRS, RMRS ABS, DNV, LR, BV, GL, PRS, RMRS ABS, DNV, LR, BV, GL, PRS, RMRS ABS, DNV, LR, BV, GL, PRS, RMRS
N~ | s | #H | c» H [ CHp [ C4Hp D _0C |
66|66 85|85 100]100 130]130 100/100 150150  130[130 - -
66|66 85|85 100|100 130]130 100/100 150150  130]130 - -
50]50 75175 85|85 100]100 85|85 1501150  130/130 - -
-1- -1- -1- -1- -1- -1- -I- - -
=[= =[= 85|85 —[= 85|85 125125 125|125 - -
-|- -|- 50|50 -|- 70|70 -|- -|- - -
66 85 100 100 100 130 120 - -
66 85 85 100 100 130 120 - -
66 66318549  66%/85% 85 100 130 120 - -
553664 553[754 553759 75 100 130 120 - -
50 75 85 100 85 130 120 = =
50 75 85 100 85 130 120 - -
50 66/759  66/85% 85 85 130 120 - -
50 553754  553/75% 75 85 130 120 - -
- - - - - - - 20 358/30%/25'9/20'"
66 85 100 130 100 130 120 - -
50 75 85 100 85 130 120 = =
- - 85/85 - 85/85 - - - -
- - —-/50 - 70170 - - - -
- - - - - - - 20/20 35/30
- - - - = = = 20/20 25/20
145 187 220 286 220 330 286 = -
145 187 220 286 220 330 286 - _
105 165 187 220 187 330 286 - _
- - 105 - 187 267 267 = =
- - 105 - 147 - - - -
6 Bei AC690 V +5% ist der |, = I, = 85 kA ® BeiU,=DC220V 1 Bej U, = DC 600 V
7 Bis 3200 A 9 Bei U, =DC 300V 1 Bej U, = DC 1000 V.
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Offene Leistungsschalter | Schnellauswahlhilfe 3WL

Schaltgerate fur AC

IEC 60947-2

3WL10 3WL11
iy 1

Bemessungsstrom |, 630A 800A 1000 A 1250 A 1000A 1250A

Allgemeine technische Daten
Trennfunktion nach DIN EN 60 947-2 ja
Gebrauchskategorie B
Zuldssige Umgebungstemperatur Betrieb °C -25...+470 -40 ... +70
(bei Betrieb mit LCD max. 55 °C) "
Lagerung °C -40...+70 -40 ... +80
Gebrauchslage . . = A30%30° 307307

E 9 L2 ; BTl /

NSEO_00061a NSEO_00062a.

t

Schutzart IP20 ohne Schranktiir, IP30 mit Tlirdichtungs- IP20 ohne Schranktiir,
rahmen, IP54 mit Abdeckhaube P41 mit Tlrdich-
tungsrahmen, IP55
mit Abdeckhaube

Spannung
Bemessungsbetriebsspannung U, bei 50/60 Hz  1000-V-Ausfiihrung ACV <690 690/1000
Bemessungsisolationsspannung U; ACV 1000 1000
BemessungsstoBspannungsfestigkeit U, Hauptstrombahnen kv 12 12
Hilfsstromkreise kv 4 4
Steuerstromkreise” kV 2,5 2,5
Lauferbemessungsbetriebsspannung U, Y 2000
Bei riickseitig horizontalen Hauptanschliissen  bis 55 °C (Cu blank) A 630 800 1000 1250 1000 1250
bis 60 °C (Cu blank) A 630 800 1000 1250 1000 1250
bis 70 °C A 630 800 1000 1250 1000 12109
Bei 3-phasiger symmetrischer Belastung, Festeinbauschalter w 31 50 78 122 100 105
Gesamtgerat (3/4p) Einschubschalter W 62 100 156 244 195 205
Einschaltzeit ms <20 <20 <20 <20 35
Offnungszeit ms <20 <20 <20 <20 38
Einschaltzeit elektr. (liber Einschaltmagnet) * ms <50 <50 <50 <50 80
Offnungszeit elektr. (liber Spannungsausloser) ms <35 <35 <35 <35 73
Offnungszeit elektr. (unverzégerter Unterspannungsausléser) ms <50 <50 <50 <50 73
Offnungszeit durch ETU unverzégerte Kurzschlussausldsung ms 25 25 25 25 50
Schaltvermdgen N und S, 3/4-polig
Mechanisch ohne Wartung Schaltspiele 20000 20000 20000 20000 15000 15000
mit Wartung ® Schaltspiele - - - - 25000 25000
Elektrisch ohne Wartung 440 V Schaltspiele 80007 80007 80007 80007 = =
ohne Wartung 690 V Schaltspiele 80007 80007 80007 65007 10000 10000
mit Wartung ® Schaltspiele -7 =7 -7 -7 25000 25000
Schaltvermdgen H, 3-polig
Mechanisch ohne Wartung Schaltspiele - - - - 10000 10000
mit Wartung ® Schaltspiele - - - - 15000 15000
Elektrisch ohne Wartung 690 V Schaltspiele - - - - 7500 7500
ohne Wartung 1000 V, Schaltspiele - - - - 1000 1000
mit Z-Option: AO5
Ohne Wartung 1150V, Schaltspiele - - - - - -
mit Z-Option: A15
Mit Wartung © Schaltspiele - - - - 15000 15000
" Beim 3WL10 ist das LCD Display immer aktiv. % Einschaltzeit tiber Einschaltmagnet fiir © Wartung bedeutet: Hauptschaltglieder und Lichtbogenkammern
2 4000A, BaugroBe 2 in Festeinbautechnik, 3-polig. Synchronisierzwecke (kurzzeiterregt) 50 ms. auswechseln (siehe Bedienungsanleitung). Bei 3WL10
4 ETU76B mit Grafikdisplay bis max. 55 °C einsetzbar. Schaltschloss fetten, kein Tausch von Komponenten.
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Schnellauswahlhilfe 3WL | Offene Leistungsschalter

1 el
1600 A 2000 A 800 A 1000 A 1250A 1600 A 2000 A 2500 A 3200 A 4000 A 4000 A 5000 A 6300 A
ja
B
-40 ... +70 -40 ... +70 -40 ... +70
-40 ... +80 -40 ... +80
2307430° ’30j 30°%, EE Ou 2307430° 30j 30°%, Eg Ou
Sy Sy
NSEO_00061a NSEO_00062a = BT NSEQ_00061a NSEO 000620 = B
IP20 ohne Schranktr, IP20 ohne Schranktiir, IP41 mit Tlrdichtungsrahmen, IP55 mit Abdeckhaube IP20 ohne Schranktdr,
IP41 mit Trdich- IP41 mit Turdichtungsrahmen,
tungsrahmen, IP55 IP55 mit Abdeckhaube
mit Abdeckhaube
690/1000 690/1000 690/1000
1000 1000 1000
12 12 12
4 4 4
25 2,5 25
2000 2000 2000
1600 2000 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 3950 4000 5000 5920
1600 1930 800 1000 1250 1600 2000 2500 3020 3810 4000 5000 5810
14909 17809 8009 10009 12509 1600® 2000® 2280% 28709 3600® 40008 5000® 5500®
150 240 40 45 80 85 180 270 410 750 520 630 900
350 440 85 95 165 175 320 520 710 925 810 1050 1600
35 35 35
38 34 34
80 100 100
73 73 73
73 73 73
50 50 50

15000 15000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 = = =
25000 25000 17500 17500 17500 17500 17500 17500 17500 17500 = = =
10000 10000 7500 7500 7500 7500 7500 7500 4000 2000 = = =
25000 25000 17500 17500 17500 17500 17500 17500 17500 17500 = = =
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5000 5000 5000
15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 10000 10000 10000
7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 4000 2000 2000 2000 2000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
= = 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 10000 10000 10000

7 Periodisch Schaltschloss fetten bei 3WL10 ® Motorantrieb U;,,=1,2 kV

(siehe Handbuch), Komponenten nicht zu tauschen 10) Bej 3WL BaugroBe 2 4000A und BaugroBe 3 6300A mit
8 Cu schwarz gestrichen riickseitig vertikalen Hauptanschliissen.
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Offene Leistungsschalter | Schnellauswahlhilfe 3WL

Schaltgerate fur AC

IEC 60947-2 (Fortsetzung)

3WL10 3WL11
— 1

Bemessungsstrom |, 630A 800A 1000 A 1250 A 1000A 1250A

Lebensdauer

Schaltvermdgen H, 4-polig

Mechanisch ohne Wartung Schaltspiele - - - - 10000 10000
mit Wartung ® Schaltspiele — - — — 15000 15000

Elektrisch ohne Wartung 690 V Schaltspiele - - - - 7500 7500
ohne Wartung 1000 V Schaltspiele - - - - 1000 1000
ohne Wartung 1150 V7 Schaltspiele - - - - - -
mit Wartung ® Schaltspiele - - - - 10000 10000

Schaltvermégen C

Mechanisch ohne Wartung Schaltspiele - - - - - -
mit Wartung ® Schaltspiele - - - - - -

Elektrisch ohne Wartung 690 V Schaltspiele - - - - - -
mit Wartung 690 V© Schaltspiele - - - - - -

Schalthaufigkeit ®

Mechanisch/Elektrisch 690-V-Ausfiihrung 1/h 60/30  60/30 60/30 60/30 = =
1000-V-/1150-V-Ausfiihrung 1/h - - - - - -

Anschluss

Hauptleiter-Mindestquerschnitte

Schienen, Cu, blank Stick mm?  2x 40x5 2x50x5 2x50x 10" 2x50x 10" 1x60x10 2x40x10
2x50x 81 2x50x81?

Schienen, Cu, schwarz gestrichen Stick mm? - - - - Tx60x10 2x40x10

Hilfsleiter (Cu) Max. Anzahl Hilfsleiter x Querschnitt (ein-/mehrdrahtig)

Standardanschluss = Schraubtechnik ohne Aderendhiilse - 2x0,5...2x 1,5 mm?

(AWG 20 ... 16);
1x 2,5 mm? (AWG 14)

mit Aderendhiilse nach DIN 46228 T.2 - 1x0,5... 1x 1,5 mm?
(AWG 20 ... 16)
mit Zwillingsaderendhtilse - 2x0,5...2x 1,5 mm?
(AWG 20 ... 16)
Schraubenlose Anschlusstechnik ohne Aderendhiilse 0,5...2,5mm? 2x 0,5 ... 2x 2,5 mm?
(AWG 20 ... 14) (AWG 20 ... 14)
mit Aderendhiilse nach DIN 46228 T.2 0,5... 1,5 mm? 2x0,5...2x 1,5 mm?
(AWG 20 ... 16) (AWG 20 ... 16)
Positionsmeldeschalter
Schraubenlose Anschlusstechnik 1x0,5... 1x 2,5 mm? 1x0,5... 1x 2,5 mm?
(AWG 20 ... 14) (AWG 20 ... 14)
3-polig Festeinbauschalter kg 14 43 43
Einschubschalter kg 17,3 45 45
Einschubrahmen kg 21 25 25
4-polig Festeinbauschalter kg 16 50 50
Einschubschalter kg 19,3 54 54
Einschubrahmen kg 25 30 30
© Wartung bedeutet: Hauptschaltglieder und 7 Baugr6Be 2 mit Kurzangabe ,A15” und BaugréBe 3. 9 3-poliges Schalten mit Schaltvermégen N und S: 45/h.
Lichtbogenkammern auswechseln Daten fiir sehr hohes Schaltvermogen. 12 Horizontal
(siehe Bedienungsanleitung). 8 Mindestpausenzeit zwischen 2 Schaltungen 13) Vertikal
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Schnellauswahlhilfe 3WL | Offene Leistungsschalter

3WL11 3WL12 3WL13
1} --w'_l- o P |

1600 A 2000 A 800 A 1000A 1250A 1600A 2000 A 2500 A 3200 A 4000 A 4000 A 5000 A 6300 A

10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5000 5000 5000
15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 10000 10000 10000
7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 4000 2000 2000 2000 2000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
= = 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
10000 10000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 10000 10000 10000
- - 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 - 5000 5000 5000
= = 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 = 10000 10000 10000
= = 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4000 - 1000 1000 1000
= = 10000 10000 10000 10000 10000 10000 8000 = = = =
= 20/20 60/60? 60/60” 60/60% 60/60°  60/60% 60/60° 60/60° 60/60? 60/60° 60/60° 60/60°
= = 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20

2x50%x10 3x50x10 1x50x10 1x60x10 2x40x10 2x50x10 3x50x10 2x 100x10 3x 100x10 4x 120x10 4x100x10 6x 100x10 6x 120x10

2x50%x10 3x50%x10 1x50x10 1x60x10 2x40x10 2x50x10 3x50x10 2x 100x10 3x 100x10 4x 100x10 4x100x10 6x 100x10 6x 120x10

2x0,5...2x 1,5 mm? 2x0,5...2x 1,5 mm? 2x0,5...2x 1,5 mm?
(AWG 20 ... 16); (AWG 20 ... 16); (AWG 20 ... 16);
1x 2,5 mm? (AWG 14) 1x 2,5 mm? (AWG 14) 1x 2,5 mm? (AWG 14)
1x0,5... 1x 1,5 mm? 1%x0,5... 1x 1,5 mm? 1%x0,5... 1x 1,5 mm?
(AWG 20 ... 16) (AWG 20 ... 16) (AWG 20 ... 16)
2x0,5...2x 1,5 mm? 2x0,5...2x 1,5 mm? 2x0,5...2x 1,5 mm?
(AWG 20 ... 16) (AWG 20 ... 16) (AWG 20 ... 16)
2x0,5...2x 2,5 mm? 2x0,5...2x 2,5 mm? 2x0,5...2x 2,5 mm?
(AWG 20 ... 14) (AWG 20 ... 14) (AWG 20 ... 14)
2x0,5...2x 1,5 mm? 2x0,5...2x 1,5 mm? 2x0,5...2x 1,5 mm?
(AWG 20 ... 16) (AWG 20 ... 16) (AWG 20 ... 16)
1x0,5... 1x 2,5 mm? 1x0,5... 1x 2,5 mm? 1%x0,5... 1x 2,5 mm?
(AWG 20 ... 14) (AWG 20 ... 14) (AWG 20 ... 14)
e
43 43 56 56 56 56 56 59 64 85 82 82 90
45 45 60 60 60 60 60 63 68 121 88 88 96
25 25 31 31 31 31 31 39 45 52 60 60 70
50 50 67 67 67 67 67 71 77 103 99 99 108
54 54 72 72 72 72 72 76 82 146 106 106 108
30 30 37 37 37 37 37 47 54 62 84 84 119
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Offene Leistungsschalter | Schnellauswahlhilfe 3WL

Schaltgerate fur DC

IEC 60947-2

3WL11
L

Bemessungsstrom |, 2000 A 1000 A 2000 A 4000 A
Allgemeine technische Daten
BaugroBe 1 2
Trennfunktion nach DIN EN 60 947-2 ja
Gebrauchskategorie B
Zuldssige Umgebungstemperatur Betrieb °C -40...+70
Lagerung °C —40 ... +80
Gebrauchslage A30%430° 302 EY
(=}
NSEO0_00061a NSEO_00062a ! NSEO;O;Q\Zﬂ,
Schutzart IP20 ohne Schranktir, IP41 mit Tlrdichtungsrahmen,
IP55 mit Abdeckhaube
Spannung
Bemessungsbetriebsspannung U, bei 50/60 Hz  1000-V-Ausfiihrung DCV 1000 600/1000
Bemessungsisolationsspannung U; DCV 1000 1000
BemessungsstoBspannungsfestigkeit U, Hauptstrombahnen kv 12 12
Hilfsstromkreise (3% 4 4
Steuerstromkreise kV 2,5 2,5
Bei riickseitig horizontalen Hauptanschliissen  bis 40 °C (Cu, schwarz gestrichen) A 2000 1000 2000 4000
bis 55 °C (Cu, schwarz gestrichen) A 1910 1000 2000 3640
bis 60 °C (Cu, schwarz gestrichen) A 1850 1000 2000 3500
bis 70 °C (Cu, schwarz gestrichen) A 1710 1000 1950 3250

Verlustleistung bei |,

Bei symmetrischer Belastung Einschubschalter w 150 280 770 1640
Einschaltzeit ms 35 35
Offnungszeit ms 38 34
Einschaltzeit elektr. (tiber Abrufmagnet) ms 100 100
Offnungszeit elektr. (iiber Spannungsausldser) ms 73 73
Offnungszeit elektr. (unverzégerter Unterspannungsauslser) ms 73 73
Mechanisch ohne Wartung Schaltspiele 10000 10000 10000 10000
mit Wartung ? Schaltspiele 15000 17500 17500 17500
Elektrisch ohne Wartung Schaltspiele 1000 6000 6000 4000
ohne Wartung 1000 V Schaltspiele 1000 1000 1000 1000
mit Wartung ? Schaltspiele 2000 17500 17500 17500
" Einschaltzeit tiber Abrufmagnet fir Synchronisierzwecke (kurzzeiterregt) 50 ms. 3 Weitere technische Daten auf Anfrage. © Bei U, =DC600 V.
2 Wartung bedeutet: Hauptschaltglieder und Lichtbogen- 4 BeiU,=DC220 V. 7 BeiU,=DC 1000 V.
kammern auswechseln (siehe Bedienungsanleitung). 3 Bei U,=DC300V.
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Schnellauswahlhilfe 3WL | Offene Leistungsschalter

3WL11
|
Bemessungsstrom I, 2000 A 1000 A 2000 A 4000 A
bis DC 220 V kA 20 35
bis DC 300 V kA 20 30
bis DC 600 V kA 20 25
bis DC 1000 V kA 20 20
0,5s kA - -
1s kA 20 354/30%/259/207
2s kA - -
3s kA - -
Schalthaufigkeit
690-V-Ausfiihrung 1/h - 60 60 60
1000-V-Ausfiihrung 1/h 20 20 20 20
Hilfsleiter (Cu) Max. Anzahl Hilfsleiter x Querschnitt (ein-/mehrdréhtig)
Standardanschluss = Zugblgel ohne Aderendhtilse 2x0,5...2x 1,5 mm? (AWG 20 ... 16); 1x 2,5 mm? (AWG 14)
mit Aderendhiilse nach DIN 46228 T.2 1x0,5... 1x 1,5 mm? (AWG 20 ... 16)
mit Zwillingsaderendhtilse 2x0,5...2x 1,5 mm2 (AWG 20 ... 16)
Optionaler Anschluss = Zugfeder ohne Aderendhdilse 2x0,5...2x 2,5 mm? (AWG 20 ... 14)
mit Aderendhiilse nach DIN 46228 T.2 2x0,5...2x 1,5 mm? (AWG 20 ... 16)
3-polig Festeinbauschalter kg 43 56 56 64
Einschubschalter kg - 60 60 68
Einschubrahmen kg - 31 31 45
4-polig Festeinbauschalter kg 50 67 67 77
Einschubschalter kg - 72 72 82
Einschubrahmen kg - 37 37 54
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Offene Leistungsschalter | Schnellauswahlhilfe 3WL

Schaltgerate fur DC

Anwendungsbeispiele BaugroBe 1

Zuldssige Verschaltungen
Schaltpldne fiir BaugroBe 1
DC 1000 V Leistungstrennschalter

Nicht geerdetes Netz Geerdetes Netz
+0) -(%) +0) -
|I Erdung
Last Last
o
1/64 Siemens LV 10 - 10/2020
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Schnellauswahlhilfe 3WL | Offene Leistungsschalter

Anwendungsbeispiele BaugrofBe 2

Der Anschluss an die Leistungsschalter ist richtungs- und polungsunabhangig; die Schaltbilder konnen sinngemaB abgewandelt
werden. Werden die Parallel- oder Serienverbindungen direkt an den Anschlussschienen vorgenommen, so diirfen die
Leistungsschalter aus thermischen Griinden nur mit 80% des zuldssigen Betriebsstroms dauerbelastet werden. Wird die
Parallel- oder Serienverbindung in 1 m Entfernung von den Anschlussschienen durchgefihrt, kann der Schalter mit voller
Betriebsstrombelastung eingesetzt werden.

Erforderliche Schaltstrecken bei 3-poligen Leistungstrennschaltern bei 4-poligen Leistungstrennschaltern

bei Nennspannung 1-polig 2-polig 1-polig 2-polig
Bemessungsbetriebsspannung <300 V + 10%

NSS0_00539
nur bei geerdetem Netz? nur bei geerdetem Netz 3
Bemessungsbetriebsspannung >300 V + 10% ... 600 V + 10%

I 1 e — 1 h

nur bei geerdetem Netz nur bei geerdetem Netz?
Bemessungsbetriebsspannung >600 V + 10% ... 1000 V + 10%*

||—|\ o b R B TR S e O
NSS0_00595
nur bei geerdetem Netz nur bei geerdetem Netz nur bei geerdetem Netz

" Schaltstrecken in Reihe geschaltet

) 2 Strombahnen parallel

) 3 Strombahnen parallel

4 Ausfiihrung fiir 1000 V erforderlich, Bestellung mit "-Z" und Kurzangabe A05
—I Geerdetes Netz

O last

w N

Systemiibersicht Seite 1/108 und 1/72 Siemens LV 10 - 10/2020 1765



Offene Leistungsschalter | Schnellauswahlhilfe 3WL

Elektronischer Uberstromausldser ETU

Mit Watchdog-Uberwachung

L Uberlastschutz (LT-Auslosung)

Einstellbereich Ansprechwert |, =1, x ...

Umschaltbarer Uberlastschutz

(von I?t- auf I“t-abhdngige Funktion)
Einstellbereich Verzégerung t, bei It
(Referenzpunkt 6x I,

Einstellbereich Verzégerung t, bei 14t
(Referenzpunkt 6x I,

Thermisches Gedachtnis ein-/
ausschaltbar

Phasenausfallempfindlichkeit/ Asymmetrie

ETU320 (LI)

0,410,5/0,6/0,7|
0,7510,810,85]0,9 |
0,95| 1| Default 0,4

0,75111215]8]10]
141171211255
Default 0,75 s

Eingeschaltet fest

ETU350 (LSI)

Grundschutzfunktionen

0,410,5/0,6/0,7]|
0,7510,810,85/0,9 |
0,95| 1| Default 0,4

0,75111215/8]10]
14117121255
Default 0,75 s

Eingeschaltet fest

ETU360 (LSIG)

0,4]10,5/0,6/0,7]
0,7510,810,85]0,9 |
0,95| 1| Default 0,4

0,75111215]8]10]
14117121]25s]|
Default 0,75 s

Eingeschaltet fest

S Kurzzeitverzégerter Kurzschluss-Schutz
(ST-Auslésung)

Einstellbereich Ansprechwert I, =1, x ...
Einstellbereich Verzégerungszeit t,, bei It
Einstellbereich Verzégerungszeit t., (t = konst.)

ZSI-Funktion

111,51212,513]4]
68|10 | Default OFF
0,110,2/10,3/0,4]
0,5 (Ref. 10x I,)
0,08]0,15]0,22 |
0,3/10,4s

111,512125(31416
| 8110 | Default OFF
0,110,210,310,4|

0,5 (Ref. 10x 1))
0,08]0,15/0,22 |
0,310,445

I Unverzdgerter Kurzschluss-Schutz

Einstellbereich I, =1, x ...

OFF[1,5|2|3]4]6]|

OFF|1,5|2]34]6]|

OFF[1,5|2|3]4]6]|

(INST-Auslésung) 8110[12]15 8110[12]15 8[110[12]15
N Neutralleiter-Schutz N-Leiter Einstellbereich Iy =1, x ... OFF | 50% | 100% | OFF | 50% | 100% | OFF | 50% | 100% |
200% 200% 200%
G Erdschlussauslésung (GF-Auslésung) Auslosefunktion ein-/ausschaltbar - - [ ]

Erfassung des Erdschlussstroms liber
Summenstrombildung mit internem
oder externem N-Leiter-Wandler

" BaugréBe 1 und 2 / BaugroBe 3

1/66 Siemens LV 10 - 10/2020

Alarmfunktion ein-/ausschaltbar
Erfassung des Erdschlussstroms Uber externen
Stromwandler

Einstellbereich des Ansprechstroms | = |, x

Einstellbereich des Ansprechstroms I fiir Alarm

Einstellbereich der Verzégerungszeit t,

Umschaltbare Erdschlussschutz-
Kennlinie (I’t-abhdngige Funktion)
Einstellbereich Verzogerungszeit t, bei I°t

ZSI-G-Funktion

m Verfligbar

— Nicht verfiigbar bzw. nicht vorhanden

Eingeschaltet fest

0,110,210,3/0,410,5]
0,6/0,710,8]1

0,110,210,410,6|
0,8 s | (fixed delay)

t = konst./1%t|
Default 12t
0,110,2/0,4|0,6/0,8s
(Ref.2x1,)

(I’t dependent) |
Default 0,1 (I%t)
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3WL11 - 3WL13

ETU650 (LSI) ETU660 (LSIG) ETU15B (LI) ETU25B (LSI) ETU27B (LSIG) ETU45B (LSIG) ETU76B (LSIG)
0,4 ... 1| Default 1 0,4 ... 1| Default 1 0,5/0,55]0,6]0,65| 0,4]0,45/0,5/0,55| 0,4/0,45|/0,5/0,55| 0,4/0,45|0,5]/0,55] 0,4..1
(Stufen 0,001) (Stufen 0,001) 0,710,7510,810,85| 0,6/0,65]0,7/0,8]| 0,610,65]0,7]10,8] 0,610,65]0,7/0,8]
0,91 0,91 0,911 0,911
[ ] [ ] - - - ] ]
0,75 ...36s| 0,75...36s] 10 s fest 10 s fest 10 s fest 2|3,5/55]8]10] 2..30s

(Stufen 0,25 s) | (Stufen 0,25 s) | 14117121]125]|30s
Default36 s Default 36 s
0,75...55s]| 0,75...55s]| - - - 11213455 1..5s

(Stufen 0,25 s) | (Stufen 0,25 s) |
Default5 s Default5 s

[ ] [ ] - - - ] ]
2% ... 90% 2% ... 90% = bei t,; =20 ms (M) bei t,; =20 ms (M) bei t,y =20 ms (M) | (einfaus)
(Default 50%) (Default 50%)

0,6 ... 10| OFF | 0,6 ... 10| OFF | - 1,2511,51212,5131 1,2511,51212,513] 1,.2511,5(2125(3] 1,25x1,...0,8 x 1,
(Stufen 0,1) (Stufen 0,1) 416/8110]12 4]6/8]10]12 416/8]10] 12| OFF OFF
0,05...0,5s 0,05...0,5s - - - 100|200 | 300 | 100 ... 400 ms
(Ref. 10x I,,) (Ref. 10x 1)) 400 ms
0,05...0,4s 0,05...0,4s — M (0,02 ms) | 100 | M (0,02 ms) | 100 | M (0,02 ms) | 100 | M (0,02 ms) |

200 | 300 | 400 ms 200 | 300 | 400 ms 200 | 300 | 400 ms 80 ... 4000 ms
- - - - - per Modul des per Modul des
CubicleBUS CubicleBUS
OFF[1,5...15| OFF[1,5...15] 2131415161718 fest bei ;=20 x I, festbeil, =20 x1,,  OFF|1,5]2,2|3[4] OFF |
(Stufen 0,1) (Stufen 0,1) max. 50 kA max. 50 kA 618110]1210,8x 1, 1,5x1,..0,8xI,
OFF | 50% | 100% | OFF | 50% | 100% | - - 100% OFF | 50% | 100% OFF | 20% ... 200%
150% | 200% 200%
- [ ] - - ] ] ]
- ] - - - - ]
- alternative Rc oder - - - ] ]
G-ret Erdschlusstiber-
wachung
- 0,1...1] - - A" (100/400A) | A" (100/400A) | BG 1, 2: 100...1200 A
(Stufen 0,001) B" (300/600A); B (300/600A); BG 3:400...1200 A
lg=1nx C" (600/800A) | C" (600/800A) |
D™ (900/1000A); D" (900/1000A);

50%... 90% x I, |

(Stufen 1%) PreAlarm

0,1...1s| Default

0,1 s | (Stufen 0,05 s)

t=konst. [ It |
Default konst.
0,1...1s]

(Stufen 0,05 s)
(Ref. 2x 1)
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E" (1200/1200A)

1002001300400 |
500 ms

E" (1200/1200A)

A" (100/400A);
B" (300/600A);
C" (600/800A);
D™ (900/1000A);
E" (1200/1200A)

BG 1,2:100...1200 A
BG 3:400...1200 A

100|200 300400 | 100 ... 500 ms
500 ms
] ]
100|200 3001400 | 100 ... 500 ms

500 ms

per Modul des
CubicleBUS

per Modul des
CubicleBUS
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Offene Leistungsschalter | Schnellauswahlhilfe 3WL

Elektronischer Uberstromausldser ETU

Mit Watchdog-Uberwachung (Fortsetzung)

ETU320 (LI) ETU350 (LSI) ETU360 (LSIG)
Parametersatzumschaltung umschaltbar zwischen Parametersatz A und B - - -
LCD-Display - - -

Spannungsabgriff oben/unten - - _
Messfunktion - — _

Auslésung durch erweiterte Schutzfunktion: - - -
(u. A. : Phasenunsymmetrie Strom/Spannung, Kirrfaktor Strom/Spannung, Unter-/

Uberspannung, Phasendrehsinn, Wirkleistung in/gegen die Normalrichtung, Unter-/

Uberfrequenz, Leistungsflussrichtungsabhingige Schutzfunktionen)

Kommunikationsart

Kommunikation PROFIBUS | PROFINET | Modbus RTU | Modbus TCP - - -
Ausgangsmodule

Meldungen durch Relais: Uberlastwarnung, Lastabwurf/ Lastaufnahme, Voreilende Meldung, I0M300 I0M300 I0M300
Uberlastauslt’)sung 200ms, Temperaturarlam, Phasenunsymmetrie, Unverzogerte

Kurzschlussausldsung, Kurzzeitverzdgerte Kurzschlussausldsung, Uberlastauslésung,

Neutralleiterauslosung, Hilfsrelais, ETU-Fehler, Erdschlussschutz- Auslésung und Erdschluss-

alarm (nur mit Erdschlussschutzmodul)

Schrittweite bei Einstellungen, bei ETU76B liber Menii

von ... bis Schrittweite

0..1 0,1

1...100 1

100 ... 500 5

500 ... 1000 10

1000 ... 1600 50

1600 ... 10000 100

10000 ... max. 1000
= Verflighar — Nicht verfligbar bzw. nicht vorhanden
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3WL10 3WL11 - 3WL13

L] T
ETU650 (LSI) ETU660 (LSIG) ETU15B (LI) ETU25B (LSI) ETU27B (LSIG) ETU45B (LSIG) ETU76B (LSIG)
[ ] ] - - - - ]
integriert integriert - - - optional integriert
optional optional - - - optional optional
Basic/Advanced Basic/Advanced - - - Messfunktion Plus Messfunktion Plus
[ ] [ ] - - - ] [ ]
[ ] n - - - ] n
10M040/10M300 IOM040/10M300 - - - ] ]
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Offene Leistungsschalter | Schnellauswahlhilfe 3WL

Anschluss

Hauptstromanschluss

3WL10 3WL11 - 3WL13

Anschluss Festeinb Einschubtechnik Festeinbau Einschubtechnik

Riickseitig E
P ]
vertikal vertikal Flansch
==
horizontal == ==
horizontal horizontal
Kabel
Kabelklemmen Yenred] | o -
Kabelschuh

Hilfsstromanschliisse

3WL 10: Einschub-/Festeinbauausfiihrung 3WL11 - 3WL13: Einschubausfiihrung

e Einrasten der Hilfsleiteranschlussstecker direkt vertikal auf dem ¢ Anschluss der internen Hilfsstromschalter an der

Leistungsschalter oder horizontal im Einschubrahmen schalterseitigen Messerleiste

* Im eingeschobenen Zustand Verbindung mit dem
Schleifkontaktmodul im Einschubrahmen hergestellt
3WL11 - 3WL13: Festeinbauausfiihrung
* Einrasten der Hilfsstromstecker direkt auf
dem Leistungsschalter
Kodierstifte an den Steckern verhindern
ein Verwechseln der Steckplatze

Schraubenlose Anschlusstechnik
(Push-In)

Schraubanschlusstechnik (Standard) Schraubenlose Anschlusstechnik
(Zugfeder) (optional)
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Antrieb, Hilfsausloser, Hilfsstromschalter

Antrieb
Die Schalter kdnnen wahlweise mit verschiedenen Antrieben Verfiigbar fiir Offene Leistungsschalter
geliefert werden: 3WL10 3WL11 - 3WL13
¢ Handantrieb mit mechanischem Abruf (Standardausstattung) Einschaltmagnet (CC)
¢ Handantrieb mit mechanischem und elektrischem Abruf Unterspannungsausloser (UVR) / - -
* Motorantrieb mit mechanischem und elektrischem Abruf. Spannungsausl?ser (ST)
Spannungsausloser (ST) [ ] ]
Die Antriebe mit elektrischem Abruf sind fiir Synchronisier- Fernriicksetzmagnet (RR) u u
aufgaben geeignet. Motorantrieb (MO) [ m
Mechanischer Schaltspielzahler ] ]
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Offene Leistungsschalter | 3WL11 - 3WL13

Systemubersicht 3WL11-3WL13

IECAC630-6300 A, IECDC ..

unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3wl-konfigurator

n Schaltgeréte
e = —— 4

I Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration lhres offenen Leistungsschalters nutzen Sie bitte

LI LSING LSIN, LSING  LSIN, LSING Kommunika- Bemessungs- Fernriicksetz- Breaker-Status-  Erdschluss-
tionsmodul strommodul  magnet Sensor (BSS) modul

a6k e S

Festeinbau, Einschub- Hauptanschluss vertikal, Hilfsleiterstecksystem
technik horizontal, Front, Flansch
ANfrieb tnd Hifsatsioser L

7 Vo
()

Motorantrieb Hilfsausloser Einschaltmagnet

Hinweis:
Das ausfiihrliche Zubehorspektrum finden Sie im Abschnitt Zubehor und Ersatzteile.
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3WL11 - 3WL13 | Offene Leistungsschalter

e ... ... &

NSEO_00996a

Hilfsstromschalter Positionsmeldeschalter Meldeschalter Positionsmeldeschalter
Welteres Zubehor
7
Turdichtungsrahmen Shutter NOT-AUS-Drucktaster Schaltspielzéhler Tragwinkel Erdungsverbindung

Verriegelung

) &
= 4{,//'/
NSEO_00987
Verriegelungsset Schliisselbetatigung Sperrvorrichtung
Hinweis:

Das ausfiihrliche Zubehdrspektrum finden Sie im Abschnitt Zubehor.
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Offene Leistungsschalter | 3WL11 - 3WL13

Highlights Online-Konfigurator
www.siemens.de/lowvoltage/3wl-konfigurator
In Einzelkomponenten auflésen:

Unterteilt die fertige Komplett-Artikelnummer in Einzel-Artikelnummern

SI EM EN S £¥ Zusatzliche Aktionen £} Support & Sprache

auf Anfrage
unverbindiiche Preisempfehiung:

Dia Konfiguration ist vollstandig, das Bestellen ist jetzt maglich

Grundkonfiguration ETU Anschluss Antrieb und Hilfsausidser Hilfsstromschalter Weiteres Zubahr Verriegelung Ergebnis CADICAE

In Einzelkomponenten aufldsen

(®Ja () Nein

Drucken | Als Excel exportieren

Name Bestellnummer Elgenschaften

Grundschalter 3WL1216-3FG62-1AA2 Bestellmenge: 15T
Festeinbau 3WL9111-0AMO2-0AAD Bestellmenge: 65T
1. Hilfsauslaser 3WL9111-0ADO3-0AAD Bestellmenge: 15T
2. Hilfsauslaser 3WL9111-0AD02-0AAD Bestellmenge: 15T

Automatische Generierung des 3D-Modells, der 2D-MaBzeichnung und des Gerateschaltplans nach IEC

Dia Konfiguration ist vollstandig, das Bestella

Grundkonfiguration Anschiuss Antrieb und Hilfsausiaser Hilfsstromschalter Weiteres Zubehor Verriegelung Ergebnis CADICAE
Vorschau Download - Quick-Links
MaBbiatt | Flachenansicht | 3D Ansicht | Gerateschaltplan IEC
> Grundschalter I | | p I Grundschalter

Drahtgitteransicht
9 A Qick2CAD

Download - alle CAD-Formate

Ansicht Flac

Ansichtsoption | Isometrisch

HEE

Dateityp Joint Photography Experts Group (*_jpg)

Download - alle Dokumente

Booawagg

2 Dokumenten Dialog 5ffnen

Direkteingabe einer bereits bekannten Artikelnummer bzw. Teilen einer Artikelnummer

Offene Leistungsschalter WL

‘mation

Wahlen Sie einen K [ offene L IWL Upgrade =]

Offene Leistungsschalter 3WL Upgrade

Konfigurator fur offene Leistungsschalter (ACB) SENTRON 3WL von 830 A bis 1250
A
« fiir den selektiven Anlagenschutz
 fir den Motorschutz
« als Leistungstrennschatter
Mi diesem Konfigurator kinnen Sie genau die richtige Leistungsschalterkonfiguration
fiir Ihre Anwendung 8 Soliten Sie beispie die sines.
Gerates bereits kennen und nur ein Datenblatt oder CAD-Daten dieses Gerates
bendtigen, so kbnnen Sie die MLFB in das entsprechende Feld eingeben (Direkieingabe) und sie erhalten die
gewunschien Informationen CAD Daten, St , eplan Makros stehen ebenfalls nach
erfolgreicher Konfiguration zur Verfiigung.

Direkteingabe (Komplett): FWL [ Starten |
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Offene Leistungsschalter | 3WL11 - 3WL13

Struktur der Artikelnummern

Grundkonfiguration fur AC-Leistungsschalter

Die unten dargestellte Struktur dient als Ubersicht der einzelnen Stellen und deren Bedeutung.
Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration lhres offenen Leistungsschalters nutzen Sie bitte
n unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3wl-konfigurator

-
o

1

-
N
=
w
-
IS
-
v
=
o

3WL1

5
Grundgerat und ETU
BaugroBe (BG) 1 1
2 2
3 3
max. Bemessungs- 630 A
strom |, 800 A
1000 A mo -
1250 A o -
1600 A " -
2000 A " -
2500 A
3200 A
4000 A
5000 A
6300 A - | -
Kurzschlussaus- N ECO m - - b55KkA
schaltvermdgen I, — m - 66KA
bei 500V S Standard B - - 66KkA
- m - 85kA
H hoch m - - 85kA
- m m T00kA
C sehr hoch - m m® 130kA
- - m” 150kA
Uberstromausléser ohne Uberstromausldser
mit Uberstromausléser, ~ ETU15B7 Ll
ohne Erdschluss- ETU25B LSl
auslosung ETU45B (ohne Display) LSIN
ETU45B (mit Display) LSIN
ETU76B LSIN
mit Uberstromausléser, ~ ETU27B (ohne Display) LSING
Polzahl 3-polig (3WL upgrade)

|

.o

mmmmmm BGI
"
|

[ R R
| B Hn
2
" EE

| BG2

| BG3
RESEREREEE R W -
olololslulolalolelo B

mit Erdschlussauslésung  ETU45B (ohne Display) LSING
ETU45B (mit Display) LSING
ETU76B LSING

A
B
B
B
B
B
]
(]
G
(]

A
[ B |
[ £ ]
[
| N |
D |
[ E |
NGl
[N

4-polig (3WL upgrade)

— o~ m
Anschluss 99w
Einbauart Festeinbau m m m Vvertikal
m m? m® horizontal
=Y m" m” FrontEinloch
m m" m® Front Doppelloch
Einschubtechnik m m ®m ohneEinschubrahmen
m m? m¥ horizontal
m m m vertikal
m ="’ mY Flansch
' Nicht méglich bei 4000 A und Schaltvermdgen C 4 Nicht méglich bei 2000 A und bei Schaltvermégen H 7 Nicht moglich bei BaugroBe 3
2 Nicht moglich bei 4000 A Nicht méglich bei 5000 A, 6300 A und Schaltvermégen C ® Nicht moglich bei 3-polig
3 Nicht moglich bei 6300 A ©  Nicht moglich bei Schaltvermégen C 9 Nicht moglich bei 4-polig
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3WL1 -

Antrieb und Hilfsausloser

Federspeicher Manuelles mit mechanischer Betdtigung
Spannen des mit mechanischer und elektrischer ~ AC 110V 50/60 Hz / DC 110 V
Federspeichers Betétigung; Einschaltmagnet fiir

Dauerbetrieb geeignet, 100% ED AC 230V 50/60 Hz/ DC 220 V
Spannen durch mit mechanischer und elektrischer ~ AC 208 ... 240 V 50/60 Hz / DC 220 ... 250 V

Motorantrieb Betdtigung; Einschaltmagnet fiir AC110...127V50/60 Hz/DC 110 ... 125V
Dauerbetrieb geeignet, 100% ED DC 24V

1. Hilfsausloser ohne 1. Hilfsausloser
mit Spannungs- DC24V
ausloser 100% ED DC30V
DC48V
DC60V
AC110...127V50/60 Hz/DC 110 ... 125V
AC 208 ... 240 V 50/60 Hz / DC 220 ... 250 V

ll=lkl=lal=

2. Hilfsausloser ohne 2. Hilfsausloser

mit Spannungsausldser 100% ED DC24V
DC30V
DC48V
DC60V
AC110...127V50/60Hz/DC110...125V
AC 208 ... 240 V 50/60 Hz / DC 220 ... 250 V

mit Unterspannungsausldser, unverzdgert DC24V
DC30V
DC48V
DC60V
AC110...127 V50/60 Hz/DC 110 ... 125V
AC 208 ... 240V 50/60 Hz /| DC 220 ... 250 V
AC 380 ... 415V 50/60 Hz

mit Unterspannungsausloser, Verzégerung 0,2 ... 3,2s  DC48V
AC110...127V50/60 Hz/DC 110 ... 125V
AC 208 ... 240V 50/60 Hz | DC 220 ... 250 V
AC 380 ... 415V 50/60 Hz

Hilfsstromschalter

1. Hilfsstromschalterblock 2 SchlieBer + 2 Offner 2
1. + 2. Hilfsstromschalterblock 4 SchlieBer + 4 Offner 4
6 SchlieBer + 2 Offner 7
5 SchlieBer + 3 Offner 8
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Struktur der Artikelnummern

Grundkonfiguration fur DC-Leistungsschalter

Die unten dargestellte Struktur dient als Ubersicht der einzelnen Stellen und deren Bedeutung.
Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration lhres offenen Leistungsschalters nutzen Sie bitte
n unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3wl-konfigurator

5 6 7 8 1 11 12 13 14 15 16
Grundgerat und ETU
BaugroBe (BG) 1 1
2 2
— o~
[CENG}
o [2a]
max. Bemessungs- 1000 A - n 1
strom |, 2000 A " . 2| o]
4000 A - = 4] o]
Kurzschlussaus- DC1000V 20kA -
schaltvermégen I DC 600 V 25 kA - m
Leistungstrenn- ohne Uberstromausléser
schalter
Polzahl 3-polig (3WL upgrade) - m
4-polig (3WL upgrade) | |
— o~
Anschluss 22
Einbauart Festeinbau m m  vertikal 1
m m  horizontal n
- m" FrontEinloch
- m" Front Doppelloch n
Einschubtechnik — m  ohne Einschubrahmen H
- m  horizontal n
- m  vertikal
- m  Flansch n

" Nicht méglich bei 4000 A
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3WL1 -

Antrieb und Hilfsausloser

Federspeicher Manuelles mit mechanischer Betdtigung
Spannen des mit mechanischer und elektrischer ~ AC 110V 50/60 Hz / DC 110 V
Federspeichers Betétigung; Einschaltmagnet fiir

Dauerbetrieb geeignet, 100% ED AC 230V 50/60 Hz/ DC 220 V
Spannen durch mit mechanischer und elektrischer ~ AC 208 ... 240 V 50/60 Hz / DC 220 ... 250 V

Motorantrieb Betdtigung; Einschaltmagnet fiir AC110...127V50/60 Hz/DC 110 ... 125V
Dauerbetrieb geeignet, 100% ED DC 24V

1. Hilfsausloser ohne 1. Hilfsausloser
mit Spannungs- DC24V
ausloser 100% ED DC30V
DC48V
DC60V
AC110...127V50/60 Hz/DC 110 ... 125V
AC 208 ... 240 V 50/60 Hz / DC 220 ... 250 V

ll=lkl=lal =

2. Hilfsausloser ohne 2. Hilfsausloser

mit Spannungsausldser 100% ED DC24V
DC30V
DC48V
DC60V
AC110...127V50/60Hz/DC110...125V
AC 208 ... 240V 50/60 Hz / DC 220 ... 250 V

mit Unterspannungsausldser, unverzdgert DC24V
DC30V
DC48V
DC60V
AC110...127V50/60 Hz/DC 110 ... 125V
AC 208 ... 240V 50/60 Hz / DC 220 ... 250 V
AC 380 ...415V 50/60 Hz

mit Unterspannungsausldser, Verzégerung 0,2 ... 3,2s  DC48V
AC110...127 V50/60 Hz/DC 110 ... 125V
AC 208 ... 240V 50/60 Hz / DC 220 ... 250 V
AC 380 ... 415V 50/60 Hz

Hilfsstromschalter

1. Hilfsstromschalterblock 2 SchlieBer + 2 Offner 2
1. + 2. Hilfsstromschalterblock 4 SchlieBer + 4 Offner 4
6 SchlieBer + 2 Offner 7
5 SchlieBer + 3 Offner 8
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Offene Leistungsschalter | 3WL11 - 3WL13

Zubehor Optionen

Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration lhres offenen Leistungsschalters nutzen Sie bitte
unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3wl-konfigurator

Fir die Optionen ist die vollstandige Artikel-Nr. mit “-Z"
und der oder den entsprechenden Kurzangaben zu erganzen.

Zubehor zur Grundkonfiguration
Bemessungsspannung AC 1000 V und 690-V-IT-Netze

¢ Nur flr Leistungsschalter der BaugréBen 1 - 3 mit hohem Schaltvermdgen H und der BG 3 C-Klasse

e Kann nicht mit Bemessungsspannung AC 1150 V Kurzangabe ,A15" kombiniert werden

Bemessungsspannung BaugroBe 17 <2000 A
BaugroBe 212 <4000 A
BaugroBe 37 <6300 A

Bemessungsspannung AC 1150 V

e Nur flr Leistungsschalter mit hohem Schaltvermégen H (8. Stelle der Artikel-Nr. eine ,4")
¢ Kann nicht mit Bemessungsspannung AC 1000 V Kurzangabe ,A05" kombiniert werden

Bemessungsspannung BaugroBe 212 <4000 A
BaugroBe 313 <6300 A

Bemessungsspannung AC 690 V (+ 20%)

e Nur flr Leistungsschalter 3WL11, BaugréBe 1, mit hohem Schaltvermdgen H (8. Stelle der Artikel-Nr.

Bemessungsspannung BaugroBe 1 <2000 A
" Bei getrennter Bestellung von Einschubschalter 2 Nicht méglich bei Leistungsschaltern mit sehr
und Einschubrahmen. Kurzangabe "A05" bei hohem Schaltvermégen C
Einschubschalter und Einschubrahmen angeben. 3 Frontanschlisse sind standardmaBig verzinnt.
1/80 Siemens LV 10 - 10/2020
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3WL11 - 3WL13 | Offene Leistungsschalter

Fir die Optionen ist die vollstandige Artikel-Nr. mit “-Z2" Kurzangabe n
und der oder den entsprechenden Kurzangaben zu erganzen. 3WL....- - 4 ...

Zubehor zum elektronischen Uberstromausloéser ETU

Bemessungsstrommodul/Rating Plug

* Nur ein Modul je Leistungsschalter méglich (nicht in Verbindung mit Uberstromausléser ETU15B)
¢ StandardmaBig sind die Uberstromausldser mit einem Bemessungsstrommodul ausgestattet, das dem maximalen Schalterbemessungsstrom
(I, max) €ntspricht. Der Bemessungsstrom des ausgewahlten Bemessungsstrommoduls muss kleiner I, ... sein.

Modul BaugroéBen 1, 2 250 A
315A
400 A
500 A
630 A
800 A
1000 A
BaugréBen 1, 2, 3 1250 A
1600 A
2000 A
BaugroBen 2, 3 2500 A
3200 A
4000 A
BaugroBe 3 5000 A
6300 A

Kommunikation V

Breaker Status Sensor (BSS) zur Ermittlung der Zustande EIN / AUS / Ausgeldst
PROFIBUS-DP-Kommunikationsanschluss? einschlieBlich COM15 und Breaker Status Sensor (BSS)
MODBUS-RTU-Kommunikationsanschluss? einschlieBlich COM16 und Breaker Status Sensor (BSS)

PROFINET 10 / Modbus TCP einschlieBlich COM35 und Breaker Status Sensor (BSS)
Kommunikationsanschluss? [{E7]

Messfunktion (Kommunikationsmodule nicht enthalten) "

Messfunktion Plus mit internem Spannungsabgriff an unteren Hauptstrombahnen?
mit internem Spannungsabgriff an oberen Hauptstrombahnen®

fiir Kombination mit externem Spannungswandler

EMV-Filter

¢ Entstorfilter zur Ddmpfung von Gleichtaktstérungen (z. B. in Umrichteapplikationen)
¢ Einfiigeddmpfung (asymmetrisch) im Bereich 40 kHz bis 10 MHz >40 dB

EMV-Filter

Uberlast- und Kurzschlussschutz fiir Neutralleiter
¢ Nur mdglich bei 4-poligem Leistungsschalter mit ETU27B bis ETU76B

0 ) 51 I ) EC E B E E E E B R R R EE
) 0 B ) R £ R E R R R R R R EE

Interner Stromwandler fiir N-Leiter BaugroBe 1
BaugroBe 2
BaugroBe 3

" Voraussetzung ist eine ETU45B oder ETU76B 2 Bei getrennter Bestellung von Einschubschalter und » Nur verwendbar bei Bemessungsspannungen bis AC 690 V.

Einschubrahmen. Kurzangabe "F02", "F12" oder "F35"
nur bei Einschubschalter angeben.
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Offene Leistungsschalter | 3WL11 - 3WL13

Zubehor Optionen

Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration lhres offenen Leistungsschalters nutzen Sie bitte
unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3wl-konfigurator

n Fir die Optionen ist die vollstandige Artikel-Nr. mit “-Z" Kurzangabe

und der oder den entsprechenden Kurzangaben zu erganzen. 3WL _ _ -7 ...

Zubehor zum elektronischen Uberstromausloser ETU

Fern-Riicksetzung
Automatische Riicksetzung der Wiedereinschaltsperre

* Fern-Ricksetzung fiir Anzeige- und Riicksetzknopf einschlieBlich automatischer Riicksetzung der Wiedereinschaltsperre

Fernriicksetzmagnet DC24V
DC48V
AC110...127V50/60 Hz/DC110...125V
AC 208 ... 240 V 50/60 Hz | DC 220 ... 250 V

Anschluss

Verzinnte Ausfiihrung der kundenseitigen Anschliisse am Einschubrahmen

e Nur flr Leistungsschalter in Einschubtechnik mit Horziontalanschluss oder Flanschanschluss
¢ Die Regellieferzeit erhéht sich auf 15 Werktage

kundenseitige Anschliisse " ? BaugroBe 1
BaugroBe 2

22> [

BaugroBe 3

Anschlusstechnik fiir Hauptanschliisse (Festeinbau)

oben:* horizontal BaugroBe 1 <1600 A
unten: frontseitig zuganglich, Einloch BaugroBe 2 <3200 A
BaugroBe 39 <4000 A
oben: vertikal BaugroBe 1 <2000 A
unten: horizontal BaugroBe 2 <3200 A
BaugroBe 3 <5000 A
oben: horizontal BaugroBe 1 <2000 A
unten: vertikal BaugroBe 2 <3200 A
BaugroBe 3 <5000 A

Anschlusstechnik fiir Hauptanschliisse (Einschubtechnik)

5 I Y S Y S s 1 - [ =
I e ) ) ) N o o o e ) T D

m|olz wlo[e ol<le  z[z|z =z[z|z =z|z|=

oben und unten: 9 BaugroBe 1 <1600 A
frontseitig zuganglich, Einloch BaugroBe 2 <3200 A
BaugroBe 3 <4000 A
oben und unten:? BaugroBe 1 <1600 A
frontseitig zugdnglich, Doppelloch BaugréBe 2 <3200 A
BaugroBe 3 <4000 A
oben: %% horizontal BaugroBe 1 <1600 A
unten: frontseitig zugdnglich, Einloch BaugréBe 2 <3200 A
BaugroBe 3 <4000 A
" Frontanschlisse sind standardmaBig verzinnt. 3 Nicht fir 3WL1 BaugréBe 1 mit hohem Schaltvermégen  Nicht fiir Leistungsschalter der BaugréBen 2, 3 mit
2 Die zuldssigen Grenziibertemperaturen geméaB H und Leistungsschalter mit sehr hohem sehr hohem Schaltvermégen C.
IEC 60947-2 sind bei Zinnoberflache gegentiber Schaltvermdgen C. 9 Nicht fur 3WL1 BaugroBe 1 mit hohem
Silberoberflache um 5 K reduziert. 4 Nicht fr BaugréBe 3 mit sehr hohem Schaltvermégen C Schaltvermdgen H
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3WL11 - 3WL13 | Offene Leistungsschalter

Fir die Optionen ist die vollstandige Artikel-Nr. mit “-Z" Kurzangabe
und der oder den entsprechenden Kurzangaben zu erganzen. 3WL 7 ...
Anschluss
Anschlusstechnik fiir Hauptanschliisse (Einschubtechnik)
oben: vertikal BaugroBe 1 <2000 A
unten: horizontal BaugroBe 2 <3200 A
BaugroBe 3 <5000 A
oben:" Anschlussflansch BaugroBe 1 <2000 A
unten: horizontal BaugréBe 2 <3200 A
BaugroBe 3 <4000 A
oben: horizontal BaugroBe 1 <2000 A
unten: vertikal BaugroBe 2 <3200 A
BaugroBe 3 <5000 A
oben:" horizontal BaugroBe 1 <2000 A
unten: Anschlussflansch BaugrsBe 2 <3200 A
BaugroBe 3 <4000 A

Anschlusstechnik fir Hilfsstromleiter (fiir Festeinbau und Einschub)

Anschlisse fir schraublose Festeinbau
Anschlusstechnik (Zugfeder) Einschub

Antrieb und Hilfsausloser

Motorantrieb Nur méglich, wenn 13. Stelle der  DC 24 ...30V
Artikel-Nr. = 1" DC48 .. 60V

AC110...127V 50/60 Hz/DC110...125V

AC 208 ... 240V 50/60 Hz /| DC 220 ... 250 V

Mechanischer Schaltspielzahler, 5-stellig 2

Einschaltmagnet  flir Dauerbetrieb geeignet, DC24V
e Nur moglich, wenn 13. Stelle

der Artikel-Nr. =,1" pcasv

DC60V

AC110...127 V 50/60 Hz/ DC 110 ... 125V
AC 208 ... 240V 50/60 Hz / DC 220 ... 250 V
o filir Dauerbetrieb nicht DC24V
geeignet, DC 48V
5% ED, synchronisierfahig = 110" 152\ 50/60 Hz 1 DC 110 ... 125V

¢ Nur moglich, wenn 13. Stelle
der Artikel-Nr. = 1" AC 208 ... 240 V 50/60 Hz | DC 220 ... 250 V

Ausschaltmagnet (Spannungsausldser)?®  flr Dauerbetrieb nicht geeignet,  DC 24V
5% ED, synchronisierfahig DC 48V

AC110...127V50/60 Hz/DC 110 ... 125V
AC 208 ... 240V 50/60 Hz / DC 220 ... 250 V

=[=zlz_=/=z[=|z|z[z/z[=]2]z o =[=l=lz  wlz  wlwlv <|ev olv|w oo
15 0 ) o)) ) ) () S [
0 ) ) 53 50 ) OO O O3 3

D Nicht fiir Leistungsschalter der BaugréBen 2, 3 mit 2 Nur méglich mit Motorantrieb. 4 Nur méglich, wenn die 14. Stelle der Artikel-Nr. des
sehr hohem Schaltvermégen C. 3 Ubererregt, d. h. Schaltzeit 50 ms (Standard >80 ms). Leistungsschalters ,A” ist, d. h. ,ohne 1. Hilfsausloser”.
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Offene Leistungsschalter | 3WL11 - 3WL13

Zubehor Optionen

Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration lhres offenen Leistungsschalters nutzen Sie bitte
unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3wl-konfigurator

n Fir die Optionen ist die vollstandige Artikel-Nr. mit “-Z" Kurzangabe
und der oder den entsprechenden Kurzangaben zu erganzen. 3WL....- _ -7 ...

Hilfs- und Meldeschalter

Positionsmeldeschalter fiir Einschubrahmen TW][1W]|1W (Betriebs- | Test- | Trennstellung)
3W|[2W][1W (Betriebs- | Test- | Trennstellung)

Meldeschalter Einschaltbereitschaftsmeldeschalter (520) 1 SchlieBer
Speicherzustandsmeldeschalter  (521) 1 SchlieBer
fiir den ersten Hilfsauslgser " 1 Wechsler
(S22)
fiir den zweiten Hilfsausldser ) (S23) 1 Wechsler
1. Ausgeldst-Meldeschalter V2 (S24) 1 Wechsler
2. Ausgeldst-Meldeschalter V22 (S25) 1 SchlieBer

Weiteres Zubehor

Taster / Abstellschalter / Einschaltsperren

NOT-AUS-Taster Pilzdrucktaster an Stelle des
mechanischen AUS-Tasters

Elektrischer EIN-Taster S10 im Verhindert unautorisiertes elektrisches Einschalten  mit Plombierkappe
R ) . . .
Bedienpult' am Be_d|enpu|t. Mech'anlschg's E.mschalten"un'd ) mit Schloss CES
Ferneinschaltung bleiben mdéglich. Nur méglich in
Kombination mit Einschaltmagnet (CC)

Motorabstellschalter am Bedienpult® (512)  Verhindert das automatische Spannen des
Federspeichers durch den Motorantrieb

Sonderverpackung fiir erh6hte Transportanforderungen (Feuchteschutz)

Kartonverpackung mit wasserabweisender Beschichtung auf Wellpappe (Feuchteschutz)

Lichtbogenkammerabdeckung
e Nicht méglich bei:
— 1000-V-Ausfiihrung (Kurzangabe ,A05")
— DC-Ausfiihrung
— 4000 A BaugrofBe 2
— 1150-V-Ausfiihrung (Kurzangabe ,A15")
— 130-kA-Variante BaugréBe 2
— 150-kA-Variante BaugréBe 3

Lichtbogenkammerabdeckung 3-polig/4-polig
Shutter
Shutter: 2-teilig, abschlieBbar, 3-polig/4-polig

mit Biigelschléssern

" Nicht méglich mit Option ,Kommunikations- 3 Nur maglich mit Option ,K07*.
anschluss”, Kurzangabe ,F02“, ,F12” oder ,F35". 4 Nur bei Schaltern mit Motorantrieb, nicht moglich
2 Nicht méglich bei Leistungstrennschaltern. bei Kurzangaben ,C117,,C12".
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3WL11 - 3WL13 | Offene Leistungsschalter

Fir die Optionen ist die vollstandige Artikel-Nr. mit “-Z2"

Kurzangabe

und der oder den entsprechenden Kurzangaben zu erganzen. 3WL - - 7 ...

Weiteres Zubehor

Messwandler (ohne Energiewandler), fiir die ETU Eigenversorgung

¢ Verwendung bei Umrichterapplikationen mit hohen Oberschwingungsanteilen; nur verwendbar mit ETU45B oder ETU76B
— Externe Versorgung DC 24 V bendtigt
— Unterspannungsausléser erforderlich
¢ Beinhaltet:
— 3 (3-polig) bzw. 4 (4-polig) Wandler
— Relais DC 24V
— Warnschilder
— Handbuch

Wandler 3-polig/4-polig BaugréBen 2, 3

Bedienungsanleitung, gedruckte Ausfiihrung

franzésischlitalienisch
spanisch/portugiesisch

Verriegelung

Mechanische Verriegelungen

¢ Verriegelungsbaustein mit Bowdenzug 2 m

Gegenseitige mechanische Verriegelung fiir Festeinbau
flir Einschubschalter mit Einschubrahmen
flr Einschubrahmen (separat bestellt)
flr Einschubschalter (separat bestellt)

AbschlieBvorrichtungen (fiir Festeinbau und Einschub)
¢ Netztrenneinrichtung erfiillt Hauptschalterbedingung nach EN 60204-1

AbschlieBvorrichtung gegen unbefugtes Einschalten Fabrikat CES
im Bedienpult Fabrikat IKON
Einbausatz FORTRESS oder CASTELL "V
Einbausatz fiir Bugelschlésser?
Fabrikat RONIS
Fabrikat PROFALUX

AbschlieBvorrichtungen (fiir Festeinbau und Einschub)

AbschlieBvorrichtung fur Antriebshandhebel mit Biigelschloss

D Schlgsser sind vom Hersteller zu beziehen. 2 Biigelschloss nicht im Lieferumfang enthalten.

) 7 2 ) ) = ) = = - R
o Gl G RS

o olel~]n]w]-
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Offene Leistungsschalter | 3WL11 - 3WL13

Zubehor Optionen

Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration lhres offenen Leistungsschalters nutzen Sie bitte
unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3wl-konfigurator

Fir die Optionen ist die vollstandige Artikel-Nr. mit “-Z" Kurzangabe

und der oder den entsprechenden Kurzangaben zu erganzen. 3WL _ _ -7 ...

Verriegelung

AbschlieBvorrichtungen (fiir Einschub)

* Netztrenneinrichtung erfiillt Hauptschalterbedingungen nach EN 60204-1, bestehend aus Schloss im Einschubrahmen, wirksam in
Betriebsstellung, bei Schalteraustausch bleibt die Funktion erhalten

e Nicht méglich in Kombination mit Kurzangabe ,R81, ,R85" oder ,R86"

AbschlieBvorrichtung gegen unbefugtes Einschalten Fabrikat CES
im Bedienpult Fabrikat RONIS
Fabrikat PROFALUX

AbschlieBvorrichtungen (fiir Einschub)
* Sicherheitsschloss zur Montage am Schalter
AbschlieBvorrichtung gegen Verfahren Fabrikat CES
des Einschubschalters Fabrikat PROFALUX
Fabrikat RONIS

Sperrvorrichtungen

¢ Nicht mdglich in Kombination mit Kurzangabe ,R81", ,R85" oder ,R86"

fir Festeinbauschalter gegen Offnen der Schranktiir in EIN-Stellung
fur Einschubschalter gegen Offnen der Schranktiir in Betriebsstellung

gegen Einschalten bei ge6ffneter Schranktir V3
gegen Verfahren bei ge6ffneter Schranktiir?

Sperrvorrichtung gegen Verfahren des Einschubschalters in Trennstellung
* Bestehend aus Seilzug und Schloss in der Schranktiir

¢ Nicht méglich in Kombination mit Kurzangabe ,R30", ,R50", ,R61", ,R68" oder ,R60"

Fabrikat CES

Fabrikat PROFALUX

Fabrikat RONIS

) ) 512 O ) R )
) N ) TR ) R )

Dichtungen

-
»

Tiirdichtungsrahmen fiir Schutzart 1P41

Zubehor aus dem aktuellen Katalog

Einsatz des Leistungsschalters in Einschubtechnik in Kombination mit alterem Einschubrahmen

¢ Reduzierung der technischen Daten flir Einschubschalter 3WL1 fiir die Verwendung in Kombination mit dlteren Einschubrahmen geliefert
— als Komplettschalter mit 3WL1...-...3.-.... oder 3WL1...-...4.-.... oder
— als 3WL92..-.A..-.... oder
— als 3WL92..-.B..-.... oder
— als 3WL92..-.D..-.... oder
— als 3WL92..-.E..-.... oder
 Firdie BaugréBen 1, 2, 3

>
IS

Einsatz des Leistungsschalters in dlterem Einschubrahmen inkl. der passsenden Einschubrahmenkodierung

D Nicht méglich in Kombination mit R50 2 Nicht méglich in Kombination mit R40 3 Kombination mit R81, R85 und R86 auf Anfrage
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Weitere Technische Daten

Handantrieb

Einschalten/ Speicher spannen
Max. erforderliche Betdtigungskraft am Handhebel
Anzahl der erforderlichen Hiibe am Handhebel

Einschaltmagnet

Arbeitsbereich
Arbeitsbereich

Erweiterter Arbeitsbereich fiir Batteriebetrieb bei DC 24V, DC48V
DC60V,DC110V
DC 220V

Bemessungsspannung

Bemessungssteuerspeisespannung U, AC 50/60 Hz
DC

Betrieb

Leistungsaufnahme ACIDC

Befehlsmindestdauer bei U, fiir den Einschaltmagneten

Kurzschlussschutz

Kleinste zuldssige DIAZED-Sicherung (Betriebsklasse gL)/ Sicherungsautomat mit C-Charakteristik;
Bei Handantrieb mit mechanischem und elektrischem Abruf

Kleinste zuldssige DIAZED-Sicherung (Betriebsklasse gL)/ Sicherungsautomat mit C-Charakteristik;
Motor und Einschaltmagnet fiir gleiche Bemessungssteuerspeisespannungen;

Bei Motorantrieb mit mechanischem und elektrischem Abruf

3WL11 - 3WL13 | Offene

3WL11 -3WL13

<230N
9

3WL11 -3WL13

0,85...1,1 x U,
0,7 ...1,26 x U,

110...127V, 208 ... 240 V
24V,30V,48V,60V, 110... 125V, 220

15 VAI15 W
60 ms

1 ATDz (trage)/1 A

6 ATDz (trdge)/2 A

Leistungsschalter

.. 250V

Kleinste zuldssige DIAZED-Sicherung (Betriebsklasse gL)/  bei U, =24 ...30V

Sicherungsautomat mit C-Charakteristik (fiir unterschied-  pgj U,=48...60V

liche Bemessungssteuerspeisespannungen) bei U.=DC 110 ... 125 V/
.

AC110...127V
bei U, = DC 220 ... 250 V/
AC 208 ...240V

Motor

Arbeitsbereich

Arbeitsbereich

Erweiterter Arbeitsbereich flir Batteriebetrieb bei DC 24V, DC48V
DC60V,DC110V
DC 220V

Betrieb

Leistungsaufnahme des Motors AC/DC

Erforderliche Zeit flir Spannen des Federspeichers bei 1 x U
Kurzschlussschutz

Kleinste zuldssige DIAZED-Sicherung (Betriebsklasse gL)/ Sicherungsautomat mit C-Charakteristik;
Motor und Einschaltmagnet fiir gleiche Bemessungssteuerspeisespannungen

6A
6A
2A

2A

3WL11 -3WL13

0,85...1,1x U,
0,7...1,26 x U,

DC24/30V, 110 W; DC48/60V, 120 W;
AC110...127V/DC110...125V, 150 W;
AC200...240V/DC 220 ...250V, 130 W

<10s

6 ATDz (trdge)/2 A

Kleinste zuldssige DIAZED-Sicherung (Betriebsklasse gL)/  bei U, =24 ... 30V

Sicherungsautomat mit C-Charakteristik (fiir unterschied-  pej U,=48..60V

liche Bemessungssteuerspeisespannungen) bei U.=DC 110 ... 125 V/
.

AC110...127V
bei U, =DC 220 ... 250 V/
AC208...240V

Meldungen des Uberstromausldsers

Meldungen des Uberstromauslésers
Messgenauigkeit des Uberstromauslésers

Systemiibersicht Seite 1/72

6A
6A
2A

2A

3WL11 -3WL13

Schutzfunktionen gemaB EN 60947; Stromanzeige <10%;
Messfunktion BasisgroBen <1%; Messfunktion abgeleitete

GroBen <4%
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Offene Leistungsschalter | 3WL11 - 3WL13

Zubehor Optionen

Weitere Technische Daten

Unterspannungsausléser UVR (F3) und UVR-t, (F4)

Arbeitsbereich
Ansprechwerte

Arbeitsbereich
Erweiterter Arbeitsbereich bei Batteriebetrieb

Bemessungsspannung
Bemessungssteuerspeisespannung U

Anzug
Abfall

bei DC 24V, DC30V,
DC48V,DC110V,
DC 220V

unverzdgert AC 50/60 Hz
unverzogert DC
verzdgert AC 50/60 Hz
verzdgert DC

3WL11 - 3WL13

=0,85 x U, (Schalter kann eingeschaltet werden)
0,35 ... 0,7 x U, (Schalter wird ausgeschaltet)

0,85...1,1x U,
0,85...1,26 x U,

110...127V, 208 ... 240V, 380 ... 415V
24V,30V,48V,60V,110...125V, 220 ... 250 V"
110...127V, 208 ... 240V, 380 ... 415V
48V, 110...125V, 220 ... 250V

Betrieb
Leistungsaufnahme (Anzug/Dauerbetrieb) AC 20/5 VA
DC 20/5 W
Offnungszeit des Leistungsschalters
Offnungszeit des Leistungsschalters bei U, = 0 200 ms
Ausfiihrung UVR (F3) Ohne Verzégerung 73 ms
Mit Verzégerung 200 ms
Ausflihrung UVR-t, (F8) Mit Verzégerung, t;=0,2 ... 3,2s 0,2...3,2s
Riicksetzen iiber zusétzliche Offner — <100 ms

Kurzschlussschutz

Direktabschaltung

Kleinste zuldssige DIAZED-Sicherung (Betriebsklasse gL)/ Sicherungsautomat mit C-Charakteristik

Spannungsausloser (ST) (F1, F2)

Arbeitsbereich
Ausflihrung

Ansprechwerte

Arbeitsbereich
Erweiterter Arbeitsbereich fiir Batteriebetrieb

Bemessungsspannung
Bemessungssteuerspeisespannung U,

Betrieb

Leistungsaufnahme

BefehImindestdauer bei U,

Speicherzeit bei U/ Wiederaufladezeit bei U,

Offnungszeit des Leistungsschalters

Offnungszeit des Leistungsschalters bei U, = 100%

Kurzschlussschutz

Anzug

bei DC 24V, DC48V
DC60V,DC110V
DC220V

AC 50/60 Hz

DC

AC/IDC

bei AC/DC

Kleinste zuldssige DIAZED-Sicherung (Betriebsklasse gL)/ Sicherungsautomat mit C-Charakteristik

" 24 Vund 30 V nur bei Unterspannungsausléser UVR (F3)
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1A TDz (trdge)/1 A

3WL11 -3WL13

Fir Dauerbefehl
(100% ED),
geeignet fir
tippsichere Sperren

>0,7 x U,
(Schalter wird
ausgelost)

0,7 ... 1,1 x U,
0,7 ... 1,26 x U,

110... 127V,
208 ...240V

24V, 30V,
48V, 60V,
110...125V,
220...250V

15 VAI15 W
60 ms

80 ms

1 ATDz (trdge)/1 A

5% ED

>0,7 x U,
(Schalter wird
ausgelost)
0,7..1,1 x U,
0,7...1,26 x U,

110... 127V,
208 ...240V

24V, 48V,
110... 125V,
220...250V

15 VAI15 W
25 ms

50 ms

Mit Energiespei-
cher bestehend
aus Spannungsaus-
|6ser und Konden-
satorspeichergerat

0,85...1,1 x U,

110V, 230V

110V, 220V

1VAIT W

max. 5 min/
min.5s

80 ms
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Fernriicksetzmagnet fiir mechanische Ausgelostanzeige (F7)

Arbeitsbereich
Arbeitsbereich
erweiterter Arbeitsbereich fiir Batteriebetrieb

Betrieb

Leistungsaufnahme

Befehimindestdauer bei U, fiir den Fernriicksetzmagneten
Kurzschlussschutz

bei DC 24V, DC48V
DC 110V
DC 220V

AC/DC

Kleinste zuldssige DIAZED-Sicherung (Betriebsklasse gL)/ Sicherungsautomat mit C-Charakteristik

Schaltstellungsabhdngige Hilfsstromschalter

(S1,S2, S3, S4, S7, S8)

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung U;
Bemessungsbetriebsspannung U,
BemessungsstoBspannungsfestigkeit Ui,
Kontaktsicherheit

Schaltvermégen

AC/DC
AC/DC

3WL11 - 3WL13 | Offene Leistungsschalter

3WL11 -3WL13

0,85...1,1x U,
0,7..1,26 x U,

50 VA/50 W
60 ms

2 ATDz (trdge)/1 A bei DC 24 V und DC 48V,
1 ATDz (trdge)/1 A bei 110 V und 208 ... 250 V

3WL11 -3WL13

500V

500V

4 kv

ab 1 mAbeiDC5V

Wechselstrom 50/60 Hz Bemessungsbetriebsspannung U, 24 ...230V 380V, 400V
Bemessungsbetriebsstrom I /AC-12 10A 10A
Bemessungsbetriebsstrom I /AC-15 4A 3A
Gleichstrom Bemessungsbetriebsspannung U, 24V 48V 110V 220V
Bemessungsbetriebsstrom [./DC-12 10A 8A 35A 1A
Bemessungsbetriebsstrom [./DC-13 8A 4A 1.2A 0.4A
Kurzschlussschutz
GroBte zuldssige DIAZED-Sicherung (Betriebsklasse gL) 10ATDz, 10 ADz
GroBter zuldssiger Sicherungsautomat mit C-Charakteristik 10A
Einschaltbereitschafts-Meldeschalter (520) (nach DIN VDE 0630)  3wL11 - 3WL13
Schaltvermégen
Wechselstrom 50/60 Hz Bemessungsbetriebsspannung U, 250V
Bemessungsbetriebsstrom I, 8A
Gleichstrom Bemessungsbetriebsspannung U, 125V 250V
Bemessungsbetriebsstrom I, 0,4 A 0,2A

Kurzschlussschutz
GroBte zuldssige DIAZED-Sicherung (Betriebsklasse glL)
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Kontaktsicherheit

ab 1 mAbeiDC5V

2 A Dz (flink)
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Offene Leistungsschalter | 3WL11 - 3WL13

Zubehor Optionen

Weitere Technische Daten

Ausgelost-Meldeschalter (524) und Meldeschalter
fur Hilfsausloser (S22, S23) (nach DIN VDE 0630)

Schaltvermégen

3WL11 - 3WL13

Wechselstrom 50/60 Hz Bemessungsbetriebsspannung U, 250V
Bemessungsbetriebsstrom I /AC-12 8A

Gleichstrom Bemessungsbetriebsspannung U, 24V 125V 250V
Bemessungsbetriebsstrom [,/DC-12 6A 0,4 A 0,2A

Kontaktsicherheit
Kurzschlussschutz
GroBte zuldssige DIAZED-Sicherung (Betriebsklasse gL)
Ausgeldst-Meldeschalter
Meldedauer nach Auslésung

Positionsmeldeschalter am Einschubrahmen

Kontaktausfiihrung
Meldung LSchalter in Betriebsstellung”
,Schalter in Priifstellung”

,Schalter in Trennstellung”

ab 1 mAbeiDC5V

6 A Dz (flink)

bis manuelles oder elektrisches Fernreset (Option)

3WL11 - 3WL13

3W oder TwW
2W oder TW
TwW oder TwW

Kontaktsicherheit (glltig ab 01.04.2020)

ab 1 mA beiDC5V

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung U; AC 50/60 Hz 440V
DC 250V
Bemessungsbetriebsspannung U, 250V
BemessungsstoBspannungsfestigkeit U, 4 kv
Schaltvermégen
Bemessungsbetriebsstrom I, 1/AC-12 24V 10A,110/127 V10 A, 220/240V 10 A,
320/440V 10 A
I/AC-15 220/240V 4 A, 320/440V 3 A,
1/DC-12 24V 10A,48V 2,5A, 2201240V 0,2 A,
1/DC-13 24V 3,0A, 220/240V0,TA
A 300 (AC) 120V6 A, 240V3A
R 300 (DC) 125V 0,22A,250V 0,11 A

Kurzschlussschutz
GroBte zuldssige DIAZED-Sicherung (Betriebsklasse gL)
GroBter zuldssiger Sicherungsautomat mit C-Charakteristik
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8 A TDz (trage)
8 A TDz (trége)
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3WL11 - 3WL13 | Offene Leistungsschalter

Einschubrahmen fur AC

Die unten dargestellte Struktur dient als Ubersicht der einzelnen Stellen und deren Bedeutung.
Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration lhres Einschubrahmens nutzen Sie bitte unseren
Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3wl-konfigurator

-
53]
-
[e))

6

WL B

9

BaugroBe (BG) 1
max. Bemessungs- 1000 A®
strom |, 1600 A®

2000 A ® -

2500 A ® -

3200 A -

4000 A ® -

5000 A -

6300 A = .
Polzahl 3-polig

1 12 13 14

w N
BG 1
I BG2
I BG3
ERE l :
ERRE R0 l -

ol ] [
PeEE=E ]

4-polig
Hauptanschluss frontseitig, Einloch n’) m? m?
frontseitig, Doppelloch x m? m
horizontal E m? m
vertikal = E =u
Anschlussflansch n m? w
Kurzschlussaus- N, 55 kA . - -
schaltvermégen|,, g, 66 kA " - -
bei 500 V H, 85 kA - - -
N,SundH <100 kA - ] ]
C 130 kA - " -
C 150 kA . - ]

D Nicht méglich bei Schalterbemessungsstrom 2000 A und bei Schaltvermégen H 4 Nicht méglich bei Schalterbemessungsstrom 6300 A
2 Nicht méglich bei Schalterbemessungsstrom 4000 A und bei Schaltvermégen C 9 Nicht méglich bei Schalterbemessungsstrom 1000 A + 1600 A
» Nicht méglich bei Schalterbemessungsstrom 5000 A+6300A+Schaltvermégen C ~ ® Nicht moglich bei Schaltvermégen C

Positionsmelde- ohne
schalter 1W|1W]|1W (Betriebs- | Test- | Trennstellung)
3W |2 W]|1W (Betriebs- | Test- | Trennstellung)

Shutter ohne
mit Shutter, 2-teilig, abschlieBbar

.
Optionen
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
WO H E - AEE-BR BH

Anzahl der ohne u
Hilfsstromstecker 1 stacker n

2 Stecker

3 Stecker

4 Stecker n
Art der Hilfsstrom-  ohne ®
anschliisse mit Schraubanschlusstechnik (SIGUT, Standard)

mit schraubloser Anschlusstechnik (Zugfeder) [ 2 |

A

& Nur wahlbar, wenn die Anzahl der Hilfsstromstecker Null ist.
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Offene Leistungsschalter | 3WL11 - 3WL13

Einschubrahmen fur DC

Die unten dargestellte Struktur dient als Ubersicht der einzelnen Stellen und deren Bedeutung.
Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration lhres Einschubrahmens nutzen Sie bitte unseren
n Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3wl-konfigurator

WY EIEH -

9 10
max. Bemessungsstrom |, 2000 A !
4000 A | 6 |
Polzahl 3-polig
Hauptanschluss frontseitig, Einloch"

1 12 13 14 15 16

4-polig

frontseitig, Doppelloch”
horizontal

vertikal
Anschlussflansch

D Nicht méglich bei Schalterbemessungsstrom 4000 A

Optionen

3WL9 HE -

8 11 14

Anzahl der ohne u
Hilfsstromstecker 1 stecker

2 Stecker ﬂ

3 Stecker n

4 Stecker n
Art der Hilfsstrom-  ohne ?
anschliisse mit Schraubanschlusstechnik (SIGUT, Standard)

mit schraubloser Anschlusstechnik (Zugfeder) n
Positionsmelde- ohne
Shutter ohne A

schalter 1W|1W][1W (Betriebs- | Test- | Trennstellung)
3W|2W]|1W (Betriebs- | Test- | Trennstellung)

mit Shutter, 2-teilig, abschlieBbar

2 Nur wahlbar, wenn die Anzahl der Hilfsstromstecker Null ist.

1192 Siemens LV 10 - 10/2020 Systemiibersicht Seite 1/72


http://www.siemens.de/lowvoltage/3wl-konfigurator

3WL11 - 3WL13 | Offene Leistungsschalter

Zubehor und Ersatzteile

Zubehor fiir Elektronische Uberstromausléser ETU

Schutzeinrichtung mit Geratetrager und Option Messfunktion

¢ Fir den Austausch in vorhandenen Leistungsschaltern ist bei der Bestellung die
Schalter-Ident-Nr. erforderlich

Typ mit Schutzfunktion Messfunktion Artikel-Nr.

ETU15B LI ohne 3WL9311-5AA00-0AA2

ETU25B LSI ohne 3WL9312-5AA00-0AA2

ETU27B LSING ohne 3WL9312-7AA00-0AA2

ETU45B (ohne Display) LSIN(G) ohne 3WL9314-5AA00-0AA2
mit Messfunktion Plus 3WL9314-5AA30-0AA2

ETU76B LSIN(G) ohne 3WL9317-6AA00-0AA2
mit Messfunktion Plus 3WL9317-6AA30-0AA2

e Beider Auswahl des Bemessungsstrommoduls darf der maximale Bemessungsstrom |, ...
des Leistungsschalters nicht tGberschritten werden. Es gilt I, <l

='n max

Bemessungsstrommodul/Rating Plug

NSE0_00992b

BaugroBe Bemessungsstrom |, Artikel-Nr.

1,2 250 A 3WL9111-0AA51-0AAQ
315A 3WL9111-0AA52-0AA0
400 A 3WL9111-0AA53-0AA0
500 A 3WL9111-0AA54-0AA0
630 A 3WL9111-0AA55-0AA0
800 A 3WL9111-0AA56-0AA0
1000 A 3WL9111-0AA57-0AA0

1,2,3 1250 A 3WL9111-0AA58-0AA0
1600 A 3WL9111-0AA61-0AAQ
2000 A 3WL9111-0AA62-0AA0

2,3 2500 A 3WL9111-0AA63-0AA0
3200 A 3WL9111-0AA64-0AA0
4000 A 3WL9111-0AA65-0AA0

3 5000 A 3WL9111-0AA66-0AA0
6300 A 3WL9111-0AA67-0AAQ

Erdschlussmodul

e Alarm und Auslésung
=) g Sadl  Fiir das direkte Messen des Erdschlussstroms, z. B. im Transformatorsternpunkt, ist ein Stromwandler
o : 1200 A/1 A, Klasse 1 erforderlich. Die interne Biirde des Leistungsschalters 3WL ist 0,11 [&X]. Soll der
Erdschlussstrom uber die vektorielle Summe der Phasen bestimmt werden, ist im Neutralleiter ein
Wandler zu installieren.

NSE0_01027a

Typ Zubehor fiir Artikel-Nr.
GFM AT 45B ETU45B 3WL9111-0AT53-0AA0
GFM AT 55B-76B ETU76B 3WL9111-0AT56-0AA0
Display
Zubehor fur Ausfiihrung Artikel-Nr.
- ETU45B 4-zeilig 3WL9111-0AT81-0AA0

NSEO_01609

Interne Stromwandler, fiir N-Leiter einschlieBlich Verdrahtungssatz

ETU Release 2 BaugroBe Artikel-Nr.
3WL9111-0AA11-0AAQ
3WL9111-0AA12-0AA0
3WL9111-0AA13-0AA0

3WL9111-0AA14-0AA0
3WL9111-0AA15-0AA0
3WL9111-0AA16-0AA0

w N 2w N =

Externe Stromwandler, fiir N-Leiter
Kupferanschlussstiicke BaugroBe Artikel-Nr.

<> - 1 3WL9111-0AA21-0AAD
S
! 2 3WL9111-0AA22-0AA0
e 3 3WL9111-0AA23-0AA0
P v 1 3WL9111-0AA31-0AAO
\!x% 2 3WL9111-0AA32-0AA0
=
P 3 3WL9111-0AA33-0AA0
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https://www.siemens.com/product?3WL9311-5AA00-0AA2
https://www.siemens.com/product?3WL9312-5AA00-0AA2
https://www.siemens.com/product?3WL9312-7AA00-0AA2
https://www.siemens.com/product?3WL9314-5AA00-0AA2
https://www.siemens.com/product?3WL9314-5AA30-0AA2
https://www.siemens.com/product?3WL9317-6AA00-0AA2
https://www.siemens.com/product?3WL9317-6AA30-0AA2
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AA51-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AA52-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AA53-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AA54-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AA55-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AA56-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AA57-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AA58-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AA61-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AA62-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AA63-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AA64-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AA65-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AA66-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AA67-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AT53-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AT56-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AT81-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AA11-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AA12-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AA13-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AA14-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AA15-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AA16-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AA21-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AA22-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AA23-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AA31-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AA32-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AA33-0AA0

Offene Leistungsschalter | 3WL11 - 3WL13

Zubehor und Ersatzteile

Zubehor fiir Elektronische Uberstromausléser ETU

EMV-Filter

¢ Entstorfilter zur Dampfung von Gleichtaktstérungen
(z. B. in IT-Netzen, hervorgerufen durch Frequenzumrichter)
¢ Einfligeddmpfung (asymmetrisch) im Bereich 40 kHz bis 10 MHz >40 dB

Varianten Artikel-Nr.
nur flir ETU Release 2 3WL9111-0AK34-0AA0
Plombierbare und abschlieBbare Abdeckung
[ Zubehor fiir Artikel-Nr.
ETU15B bis ETU45B 3WL9111-0AT45-0AA0
ETU76 3WL9111-0AT46-0AA0

Automatische Riicksetzung der Wiedereinschaltsperre

Ausfiihrung Artikel-Nr.
Ersatzteil fiir Option KO1 3WL9111-0AK21-0AAO

Fernrucksetzmagnet

Fiir mechanische Ausgeléstanzeige
¢ Ersatzteil fir Option K10 bis K13
¢ Hinweis: Automatische Riicksetzung der Wiedereinschaltsperre 3WL9111-0AK21-0AAO wird ebenfalls

bendtigt
Spannung Artikel-Nr.

NSE0_00gssa DC24V 3WL9111-0AK03-0AA0
DC48V 3WL9111-0AK04-0AA0
AC120V/DC125V 3WL9111-0AKO5-0AA0
AC 208 ... 250V /DC 208 ...250 V 3WL9111-0AK06-0AA0
Verwendung Messerleiste Zubehor fiir Artikel-Nr.

Interne Verdrahtung des Cubicle- mit Messerleiste fiir Nachriistung ETU45B und ETU76B 3WL9111-0AK30-0AA0
BUS fiir Anschluss an Klemme X8  der Kommunikation

zum Anschluss der externen ohne Messerleiste nicht fiir ETU Release 2 3WL9111-0AK31-0AAO
N- und G-Wandler an Klemme X8 ETU Release 2 3WL9111-0AK33-0AA0

AbschlieBvorrichtungen und Verriegelungen

Verriegelungsset fiir Mechanisch EIN/AUS

¢ Bestehend aus jeweils 2 Klarsichtabdeckungen zur Plombierung bzw. zum Einhdngen von
@ @ .,, Biigelschlossern (Bugelschlsser nicht im Lieferumfang enthalten)
ﬁ ¢ Abdeckung mit Loch 6,35 mm (fiir Werkzeugbetatigung)
@ P ¢ Schlosstréager fiir Sicherheitsschloss zur Schliisselbetatigung
@‘ 3 Ausfiihrung Artikel-Nr.
§| ohne Sicherheitsschloss 3WL9111-0BA21-0AA0
g mit Fabrikat CES 3WL9111-0BA22-0AA0
mit Fabrikat IKON 3WL9111-0BA24-0AA0

Abschllerorrlchtung gegen unbefugtes Einschalten, im Bedienpult

¢ Netztrenneinrichtung erfiillt Hauptschalterbedingungen nach EN 60204-1
* Ersatzteil fir Option SO1 bis SO9

Variante Lieferumfang Artikel-Nr.

Einbausatz FORTRESS oder CASTELL ohne Schldsser, Zylinder und Schliissel 3WL9111-0BA31-0AA0
Fabrikat RONIS Schidsser, Zylinder und Schliissel enthalten 3WL9111-0BA33-0AA0
Fabrikat KIRK-Key ohne Schldsser, Zylinder und Schlissel 3WL9111-0BA34-0AA0
Fabrikat PROFALUX Schldsser, Zylinder und Schliissel enthalten 3WL9111-0BA35-0AA0
Fabrikat CES Schldsser, Zylinder und Schliissel enthalten 3WL9111-0BA36-0AA0
Fabrikat IKON Schldsser, Zylinder und Schliissel enthalten 3WL9111-0BA38-0AA0
Einbausatz furr Bligelschlosser ohne Bligelschloss 3WL9111-0BA41-0AA0
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3WL11 - 3WL13 | Offene Leistungsschalter

AbschlieBvorrichtungen und Verriegelungen

Abschllerorrlchtung gegen unbefugtes Einschalten, fiir Einschubschalter

¢ Netztrenneinrichtung erfiillt Hauptschalterbedingungen nach EN 60204-1

* Bestehend aus Schloss im Einschubrahmen, wirksam in Betriebsstellung, bei Schalteraustausch bleibt
die Funktion erhalten

¢ Ersatzteil fir Option R60, R61, R68

oy Variante Lieferumfang Artikel-Nr.

Fabrikat CES Schlésser, Zylinder und Schlissel enthalten 3WL9111-0BA51-0AA0
Fabrikat IKON Schlésser, Zylinder und Schlissel enthalten 3WL9111-0BA53-0AA0
Fabrikat KIRK-Key " ohne Schlgdsser, Zylinder und Schliissel 3WL9111-0BA57-0AA0
Fabrikat RONIS Schlésser, Zylinder und Schlissel enthalten 3WL9111-0BA58-0AA0
Fabrikat PROFALUX Schlésser, Zylinder und Schliissel enthalten 3WL9111-0BA50-0AA0

Clo o Ausfiihrung Lieferumfang Artikel-Nr.

O gng Ersatzteil fiir Option S33 ohne Bligelschloss 3WL9111-0BA71-0AA0

0
Qo

NSED 00957

Abschllerorrlchtung gegen Verfahren des Einschubschalters

¢ Sicherheitsschloss zur Montage am Schalter
e Ersatzteil fur Option S71, S75, S76

> i Variante Lieferumfang Artikel-Nr.
NEUME Fabrikat CES Schldsser, Zylinder und Schliissel enthalten 3WL9111-0BA73-0AA0
Fabrikat IKON Schlésser, Zylinder und Schlissel enthalten 3WL9111-0BA75-0AA0
Fabrikat PROFALUX Schlésser, Zylinder und Schlissel enthalten 3WL9111-0BA76-0AA0
Fabrikat RONIS Schlésser, Zylinder und Schlissel enthalten 3WL9111-0BA77-0AA0
Fabrikat KIRK-Key " ohne Schldsser, Zylinder und Schliissel 3WL9111-0BA80-0AA0

Verriegelungssystem

¢ 2 gleiche Schlissel fiir 3 Leistungsschalter

e AbschlieBvorrichtung AUS-Stellung

¢ Schloss im Bedienpult

e Max. 2 Leistungsschalter kdnnen eingeschaltet werden

Variante Artikel-Nr.

Fabrikat CES 3WL9111-0BA43-0AA0

Sperrvorrichtungen gegen Verfahren des Einschubschalters in Trennstellung

¢ Bestehend aus Seilzug und Schloss in der Schranktlr am Schalter

¢ Ersatzteil fir Option R81, R85, R86

 Hinweis: Nicht mdglich in Kombination mit ,Sperrvorrichtung gegen Offnen der Schranktiir”
(Kurzangabe ,R30") oder "Sperrvorrichtung gegen Verfahren bei gedffneter Schranktiir
(Kurzangabe ,R50")

NSE0_00987

Variante Artikel-Nr.

Fabrikat CES 3WL9111-0BA81-0AAQ
Fabrikat IKON 3WL9111-0BA83-0AA0
Fabrikat PROFALUX 3WL9111-0BA85-0AA0
Fabrikat RONIS 3WL9111-0BA86-0AA0

Sperrvorrichtungen gegen Offnen der Schranktiir in EIN-Stellung

e Festeinbau
» Uberlistbar
¢ Hinweis: Nicht mdglich in Kombination mit ,Sperrvorrichtung gegen Verfahren des Einschubschalters
in Trennstellung” (Kurzangaben ,R81", ,R85" oder ,R86")
Ausfiihrung Artikel-Nr.

Ersatzteil fiir Option S30 3WL9111-0BB12-0AA0

" Schlgsser, Zylinder und Schliissel sind vom Hersteller zu beziehen.
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Offene Leistungsschalter | 3WL11 - 3WL13

Zubehor und Ersatzteile

AbschlieBvorrichtungen und Verriegelungen
Sperrvorrichtungen gegen Offnen der Schranktiir

¢ Einschubrahmen
« Uberlistbar
¢ Hinweis: Nicht méglich in Kombination mit ,Sperrvorrichtung gegen Verfahren des Einschubschalters
in Trennstellung” (Kurzangaben ,R81", ,R85" oder ,R86")
Ausfiihrung Artikel-Nr.
Ersatzteil fiir Option R30 3WL9111-0BB13-0AA0
Sperrvorrichtungen gegen Verfahren bei gedffneter Schranktiir
¢ Einschubrahmen
¢ Hinweis: Nicht mdglich in Kombination mit ,Sperrvorrichtung gegen Verfahren des Einschubschalters
in Trennstellung” (Kurzangaben ,R81", ,R85" oder ,R86")

Ausfiihrung Artikel-Nr.
Ersatzteil fiir Option R50 3WL9111-0BB15-0AA0
Gegenseitige mechanische Verriegelung
— 150 — 100 ¢ Mit Bowdenzug 2000 mm (einmal je Leistungsschalter erforderlich)
1 w Typ fiir getrennte Bestellung Ersatzteil fiir Artikel-Nr.
5 Festeinbauschalter - Option S55 3WL9111-0BB21-0AAQ
I : Baustein fiir Einschubschalter - Option R55 3WL9111-0BB24-0AA0
NSE0_00989 mit Einschubrahmen
Baustein fiir Einschubrahmen v Option R56 3WL9111-0BB22-0AA0
Baustein fiir Einschubschalter v Option R57 3WL9111-0BB23-0AA0
Adapter flir BaugroBe 3 v - 3WL9111-0BB30-0AA0

Einschubschalter
Kupplung am Schalter (mit Ring) fiir gegenseitige Verriegelung

¢ Inallen Schaltern verwendbar
@ Artikel-Nr.
3WL9112-8AH47-0AA0

Bowdenzug
Lange Artikel-Nr.
2000 mm 3WL9111-0BB45-0AA0
3000 mm 3WL9111-0BB46-0AA0
4500 mm 3WL9111-0BB47-0AA0
Priifgerate

Handpriifgerit Release 2 fiir Uberstromausldser ETU15B bis ETU76B
« Zur Uberpriifung der Uberstromausldsefunktionen aller 3WL ETU (Release 1 und Release 2)

Artikel-Nr.
3WL9111-0AT32-0AA0

Funktionspriifgerat
« Zur Uberpriifung der Auslésekennlinien fiir Uberstromausléser ETU15B bis ETU76B
(Release 1 und Release 2)
Artikel-Nr.
3WL9111-0AT44-0AA0
TD400 Kit IEC

¢ Inbetriebnahme-/Service-Tool fiir IEC 3WL (ETU Release 2) und 3VA

* Mit Adapter, Kabel und Koffer

¢ Nicht geeignet fir 3WL10 und 3VA27
Artikel-Nr.
3VW9011-0AT40

TD400-Adapter (Ersatzteil)

Ausfiihrung Artikel-Nr.

fiir 3VA 3VW9011-0AT43
fir 3WL ETU Release 1 3VW9011-0AT44
flir SWL ETU Release 2 3VW9011-0AT45
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3WL11 - 3WL13 | Offene Leistungsschalter

Anzeigen und Bedienelemente
Einschaltbereitschaftsmeldeschalter (520)

Ausfiihrung Kontakte Artikel-Nr.
Ersatzteil fiir Option C22 1 SchlieBer 3WL9111-0AHO1-0AA0

NSE0_00993a

Meldeschalter (S22 oder S23)

¢ Nicht méglich mit Kommunikationsanschluss, Kurzangabe ,F02”, ,F12" oder ,F35"
 Hilfsstromstecker X7 fiir Leistungsschalter oder Einschubrahmen notwendig.
Sofern dieser nicht bereits vorhanden, bitte zusatzlich bestellen

Ausfiihrung Kontakte Artikel-Nr.
Ersatzteil fiir Option C26 und C27 1. oder 2. Hilfsausldser 3WL9111-0AHO2-0AA0

NSEO0_00994b

1. Ausgeléstmeldeschalter (524)

¢ Nicht méglich mit Kommunikationsanschluss, Kurzangabe ,F02”, ,F12" oder ,F35"
* Hilfsstromstecker X7 fiir Leistungsschalter oder Einschubrahmen notwendig.
Sofern dieser nicht bereits vorhanden, bitte zusatzlich bestellen

Ausfiihrung Kontakte Artikel-Nr.

Ersatzteil fiir Option KO7 1 Wechsler 3WL9111-0AH14-0AA0
* Nicht mdglich mit Kommunikationsanschluss, Kurzangabe ,F02", ,F12" oder ,F35"

¢ Hilfsstromstecker X7 fiir Leistungsschalter oder Einschubrahmen notwendig.

Sofern dieser nicht bereits vorhanden, bitte zusatzlich bestellen
e Nur in Kombination mit 1. Ausgelostmeldeschalter verwendbar

Ausfiihrung Kontakte Artikel-Nr.
Ersatzteil fiir Option K06 1 SchlieBer 3WL9111-0AH17-0AA0
Schaltsplelzahler

e Nurin Verbindung mit Motorantrieb
Ausfiihrung Ausfiihrung Artikel-Nr.
Ersatzteil fiir Option CO1 mechanisch 3WL9111-0AHO07-0AA0

NSEO0_00995a

Speicherzustandsmeldeschalter
* Nicht mdglich mit Kommunikationsanschluss, Kurzangabe ,F02", ,F12" oder ,F35"
¢ Hilfsstromstecker X7 fiir Leistungsschalter oder Einschubrahmen notwendig.
Sofern dieser nicht bereits vorhanden, bitte zusatzlich bestellen

Ausfiihrung Kontakte Artikel-Nr.

Ersatzteil fiir Option C20 1 SchlieBer 3WL9111-0AH08-0AA0

Ausfiihrung Kontakte Artikel-Nr.

Ersatzteil fiir Option R15 und R16 1. Block (3 Wechsler) 3WL9111-0AH11-0AA0
2. Block (6 Wechsler) 3WL9111-0AH12-0AA0

ey
NSEO_00996a

e Nicht méglich mit Kommunikationsanschluss, Kurzangabe ,F02”, ,F12” oder ,F35”

¢ Nicht méglich mit Motorabstellschalter

e Taster + Verdrahtung (Hilfsstromstecker X7 fiir Leistungsschalter oder Einschubrahmen notwendig.
Sofern dieser nicht bereits vorhanden, bitte zusatzlich bestellen)

¢ Hinweis: Nur mdglich bei Schaltern mit Einschaltmagnet

NSE0_00997a Ausfiihrung Variante Artikel-Nr.
Ersatzteil fiir Option C11 und C12 mit Plombierkappe C11 3WL9111-0AJ02-0AA0
mit Einbausatz CES C12 3WL9111-0AJ03-0AA0
mit Einbausatz IKON 3WL9111-0AJ05-0AA0
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Offene Leistungsschalter | 3WL11 - 3WL13

Zubehor und Ersatzteile

Anzeigen und Bedienelemente

Motorabstellschalter (512)

¢ Montage am Bedienpult
e Nicht méglich mit elektrisch EIN-Taster

Ausfiihrung Artikel-Nr.
Ersatzteil flir Option S25 3WL9111-0AJ06-0AA0

NOT-AUS-Taster

¢ Pilzdrucktaster an Stelle des mechanisch AUS-Tasters

Variante Artikel-Nr.

Ersatzteil fiir Option S24 3WL9111-0BA72-0AA0

Hilfsleiteranschliisse

Messerleiste fir Leistungsschalter @

rﬁlifﬁir Artikel-Nr.
=T 3WL9111-0ABO1-0AAD

. g
w

Verldangerung fiir Messerleiste

¢ Messerleiste muss separat bestellt werden

Ausfiihrung Artikel-Nr.
1000 V 3WL9111-0AB02-0AA0
Ausfiihrung Artikel-Nr.
1000 V 3WL9111-0AB10-0AA0
Ausfiihrung Artikel-Nr.
Schraubanschlusstechnik (SIGUT) 3WL9111-0AB03-0AA0
5
Schraublose Anschlusstechnik (Zugfeder) 3WL9111-0AB04-0AA0

Kodiersatz @

ﬁ Ausfiihrung Artikel-Nr.
ﬁ fur Festeinbau X5 bis X8 3WL9111-0AB07-0AA0

Schleifkontaktmodul fiir Einschubrahmen @

Artikel-Nr.
3WL9111-0AB08-0AAQ

Einteiliges Schleifkontaktmodul fiir Einschubrahmen @

Ausfiihrung Artikel-Nr.
Schraubanschlusstechnik (SIGUT) 3WL9111-0AB18-0AA0

Blindblock fiir Leistungsschalter

Artikel-Nr.
3WL9111-0AB12-0AA0

Fir eine komplette Hilfsstromanschlussbestellung werden benétigt:
Festeinbauausfiihrung: 1+2+3
Einschubausfiihrung: 1+442 oder 1+5

1/98 Siemens LV 10 - 10/2020 Systemiibersicht Seite 1/72


https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AJ06-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0BA72-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AB01-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AB02-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AB10-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AB03-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AB04-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AB07-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AB08-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AB18-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AB12-0AA0

3WL11 - 3WL13 | Offene Leistungsschalter

Hilfsausloser

Emschaltmagnet/Spannungsausloser

Ausfiihrung Spannung Artikel-Nr.
100% ED DC24V 3WL9111-0ADO1-0AAD n
DC30V 3WL9111-0AD02-0AA0
DC48V 3WL9111-0AD03-0AA0
DC 60V 3WL9111-0AD04-0AAD
DC 110 ... 125 V/AC 110 ... 127 V 3WL9111-0AD05-0AA0
DC 220 ... 250 V/AC 208 ... 240 V 3WL9111-0AD06-0AAD
5% ED DC 24V 3WL9111-0AD11-0AAD
Schaltzeit 50 ms DC48V 3WL9111-0AD12-0AA0
(Standard >80 ms) DC110... 125 V/AC 110 ... 127V 3WL9111-0AD13-0AA0
DC 220 ... 250 V/AC 208 ... 240 V. 3WL9111-0AD14-0AA0
Ausfiihrung Spannung Artikel-Nr.
unverzoégert DC24V 3WL9111-0AE01-0AAQ
DC30V 3WL9111-0AE02-0AAO0
DC 48V 3WL9111-0AE03-0AA0
DC 60V 3WL9111-0AE07-0AAOQ
DC110... 125 V/IAC 110 ... 127 V 3WL9111-0AE04-0AAQ
DC 220 ... 250 V/AC 208 ... 240 V 3WL9111-0AE05-0AAQ
AC380...415V 3WL9111-0AE06-0AAQ
verzégert DC 48V 3WL9111-0AE11-0AAQ
DC 110 ... 125 VIAC 110 ... 127 V 3WL9111-0AE12-0AA0
DC 220 ... 250 VIAC 208 ... 240 V/ 3WL9111-0AE13-0AA0
AC380...415V 3WL9111-0AE14-0AA0

Antrieb

Motorantrleb

¢ Hilfsstromstecker X5 fiir Leistungsschalter oder Einschubrahmen erforderlich.
Sofern diese nicht bereits vorhanden sind, bitte zusatzlich bestellen

Spannung Artikel-Nr.

DC24..30V 3WL9111-0AF01-0AAO
DC48..60V 3WL9111-0AF02-0AA0
DC110...125V/AC110...127 V 3WL9111-0AF03-0AA0
DC 220 ... 250 V/AC 208 ... 240 V 3WL9111-0AF04-0AA0

Hilfskontakte

Hilfsschalterblock

Kontakte Artikel-Nr.

2 SchlieBer + 2 Offner 3WL9111-0AGO1-0AA0
2 SchlieBer 3WL9111-0AG02-0AA0
1 SchlieBer + 1 Offner 3WL9111-0AG03-0AA0
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https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AE06-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AE11-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AE12-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AE13-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AE14-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AF01-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AF02-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AF03-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AF04-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AG01-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AG02-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AG03-0AA0

Offene Leistungsschalter | 3WL11 - 3WL13

Zubehor und Ersatzteile

Tiirdichtungsrahmen, Haube, Shutter

Tirdichtungsrahmen
Ausfiihrung Artikel-Nr.
n Ersatzteil fiir Option T40 3WL9111-0APO1-0AAQ

Schutzabdeckung IP55

— ¢ Nicht in Kombination mit Trdichtungsrahmen anwendbar
* Haube abnehmbar und beidseitig zu 6ffnen

Artikel-Nr.

3WL9111-0AP02-0AAQ
Shutter
Ausfiihrung Polzahl BaugroBe Schaltvermdgen

Ersatzteil fiir Option R21 3-polig 1 N, S, H 3WL9111-0AP04-0AA0
2 N, S, H 3WL9111-0AP06-0AAQ
C 3WL9111-0AP43-0AA0
3 H, C 3WL9111-0AP0O7-0AAQ
4-polig 1 N, S, H 3WL9111-0AP08-0AAQ
2 N, S, H 3WL9111-0AP11-0AAQ
C 3WL9111-0AP44-0AA0
3 H, C 3WL9111-0AP12-0AA0

Lichtbogenkammer

Lichtbogenkammer

Spannung BaugroBe Schaltvermégen Artikel-Nr.
690V 1 N,S, H 3WL9111-0AS01-0AA0
2 N, S, H 3WL9111-0AS02-0AA0
@ 3WL9111-0AS10-0AA0
3 H, C 3WL9111-0AS03-0AA0
1000 V/1150 V 2 H, C 3WL9111-0AS05-0AA0
3 H, C 3WL9111-0AS06-0AA0

Lichtbogenkammerabdeckung

¢ Teilesatz flir Einschubrahmen
¢ Ersatzteil fir Option R10
e Nicht mdglich bei:
— 1000-V-Ausfiihrung (Kurzangabe "A05"),
— 1150-V-Ausflihrung (Kurzangabe "A15"),
— DC-Ausfiihrung,
— 4000 A BaugroBe 2,
— Leistungsschalter mit sehr hohem Schaltvermégen C

Polzahl BaugroBe Artikel-Nr.

3WL9111-0AS32-0AA0
3WL9111-0AS36-0AA0
3WL9111-0AS38-0AA0
3WL9111-0AS42-0AA0
3WL9111-0AS44-0AA0
3WL9111-0AS46-0AA0

3-polig

4-polig

w N =2, N =
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3WL11 - 3WL13 | Offene Leistungsschalter

Einschub-Kodierung

Einschub-Kodierung
* Kundenseitig, fiir 36 Kodiervarianten

= @
ﬁgﬁ;l BaugroBe Artikel-Nr.
—, 1,2 3WL9111-0ART2-0AA0
e 3 3WL9111-0AR13-0AA0
Erdungsverbindung

Erdungsverbindung zwischen Einschubrahmen und Einschubschalter

e Fir 30 kA Erdkurzschlussstrom 2x bestellen
¢ Kontaktmodul fiir Einschubrahmen

BaugroBe Artikel-Nr.
LA 1,27 3WL9111-0BAOT-0AAO
3 3WL9111-0BA02-0AA0
‘ Polzahl BaugroBe Artikel-Nr.
: 3-polig 1 3WL9111-0BA05-0AA0
20 3WL9111-0BA06-0AA0
3 3WL9111-0BA07-0AAOQ
4-polig 1 3WL9111-0BA08-0AAQ
20 3WL9111-0BA04-0AA0
3 3WL9111-0BA10-0AA0

" Nicht verwendbar fiir BaugréBe 2 mit sehr hohem Schaltvermégen C und BaugroBe 2, 4000 A.

Tragwinkel

Tragwinkel

* Zur Montage von Festeinbauschaltern an senkrechter Ebene
: e Nur fiir BaugréBen 1 und 2 (1 Satz = 2 Stiick)

Artikel-Nr.
3WL9111-0BB50-0AA0

Module des CubicleBUS

* Jedes Modul des CubicleBUS wird mit einem vorkonfektionierten Kabel 0,2 m ausgeliefert, um die Module miteinander zu verbin-
den. Zum Anschluss an den Schalter wird noch eine langere, vorkonfektionierte Leitung bendtigt.

« Alle Kommunikationskomponenten, Module des CubicleBUS und Messfunktionen sind fiir die elektronischen Uberstromausloser
ETU45B und ETU76B erhltlich.

Module des CubicleBUS

Typ Artikel-Nr.
Digitales Ausgangsmodul mit Drehkodierschalter, Relaisausgéange 3WL9111-0AT26-0AA0
Digitales Ausgangsmodul konfigurierbar, Relaisausgange 3WL9111-0AT20-0AA0
Digitales Eingangsmodul 3WL9111-0AT27-0AA0
_ Analoges Ausgangsmodul 3WL9111-0AT23-0AA0
ZSI Modul 3WL9111-0AT21-0AAQ
zum Anschluss an 3WL Lange Artikel-Nr.
mit COM15/COM16/COM35 0,5m 3WL9111-0BCO4-0AA0
Tm 3WL9111-0BCO2-0AA0
2m 3WL9111-0BCO3-0AA0
ohne COM15/COM16/COM35 2m 3WL9111-0BCO5-0AA0

Spannungswandler

* Wird fiir Leistungsschalter 3WL mit Messfunktion Plus benétigt, wenn kein direkter Spannungsabgriff
vorhanden ist
* 380...690V/100V, Klasse 0,5

Polzahl Messfunktion Artikel-Nr.
3-polig mit Messfunktion Plus 3WL9111-0BB68-0AA0
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Offene Leistungsschalter | 3WL11 - 3WL13

Zubehor und Ersatzteile

Nachriistung und Ersatzteile

* Fir die Nachriistung der Kommunikationsmodule COM15, COM16 oder COM35 in Leistungsschalter 3WL in Einschubtechnik mit
Z-Optionen A05 (AC 1000 V), A15 (AC 1150 V) oder A16 (690 V + 20%) werden zusatzlich folgende Einbaukits bendtigt:
n 3WL9111-0AT62-0AAO fiir die Leistungsschalter BaugréBe 1 oder 3WL9111-0AT63-0AAO fiir die Leistungsschalter BaugréBe 2/3

COM35 PROFINET 10 / Modbus TCP Modul new!
Ausfiihrung Artikel-Nr.
Fiir elektronische Uberstromausldser ETU45B und ETU76B 3WL9111-0AT65-0AA0

PROFINET 10 / Modbus TCP Nachriistkit new

¢ Nachrustkit fiir die PROFINET 10 / Modbus TCP-Kommunikation einschlieBlich COM35,
BSS und Kabelsatz fiir alle offenen Leistungsschalter 3WL mit elektronischen Uberstromauslésern
ETU45B und ETU76B

Artikel-Nr.
3WL9111-0AT66-0AA0

PROFIBUS Nachriistkit

¢ Nachrstkit fiir die PROFIBUS-Kommunikation einsghlieBIich COM15, BSS und Kabelsatz fiir alle
offenen Leistungsschalter 3WL mit elektronischen Uberstromauslésern ETU45B und ETU76B

Artikel-Nr.
3WL9111-0AT12-0AA0
COM15 PROFIBUS-Modul

Ausfiihrung Artikel-Nr.
Fiir elektronische Uberstromausldser ETU45B und ETU76B 3WL9111-0AT15-0AA0

= o~
COM16 Modbus RTU-Modul

Ausfiihrung Artikel-Nr.

Fiir elektronische Uberstromausléser ETU45B und ETU76B 3WL9111-0AT17-0AAQ

Modbus RTU Nachriistkit IEC

¢ Nachrustkit fiir die Modbus-Kommunikation einschl'ieBIich COM16, BSS und Kabelsatz fiir alle
Offenen Leistungsschalter 3WL mit elektronischen Uberstromauslésern ETU45B und ETU76B

Artikel-Nr.
3WL9111-0AT18-0AA0

Zusatzteile fiir Nachriistung der Kommunikationsmodule COM15/COM16/COM35
 In Leistungsschalter 3WL in Einschubtechnik mit Z-Optionen:
— AO05 (AC 1000 V) oder
— A15 (AC 1150 V) oder
— A16 (690 V + 20%)

BaugroBe Artikel-Nr.
1 3WL9111-0AT62-0AA0
2,3 3WL9111-0AT63-0AA0
Breaker Status Sensor (BSS)
= Ausfiihrung Artikel-Nr.
e Zur Erfassung der Leistungsschalter-Zustande EIN / AUS / Ausgeldst 3WL9111-0AT16-0AA0

tuber Kommunikation
« Fir elektronische Uberstromausléser ETU45B und ETU76B
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3WL11 - 3WL13 | Offene Leistungsschalter

Schnittstellen

Schnittstelle zur IEC 61850
» Die SICAM A8000 als intelligenter Datenkonzentrator sorgt fiir die Anbindung der Leistungsschalter
aus dem SENTRON Portfolio tiber das MODBUS TCP/IP-Protokoll und die Weiterleitung der Daten lber
Kommunikationsprotokolle (wie z.B.: [EC61850,IEC60870-5-104,IEC60870-5-101, MODBUS und DNP)
an (ibergeordnete Systeme.

Typ Betriebsspannung Artikel-Nr.
- SICAM CP-8021" - 6MF28021AA00
= SICAM CP-80502 = 6MF2805-0AA00
"
&l
— SICAM PS-8620 DC24...60V (12 W) 6MF28620AA00
SICAM PS-8622 DC110...220V (12 W) 6MF28622AA00

" Ausgelegt fiir Mengengerste von max. 1x 3WL und 1x 3VA
2 Ausgelegt fiir Mengengeriiste von 3x 3WL und 8x 3VA

Weitere Informationen finden Sie auf:
www.siemens.de/sicam-a8000

Fir das SICAM CP-8021 und SICAM CP-8050 wurden vordefinierte Bausteine erstellt, um den Inbetriebnahmeaufwand auf ein Minimum zu reduzieren.
Die Bausteine kénnen kostenlos unter folgendem Link bezogen werden.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/24618/ae

M Ethernet IEC 61850

RTU
SICAM
A8000
I Ethernet Modubus TCP
1201_19878
—~ COM35
COM800 =
O o
= 0
O 3VA-line
(]
oo
%ﬁ %ﬁ <) 6] —
% % 0o o D =
H B =
¢ [e] [e] [e] O
3VA 3VA
T ooocoos 8 3WL
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Offene Leistungsschalter | 3WL11 - 3WL13

Zubehor und Ersatzteile

Speichergerate

Kondensator-Speichergerat

¢ Fir Spannungsausldser

¢ Speicherzeit 5 min

¢ Auch fir Leistungsschalter 3VL, 3VA und 3WN geeignet

¢ Hinweis: Bemessungssteuerspeisespannung muss mit der Bemessungssteuerspeisespannung des
Spannungsausldsers Ubereinstimmen

Bemessungssteuerspeisespannung/Bemessungsbetriebsspannung Artikel-Nr.
AC 50/60 Hz DC
220...240V 220...250V 3WL9111-0BA14-0AA0

Ersatzteile

Messfunktion Plus zur Nachriistung

¢ Als Ersatzteil oder bei Nachriistung der Messfunktion Plus mit einem externen Spannungswandler
— fiir ETU45B oder ETU76B Release 2
— Spannungswandler erforderlich
— Spannungskonverter erforderlich
— Bei Nachriistung wird eine Messgenauigkeit von 3% erreicht
Artikel-Nr.
3WL9111-0AT05-0AAQ
Spannungskonverter
Ausfiihrung Artikel-Nr.
als Ersatzteil oder bei Nachriistung der Messfunktion Plus 3WL9111-0ATO6-0AA0
Komponenten zum Umbau eines vorhandenen internen Spannungsabgriffs ?
¢ Umbau erfordert 3 Komponenten fiir 3-poligen 3WL
¢ Umbau erfordert 4 Komponenten fiir 4-poligen 3WL
¢ Umbau einer Messfunktion (Z-Option A05) ist nicht mdglich
Umbau interner Spannungsabgriff BaugroBe Artikel-Nr.
an Hauptkontakt
3WL9111-0AT71-0AAQ
3WL9111-0AT72-0AA0
3WL9111-0AT73-0AA0
3WL9111-0AT74-0AA0
3WL9111-0AT75-0AA0
3 3WL9111-0AT76-0AA0

Wandler (ohne Eisenkern), nur Rogowskispule (Messwandler fiir die Schutzfunktion)

¢ Verwendung bei Umrichterapplikationen mit hohen Oberschwingungsanteilen;

nur verwendbar mit ETU45B oder ETU76B

— Externe DC 24 V-Versorgung bendtigt

— Unterspannungsausloser erforderlich (z. B. 3WL9111-0AE01-0AA0)
* Als Nachristkit oder als Ersatzteil. Bei neuen Leistungsschaltern verwenden Sie bitte die Z-Option K60
¢ Lieferumfang:

unten nach oben

oben nach unten

N =W N =

— Wandler
— Warnschilder
— Handbuch
Polzahl BaugroBe Artikel-Nr.
3-polig 1 3WL9111-0AA42-0AA0
2 3WL9111-0AA43-0AA0
3 3WL9111-0AA44-0AA0
4-polig 1 3WL9111-0AA45-0AA0
2 3WL9111-0AA46-0AA0
3 3WL9111-0AA47-0AA0
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3WL11 - 3WL13 | Offene Leistungsschalter

Hauptleiteranschliisse Festeinbau (notwendiges Zubehor)

Frontseitig zugadngliche Hauptanschliisse, Einloch oben

¢ Nicht fir 3WL1 BaugrdéBe 1 mit hohem Schaltvermdgen H

BaugroBe Bemessungsstrom |, Artikel-Nr.

1 <1000 A 3WL9111-0ALO1-0AAO
1250 ... 1600 A 3WL9111-0ALO2-0AA0

249 <2000 A 3WL9111-0ALO3-0AA0
<2500 A 3WL9111-0ALO4-0AA0
<3200 A 3WL9111-0ALO5-0AA0

3 <4000 A 3WL9111-0ALO6-0AA0
Frontseitig zugadngliche Hauptanschliisse, Einloch unten
 Nicht fiir 3WL1 BaugréBe 1 mit hohem Schaltvermégen H

BaugroBe Bemessungsstrom |, Artikel-Nr.
1 <1000 A 3WL9111-0AL51-0AAO
1250 ... 1600 A 3WL9111-0AL52-0AA0
249 <2000 A 3WL9111-0AL53-0AA0
<2500 A 3WL9111-0AL54-0AA0
<3200 A 3WL9111-0AL55-0AA0
3 <4000 A 3WL9111-0AL56-0AA0
Frontseitig zugdngliche Hauptanschliisse nach DIN 43673, Doppelloch oben
BaugroBe Bemessungsstrom |, Artikel-Nr.
1 <1000 A " 3WL9111-0ALO7-0AA0
1250 ... 2000 A ® 3WL9111-0ALO8-0AA0
249 <2000 A 3WL9111-0AL11-0AA0
<2500 A 3WL9111-0AL12-0AA0
<3200 A 3WL9111-0AL13-0AA0
3 <4000 A 3WL9111-0AL14-0AA0
Frontseitig zugadngliche Hauptanschliisse nach DIN 43673, Doppelloch unten
BaugroBe Bemessungsstrom | Artikel-Nr.
1 <1000A " 3WL9111-0AL57-0AA0
1250 ... 2000 A ® 3WL9111-0AL58-0AA0
249 <2000 A 3WL9111-0AL61-0AA0
<2500 A 3WL9111-0AL62-0AA0
<3200 A 3WL9111-0AL63-0AA0
3 <4000 A 3WL9111-0AL64-0AA0
Riickseitig vertikale Hauptanschliisse
BaugroBe Bemessungsstrom |, Artikel-Nr.
12 <2000 A 3WL9111-0AMO1-0AAQ
29 <3200 A 3WL9111-0AM02-0AA0
3 <6300 A 3WL9111-0AM03-0AAQ

NSEQ_01012

Nicht fiir 3SWL1 BaugréBe 1 mit hohem Schaltvermégen H.

Bei Vertikalanschluss BaugroBe 1 mit Schaltvermdgen N und S, bis 1000 A wird 1 Vertikalanschluss 3WL9 111-0AM01-0AAQ benétigt,
bis 2000 A oder mit Schaltvermdgen H werden 2 Vertikalanschlussstiicke 3WL9 111-0AM01-0AAOQ ben6étigt.

Bei Vertikalanschluss BaugroBe 2, bis 2500 A wird 1 Vertikalanschluss 3WL9 111-0AM02-0AAO benétigt,

bis 3200 A werden 2 Vertikalanschlussstticke 3WL9 111-0AM02-0AAO benétigt.

Nicht fiir Leistungsschalter mit sehr hohem Schaltvermégen C.

Bei BaugréBe 1 mit H Schaltvermdgen von 630A ... 2000A verwendbar.

&

g 2
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https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AM01-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AM02-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AM03-0AA0

Offene Leistungsschalter | 3WL11 - 3WL13

Zubehor und Ersatzteile

Hauptleiteranschliisse Einschub (notwendiges Zubehor)

Frontseitig zugdngliche Hauptanschliisse, Einloch oben oder unten 2

BaugroBe Bemessungsstrom I, Artikel-Nr.
1 <1000 A 3WL9111-0ANO1-0AAO
1250 ... 1600 A 3WL9111-0ANO2-0AAO
!! 23 <2000 A 3WL9111-0ANO3-0AAO
NSEO—DUS <2500 A 3WL9111-0ANO4-0AAO
<3200 A 3WL9111-0ANO5-0AAO
3 <4000 A 3WL9111-0ANO6-0AAO
Frontseitig zugdngliche Hauptanschliisse nach DIN 43673, Doppelloch oben oder unten
BaugroBe Bemessungsstrom I, Artikel-Nr.
1 <1000 A2 3WL9111-0ANO7-0AAO
1250 ... 2000 A ® 3WL9111-0ANO8-0AAO
23 <2000 A 3WL9111-0AN11-0AAO
<2500 A 3WL9111-0AN12-0AA0
<3200 A 3WL9111-0AN13-0AA0
3 <4000 A 3WL9111-0AN14-0AA0
Stiitzer fiir Front- und DIN-Anschlussschienen
Polzahl BaugroBe Artikel-Nr.

3-polig fiir 3 Schienen 1 3WL9111-0AN41-0AAO
2 3WL9111-0AN42-0AA0
3 3WL9111-0AN43-0AA0
4-polig flir 4 Schienen 1 3WL9111-0AN44-0AA0
2 3WL9111-0AN45-0AA0
3 3WL9111-0AN46-0AA0
i BaugroBe Bemessungsstrom I Anschlussstiicke Artikel-Nr.
E"# 1 <1000 A2 3WL9111-0AN15-0AA0
N G 1250 ... 2000 A ® 3WL9111-0AN16-0AA0
2 <2000 A? 3WL9111-0AN17-0AA0
<2500 A? 3WL9111-0AN18-0AA0
<3200 A? 3WL9111-0AN21-0AAO
1600 ... 3200 A® 3WL9111-0AN38-0AA0
3 <5000 A 3WL9111-0AN22-0AA0
<6300 A 3 Stiick fiir 3-polige Schalter 3WL9111-0AN23-0AA0
<6300 A, oben 4 Stiick furr 4-polige Schalter 3WL9111-0AN20-0AAQ
<6300 A, unten 4 Stiick furr 4-polige Schalter 3WL9111-0AN10-0AAQ
BaugroBe Bemessungsstrom I, Artikel-Nr.
1 <1000 A2 3WL9111-0AN32-0AA0
1250 ... 2000 A ® 3WL9111-0AN33-0AA0
2 <2000 A% 3WL9111-0AN34-0AA0
<2500 A? 3WL9111-0AN35-0AA0
<3200 A? 3WL9111-0AN36-0AA0
1600 ... 3200 A¥ 3WL9111-0AN47-0AA0
3 <5000 A 3WL9111-0AN37-0AA0
Anschlussflansch
BaugroBe Bemessungsstrom I Artikel-Nr.
1 <1000 A? 3WL9111-0AN24-0AA0
1250 ... 2000 A ® 3WL9111-0AN25-0AA0
23 <2000 A 3WL9111-0AN26-0AA0
<2500 A 3WL9111-0AN27-0AA0
<3200 A 3WL9111-0AN28-0AA0
3 <4000 A 3WL9111-0AN31-0AA0

" Bei Verwendung von frontseitig zuganglichen Hauptanschliissen (Einschubschalter) sind Stiitzer erforderlich.
2 Nicht fiir 3WL1 BaugroBe 1 mit hohem Schaltvermégen H.

3 Nicht fur Leistungsschalter mit sehr hohem Schaltvermégen C.

4 Nur fur Leistungsschalter mit sehr hohem Schaltvermégen C.

9 Bei BaugréBe 1 mit H Schaltvermégen von 630A ... 2000A verwendbar.
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https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN01-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN02-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN03-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN04-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN05-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN06-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN07-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN08-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN11-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN12-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN13-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN14-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN41-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN42-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN43-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN44-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN45-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN46-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN15-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN16-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN17-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN18-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN21-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN38-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN22-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN23-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN20-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN10-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN32-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN33-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN34-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN35-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN36-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN47-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN37-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN24-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN25-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN26-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN27-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN28-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AN31-0AA0

3WL11 - 3WL13 | Offene Leistungsschalter

Umbausatz

Umbausatz fiir Umbau von Festeinbauschalter in Einschubschalter

¢ Einschubrahmen mit Schleifkontaktmodulen sind separat zu bestellen
e Fir Leistungsschalter 3WL1 mit sehr hohem Schaltvermégen Cist der Umbau von Festeinbau in
Einschubtechnik nicht méglich

Polzahl BaugroBe Artikel
3-polig 1 3WL9111-0BC11-0AAQ
2 3WL9111-0BC12-0AA0
3 3WL9111-0BC13-0AA0
4-polig 1 3WL9111-0BC14-0AA0
2 3WL9111-0BC15-0AA0
3 3WL9111-0BC16-0AA0
Hauptschaltglieder
Hauptschaltglieder "2
4 e Hinweise:
,?? — Bei Bestellung ist unbedingt die Schalter-Ident-Nr. erforderlich »
< — Angaben pro Anschluss (je nach Polzahl der Leistungsschalter 3 oder 4 Stiick bestellen)
— Artikel-Nr. wird entsprechend der Schalter-ldent-Nr. automatisch angepasst
BaugroBe Bemessungsstrom |, Artikel-Nr.
Y ? 1 <1600 A ® 3WL9111-0AM90
\ NSEO0_01021
2 <2500 A 3WL9111-0AM91
L1y
<4000 A 3WL9111-0AM92
L1Y
3 <6300 A 3WL9111-0AM93
L1Y

D Nicht fur Leistungsschalter mit sehr hohem Schaltvermégen C.

2 Der Austausch der Hauptschaltglieder fiir Leistungsschalter 3WL1 mit sehr hohem Schaltvermégen Cist nur im Werk maglich.
 Bitte bei Bestellung Ident-Nr. des Leistungsschalters in Klartext angeben.

4 Nicht fiir Leistungsschalter der BaugréBe 1 mit Schaltvermégen H und Leistungsschalter mit I, = 2000A.
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https://www.siemens.com/product?3WL9111-0BC11-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0BC12-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0BC13-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0BC14-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0BC15-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0BC16-0AA0
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AM90
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AM91
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AM92
https://www.siemens.com/product?3WL9111-0AM93

Offene Leistungsschalter | 3WL10

Systemubersicht 3WL10

IECAC..

unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3wl10-konfigurator

Schaltgeréte

I Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration lhres offenen Leistungsschalters nutzen Sie bitte

Elektronischer Ausléser ETU Elektronischer Ausldser ETU Kommunika- Bemessungs- Breaker Messfunktion Externe

(LI, LSI, LSIG) (LSI, LSIG) tions- und strommodul  Connect (Basic/ Erschlusswandler
110 Modul Modul Advanced)

Hauptleiteranschluss

I

A R R4 ” S hen b _— GOI’oé
Festeinbau, Anschluss, rlickseitig Anschluss, frontseitig ~ Anschluss, frontseitig ~ Klemme fiir CU/AL
Einschubtechnik  vertikal/horizontal verldngert Kabelanschluss

..., (TR

Y

Motorantrieb Fernriicksetzmagnet Mechanischer Schaltspielzahler

Hinweis:
Das ausfiihrliche Zubehérspektrum finden Sie im Abschnitt Zubehdr und Ersatzteile.
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Hilfsausloser/Einschaltmagnet n

Spannungsausléser , Einschaltmagnet
Unterspannungsausldser

Hilfs- und Meldeschalter

1

Hilfs-, Alarm- und Positionsmeldeschalter
Meldeschalter

- 5 e [
! (g
N |
Verriegelungsset AbschlieBvorrichtung Sperrvorrichtung Tirdichtungsrahmen Schutzabdeckung

Hinweis:
Das ausfihrliche Zubehorspektrum finden Sie im Abschnitt Zubehor.
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Offene Leistungsschalter | 3WL10

Highlights Online-Konfiguratoren

www.siemens.de/lowvoltage/konfiguratoren

Suchfunktion mit globaler Direkteingabe
Sucht nach bestimmten Begriffen und springt nach Artikelnummer auf Basis der Eingabe in den richtigen Konfigurator

Produktliste speichert mehrere Konfigurationen und kann sie gesammelt an den Warenkorb libergeben

Produktliste

& Produktiste ladon

Mr,  Astikel Menge Einzeiprals Dokumente

1 IWLII06-ZEBE2-1AAZ / " auf Anfrago » slie Dokumante G Potition — B

chalter 3-polig, Baugrdfe 1, IEC In-630A bis 690V, AC SNG0HZ lou=S55kA bei 500V
kseitig horizontal ku=lcs=low(0, 55)-5SkA; low(15)-S0iA bal SO0VAC (erstromausiéser ETU

+ 2 IVA4S0-6KP: , ; auf Anfrage 3 alie Dokumente fiir Position . B
3VA Kompakii :
Lekstungss me 630 Schaltvermagentdasse H lcu-85KA @ 415V 3-polia, Anlagenschutz
ETUBSO, LSI, in=5004 Uberlastschutr lr=200A_.. 5004 Kurrschiussschuts ld=0,6..10x In, li=1,5..14x In N-...
v Weiters Angabon

Wiederaufrufen von abgeschlossenen Konfigurationen zum Weiterkonfigurieren oder Andern

Produktliste
1 -
M Astikal Menge Enzelprots Dokumente
1 IWLIN06-2EB62-1AAZ " auf Anfrage » allo Dekumonte fir Fosition
e 1, n=630A bits 690V, AC S0V60HZ leu=55kA bei 500V eren
A; low( 15)=50kA bel SOOVAC (Berstromausiéser ETU. . "
b
+ 2 IVAZ450-6KPIZ-DAAD £ : suf Anfrage > alle Dokumente fisr Position T

£ ingsschalter

VA IEC Frame 630 Schaltvermagenidxsse H lcu-85EA @ 415V 3.polig, Anlagenschutz
tachuitz lr=200A.. S00A Kurzschhussschuitz bd=0,6..10x In, li=1,5..14x In N-

Responsive Design
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www.siemens.de/lowvoltage/3wl10-konfigurator

Herunterladen eines ePlan Selectors fiir 3WL10

Dokumentation und Reporting

S fur das deutsch v

> Projektdaten filr das Datenblatt

A hl von

[y Fgr Datenbiatter (PDF)

Auswahl Download-Format

Alle in einer ZIP-Datel

Einzeldokumente

[] 3WL1010-2CE41-DAAD
[y Datenbiatt (PDF)
[ B EPLAN Makro (EDZ)

© Siemens AG | Systeminformation

Mouseover-Einblendung von Kennlinien zur Darstellung der Schutzfunktion

G Die Kanfiguration ist nicht vollstandig, bitte setzen Sie alle orangefarbenen Werte.

Hilfsausloser | Einschaltmagnet 2019 01.02

Bitte wahlen... ai

Ausldser

Leistungstrennschalter
ETU320
ETU350
ETU360
ETUG50
ETUG60

Direkteingabe einer bereits bekannten Artikelnummer bzw. Teilen einer Artikelnummer

Offene Leistungsschalter 3WL

Wahlen Sie einen Kenfigurator | Offene Leistungsschalter 3WL10. BGO L

Offene Leistungsschalter 3WL10, BGO

Konfigurator fiir offene Leistungsschalter (ACB) SENTRON 3WL 10 von &30 A bis
1250 &

« fiir den selektiven Anlagenschutz
« fiir den Motorschutz
« als Leistungstrennschalter

Mit diesem Konfigurator kbnnen Sie genau die richtige
Leistungsschalterkonfiguration fur Ihre Anwendung auswahien. Sollien Sie
beispielweise die Bestelldaten eines Gerates bereits kennen und nur ein Datenblatt
oder CAD-Daten dieses Gerates bendtigen, so kbnnen Sie die MLFEB in das
enisprechende Feld eingeben (Direkieingabe) und sie erhalten die gewinschien

i . Daten, , eplan Makros stehen
ebentfalls nach erfolgreicher Konfiguration zur Verfiigung

Direkteingabe (Komplett): 3WL1010-2CE41-0AA0 Starlen

Siemens LV 10 - 10/2020 1111


http://www.siemens.de/lowvoltage/3wl10-konfigurator

Offene Leistungsschalter | 3WL10

Struktur der Artikelnummern

Grundkonfiguration

Die unten dargestellte Struktur dient als Ubersicht der einzelnen Stellen und deren Bedeutung.
Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration lhres offenen Leistungsschalters nutzen Sie bitte
unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3wl|10-konfigurator

Grundgerat und ETU

Max. Bemessungs- 630 A

strom |, 800 A
1000 A
1250 A

Kurzschlussaus-
schaltvermégen I,
bei 415V

Leistungstrenn-
schalter

Leistungsschalter,  ohne Messfunktion, mit Uberstrom- ETU320 LI (N) " B

3er ETU-Serie ohne Kommunika- ausloser ETU350 LSI (N) C
tionsanbindung ETU360 LSIG Ny D

Leistungsschalter, mit Uberstrom- ETU650 LSI (N)"

6er ETU-Serie ausloser ETU660 LSIG (N)

B Basic (42 kA)
N ECO (55 kA)

3WL10

S Standard (66 kA)

ohne Messfunktion,
ohne Kommunika-
tionsanbindung

ohne Kommunika-
tionsanbindung

mit Kommunika-

ohne Uberstrom-
ausloser

ohne Messfunktion

ohne Messfunktion

8

-
o
-
-
-
N

13 14 15 16

tionsanbindung Messfunktion Spannungsabgriff unten @
Basic Spannungsabgriff oben
Messfunktion Spannungsabgriff unten
Advanced Spannungsabgriff oben

-l-loll-l-] §---0 - 0 1 B

D Neutralleiterschutz fiir 3-polige Schalter mit externem Neutralleiter-Wandler oder fiir 4-polige Schalter

Polzahl Festeinbautechnik 3-polig
4-polig N-Leiter links
N-Leiter rechts
Einschubtechnik 3-polig
4-polig N-Leiter links

N-Leiter rechts

Anschluss?

Einbauart ohne Rahmen

Anschluss riickseitig vertikal

Anschluss riickseitig horizontal

Adapter fiir Kabelschuhanschluss (rlickseitig)
Frontseitig zuganglicher, verlangerter Hauptanschluss
Anschluss riickseitig vertikal

Anschluss riickseitig horizontal

Frontseitiger Hauptanschluss
Rundleiteranschlussklemme (frontseitig)

Frontseitig zuganglicher, verlangerter Hauptanschluss

Einschubtechnik

Festeinbautechnik

2 Verbreiterte Anschlisse als Zubehor verfligbar.

Schnellauswahlhilfe Seite 1/56 und 1/58
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6
Motor
Antrieb Manueller Antrieb
Motorantrieb AC/IDC 24 ...30V
AC/IDC 48 ... 60 V
AC/DC 110V
AC/DC 230V
Hilfsausloser, Einschaltmagnet
Einschaltmagnet ohne Einschaltmagnet, ohne Fernriicksetzmagnet
(co, Einschaltmagnet (CC)
Fernriicksetz-

magnet (RR)

Einschaltmagnet (CC) und
zusatzlich Fernriicksetzmagnet (RR)

2. Hilfsausl6ser ohne 2. Hilfsausloser
mit Unterspannungsausldser (UVR)

mit Unterspannungsausldser (UVR)
verzdgerbar mit externem Verzégerungsgerat
Lieferumfang: UVR + Verzégerungsgerat

mit 2. Spannungsausloser (ST2)

1. Hilfsausléser ohne 1. Hilfsausloser
Spannungsausloser (ST)

Schnellauswahlhilfe Seite 1/56 und 1/58

8 9 10
AC/IDC 24V
AC/DC30V
AC/DC 48 V
AC/DC 60V
AC/DC110...120V
AC/DC120...127V
AC/IDC 220 ... 240V
AC/DC 240 ... 250V
ACIDC 24V
AC/DC 110V
AC/IDC 220V
ACIDC 24V
AC/IDC 30V
AC/IDC 48V
AC/DC 60V
AC/DC110...120V
AC/DC120...127V
AC/DC 220 ... 240V
AC/IDC 240 ... 250V
AC/DC 380 ... 400V
AC/IDC 415 ...440V
AC/IDC 24 ...30V
AC/DC 110... 127V
AC/IDC 220 ... 250V
AC/IDC 24V
AC/DC30V
AC/IDC 48V
AC/IDC 60V
AC/DC110...120V
AC/DC120...127V
AC/IDC 220 ... 240V
AC/IDC 240 ... 250V
AC/IDC 24V
AC/DC30V
AC/DC 48V
AC/IDC 60V
AC/DC110...120V
AC/DC120...127V
AC/IDC 220 ... 240V
AC/DC 240 ... 250V

1

3WL10 | Offene Leistungsschalter

=
w
=
>
=
o
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Offene Leistungsschalter | 3WL10

Zubehor Optionen

Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration lhres offenen Leistungsschalters nutzen Sie bitte
unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3wl10-konfigurator

Fir die Optionen ist die vollstandige Artikel-Nr. mit “-Z" Kurzangabe
und der oder den entsprechenden Kurzangaben zu erganzen. 3WL 7 ...

Zubehor zur Grundkonfiguration

Montageoptionen Festeinbau

¢ In der Grundkonfiguration wird der Festeinbau-Leistungsschalter an der Riickwand montiert; optional ist eine Bodenbefestigung mdglich;
zusatzlich muss das Gerat modifiziert werden, wenn es um Funktionalitdten wie externe Hilfsschalter oder mechanische Verriegelungen
erweitert werden soll."”

el

Montageoptionen Bodenbefestigung Montagetrager Standard
Festeinbau Montagetréger erweitert?
Riickwandbefestigung auf Montageplatte Seitenwand erweitert?

Zubehor Elektronische Uberstromausloser ETU

Bemessungsstrommodul/Rating Plug

» StandardmiBig sind die Uberstromausléser mit einem Bemessungsstrommodul zum Einstellen des Bemessungsstroms |,
ausgestattet, das dem maximalen Schalterbemessungsstrom (<l ...,) entspricht. Der Bemessungsstrom des ausgewdhlten
Bemessungsstrommoduls muss kleiner oder gleich I, .., sein.

e Zum Downraten des Schalters wird der Bemessungsstrom des ausgewdhlten Bemessungsstrommoduls kleiner I, ..
liber eine Z-Option gewdhlt.

* Ebenfalls werden iiber Rating Plugs weitere Funktionen aktiviert (L = OFF oder Rc Protection).

Bemessungsstrommodul zum Einstellen des Bemessungsstroms |, fir alle ETU 400 A
(Rating Plug) 630 A
800 A
1000 A
zum Einstellen des Bemessungsstroms |, fuir ETU 6er-Serie 400 A
mit Uberlastschutz L = OFF 630 A
800 A
1000 A
1250 A
zum Einstellen des Bemessungsstroms |, nur flir ETU660 400 A
zur Freigabe der Differenzstromschutzfunktion. 630 A

Die Funktion Residual Current ist nur mit der

Messfunktion MF Advanced méglich. 800 A

1250 A

Kommunikationsmodule

¢ Bis zu 2 verschiedene Kommunikationsmodule gleichzeitig mdglich.
* Bei Verwendung eines Digitalen I/O-Moduls IOM040 (Z-Option K56) kann nur 1 Kommunikationsmodul verwendet werden.

S = 1 ERT 51 £ 5 (9 5 S N S S S

Kommunikationsmodule COMO040 PROFIBUS
COMO041 PROFINET
COMO043 Modbus TCP
COMO042 Modbus RTU

Breaker Connect Modul

* Bei Bestellung eines Leistungsschalters mit Kommunikationsanbindung wird standardmaBig ein Breaker Connect Modul fiir externe 24 V DC
fiir die Spannungsversorgung der Elektronikkomponenten eingebaut mitgeliefert.
¢ Durch diese Z-Option wird das Breaker Connect Module fiir 24 V DC ausgetauscht durch ein Breaker Connect Module fiir 110 ... 240 V AC/DC.

Breaker Connect Modul AC/IDC 110 ... 240V

N

1/0 Module intern
1/0 Module intern Digitales 1/0 Modul IOM040 2 Eingdnge, 2 Ausgange

v

E T ) Y 2 =) il 1 1 2 ™) () S

" An den Rahmen des Einschubschalters kénnen diese Funktionalitdten direkt, ohne Modifikation der Seitenwand, angebracht werden.
2 Nicht in Verbindung mit und in Alternative zu Montagetrager Standard (A07) méglich.

1114 Siemens LV 10 - 10/2020 Systemiibersicht Seite 1/108


http://www.siemens.de/lowvoltage/3wl10-konfigurator

3WL10 | Offene Leistungsschalter

Fir die Optionen ist die vollstandige Artikel-Nr. mit “-Z2" Kurzangabe
und der oder den entsprechenden Kurzangaben zu erganzen. 3WL 7 ...
Zubehdr zum Motor

Mechanischer Schaltspielzdhler, 5-stellig C

Hilfs- und Meldeschalter

¢ StandardmaBig werden Hilfs- und Meldeschalter fiir Strome > 100 mA und bis zu AC 400 V eingebaut.
e Fiir Strome <100 mA bei SPS Anbindungen kénnen diese Hilfs- und Meldeschalter ausgetauscht werden.
* Die Hilfs-/Meldeschalter fiir DC 24 V Digitalsignale sind ausgelegt fiir eine

— kleinste Last ab 1 mA @ DC5 V und ein

— maximales Ausschaltvermdgen von 100 mA @ DC 24 V.

Positionsmeldeschalter fiir Einschubrahmen " 2W |2 W|2W (Betriebs- | Test- | Trennstellung)
Meldeschalter Einschaltbereitschaftsmelder 1 Wechsler digital DC 24 V
Ausgelostmeldeschalter (524) 1 Wechsler digital DC 24 V
Federspeicherzustandsmeldung (521) 1 Wechsler digital DC 24 V
Hilfsstromschalter Ein / Aus AUX 4 Wechsler digital DC 24 V

2 Wechsler AC 400 V + 2 Wechsler digital DC 24 V

AbschlieB- und Verriegelungstechnik

AbschlieBvorrichtungen " gegen Verfahren Zylinderschloss Fabrikat RONIS
des Einschubschalters fur max. 3 Bligelschlésser 8 mm
Sperrvorrichtung gegen Verfahren in Trennstellung
AbschlieBvorrichtung gegen unbefugtes Einschalten Zylinderschloss, Fabrikat RONIS
im Bedienpult (Sicheres AUS) fiir max. 3 Bligelschlésser, Plastik 4 mm

fiir max. 1 Blgelschloss, Metall 7 mm
flir max. 2 Buigelschlésser, Metall 8 mm

Verriegelungsset fr mechanisches EIN und/oder fir max. 3 Blgelschldsser, Plastik 4 mm
AUS am Bedienpult fiir max. 1 Bligelschloss, Metall 7 mm

fir max. 2 Blgelschldsser, Metall 8 mm

Schutzabdeckung flir mechanisches EIN/AUS, nicht abschlieBbar

2 v vlole alwlale = mlz  Alx Alalx A

I 3 ) 9 e ) A 1
SR 2 ) (50 I ) N €

Tiirdichtungsrahmen IP30 1P3x

" Sowohl bei Einzelbestellung des Einschubrahmens als auch bei Komplettbestellung (Schalter + Einschubrahmen) verwendbar.
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Einschubrahmen

Einschubrahmen fiir separate Bestellung ohne Schalter

* Einschubrahmen ohne Schalter bis 1250 A

¢ Hinweis: Sdmtliche CB-Bus-Module fiir Kommunikation COM04x / IOM300 / Breaker-Connect-Modul sowie
COMPSS-Meldeschalter werden im Einschubschalter ohne Rahmen konfiguriert, dort tiber Z-Optionen
definiert und dem Schaltgerdt beigelegt. Der PSS-Standard ist stets im Rahmen enthalten und kann tber
Z-Option auf elektronikfahiges Signal gewechselt werden.

Polzahl Anschlussart Artikel-Nr.

3-polig riickseitig vertikal 3VW8112-0AA01
riickseitig horizontal 3VW8112-0AB01
4x 240 mm? Cu/Al, Kabelanschluss, fiir Kabelschuhe 3VW8112-0AD01
frontseitig verldngerte Anschliisse 3VW8112-0AE01

4-polig riickseitig vertikal 3VW8112-0BA01
riickseitig horizontal 3VW8112-0BBO1
4x 240 mm? Cu/Al, Kabelanschluss, fiir Kabelschuhe 3VW8112-0BDO1
frontseitig verldngerte Anschliisse 3VW8112-0BEO1

Fir die Optionen ist die vollstandige Artikel-Nr. mit “-Z" Kurzangabe

und der oder den entsprechenden Kurzangaben zu ergdnzen. 3VWS8 _ _ -7 ...

AbschlieB- und Verriegelungstechnik

AbschlieBvorrichtung gegen Verfahren des Zylinderschloss Fabrikat RONIS
Einschubschalters

flr max. 3 Bligelschlésser 8 mm RJ]6
Sperrvorrichtung gegen Verfahren in Trennstellung (nur in Kombination mit R78 oder R65) R|7
Hilfs-/ Meldeschalter
Positionsmeldeschalter PSS fur Digitalsignale DC 24 V, 2W |2 W|2W (Betriebs- | Test- | Trennstellung) K5
fiir Einschubrahmen fur kleinste Strome

StandardmaBig sind Hilfs- und Meldeschalter flir Strome >100 mA und bis zu AC 400 V eingebaut.

Fiir Strome <100 mA bei SPS-Anbindungen kénnen diese Hilfs- und Meldeschalter modifiziert werden.
Die Hilfs-/Meldeschalter fiir DC-24-V-Digitalsignale sind ausgelegt fiir

e eine minimale Last ab 1 mA bei DC5 V und

e ein maximales Ausschaltvermégen von 100 mA bei DC 24 V.
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Elektronische Uberstromausldser ETU
und Zubehor

Elektronischer Uberstromausldser (ETU)

Ausfiihrung mit Kommunikations-/Messfunktion, Typ Schutzfunktion  Artikel-Nr.
erweiterter Schutzfunktionen
mit Drehkodierschaltern nein ETU320 LIN 3VW9011-5AA00
ETU350 LSIN 3VW9012-5AA00
ETU360 LSING 3VW9012-7AA00
mit Display ja ETU650 LSIN 3VW9017-5AA00
g% ETU660 LSING 3VW9017-7AA00
RS
Messfunktion fiir ETU650 oder ETU660
Beschreibung Schutzfunktion/Ausfiihrung Anordnung Artikel-Nr.
Messfunktion MF Basic - 3VW9011-0ATO1
MF Advanced = 3VW9011-0ATO4
Kabelsatz fiir Spannungs- fiir 4-polige Leistungsschalter oben oder unten 3VW9011-0AT08
abgriff fir MF mit N-Leiter rechts
flir 4-polige Leistungsschalter oben 3VW9011-0AT75
mit N-Leiter links unten 3VW9011-0AT76
fiir 3-polige Leistungsschalter oben 3VW9011-0AT72
unten 3VW9011-0AT73
Externer Stromwandler fiir N-Leiter
. ( - Zubehor fiir Verwendung Artikel-Nr.
“ . ( T. ETU320, ETU350, ETU360, nur fiir 3-polige Leistungsschalter 3VW9011-0AA30
| | ® ETU650, ETU660

Externer Stromwandler fiir Transformator-Sternpunkt

Zubehdor fiir G, (Ground return) Artikel-Nr.
ETU660 100 A 3VW9011-0GF30
250 A 3VW9011-0GF31

Externer Summenstromwandler Rc-CT fiir Differenzstrommessung

e Nur in Verbindung mit Messfunktion MF Advanced und Bemessungsstrommodul Rc
Zubehor fiir Verwendung Artikel-Nr.
ETU660 flr externe Differenzstrommessung 3VW9011-0RC30

Fernriicksetzmagnet RR fiir die Leistungsschalter inkl. Ausgel6stmeldung

e Fernriicksetzmagnet (RR) fir die Fgrnri]ckstellung des Leistungsschalters
nach einer Auslésung infolge von Uberstrombedingungen

Zubehor fiir Spannung Artikel-Nr.
ETU320, ETU350, ETU360, DC24V 3VW9011-0AK03
ETU650, ETU660 AC/IDC 110V 3VW9011-0AK05
13-‘* AC/DC 250 V 3VW9011-0AK06
Ersatzbatterie fiir elektronischen Uberstromausléser ETU
Zubehor fur Artikel-Nr.
ETU320, ETU350, ETU360, ETU650, ETU660 3VW9011-0AT38
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Elektronische Uberstromausloser ETU

und Zubehor

¢ Nur ein Modul je Leistungsschalter méglich.

Zubehor fiir Ausfiihrung Bemessungsstrom |, Artikel-Nr.
ETU320, ETU350, ETU360, Bemessungsstrommodule zum Einstellen 400 A 3VW9011-0AA53
ETU650, ETU660 (<1, may) des Bemessungsstroms |, 630 A 3VW9011-0AA55
800 A 3VW9011-0AA56
1000 A 3VW9011-0AA57
1250 A 3VW9011-0AA58
ETU 6er-Serie Bemessungsstrommodul ohne Uberlastschutz 400 A 3VW9011-0LF53
(L= OFF) und zum Einstellen (< I, ,..,) des 630 A 3VW9011-0LF55
Bemessungsstroms I, 800 A 3VW9011-0LF56
1000 A 3VW9011-0LF57
1250 A 3VW9011-0LF58
ETU660 Bemessungsstrommodul Rc fiir ETU660 zur 400 A 3VW9011-0RC53
Freigabe der Differenzstromschutzfunktion und g30 A 3VW9011-0RC55
zum Einstellen (< 1 ..,) des 800 A 3VW9011-0RC56
Bemessungsstroms ..
1250 A 3VW9011-0RC58

Die Funktion Residual Current ist nur mit der
Messfunktion MF Advanced mdglich.

CB Bus Modul - Kommunikationsmodul

¢ Beinhaltet das Kommunikationsmodul

 Bis zu 2 verschiedene Kommunikationsmodule gleichzeitig méglich

¢ Bei Verwendung eines Digitalen /O Moduls IOM040 (Z-Option K56) kann nur 1 Kommunikationsmodul
verwendet werden

¢ Nur verwendbar mit ETU 6er-Serie und einem Breaker Connect Modul zur Anbindung an den Schalter.
Dieses kann — bei Auswahl der Kommunikationsanbindung zur 6er ETU — auch tiber Z-Option
direkt ans Geréat konfiguriert werden.

Kommunikationsmodul Protokoll Artikel-Nr.

COMO040 PROFIBUS 3VW9011-0AT15
COMO041 PROFINET 3VW9011-0AT14
COMO043 Modbus TCP 3VW9011-0AT16
COMO042 Modbus RTU 3VW9011-0AT17

CB Bus Modul - I/0O Modul extern IOM300

e Zum Aufschnappen auf Hutschiene

Zubehor fur Maximaler Schaltstrom je Kontakt Eingdnge Ausgdnge Artikel-Nr.

ETU 6er-Serie e 2Abei=DC30V 11 10 3VW9011-0AT20
e 0,8 Abei DC50V
e 0,2AbeiDC150V
e 4 Abei AC250V

CB Bus Modul - I/0 Modul intern IOM040

¢ Bei Verwendung eines Digitalen I/O Moduls IOM040 kann nur 1 Kommunikationsmodul verwendet werden

Zubehor fiir Maximaler Schaltstrom je Kontakt Eingdnge Ausgdnge Artikel-Nr.

ETU 6er-Serie e 2Abei=DC30V 2 2 3VW9011-0AT30
e 0,8 AbeiDC50V
* 0,2AbeiDC150V
e 4Abei AC250V

Aktuatormodul COM ACT
¢ Zum Fern-Ein-/Ausschalten des Leistungsschalters Gber Kommunikation
¢ Betdtigung des Einschaltmagneten (CC) und des 1. Spannungsauslsers (ST)
¢ Nur verwendbar in Kombination mit einem Kommunikationsmodul, Motorantrieb, Einschaltmagnet
und 1. Spannungsausléser
¢ Automatisch enthalten bei Auswahl von Kommunikationsanbindung der 6er-ETU-Serie
in Grundschalterkonfiguration
Zubehor fiir Artikel-Nr.

ETU 6er-Serie 3VW9011-0AT10
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Breaker Connect Modul

e Zur externen Spannungsversorgung der Elektronikkomponenten

Spannung Artikel-Nr.
AC/DC 110 ... 240 V 3VW9011-0AT06
DC24..48V 3VW9011-0AT07

Hilfskontakt-Meldeschalter fiir Kommunikationsanbindung

* Hilfskontakte zur Meldung der Einschaltbereitschaft oder fiir Positionsmeldeschalter der Einschubstellungen

e Nur verwendbar in Kombination mit Kommunikationsmodul.

¢ Kombinierbar mit Standardpositionsmeldeschaltern oder Einschaltbereitschaftsmeldekontakten.

e Hinweis: Beide Meldeschalter sind bei Auswahl von Kommunikationsanbindung der 6er-ETU automatisch im
Grundschalter enthalten (COM PSS nur bei Einschubtechnik)

Funktion Artikel-Nr.
- of Einschaltbereitschaftsmeldeschalter fiir Kommunikation COM RTC 3VW9011-0AT11
Positionsmeldeschalter COM PSS (nur fiir Einschubtechnik) 3VW9011-0AT12

Test- und Parametriergerate

* Verwendbar fiir alle ETU 3er-Serie und 6er-Serie
Funktion Typ Artikel-Nr.

Testgerdt TD310 3VW9011-0AT32
e fiir den Auslésetest Giber ETU und Ausldsemagnet inklusive Ausldsung
e Aktivierung der ETU und des Auslésemagneten lber eine im Testgerdat
eingebaute Batterie
¢ mit der Aktivierung kénnen bei der 6er-ETU-Serie die Parameter am Display
konfiguriert werden

Parametriergerat TD410 3VW9011-0AT34
* als Gateway fir die Parametrierung der ETU mit SENTRON powerconfig
« fiir Generierung eines Reports der eingestellten Parameter mit powerservice

Test- und Parametriergerat TD420 3VW9011-0AT33
e als Gateway fiir die Parametrierung der ETU mit SENTRON powerconfig

— Test einer Ausldsung mit SENTRON powerconfig
« fiir den Einsatz mit der Software powerservice

— Test der Grundschutzfunktionen LSING

— Test der erweiterten Schutzfunktionen

— Testdatenspeicherung

— ETU Pufferspeicherauslesung

— Generierung eines Reports der eingestellten Parameter
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Zubehor und Ersatzteile

Zubeho6r zum Anschluss

Frontseitige Hauptanschliisse nach IEC 60947-2
« Jeweils flir oben und unten separat bestellen

Befestigung Ausfiihrung Aufbau auf Polzahl / Anzahl Artikel-Nr.
’ ’ ﬁ Festeinbau frontseitige Hauptanschliisse 3-polig / 3 Stiick 3VW9011-0ALO1
- t 3 4-polig / 4 Stiick 3VW9011-0ALO2
verlangerte Hauptanschliisse, frontseitige Hauptanschliisse  3-polig / 3 Stiick 3VW9011-0AL77
inklusive Isolationsplatte und 4-polig | 4 Stiick 3VW9011-0AL78
i B E Phasentrennwénde Standard
verbreiterte Hauptanschliisse, frontseitige Hauptanschliisse  3-polig / 3 Stlick 3VW9011-0AL73
inklusive Isolationsplatte und oben
verldngerte Phasentrennwande frontseitige Hauptanschliisse ~ 3-polig / 3 Stiick 3VW9011-0AL75
unten
frontseitige Hauptanschliisse ~ 4-polig / 4 Stlick 3VW9011-0AL74
oben, unten
Einschubtechnik  frontseitig zugéngliche Hauptanschliisse  Flansch des 3-polig / 3 Stiick 3VW9011-0ANO1
Einschubrahmens 4-polig | 4 Stiick ~ 3VW9011-0ANO2
verbreiterte Hauptanschliisse frontseitig zugdngliche 3-polig / 3 Stiick 3VW9011-0AN73
Hauptanschlisse 4-polig / 4 Stiick ~ 3VW9011-0AN74

Riickseitige Hauptanschliisse nach IEC 60947-2
« Jeweils flir oben und unten separat bestellen

Befestigung Ausfiihrung Aufbau auf Polzahl / Anzahl Artikel-Nr.

* Festeinbau riickseitige Hauptanschliisse, drehbar 3-polig / 3 Stiick 3VW9011-0AL32

. fiir horizontalen / vertikalen Anschluss, 4-polig | 4 Stiick 3VW9011-0AL33
inklusive Klemmenabdeckung

i Einschubtechnik  riickseitige Hauptanschliisse, drehbar 3-polig / 3 Stiick 3VW9011-0AN32

. flir horizontalen / vertikalen Anschluss, 4-polig | 4 Stiick 3VW9011-0AN33
inklusive Klemmenabdeckung

verbreiterte Hauptanschliisse riickseitig horizontale 3-polig / 3 Stiick 3VW9011-0AN75

Hauptanschliisse 4-polig / 4 Stiick ~ 3VW9011-0AN76

Cu-/Al-Kabelanschliisse
« Jeweils fiir oben und unten separat bestellen

Befestigung Ausfiihrung Aufbau auf Polzahl / Anzahl Artikel-Nr.
o Festeinbau Rundleiteranschlussklemmen 4 x 240 mm? frontseitige Hauptanschliisse 3-polig / 3 Stiick 3VW9011-0AL71
Cli 0 T fiir frontseitigen Kabelanschluss, inklusive 4-polig | 4 Stiick 3VW9011-0AL72
aslalelol Fops Isolationsplatte und hohe, verldngerte
Klemmenabdeckung
4 . Einschubtechnik  Rundleiteranschlussstiicke 4 x 240 mm? riickseitig vertikale 3-polig / 3 Stiick 3VW9011-0AN71
T if Jé fiir Kabelschuhe fiir riickseitigen Kabel- Hauptanschliisse 4-polig | 4 Stiick 3VW9011-0AN72
t anschluss

Hilfsstromstecker in Push-In-Technik

 Hilfsleiteranschlussklemme in Push-In Technik zur Nachristung fiir Festeinbauschalter und Einschubrahmen
* Das Gerat ist stets ab Werk mit der exakt bendtigten Anzahl von Hilfsleiteranschlussklemmen bestlickt

Ausfiihrung Artikel-Nr.
Push-In 3VW9011-0AB11
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Zubehor zum Anschluss

Klemmenabdeckungen fiir Festeinbau
* Fingersicher fir frontseitigen Hauptanschluss bei Festeinbau
¢ Notwendige IsolationsmaBnahmen werden stets mit der entsprechenden Anschlusstechnik geliefert
und missen nicht separat bestellt werden.

Ausfiihrung Polzahl / Anzahl Artikel-Nr.
Standard 3-polig / 2 Stiick 3VW9723-0WD30
. 4-polig | 2 Stiick 3VW9724-0WD40
verlangert 3-polig / 2 Stiick 3VW9723-0WF30
4-polig / 2 Stiick 3VW9724-0WF40

Phasentrennwande fiir Festeinbau
* Notwendige IsolationsmaBnahmen werden stets mit der entsprechenden Anschlusstechnik geliefert
und miissen nicht separat bestellt werden
¢ Bei Betriebsspannungen AC >440 V missen Phasentrennwande verwendet werden,
bis AC 440 V ist die Verwendung optional

Hohe Polzahl / Anzahl Artikel-Nr.

100 mm 3-polig / 4 Stiick 3VW9723-0WA00
(Standard) 4-polig | 6 Stiick 3VW9724-0WA10
200 mm 3-polig / 4 Stiick 3VW9723-0WAO01
(verldngert) 4-polig / 6 Stiick 3VW9724-0WA11

Trager fiir Bodenbefestigung des Festeinbauleistungsschalters
 Fir Festeinbautechnik
Ausfiihrung Verwendung Artikel-Nr.
Montagetrager Standard 3VW9011-0BB51
(SchalterfiiBe)
(= Z-Option A07)

I 4
Montagetrager erweitert e Befestigung externer Hilfsschalter AUX 15 W (3VW9011-0AG15) 3VW9011-0BB52
(SchalterfiiBe), ¢ Sperrvorrichtung Schaltschranktir, direkt (fiir 3VW9011-0BB10)

[ inklusive mechanischem e Sperrvorrichtung Schaltschranktiir, Bowdenzug (fir 3VW9011-0BB16)
Schaltstellungsabgriff an ¢ Gegenseitige mechanische Verriegelung zu 3WL/3VA (fir 3VW9011-0BB21)

Schalterseitenwand
4 (= Z-Option S56)

Erweiterungskit fiir Modifikation der Seitenwand des Festeinbauleistungsschalters
 Fir Festeinbautechnik

| ¢ Rickwandbefestigung auf Montageplatte
* Zur Modifikation fiir mechanischen Schaltstellungsabgriff an Schalterseitenwand (= Z-Option S57)
Ausfiihrung Verwendung Artikel-Nr.
Erweiterungskit « Befestigung externer Hilfsschalter AUX 15 W (3VW9011-0AG15) 3VW9011-0BB53
fur Seitenwand e Sperrvorrichtung Schaltschranktiir, direkt (fir 3VW9011-0BB10)

e Sperrvorrichtung Schaltschranktiir, Bowdenzug (fir 3VW9011-0BB16)
* Gegenseitige mechanische Verriegelung zu 3WL/3VA (fiir 3VW9011-0BB21)
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Offene Leistungsschalter | 3WL10

Zubehor und Ersatzteile

Motor

Beschreibung Spannung Artikel-Nr.

zum automatischen Spannen AC/IDC24 ...30V 3VW9011-0AFO1

des Federspeicherantriebs CIDC 48 ...60V 3VW9011-0AF02

AC/DC 100 ... 130V 3VW9011-0AF03

% AC/DC 220 ... 250 V 3VW9011-0AF04
Beschreibung Ausfiihrung Artikel-Nr.

nur maoglich in Kombination 5-stellig 3VW9011-0AHO7

mit Motorantrieb.

Hilfsausloser, Einschaltmagnet

Einschaltmagnet CC/ Spannungsausloser ST

Spannung Artikel-Nr.
= ACI/DC 24 V 3VW9011-0ADO1
- 3VW9011-0AD02

AC/DC 30V

AC/DC 48 V 3VW9011-0ADO3
AC/DC 60 V 3VW9011-0AD04
AC/DC110...120V 3VW9011-0AD05
AC/DC120...127V 3VW9011-0AD06
AC/DC 220 ... 240V 3VW9011-0AD07
AC/DC 240 ... 250 V 3VW9011-0AD08
AC380...400V 3VW9011-0AD17
AC415...440V 3VW9011-0AD18

Funktionspriifgerat TD320 fiir Einschaltmagnet / Spannungsausldser

« Die Testeinheit TD320 gestattet es, die Betriebsverfligbarkeit und Funktionen der Einschaltmagnete und
Spannungsausldser mit einer Bemessungsbetriebsspannung zwischen 24 V und 250 V (AC und DC) zu
prifen

Die Betriebsverfligbarkeit wird zyklisch mit Abstdnden von 30 Sekunden gepriift

Die Einheit verfligt Giber optische Anzeigen in der Form von Leuchtdioden auf der Frontseite, um die
folgenden Zustdnde anzuzeigen:

— LED POWER ON LEUCHTET: korrekte Funktion des Testgerats YO/YC

— LED AUSSCHALTUNG LEUCHTET: Stromversorgung ausgefallen, Drahtbruch

LED KURZSCHLUSS LEUCHTET: Wicklungsschluss

— LED AUSSCHALTUNG und KURZSCHLUSS BLINKEND: falsche Stromversorgung

— LED AUSSCHALTUNG und KURZSCHLUSS AUS: Einschaltmagnet / Spannungsausléser in Ordnung

Ausfiihrung Artikel-Nr.
fir alle Einschaltmagnete / Spannungsausloser 3VW9011-0AT31
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3WL10 | Offene Leistungsschalter

Hilfsausloser, Einschaltmagnet
Hilfs- / Meldeschalter

 Die Hilfs-/Meldeschalter fiir DC 24 V Digitalsignale sind ausgelegt fiir eine
— kleinste Lastab 1 mA @ DC 5V und ein

— maximales Ausschaltvermégen von 100 mA @ DC 24 V
e Fir externe Hilfsstromschalter EIN/AUS AUX 15 W zusatzlich auch eine Befestigung 3VW9011-0AG1x
und beim Festeinbauschalter eine Seitenwandmodifikation 3VW9011-0BB5x bestellen

Typ Kontakte Artikel-Nr.
o Einschaltbereitschaftsmeldung RTC 1 W Standard 3VW9011-0AHO1
1 W Digital 3VW9011-0AH02
Hilfsschalter Ein/Aus AUX 4 W Standard 3VW9011-0AGO1
4 W Digital 3VW9011-0AG02
2 W Standard + 2 W Digital 3VW9011-0AGO3
Externe Hilfsschalter Ein/Aus AUX 15 W Standard 3VW9011-0AGO5
15 W Digital 3VW9011-0AG06
Ausgeldstmeldeschalter S24 1 W Standard 3VW9011-0AH14
1 W Digital 3VW9011-0AH15
Federspeicherzustandsmeldung S21 1 W Standard 3VW9011-0AH10
1 W Digital 3VW9011-0AHO8
Positionsmeldeschalter PSS 2W|2W|[2W 3VW9011-0AH11
(fir Einschubtechnik) (Betriebs- | Test- | Trennstellung) Standard
2W[2W[2W 3VW9011-0AH12

(Betriebs- | Test- | Trennstellung) Digital

Befestigung fiir externe Hilfsschalter AUX 15 W

e Externe Hilfsstromschalter EINJAUS AUX 15 W sind separat zu bestellen

Ausfiihrung Artikel-Nr.
{ | fur Festeinbauschalter mit Riickwand- oder Bodenbefestigung 3VW9011-0AG15
S (in Kombination mit Z-Option S56 oder S57)
& fur Einschubrahmen 3VW9011-0AG17

Unterspannungsausléser UVR

Spannung Artikel-Nr.
< ACIDC 24 V 3VW9011-0AE01

AC/DC 30V 3VW9011-0AE02
AC/IDC 48V 3VW9011-0AE03
AC/DC 60V 3VW9011-0AE04
AC/DC110...120V 3VW9011-0AE05
AC/DC120...127 V 3VW9011-0AE06
AC/DC 220 ... 240V 3VW9011-0AEQ7
AC/DC 240 ... 250V 3VW9011-0AE08
AC380...400V 3VW9011-0AE17
AC415...440V 3VW9011-0AE18

Externes Verzogerungsgerat fiir Unterspannungsausloser

¢ Mit einstellbarer Verzégerungszeit von 0,5 ... 3 s
e Fir Hutschienenmontage geeignet.

Spannung Artikel-Nr.
ACIDC 24 ...30 V 3VW9011-0AE10
ACIDC 48 V 3VW9011-0AET1
— ACIDC 60 V 3VW9011-0AE15
ACIDC 110 ... 127V 3VW9011-0AE12
ACIDC 220 ... 250 V/ 3VW9011-0AE13
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Offene Leistungsschalter | 3WL10

Zubehor und Ersatzteile

Verriegelung

AbschlieBvorrichtung gegen Verfahren des Einschubschalters

Ausfiihrung Artikel-Nr.
Zylinderschloss RONIS (Ersatz fiir R78) 3VW9011-0BA80O
Biigelschloss 8 mm (Ersatz fiir R65), fiir max.3 Schlosser 3VW9011-0BA87

Sperrvorrichtung gegen Verfahren des Einschubschalters in Trennstellung

¢ Nur als Zusatz in Verbindung mit R78 (3VW9011-0BA80) und/ oder R65 (3VW9011-0BA87) mdglich

Beschreibung Artikel-Nr.
Sperrvorrichtung (Ersatz fiir R79) 3VW9011-0BA84

AbschlieBvorrichtung in OFF-Position

¢ Fir Festeinbau und Einschub
¢ Gegen unbefugtes Einschalten im Bedienpult (Sicheres AUS)
* Netztrenneinrichtung erfiillt Hauptschalterbedingung nach EN 60204-1

Beschreibung Artikel-Nr.
Zylinderschloss Fabrikat RONIS (Ersatz fiir SO8) 3VW9011-0BA33

AbschlieBvorrichtung in OFF-Position
¢ Fir Festeinbau und Einschub
¢ Gegen unbefugtes Einschalten im Bedienpult (Sicheres AUS)
¢ Netztrenneinrichtung erfiillt Hauptschalterbedingung nach EN 60204-1

i Beschreibung Ausfiihrung Artikel-Nr.
Bligelschloss 4 mm (Ersatz fiir S22) Plastik fiir max. 3 Schlosser 3VW9011-0BA41
Bligelschloss 7 mm (Ersatz fiir S23) Metall fiir max. 1 Schloss 3VW9011-0BA42
Bligelschloss 8 mm (Ersatz fiir SO7) Metall fiir max. 2 Schlésser 3VW9011-0BA44
Verriegelungsset fiir mechanisch EIN und/oder AUS am Bedienpult
| Beschreibung Ausfiihrung Artikel-Nr.
Bligelschloss 4 mm (Ersatz fiir S42) Plastik fir max. 3 Schlésser 3VW9011-0BA22
Bligelschloss 7 mm (Ersatz fiir S43) Metall fiir max. 1 Schloss 3VW9011-0BA23
Bligelschloss 8 mm (Ersatz fiir S44) Metall fiir max. 2 Schldsser 3VW9011-0BA24
Schutzabdeckung mechanisch EIN/AUS
I ¢ Mechanisch EIN/AUS gegen unbeabsichtigte Betdtigung im Bedienpult
| | | e Nicht abschlieBbar.
i ” 1 Beschreibung Artikel-Nr.
b nicht abschlieBbar (Ersatz fiir S41) 3VW9011-0BA21

Gegenseitige mechanische Verriegelung
r ¢ Gegenseitige mechanische Verriegelung zum 3WL / 3VA mit Bowdenzug 2 m

Befestigung Montage Artikel-Nr.
Festeinbau Riickwand- oder Bodenmontage 3VW9011-0BB21
Einschubtechnik Befestigung am Einschubrahmen 3VW9011-0BB22

Bowdenzug, separat
e Einmal je Leistungsschalter erforderlich

Variante Artikel-Nr.

1000 mm 3VW9011-0BB23

2000 mm 3WL9111-0BB45-0AA0
3000 mm 3WL9111-0BB46-0AA0
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3WL10 | Offene Leistungsschalter

Verriegelung

Sperrvorrichtung fiir Schaltschranktiir
» Gegen Offnen der Schaltschranktiir in EIN-Stellung

/2 e Zusétzlich wird bei gedffneter Schaltschranktiir das Einschalten des Leistungsschalters verhindert
17 Befestigung Ausfiihrung Artikel-Nr.
!JJ_,; Festeinbau mit Seitenwand- oder Bodenmontage direkte feste Verriegelung 3VW9011-0BB10
| Verriegelung mit Bowdenzug 3VW9011-0BB16
; r Einschubtechnik direkte feste Verriegelung 3VW9011-0BB14
Verriegelung mit Bowdenzug 3VW9011-0BB18

Tiirdichtungsrahmen IP30

T * Bei IP4x und hoher ist die Schutzabdeckung IP54 3VW9011-0APO3 oder 3VW9011-0AP13 zu bestellen
: Beschreibung Befestigung Ausfiihrung Artikel-Nr.
Ersatzteil fiir Z-Option T30. Festeinbau 1P3x 3VW9011-0APO1

_I Einschubtechnik IP3x 3VW9011-0AP02
|

Schutzabdeckung IP54

e Schutzabdeckung / Haube IP54 abschlieBbar fiir Festeinbau und Einschubtechnik
e Zur Realisierung der Schutzarten IP4x und IP54 bei Einbau in Schaltanlagentiir
 Nicht kombinierbar mit Tiirdichtungsrahmen IP30 und Turkupplungsdrehantrieb

Beschreibung Ausfiihrung Artikel-Nr.
Schloss mit einzigartigem Schlissel P54 3VW9011-0AP03
Schloss mit einheitlichem Schliissel IP54 3VW9011-0AP13
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Kompaktleistungsschalter

Y/ /m

—

Ein System. Fiir alle Anwendungen.

Die Anforderungen an den kosten- und
energieeffizienten Betrieb der elektrischen
Energieverteilung steigen. Ob in industriellen
Anwendungen, Gebauden oder in der
Infrastruktur: Als modulares, hochvariables
System sorgt die Kompaktleistungsschalter-Reihe
3VA fiir einen rundum zuverldssigen Personen-
und Anlagenschutz und untersttitzt zugleich jede
Prozessphase — von der Planung bis zum Betrieb
der elektrischen Energieverteilung.

Umfassend zertifiziert. Weltweit einsetzbar.

Die Kompaktleistungsschalter 3VA sind in
mehreren Baureihen mit IEC-Zulassung wie auch
in Baureihen verfligbhar, die die Norm IEC60947
und die Norm UL489 erfiillen. Fiir Maschinen-
und Schaltanlagenbauer bietet das System
damit beste Voraussetzungen. Sie konnen alle
Funktionalitaten der Kompaktleistungsschalter
fur Anlagen nutzen, die in Europa und in
Nordamerika eingesetzt werden, und sich dabei
auf absolute Normkonformitat verlassen.
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Kompaktleistungsschalter | Rundum informiert

Eine Vielzahl weiterer Informationen ...

Informieren + Bestellen

0 Alles Wichtige auf einen Blick

Erste Informationen

Informationen zu Kompaktleistungsschaltern finden Sie
auf unserer Webseite
www.siemens.de/3VA

2 Ansprechpartner in lhrer Nahe

Wir sind da, wo Sie uns brauchen

Ihren lokalen Ansprechpartner finden Sie unter
www.siemens.de/lowvoltage/kontakt

O lhr Produkt im Detail

Das Siemens Industry Online Support Portal stellt Ihnen
umfassende Informationen zur Verfligung
www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support

e Technische Basisinformation — Kompaktleistungs-
schalter 3VA (109766672)

Die passenden Ausschreibungstexte finden Sie unter

www.siemens.de/lowvoltage/ausschreibungstexte

Um schnell und einfach auf Siemens Produkte
umzustellen nutzen Sie unser Umschliisseltool
www.siemens.de/umschluesseltool

2/2 Siemens LV 10 - 10/2020

o Unsere Video-Angebote

Siemens YouTube Channel

¢ Kompaktleistungsschalter 3VA (allgemein)
bit.ly/2xNxIFA

E Alles fiir Ihre Bestellung

Einen Uberblick {iber Ihre Produkte finden Sie in der
Industry Mall

e Kompaktleistungsschalter sie.ag/2JLT320

Direkte Weiterleitung auf die einzelnen Produkte in der
Industry Mall durch Klicken auf die Artikel-Nr. im Katalog
oder durch Eingabe dieser Webadresse inkl. Artikel-Nr.
www.siemens.com/product?Artikel-Nr.

/" Konfiguratoren

Genau der richtige Kompaktleis-
tungsschalter fiir lhre Anwendung

Der Konfigurator reduziert den Aufwand im Planungs-
und Bestellprozess und ermdglicht individuelle Anpas-
sungen. Konfigurieren Sie Ihren Kompaktleistungsschalter
3VA unter
www.siemens.de/lowvoltage/3va-konfigurator
www.siemens.de/lowvoltage/3va27-konfigurator

Fir Ihren konfigurierten Kompaktleistungsschalter 3VA
finden Sie zusatzlich

¢ 3D-Ansichten

¢ CAD-Daten

e Gerdteschaltplane
¢ MaBblatter



http://www.siemens.de/3VA
http://www.siemens.de/lowvoltage/kontakt
http://www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766672
http://www.siemens.de/lowvoltage/ausschreibungstexte
http://www.siemens.de/umschluesseltool
http://bit.ly/2xNxlFA
http://sie.ag/2JLT32o
https://mall.industry.siemens.com/mall/WW/Catalog/Products/10045208?tree=CatalogTree
http://www.siemens.de/lowvoltage/3va-konfigurator
http://www.siemens.de/lowvoltage/3va27-konfigurator

Rundum informiert | Kompaktleistungsschalter

... finden Sie in unserem Online-Angebot

In Betrieb nehmen + Betreiben

¥ Konfigurationssoftware

SENTRON powerconfig

Das gemeinsame Inbetriebnahme- und Service-Tool
fir kommunikationsfahige Messgerdte und Leistungs-
schalter des SENTRON Portfolios.
www.siemens.de/powerconfig

Kostenloser Download SENTRON powerconfig mobile
Uber: App Store und Play Store

0 Ihr Produkt im Detail

Das Siemens Industry Online Support Portal stellt Ihnen
detaillierte technische Informationen zur Verfligung
www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support

 Betriebsanleitungen
e Kennlinien
o Zertifikate

Engineering-Daten flir CAD- oder CAE-Systeme finden Sie
im CAx-Download-Manager unter
www.siemens.de/lowvoltage/cax

Handbiicher

Handbiicher zum Download finden Sie im Siemens
Industry Online Support unter
www.siemens.de/lowvoltage/handbuch

Projektierungshandbuch — Selektivitdt 3VA (109743975)
Kommunikationshanbuch — Kompaktleistungsschalter
3VA mit IEC- und UL-Zertifizierung (98746267)
Gerdtehandbuch — Kompaktleistungsschalter 3VA mit
IEC-Zertifikat (90318775)

Gerdtehandbuch — Kompaktleistungsschalter 3VA27 &
Offener Leistungsschalter 3WL10 (109753821)
Kommunikationshandbuch — Offener Leistungsschalter
3WL10 & Kompaktleistungsschalter 3VA27
(109760220)

2 Schnellster Wea zu den Experten

In Deutschland: +49 (911) 895-7222

Die kompetente Fachberatung bei technischen Fragen
mit einem breiten Spektrum an bedarfsgerechten
Leistungen rund um unsere Produkte und Systeme.

Unterstiitzung bei technischen Fragen finden Sie unter
www.siemens.de/lowvoltage/support-request

Wir bieten lhnen ein umfassendes Spektrum an Service-
leistungen, bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprech-
partner unter www.siemens.de/lowvoltage/kontakt
Weitere Informationen zu Serviceleistungen finden Sie
unter www.siemens.de/service-katalog

Training und Tutorials

Unser Schulungsangebot finden Sie unter
www.siemens.de/sitrain-lowvoltage

Schutztechnik in der Niederspannungs-Energie-
verteilung (WT-LVAPS)

Kompaktleistungsschalter 3VA (WT-LVA3VA)
Kommunikation mit SENTRON-Komponenten (LV-COM)
Projektierung und Auswahl von SENTRON-
Leistungsschalter (LV-CBPROJ)

O Technische Ubersicht - Kompaktleistungsschalter

Ilhr schneller Weg zu unseren Online-Angeboten

Auf dieser Seite finden Sie umfangreiche Informationen und Links zu Kompaktleistungsschaltern

www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support (109767421)
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Kompaktleistungsschalter | Gerate fir alle Einsatzbereiche

Kompaktleistungsschalter
far alle Einsatzbereiche

Setzt MaBstdbe bei
Standardanwendungen

Der Kompaktleistungsschalter 3VA1 ist fiir Ihre Standardan-
wendungen in Infrastruktur und industriellen Anlagen optimal
geeignet. Er ist mit einem thermisch-magnetischen Ausldser
ausgestattet und bietet zuverldssigen Schutz fir Anlagen und
Generatoren.

Mit seinen kompakten Abmessungen und einer Tiefe von nur

70 mm findet der Kompaktleistungsschalter 3VA1 selbst bei
begrenzten Raumverhaltnissen Platz. Durch sein Kappenmaf von
45 mm eignet er sich bis 250 A auch ideal fiir den Einsatz in
Installationsverteilern.

Besondere Merkmale

¢ Kompakte Bauform

Kompaktleistungsschalter « AC/DC-Anwendungen

3VA10 ... 3VA15 ¢ Kein Derating bis +50 °C

e Optimiert fir Installationsverteiler (45 mm KappenmaB)
e Durchgangige Zubehdr-Plattform

e 1-, 2-, 3- oder 4-polige Ausfiihrung
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Gerate flir alle Einsatzbereiche | Kompaktleistungsschalter

Stark bei anspruchs-
vollen Anwendungen

Meistern Sie spielend lhre technisch anspruchsvollen Projekte im
industriellen Bereich und in der Infrastruktur:

Der Kompaktleistungsschalter 3VA2 zeigt hier seine besonderen
Starken. Er punktet mit hohem Schaltvermdgen, verschiedenen

elektronischen Uberstromauslésern (ETUs), sehr guten Selektivi-
tatseigenschaften und vielen weiteren Funktionalitaten.

Besondere Merkmale

» Sehr gutes, selektives Schutzverhalten

* AC-Anwendungen

 Kein Derating bis +50 °C

* Integrierte Messfunktion

* Anbindung an ein Kommunikationssystem
e Bemessungsstrombereich von 25 ... 1250 A

Kompaktleistungsschalter
3VA20 ... 3VA26

Der Kompaktleistungsschalter 3VA27 Gibernimmt, je nach
Applikation, den Anlagen-/Motor- und Starterschutz innerhalb der
Niederspannungsenergieverteilung und rundet mit einem
Bemessungsstrom von 1.600 A das IEC-Portfolio nach oben hin ab.

Besondere Merkmale

» WahIlméglichkeit zwischen zwei elektronischen Uberstromauslé-
ser-Baureihen mit mehreren Ausstattungsvarianten

e Variable und vielseitige Anschlusstechnik

* Anbindung an ein Kommunikationssystem

¢ Als Plattformschalter mit dem ACB 3WL10 vielseitig einsetzbar
mit umfangreichem, gemeinsamem Zubehor

e Bemessungsstrombereich von 800 ... 1600 A

Kompaktleistungsschalter 3VA27
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Kompaktleistungsschalter | Schnellauswahlhilfe

Schaltgerate und Zubehor

Schutzfunktion 3VA10 3VA11 3VA12  3VA13 3VA14 3VA15

Lasttrennschalter

ohne Schutz = u u [ ] ] =
Thermisch-magnetisch

Anlagenschutz n

Starterschutz = [ ] [ ] [ ]

Elektronisch

Anlagenschutz - - - - - _
Anlagen- und Generatorschutz - - = - - _
Anlagen- und Generatorschutz, mit Display - - - = = -

Anlagen- und Generatorschutz, mit Display, - - = - _ _
mit Messfunktion

Motorschutz - - - = - -
Motorschutz, mit Display - - - = - -
Motorschutz, mit Display, mit Messfunktion - - - = - -

Starterschutz - = - - - _

Zubehor
400 A E 1000 A
Zubehor

Hilfs- und Meldeschalter
Hilfsausloser

Anschlusstechnik
Stecktechnik
Einschubtechnik
Frontdrehantrieb

Tirkupplungs-Drehantrieb

Seitenwand-Drehantrieb
Motorantrieb MO310 (Montage seitlich) -
Motorantrieb MO320 (Montage vorne) -
Motorantrieb mit Federkraftspeicher SEO520 -
Motorantrieb (MO) integrierbar -

AbschlieB- und Verriegelungstechnik n

Differenzstromschutzgerdt (Montage seitlich) -

Differenzstromschutzgerdt (Montage unten) -
Kommunikationsanbindung -
EFB300 - - - - - -
Test- und Inbetriebnahmegerdte - - - - - -
Blendrahmen

DIN-Hutschienenadapter

Sammelschienenadapter

= Verfiighar — Nicht verfiigbar bzw. nicht vorhanden
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Schnellauswahlhilfe | Kompaktleistungsschalter

/
/
LY
.

3VA20 3VA21 3VA22 3VA23 3VA24 3VA25 3VA26 [T 3VA27
250 A 400 A 630 A 1000 A 1250 A
- - - - - - - []
[ ] [ ] (] [] [] [] [ ] []
[ ] [ ] (] [] [] [] [ ] []
[ ] [ ] [ ] [] [] [] [ ] []
[ ] [ ] (] [] [] [] [ ] []
- ] ] ] [] [ - []
- ] ] [] [] [] - [
- ] ] [] [] [] - u
- [ ] (] [] [] [] - []
250 A 400 A 630 A 1000 A 1250 A 1600 A
[] [] (] [] [] [] [ ] []
[] [] (] [] [] [] [ ] []
[ ] [ ] [ ] [] [] [] [ ] []
[] [] (] [] = = _ _
[ ] [ ] (] [] [] - - []
[ ] [ ] [ ] [] [] [] [ ] []
[ ] [ ] [ ] [] [] [] [ ] []
[ ] (] (] [] ] = — _
. . . . . i ] -
] ] ] [ [ [ ] [
] ] ] [ [ [] ] [
] ] ] [] [] [] ] [
] ] ] [] [] [] ] []
. . . . . _ ; ;
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Kompaktleistungsschalter | Schnellauswahlhilfe

Schaltgerate 3VA1 bis 1000 A

Technische Daten

3VA10 3VA11 3VA11
Polzahl 3-/4-polig 1-polig 2-polig
BaugroBe A 100 160 160
Bemessungsstrom |, bei 50 °C Umgebungstemperatur A 16 ... 100 16 ... 160 16 ... 160
Bemessungsbetriebsspannung U, AC 50/60 Hz Vv 690 415 415
Bemessungsisolationsspannung U; Vv 800 500 500
BemessungsstoBspannungsfestigkeit U, kv 8 8 8
Einsatz in IT-Netzen Vv ] [ ] [ ]
Frequenz Hz 0...400 0...400 0...400

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermégen |,

AC 50/60 Hz 220...240V kA 25 36 55 25 36 55 36 55 85
380...415V kA 16 25 36 5 6 6 25 36 55
440V kA 8 16 25 - - = - - -
500V kA 5 5 7 - - - - - -
690V kA 5 5 7 = = = = = =

DCV 125V kA 16 25 30 16 25 30 16 25 30
250V kA 25 36 55 = = = 36 55 85
500V kA 25 36 55 = = = = = =
600V kA 8 16 25 = = = = = =
750 V kA - - - = = - - - -
1000 V? kA - - - - - - - - -

Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermégen I

AC 50/60 Hz 220...240V kA 25 36 55 25 35 55 36 55 85
380...415V kA 16 25 36 5 6 6 25 36 55
440V kA 8 16 25 - - - - - -
500V kA 5 5 5 - - - - - -
690 V kA 5 5 5 - - - - - -

DC" 125V kA 16 25 30 16 25 30 16 25 30
250V kA 25 36 55 = = = 36 55 85
500V kA 25 36 55 - - = - - -
600V kA 8 16 25 = = = = = =
750V kA = = = = = = = = =
1000 V? kA = = = = = = = = =

- D A mm 76,2 (3P) | 101,6 (4P) 25,4 50,8

T B mm 130 130 130

% g g' c mm 70 70 70
D mm 88 88 88

" Fir detaillierte Angaben zu DC-Ausschaltvermdgen, Anzahl von Schaltpolen und Schaltplanen ist der FAQ www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support (109779932) zu beachten
2 Fiirl,=630A/800 A

= Verfligbar — Nicht verfligbar bzw. nicht vorhanden
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Schnellauswahlhilfe | Kompaktleistungsschalter

3VA11 3VA13
|
3-/4-polig 3-/4-polig 3-/4-polig 3-/4-polig 3-/4-polig
160 250 400 630 1000
16 ... 160 160 ... 250 320 ... 400 500 ... 630 630 ... 1000
690 690 690 690 690
800 800 800 800 800
8 8 8 8 8
[ ] [ ] [ ] ] <500
0...400 0...400 0...400 0...400 0 ... 400
TS T wlH s lwm A os [wm|wlc s wm|alc wm | W | c |
36 55 85 100 55 85 100 55 85 100 200 55 85 100 200 85 110 200
25 36 55 70 36 55 70 36 55 70 110 36 55 70 110 55 70 110
16 25 36 55 25 36 36 36 55 70 110 36 55 70 110 55 70 110
7 7 10 10 10 15 15 25 36 55 70 25 36 55 70 36 55 70
7 7 10 10 7 10 10 7 7 10 10 7 7 10 10 25 35 35
16 25 30 30 55 85 100 8 16 25 25 8 16 25 25 - - -
36 55 85 100 55 85 100 8 16 25 25 8 16 25 25 35 50 100
36 55 85 100 55 85 100 8 16 25 25 8 16 25 25 35 50 100
16 25 36 55 25 36 55 8 16 25 25 8 16 25 25 - - -
= = = = = = = = = = = = = = = 35 50 100
= = = = = = = = = = = = = = = 25 35 50
36 55 85 100 55 85 100 55 85 100 200 55 85 100 200 85 110 150
25 36 55 70 36 55 70 36 55 70 110 36 55 70 110 55 70 110
16 25 36 40 25 36 36 36 55 70 110 36 55 70 110 55 70 70
5 5 5 5 10 10 10 25 36 55 70 25 36 55 70 36 55 65
5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 6 6 19 19 19
16 25 30 30 55 85 100 8 16 25 25 8 16 25 25 - - -
36 55 85 100 55 85 100 8 16 25 25 8 16 25 25 35 50 100
36 55 85 100 55 85 100 8 16 25 25 8 16 25 25 35 50 100
16 25 36 55 25 36 55 8 16 25 25 8 16 25 25 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - 35 50 100
- - - - - - - - - - - - - - - 25 35 50
-
76,2 (3P) | 101,6 (4P) 105 (3P) | 140 (4P) 138 (3P) | 184 (4P) 138 (3P) | 184 (4P) 210 (3P) | 280 (4P)
130 158 248 248 320
70 70 110 110 120
88 88 137 137 253
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Kompaktleistungsschalter | Schnellauswahlhilfe

Schaltgerate 3VA1 bis 1000 A

Anwendung

3VA10 3VA11 3VA11
Polzahl 3-/4-polig 1-polig 2-polig
BaugroBe A 100 160 160
Bemessungsstrom |, bei 50 °C Umgebungstemperatur A 16 ... 100 16 ... 160 16 ... 160
Kompaktleistungsschalter 3VA1 fiir Anlagenschutz, Standardanwendungen (IEC 60947-2)

Lebensdauer (Schaltspiele)

mechanisch (SchlieBer — Offner) 20000 20000 20000
elektrisch 380...415V [ 9000 9000 9000
1,12 15000 15000 15000

690 V 6300 6300 6300

Uberstromausldser

T™210 FTFM [ ] u ]

TM220 ATFM = = =

TM240 ATAM = = =

Kompaktleistungsschalter 3VA1 fiir Starterschutz (Normen und Bestimmungen IEC 60947-4-1 nach AC-1)

Bemessungsstrom |, bei 50 °C Umgebungstemperatur A - - -

Lebensdauer (Schaltspiele)
mechanisch (SchlieBer — Offner) = - _

elektrisch 380...415V - - -
Uberstromausldser
TM120M AM = — _

Lasttrennschalter (IEC 60947-3)

Elektrische Kenndaten gemaB IEC 60947-3

Bemessungsdauerstrom |, bei 50 °C Umgebungstemperatur A - - -
Bemessungsbetriebsspannung U, AC 50/60 Hz \ - - -
Bemessungsbetriebsspannung U, DC \ - - -
Bedingter Bemessungskurzschlusstrom |, kA - - -
mit vorgeordnetem Leistungsschalter 3VA1

Zuldssiger Bemessungskurzzeitstrom I, (1 s) kA - - -
m Verfligbar — Nicht verfigbar bzw. nicht vorhanden * Auf Anfrage
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Schnellauswahlhilfe | Kompaktleistungsschalter

e

3VA13 3VA15

3VA11

3-/4-polig 3-/4-polig 3-/4-polig 3-/4-polig 3-/4-polig
160 250 400 630 1000

16 ... 160 160 ... 250 320 ... 400 500 ... 630 630 ... 1000

20000 20000 20000 20000 10000
9000 8000 6000 4000 4600
15000 14000 12000 8000 7000
6300 5400 4200 3000 3200

. - - - -

. - - - -

| | | | | u

32...125 160, 200 250 400 ... 500 630 ... 800

20000 20000 20000 20000 10000
9000 8000 6000 4000 4600

| | | | | | | |

63 ...160 250 400 630 (3P), 500 (4P) -

690 690 690 690 =

500 (3P), 600 (4P) 500 (3P), 600 (4P) 500 (3P), 600 (4P) 500 (3P), 600 (4P) -

70 bei 415V 70 bei 415V * * =

2 3 6 7,6 (3P), 6 (4P) =
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Kompaktleistungsschalter | Schnellauswahlhilfe

Schaltgerate 3VA2 bis 1600 A

Technische Daten

3VA20 3VA21 3VA22
L

Polzahl 3-/4-polig 3-/4-polig 3-/4-polig
BaugroBe A 100 160 250
Bemessungsstrom |, bei 50 °C Umgebungstemperatur A 25...100 25...160 160 ... 250
Bemessungsbetriebsspannung U, AC 50/60 Hz \ 690 690 690
Bemessungsisolationsspannung U; Vv 800 800 800
BemessungsstoBspannungsfestigkeit U, kv 8 8 8
Einsatz in IT-Netzen \Y [ ] ] [ ]
Frequenz Hz 50/60 50/60 50/60

Schaltvermégen M [H|c|L M|H[C|]L|E M|H][C]L]E

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermégen |,

AC 50/60 Hz 220...240V kA 85 110 150 200 85 110 150 200 — 85 110 150 200 -
380...415V kA 55 85 110 150 55 85 110 150 200 55 85 110 150 200
440V kA 55 85 110 150 55 85 110 150 = 55 85 110 150 =
500V kA 36 55 85 100 36 55 85 100 - 36 55 85 100 -
690 V kA 2 2 2 YRl )5 | 25 | 25 | 25 85 3 3 3 25 85

DC 125V (1 Schaltpol) kA - - - - - - - - - - - - - -
250V (2 Schaltpole) kA - - - - - - - - - - - - - -
500 V (3 Schaltpole) kA - - - - - - - - - - - - - -
600 V (4 Schaltpole) kA - - - - - - - - - - - - - -

Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermaégen I

AC 50/60 Hz 220...240V kA 85 110 150 200 85 110 150 200 - 85 110 150 200 -
380...415V kA 55 85 110 150 55 85 110 150 200 55 85 110 150 200
440V kA 55 85 110 150 55 85 110 150 - 555 85 110 150 -
500V kA 36 55 85 100 36 55 85 100 - 36 555 85 100 -
690 V kA 2 2 2 Il 5 | 25 | 25 | 18 65 3 3 3 18 65

DC 125V (1 Schaltpol) kA - - - - - - - - - - - - - -
250V (2 Schaltpole) kA - - - - - - - - - - - - - -
500 V (3 Schaltpole) kA - - - - - - - - - - - - - -
600 V (4 Schaltpole) kA - - - - - - - - - - - - - -

=B A mm 105 (3P) | 140 (4P) 105 (3P) | 140 (4P) 105 (3P) | 140 (4P)

’A"CTE B mm 181 181 181

3 [ il mm 86 86 86

! 2
D mm 107 107 107

m Verfligbar — Nicht verfligbar bzw. nicht vorhanden
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Schnellauswahlhilfe | Kompaktleistungsschalter

3VA23 3VA24 3VA25 3VA26 3VA27
I 4
3-14-polig 3-14-polig 3-14-polig 3-14-polig 3-14-polig
400 630 1000 1250 1600
250 ... 400 400 ... 630 630 ... 1000 1250 800 ... 1600
690 690 690 690 690
800 800 800 800 1000
8 8 8 8 8
] [ ] <500 <500 [ ]
50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
_ wm/H|cf{t]|E m[H[lc|L|]E M | H [ c M | H [ Cc M | H | C |
85 110 150 200 - 85 110 150 200 - 85 110 200 85 110 200 100 150 200
55 85 110 150 200 55 85 110 150 200 55 85 110 55 85 110 55 85 110
55 85 110 = = 55 85 110 = = 55 85 110 55 85 110 55 85 100
36 55 85 - - 36 55 85 - - 36 55 85 36 55 85 36 55 85
5 5 5 25 85 6 6 6 25 85 25 35 35 25 35 35 25 36 50
85 110 150 200 - 85 110 150 200 - 85 110 150 85 110 150 100 150 200
55 85 110 150 200 55 8 110 150 200 55 85 85 55 85 85 55 85 110
55 S5 NTHION = - 55 8 110 - - 55 70 70 55 70 70 55 85 100
36 55 65 - - 36 55 85 - - 36 55 65 36 55 65 36 55 63
5 5 5 18 65 6 6 6 18 65 19 19 19 19 19 19 25 36 36

138 (3P) | 184 (4P) 138 (3P) | 184 (4P) 210 (3P) | 280 (4P) 210 (3P) | 280 (4P) 210 (3P) | 280 (4P)
248 248 320 320 291
110 110 120 120 171 (Kipphebelantrieb) |
183 (Federspeicherantrieb)
137 137 253 253 225
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Kompaktleistungsschalter | Schnellauswahlhilfe

Schaltgerate 3VA2 bis 1600 A

Anwendung
3VA20 3VA21 3VA22
.
Polzahl 3-/4-polig 3-/4-polig 3-/4-polig
BaugroBe A 100 160 250
Bemessungsstrom |, bei 50 °C Umgebungstemperatur A 25...100 25...160 160 ... 250
Lebensdauer (Schaltspiele)
mechanisch (SchlieBer — Offner) 25000 25000 25000
elektrisch 380...415V |, 15000 14000 12000
1,12 20000 20000 17000
690V 10500 9800 8400
Uberstromausloser
ETU320 LI [ ] ] ]
ETU330 LIG ] | n
ETU340 ELISA LI = | | | |
ETU350 LSI ] u ]
ETU550/ETU850 LSI [ ] [ ] ]
ETU560/ETU860 LSIG u u u
ETU650 LSI = = =
ETU360 LSIG = = =
ETU660 LSIG - - -
Bemessungsstrom |, bei 50 °C Umgebungstemperatur A = 25...100 160 ... 200
Lebensdauer (Schaltspiele)
mechanisch (SchlieBer — Offner) - 25000 25000
elektrisch 380...415V - 14000 12000
Uberstromausloser
ETU310M | - n ]
ETU350M LSI - ] ]
ETU550M LSI - | n
ETU860M LSIG - n ]
ETU320 LI = = =
ETU350 LSI - - -
ETU360 LSIG = = =
ETU650 LSIG = = =
ETU660 LSIG = = =
m Verfligbar — Nicht verfligbar bzw. nicht vorhanden
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Schnellauswahlhilfe | Kompaktleistungsschalter

3VA23 3VA24 3VA25 3VA26 3VA27
3-14-polig 3-14-polig 3-14-polig 3-14-polig 3-14-polig
400 630 1000 1250 1600
250 ... 400 400 ... 630 630 ... 1000 1250 800 ... 1600
20000 20000 10000 10000 10000
6000 5000 4600 4600 2000
12000 10000 7000 7000 -
4200 3500 3200 3200 -
] [ ] [ ] n [ ]
] ] n n -
] [ ] n ] -
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] -
[ ] [ ] [ ] ] -
- - - - [ ]
- - - - [ ]
- - - - [ ]
|
250 400 ... 500 630 ... 800 — 800 ... 1600
20000 20000 10000 = 10000
6000 5000 (400 A) 4600 = 2000
3000 (500 A)
n n - - -
[ ] ] ] - -
] ] ] - -
] [ ] [ ] = =
- - - - [ ]
- - - - [ ]
- - - - [ ]
- - - - [ ]
- - - - [ ]
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Kompaktleistungsschalter | Schnellauswahlhilfe

Uberstromausloser

Schutzsystem flir Kompaktleistungsschalter 3VA bis 1000 A

Uberstromausléser RUEGIHRUEEWEE Elektronisch Elektronisch Elektronisch
mit Display mit Display und Messfunktion
u}
« (G
® SRCECHCHON ! v
1201_19035 1201_18828 1201_19701 1201_18484
TM 2er-Reihe ETU 3er-Reihe ETU 5er-Reihe ETU 8er-Reihe
Schutzaufgabe
Anlagenschutz TM210, TM220, TM240 ETU320, ETU330, ETU340, ETU550, ETU560 ETU850, ETU860
ETU350
Starterschutz TM120M ETU310M - -
Motorschutz - ETU350M ETU550M ETU860M
Integrierte Funktionen
Parametrieren Einstellen und Ablesen der Einstellen und Ablesen der Einstellen und Ablesen der Einstellen und Ablesen der
Parameter Parameter Parameter Parameter
e Stromwerte ¢ Stromwerte e (ber Display und ¢ (ber Display und
¢ Verzdgerungszeiten Kommunikation Kommunikation
¢ Feineinstellung der Parameter ¢ Feineinstellung der Parameter
e Ablesen der Messwerte ¢ Ablesen der Messwerte
Statusanzeige - Anzeige des ETU-Status Anzeige des ETU-Status Anzeige des ETU-Status
Uber LEDs Gber LEDs Uber LEDs
Schnittstelle - Schnittstelle fiir Priifgerate Schnittstelle fur Priifgerdte Schnittstelle fiir Priifgerate
Messfunktion = = = Messfunktion integriert

Optionale Erweiterungen
24-V-Modul

- - 24-V-Modul zur dauerhaften 24-V-Modul zur dauerhaften
Energieversorgung (auch ohne  Energieversorgung (auch ohne
Primdrstrom durch den Primdrstrom durch den Kompakt-
Kompaktleistungsschalter) leistungsschalter)

Externes Erweiterungs-
modul

—
-

—
-

—
-

- Externes Erweiterungsmodul Externes Erweiterungsmodul Externes Erweiterungsmodul
EFB300 zum Anschluss EFB300 zum Anschluss EFB300 zum Anschluss
an die ETU an die ETU an die ETU
Kommunikations-
modul
- - Kommunikationsmodul COM060 Kommunikationsmodul COM060
Datenkonzentrator ‘-ﬁﬂ- Mﬁn— 1
- - Datenkonzentrator Datenkonzentrator
COMB800/COM100 COMB800/COM100
mit Schnittstelle zu mit Schnittstelle zu
e PROFIBUS * PROFIBUS
* PROFINET  PROFINET
e Modbus RTU e Modbus RTU
¢ Ethernet (Modbus TCP) ¢ Ethernet (Modbus TCP)
Externes Display —— ——

- - Externes Display DSP800 zum Externes Display DSP800 zum
Einbau in die Schaltschranktir Einbau in die Schaltschranktir

Priifgerat i 4 i

- Priifgerdt TD300/TD400/TD500  Priifgerdt TD300/TD400/TD500 Priifgerdt TD300/TD400/TD500
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Schnellauswahlhilfe | Kompaktleistungsschalter

Schutzfunktionen des 3VA1 mit thermisch-magnetischem Uberstromausldser

TM120M TM210 TM220 TM240
AM FTFM ATFM ATAM

Schutz
Starterschutz [ ] - - -
Anlagenschutz - ] [ ] ]
Ausfiihrung verfiigbar mit
1-poligem und 2-poligem Schalter - ] - -
3-poligem Schalter ] ] [ ] ]
4-poligem Schalter - ] [ ] ]
Verfiligbare Schutzparameter
I, einstellbar - - [ ] |
|, einstellbar | - - n
Ir fest eingestellt - ] - -
|, fest eingestellt - ] [ ] -
I = L] u u

" 3VA10 nur ohne N-Schutz
3VA11, 3VA12, 3VA13, 3VA14 ohne, 50 % oder 100 % N-Schutz
50 % N-Schutz ab I, =100 A

Schutzfunktionen des 3VA2 mit elektronischem Uberstromausloser

ETU310M ETU320 ETU330 ETU340 ETU350 ETU350M ETU550 ETU550M ETU560 ETU850 ETU860 ETU860M

| LI LIG ELISA® LSI LSI LSI LSI LSIG LSI LSIG LSIG
Schutz
Starterschutz [ ] - - - - - - - - - - -
Motorschutz = = = = = [ ] = | = - - ]
Anlagenschutz - ] ] ] ] - n - ] ] ] -
Generatorschutz - u ] - [ ] - [ ] - ] ] ] -
Ausfiihrung verfiigbar mit
3-polig ohne externen ] u u ] ] ] - | ] - - - [ ]
Neutralleiterwandler
3-polig mit externem - - - - - - [ ] - n [ ] [ ] -
Neutralleiterwandler
4-polig mit geschiitztem - ] ] ] ] - [ ] - ] ] ] -
Neutralleiter
Verfiligbare Schutzparameter
Kennlinie im L-Bereich 1%t 1%t 1%t 14t 1%t 1%t 1%t 12t 1%t 1%t 1%t 1%t
I - ] ] ] ] ] n ] ] ] ] ]
t, bei 6 x I, - ] ] - ] - n - ] ] ] -
t, - - - - - [ ] - n - - - ]
it - - - - - - - n - - - ]
Thermisches Gedachtnis [ ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
Thermisches Gedachtnis - - - - - - ] - ] ] ] -
ein-lausschaltbar
lgg - - - - ] ] n n | ] ] ] ]
toy bei 8 x I, - - - - [ ] [ ] [ ] ] ] u [ | u
Kennlinie im S-Bereich: I°t4 = = = = [ ] = [ ] = [ ] n [ ] =
Kennlinie im S-Bereich: = = = = = = ] = u u ] =
umschaltbar 1%t [ty
l; ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
[y @ - | ] n ] - [ ] - ] n n -
I - - n - - - - - ] - ] | ]
ty bei 2 x 1 - - | - - - - - | - ] ]
Kennlinie im G-Bereich: I’t; - - - - - - - - ] - ] ]
Kennlinie im G-Bereich: - - - - - - - - u - ] [ ]
umschaltbar I’t; / t,
Alarmfunktion Erdschluss - - - - - - - - ] - ] ]
Blockierschutz - - - - - - - - - - - ]

ZSlin Verbindung mit einem - | ] ] ] ] ] | | ] ] ] ] ]
externen Erweiterungsmodul EFB

" Verfuigbar in der Ausfiihrung mit externem Stromwandler fiir N-Leiter oder 4-poligem Schalter
Verfiigbar fiir :

- Schalter mit ETU (4-polig)
- Schalter mit ETUS/ETU8 3-polig mit externem Neutralleiter-Wandler oder 4-polig
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Highlights Online-Konfiguratoren

www.siemens.de/lowvoltage/konfiguratoren

Suchfunktion mit globaler Direkteingabe
Sucht nach bestimmten Begriffen und springt ja nach MLFB auf Basis der Eingabe in den richtigen Konfigurator

Produktliste speichert mehrere Konfigurationen und kann sie gesammelt an den Warenkorb libergeben

Produktliste

o Produliisto laden

Aktionien -
Nr.  Artikel Menge Einzolprais: Dokumente
1 IWLTI06-2EB62-1AA2 # . auf Anfrage * alle Dokumente fir Bositiar ¥
Festeinbau-Lelstungsschalter 3-pollg, Baugrote 1, IEC In-630A bis 650V, AL SQIE0kHE keu-55kA bei SO0V
0 horizontal lou=Ics=How(0, 55)=S5A; |ow(15)=50KA bel SOOVAC Oberstromaustaser ETU
+ fi aut Anfr » al W
] 5 age ]

IEC Frame 630 Schaltvermagenklasse H lcu-B5KA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz
ETUSS0, LSI, In=500A Oberlastschutz Ir-200A., S00A Kurzschlusssechunz lsd=0,6.10x In, B=1,5..14% In N-..

Wiederaufrufen von abgeschlossenen Konfigurationen zum Weiterkonfigurieren oder Andern

Produktliste

_* Paojoktdaton o Produlifisto Laden

ktionen
Me,  Artikel Menge Einzelprels Dokumenta
1 AWLT106-2EBE2-1 2 aul Anfrage » alle Dokumante fir Positior w
Eaugrotie 1, IEC In-630A bls 6904, AC SOIB0ME lou-S5kA bel SO0V
W0, 55)=55UA, Iowl 15)=50KA bel SOOVAC Uberstromausbdser ETU.
* . auf Anfrage » alle Dokurnente fr Pasition w

Responsive Design
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Schnellauswahlhilfe | Kompaktleistungsschalter

www.siemens.de/lowvoltage/3va-konfigurator und

www.siemens.de/lowvoltage/3va27-konfigurator

Visualisierung des intern verbaubaren Zubehors (Steckplatzbelegung)

L R ———

Maritageoption

) Selbitmontage

HuTsusIOser Steckplatzbelegung TS | AlarmSChaRer (RechsIerkomLaE)
a HEtsschaster Typ HP
AUX 1

roniktauglich

Herunterladen der einzelnen edz-Dateien fiir 3VA

Auswahl Varschau Dewnioad - alle CAD Farmate
x | IEC | Madbiart | 30 Ansichs | 2 -
 Kommuriation <) el .
¥ Haupteitersmchiuss 5] Daemp (Oap 1 birg)
upmamshiosate =TT
2 eI WSROI Dokumaneation und Reporting
T — Dowmioad - alle Dokumente
» + Spenchwahl fur das Datenblant | deyizch A Dokumenton (hakog s
» Anbaubares Zubehar

Download-Amswahl von Dokemententypen

4 b Datentiater (FOF)
i EPLAN M

Auswahl Vorschau

» Assembly d ! | ’ I MaBtiant | 30 At |
(]
@

Dowmioad - alke Dokumente
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Kompaktleistungsschalter | 3VA10-3VA26

Systemubersicht

Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration Ilhres Kompaktleistungsschalters nutzen Sie bitte
unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3va-konfigurator

Schaltgeréte

3VA1 fir Standard-Applikationen 3VA2 flr Selektive Applikationen

ETU350 LSI
LA tis 1o

ETUB6OM LSIG.

120119035 120118828

Thermisch- Elektronischer Ausldser  Elektronischer Ausldser 24-V-Modul ~ Kommunika- Daten- Externes Prifgerdt
magnetischer Ausloser  (ETU) (ETU) mit Display und tionsmodul konzentrator Display
(TMTU) optional mit Messfunktion

|g k
Itey sy ’ : ‘ “ﬂ‘:é; B o

Festeinbau Einschubeinheit, Steckeinheit, Hilfsstrom-  Tirdurch- Positions- Zylinderschloss- Kurbel
Komplettbausatz Komplettbausatz steckleiste fiihrung meldeschalter Adapter

Hauptleiteranschluss Zubehor Bereich Anschluss

Anschluss- Anschluss- Rundleiteran- Rahmen- Schrauben- Isolationszubehor
verldngerung verbreiterung schlussklemme klemme flachan-

schluss

rechtwinklig
Hinweis:

Das ausfiihrliche Zubehorspektrum finden Sie im Abschnitt Zubehor und Ersatzteile.

2/20 Siemens LV 10 - 10/2020


http://www.siemens.de/lowvoltage/3va-konfigurator

3VA10-3VA26 | Kompaktleistungsschalter

Hilfsausloser/-schalter

b0

Spannungs-  Universal- Unterspannungs-  Hilfsschalter  Ausgel6st- Voreilender Schutzauslésung- Kurzschluss-Meldeschalter
ausloser ausloser ausldser meldeschalter Hilfsschalter LCS Meldeschalter EAS SAS

Anbaubares Zubehor

ok

Manueller Antrieb  Motorantrieb Differenzstromschutzgerat

Weiteres Zubehor zum Schalter

o—1 8

Blendrahmen Adapter flr DIN-Schienen AbschlieBvorrichtung  Zylinderschloss

e l

|~' ': H

Kipphebelverrlegelung Verriegelung mit Stange Kipphebelverriegelung mit Bowdenzug

Mechanische Verriegelungen

L

Hinweis:
Das ausfihrliche Zubehorspektrum finden Sie im Abschnitt Zubehor und Ersatzteile.
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Kompaktleistungsschalter | 3VA10-3VA26

Struktur der Artikelnummern

Grundkonfiguration fur Anlagen- und Generatorschutz

Die unten dargestellte Struktur dient als Ubersicht der einzelnen Stellen und deren Bedeutung.
Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration Ihres Kompaktleistungsschalters nutzen Sie bitte
unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3va-konfigurator

4 5 6 7 8 9 10 11 12
n S3VAHE HE- - 0AAO
Uberstrom- Thermisch-magnetisch
ausléser Elektronisch
22 23I2R35383XA8 N8
SREEEEREEE2R 2
BaugréBe (BG) 100 A - - - -|-m-|-=-=-= -
160 A -m-----n-----KB
250 A - -m-----m----HA4
400 A ---m-----m---H
630 A —[=1=-[=-1m[=-[=]-[=]-[=]-[- [N
1000 A - ----m-----=u - B3
1250 A - - - ---------"» 3
max. Bemes- Anlagenschutz 16 A L I e e e e e e e
sungsstrom |, 20 A mlm|-|-|=-|-]=-]=-|=-]=|=-]=] - n
25A ®m W - - - - ®m®E - - — — - (2] 5|
32A ®mE - - - — — — — — — — -
40A mm----®m®m- - - - - (4] o]
50A mm - - - — - — - — - — - (5] o]
63A° ®m W - - - - m®m - - — — - (6] 3]
80A ®m W - - - - — — — — — — - B
1A m ® - - — - m ® - - — — - [ 1] o]
125A - m - — — — — — — — — — - (1] 2]
160A - m m - - - m® - - - - [ 1] 6]
2000 - - W - - — — — — — — — -
250A - - ® - - - — - m®m - - - (2] 5]
300 - - - W - - — — — — — — - (3] 2]
400A - - - W - - — — —mm - - [ 4] o]
500A - - - - m - - - — —®m* - - [ 5] o]
630A - - - - m W - - — - m ®m - (6] 3]
800A - - — — — W - - — — - m - B
1000A - - - — - m - - - — - m - (1] o]
1250A - — = = — = — — — — — - = (1] 2]
Generator- 25A - - - - - -®a® - - - - -
schutz 40 A e . - - - - mm - - - - - nn
63A - - - — — - m®m - - - — - (6] 3]
1M0A - - - - - -mam - - - - - nn
160A - - - - - - - A @ - - - - nﬂ
25%0A - - - - - — — - ®m®m - - - (2] 5]
400A - - = = — — — — —®m®m - - [ 4] o]
500A - - — — — — — — — — m* - - B
630A - - - - — — — — — - m ®m - (6] 3]
800A - — — — — — — — — — - m - B
1000A - — — = = — — — — — - m - [ 1] o]
1250A - = = = — — = — — — — - =
Lasttrenn- 63 A - - - - - - - - - - - - na
schalter 100A - W - — - — — — — — - - _ n
125A - B - - — — — — — — — - - (1] 2]
160A - B - — — — — — — — — — - (1] 6|
250A - - W - - - — — — — — — - [ 2] 5]
400A - - - m - - — - — — — - - (4] 0]
500A - - - - W - - - — — — - - (5] 0]
630A - - — - W - - - - — — - - (6] 3]

* Nur mit ETU 5er- und 8er-Reihe, Gebrauchskategorie B
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IS
wn
o
~
—
o

1 12

0AAO

-

3VA -

Kurzschlussaus-  ohne Uberlastschutz - - - - - - - - -
schaltvermégen ohne Kurzschlussschutz
l,=1,bei415V 16 KA T .
25 kA - - - - = - -
36 kA
55 kA L BN BN BN BN BN BN |
70 kA -
85 kA - E RN
110 kA - HE N NN
150 kA - - - - - - " RN - -
200 kA M - - - - - - - AamEEnN
D Verfiigbar fir ETUs der 3er- und 8er-Reihe
Schutzfunktion  ohne Schutz - mEm® - - - - - - - - SDI0O -
thermisch- Anlagenschutz [ - - = = - — — — - - — TM210  FTFM
magnetisch =) ] B B B BV
- EEEmE - - - - - - - TM20 ATAM
Schutzfunktion  ohne Schutz
the.rmlsch—mag— Anlagenschutz ohne Neutralleiterschutz
netisch, . 50 % Neutralleiterschutz
Neutralleiter- -
schutz 100 % Neutralleiterschutz
Schutzfunktion  Anlagenschutz - - - - - - ETU320 LI (N)2
elektronisch __T_T-T-T= ETU330 LG (N)2
-|=1=-]=-1-1- ETU340 ELISALI  (N)?
Anlagen- und - - - - - - ETU350 LSI (N)2
Generatorschutz
Anlagen- und - - - - - - ETU550 LSI (N)? W]
Generatorschutz, [ I O — —  ETU560 LSIG OF] J
mit Display
Anlagen- und - - - - - - mEmmmE@E - - ETU8SO LSI (N)2
Generatorschutz, - - - - - - mEEEEEBE ETUSKO LSIG (N)?
mit Display,
mit Messfunktion
2 Neutralleiterschutz fiir 4-polige Schalter
3 Neutralleiterschutz fiir 3-polige Schalter mit externem Neutralleiter-Wandler oder fiir 4-polige Schalter
Polzahl 1-polig Anlagenschutz - m* - - - - - - - - - — -
2-polig Anlagenschutz - m* - - - - - - - — — — -
3polig Anlagenschutz m ® ® ® ® ® ® ® § § § §H ®
Generator- -- - - - - A EEEEBHN
schutz
4-polig Anlagenschutz = ® ®m ® ®m @ ® ® H ® B ® ®
Generator- - - - — — - A A B EEBHN
schutz

3VA10

m ® 3VA11
3VA12

H ® 3VA13
3VA14

m 3VA15
3VA20
3VA21
3VA22
3VA23
3VA24
3VA25
3VA26

|
|
|
|

-

== _ofnm> ||

* Nur flir TM210

Anschlusstechnik Schrau- Anlagenschutz @ m ® @ ® m ® ® B B B ® ®

ben- Generator- - - - - - - A EEEEEBHN
flachan-  schutz

schluss
Rah- Anlagenschutz = m - - - - m ® - - — - -

men-  Generator- e e - - - - m W - - - - -
klemme schutz
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Kompaktleistungsschalter | 3VA10-3VA26

Struktur der Artikelnummern

Grundkonfiguration fur Starter- und Motorschutz

Die unten dargestellte Struktur dient als Ubersicht der einzelnen Stellen und deren Bedeutung.
Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration Ihres Kompaktleistungsschalters nutzen Sie bitte
unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3va-konfigurator

4 5 6 7 8 9 10 11 12
n S3VAHNE HE-B - 0AAO
Uberstrom- Thermisch-magnetisch
ausldser Elektronisch
~ N M < N —m AN M < N
I I I I P
mmmmmmmmmm
BaugréBe (BG) 160 A " - - - - ® - - - -
250 A - - - - - ® - - -
400 A - - - - - - m - -
630 A - - - m - - - - m - [ 4 |
1000 A - - - - B - - - - m [ 5 |
max. Bemes- Starterschutz 1A B|-|-|-|-|-|-|-|-|- 1
sungsstrom | 2A ml-|-|=-|=[=|=[=]=]= 2
4A m|-[-[-[-]-]-]-]-]- 4
8A m|-|-[-|-|-|-|-]-]- 8
12,5A m|-|-|-|-]-|-]-]-]- 2
20A m|-[-[-[-T-T-T-T-1- 0
25A | --]-]-|m|-][-]-]|- 5
32A m[-[-[-]-]-]-]-]-]- p)
40 A " - - - - ® - - - - 0
50 A m[-[-[-[-]-]-]-]-]- 0
63 A " - - - - ®m - - - - 3
80 A m - -|-|-|-]-]-]-]- 0
100 A " - - - - ® - - - - 0
125 A m-|-|-|-|-]-]-]-]- 2
160 A -2 - - - - - - - 6
200 A - - - - - ® - - - 0
250 A - - - - - - m - - 5
320 A —[-Tam[-[-]-T-T-T]-]- 2
400 A - - - ®- - - - nm - 0
500 A - - - - - - - m - 0
630 A -[-T-T-Tm[-]-]-T]-]- E
800 A -1=-T-T-Tm]=T-T-T-1- 0
Motorschutz 25 A | =|=|=|-|®|=-]|=-]-|- 5
40 A —1=-T-T=-T-1m[=-T]=1-1- 0
63 A —[-1-1-1-1a]-]-]-]- 3
100 A —[-T-T-T-Tm][=-]=T-1- 0
160 A - -]-1-]-]-|m|[-|-]- 6
200 A -1-1-1-1-1-1=a[-]-]- 0
250 A - -1-1-1-1-]1-1m][-]- 5
400 A - -1-]-1-]-]-]-|m]- 0
500 A —[-T=-T=-T=T=-T=-T-1m[- 0
630 A - -1-1-1-1-1-]-]-|m 3
800 A -1-1-1-T-1-1-1-1-]m 0
Kurzschlussaus- 55 kA " E EEEEENENEER
schaltvermégen 70 kA EEEENE - — — — — n
loy =1 bei 415V goa . =l
110 kA - - A E @ EEEEBRN
200 kA - - - - - A EERE - n
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3VA - HHE H E-0AA0 n

- N M < 1D —m AN M < N
— v — — — AN N AN NN
N - - -
> > > > > > > > > >
m M M MM MMM Mmm
Schutzfunktion  Starterschutz - - - - - - - - - TM110M  FM !
thermlss:h- E EEEE - - - - - TM120M  AM
magnetisch
Schutzfunktion ~ Motorschutz - - - - - A @ EEHN ETU350M LSI
elektronisch Motorschutz, - - - - - mmmmnm ETU550M LSl
mit Display
Motorschutz, - - — — - A EEEBN ETU860M LSIG
mit Display,
mit Messfunktion
Starterschutz - e - - - EmEEWm- ETU310M | (M| s |
Polzahl 3-polig Starterschutz ® ®m ®H ® @ @ B B B - 3
Motorschutz - - - -— — m m ®m B ® 3
Anschlusstechnik Schrauben- Starterschutz m m m m m [ BN BN

flachanschluss  motorschutz - - - - -

Rahmenklem-  Starterschutz m - - - -

me Motorschutz - - - - -

| BN BN BN |
!
BRI

Schnellauswahlhilfe Seite 2/8 und 2/12 Siemens LV 10 - 10/2020 2125



Kompaktleistungsschalter | 3VA10-3VA26

Internes Zubehor

Hilfs- und Alarmschalter

Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration Ilhres Kompaktleistungsschalters nutzen Sie bitte
unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3va-konfigurator

3VA22

Hilfsschalter AUX

¢ Dienen zum Melden der Stellung der Hauptkontakte
des Kompaktleistungsschalters

* Die Kontakte des Hilfsschalters und Kompaktleis-
tungsschalters schlieBen gemeinsam

Typ Breite [ U, AC/DC Ausfiihrung

HQ 7 mm 6A 240V/250V Standard 3VA9988-0AA12
(1Slot)  <1A 24v/24V Elektronik- 3VA9988-0AA13
tauglich
HP  14mm  10A 600V/250V Standard = 3VA9988-0AAT1
(2 Slots)

Voreilender Hilfsschalter LCS

« Dienen z. B. flir Lastabwurfschaltungen
* Melden beim Ausschalten des Kompaktleistungs-
schalters die Offnung der Hauptkontakte 20 ms

voreilend
Typ Breite le U, AC/DC Ausfiihrung
HQ 7 mm 6A 240V/[250V Standard - 3VA9988-0AA22
(1 Slot) <1A 24VI[24V Elektronik- = 3VA9988-0AA23
tauglich
HP 14 mm 10A 600V/250V Standard = 3VA9988-0AA21
(2 Slots)

Ausgeldst-Meldeschalter TAS

¢ Melden jegliche Art von Ausldungen des Kompakt-
leistungsschalters

* Werden immer betdtigt, sobald der Kompaktleis-
tungsschalter in die Stellung TRIP gebracht wird

- Typ Breite [ U, AC/DC Ausfiihrung
HQ 7 mm 6A  240V/250V Standard 3VA9988-0AB12
(1Slot)  <1A 24V/24V Elektronik- 3VA9988-0AB13
tauglich
) HP 14 mm 10A 600V/250V Standard - 3VA9988-0AB11
(2 Slots)

Kurzschluss-Meldeschalter SAS

¢ Melden ausschlieBlich Auslésungen, die ein
Kurzschluss verursacht hat.

¢ Missen durch eine bewusste Fehlerquittierung
zuriickgesetzt werden, bevor der Kompaktleistungs-
schalter wieder eingeschaltet werden kann

=3 Typ Breite lo U, AC/DC Ausfiihrung
| HQ 7 mm 6A 240V[250V Standard 3VA9988-0AB32 3VA9988-0AB32 3VA9988-0AB34 = =
(1 Slot) <1A 24VI24V Elektronik- 3VA9988-0AB33 3VA9988-0AB33 3VA9988-0AB35 - -
;'"q tauglich
vy L

Schutzauslésung-Meldeschalter EAS

e Werden im Falle einer Auslésung durch die ETU
zeitgleich mit dem Offnen der Hauptkontakte des
Kompaktleistungsschalter betdtigt

Typ Breite le U, AC/DC Ausfiihrung

| HQ 7 mm 6A 240V/250V Standard = = = = 3VA9988-0AB22
(1 Slot) <1A 24V/[24V Elektronik- - - - - 3VA9988-0AB23
i tauglich

2126 Siemens LV 10 - 10/2020 Systemiibersicht Seite 2/20


https://www.siemens.com/product?3VA9988-0AA12
https://www.siemens.com/product?3VA9988-0AA13
https://www.siemens.com/product?3VA9988-0AA11
https://www.siemens.com/product?3VA9988-0AA22
https://www.siemens.com/product?3VA9988-0AA23
https://www.siemens.com/product?3VA9988-0AA21
https://www.siemens.com/product?3VA9988-0AB12
https://www.siemens.com/product?3VA9988-0AB13
https://www.siemens.com/product?3VA9988-0AB11
https://www.siemens.com/product?3VA9988-0AB32
https://www.siemens.com/product?3VA9988-0AB32
https://www.siemens.com/product?3VA9988-0AB34
https://www.siemens.com/product?3VA9988-0AB33
https://www.siemens.com/product?3VA9988-0AB33
https://www.siemens.com/product?3VA9988-0AB35
https://www.siemens.com/product?3VA9988-0AB22
https://www.siemens.com/product?3VA9988-0AB23
http://www.siemens.de/lowvoltage/3va-konfigurator

3VA10-3VA26 | Kompaktleistungsschalter

Hilfsausloser

Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration lhres Kompaktleistungsschalters nutzen Sie bitte
unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3va-konfigurator

Spannungsausldser links STL
¢ Dient zur Auslésung des Kompaktleistungsschalter aus der Ferne
* Haben eine besonders geringe Leistungsaufnahme
¢ In der El-Variante besonders geeignet fiir elektrische
Verriegelungen "

Ausfiihrung U, AC50/60 Hz U, DC

Standard = 12V 3VA9988-0BL10
24V 24 .30V 3VA9988-0BL30
48 ...60V 48 ...60V 3VA9988-0BL31
110...127V 110...127 V 3VA9988-0BL32
208 ...277V 220...250V 3VA9988-0BL33
380 ... 600V - 3VA9988-0BL20

elektrisch (El) - 24V 3VA9988-0BM10

Spannungsausldser flexibel STF
e Dient zur Auslésung des Kompaktleistungsschalter aus der Ferne
* Flexibel einbaubar

U, AC50/60 Hz U, DC

24V = = 3VA9988-0BA20 =
48 .. 60V = = 3VA9988-0BA21 =
110... 127V = = 3VA9988-0BA22 =
208...277V = = 3VA9988-0BA23 =
380...500V — = 3VA9988-0BA24 =
600 V = = 3VA9988-0BA25 =

Universalausloser UNI

¢ Kombination aus Spannungsausléser und Unterspannungsausloser

U.,AC50/60 Hz U, DC
— = 12V 3VA9908-0BD11
24V 3VA9908-0BD12
. 48V 3VA9908-0BD13

Unterspannungsausloser UVR

¢ Dient zur Auslésung des Kompaktleistungsschalters bei Ausfall oder
Absinken der Bemessungsspannung eines tiberwachten Stromkreises

U, AC 50/60 Hz U, DC

.E )

IPAY 3VA9908-0BB10
24V 3VA9908-0BB11
48 V 3VA9908-0BB12
60V 3VA9908-0BB13
125...127V 3VA9908-0BB14
220...230V 3VA9908-0BB15
250V 3VA9908-0BB16
24V = 3VA9908-0BB20
48V = 3VA9908-0BB21
60V = 3VA9908-0BB22
110V = 3VA9908-0BB23
120...127V - 3VA9908-0BB24
208 ...230V = 3VA9908-0BB25
380...400V = 3VA9908-0BB26
440 ...480V = 3VA9908-0BB27
Verzégerungsgerat fiir Unterspannungsausldser I
U.AC50/60Hz U, DC
110V 110V 3VA9988-0BF21
230V 230V 3VA9988-0BF22
= 24V 3VA9988-0BF23

" In Kombination mit TAS und AUX. Schaltpldne siehe Betriebsanletung
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Kompaktleistungsschalter | 3VA10-3VA26

Manuelle Antriebe

Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration Ilhres Kompaktleistungsschalters nutzen Sie bitte
unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3va-konfigurator

3VA13
3VA14 3VA15
3VA25
3VA22 3VA26
Frontdrehantrieb
¢ Handhabe
e FirlEC

¢ Schutzart IP30
e Fir 3- und 4-polige Schalter

Ausfiihrung Beleuch- Tiirver-
tungskit riegelung
Standard ohne ohne 3VA9157-0EK11 3VA9257-0EK11 3VA9267-0EK11 3VA9467-0EK11 3VA9687-0EK11
(grau) mit 3VA9157-0EK21 3VA9257-0EK21 3VA9267-OEK21 3VA9467-0EK21 3VA9687-0EK21
mit ohne 3VA9157-0EK13  3VA9257-0EK13 3VA9267-0EK13 3VA9467-0EK13 =
mit 3VA9157-0EK23 3VA9257-0EK23 3VA9267-0EK23 3VA9467-0EK23 -
NOT-AUS ohne ohne 3VA9157-0EK15 3VA9257-0EK15 3VA9267-0EK15 3VA9467-0EK15 3VA9687-0EK15
(rot/gelb) mit 3VA9157-0EK25 3VA9257-0EK25 3VA9267-0EK25 3VA9467-0EK25 3VA9687-0EK25
mit ohne 3VA9157-0EK17 3VA9257-0EK17 3VA9267-0EK17 3VA9467-0EK17 -
i mit 3VA9157-0EK27 3VA9257-0EK27 3VA9267-0EK27 3VA9467-0EK27

Tiirkupplungs-Drehantrieb mit Toleranzausgleich

¢ Welle 300 mm (325 mm bei 3VA15/3VA25)

Mit Kupplungstoleranzausgleich
Handhabe mit Sichtblende 75 x 75 mm
(100 x 100 mm bei 3VA15/3VA25)

e Schutzart IP65
e Fir 3- und 4-polige Schalter

3VA9157-0FK21
3VA9157-0FK23

3VA9257-0FK21
3VA9257-0FK23

3VA9267-0FK21
3VA9267-0FK23

3VA9467-0FK21
3VA9467-0FK23

3VA9687-0FK21
3VA9687-0FK23

Ausfiihrung Beleuch- Tiirver-
tungskit riegelung
Standard ohne mit
- (grau) mit mit
NOT-AUS ohne mit
- (rot/gelb) mit mit

3VA9157-0FK25
3VA9157-0FK27

3VA9257-0FK25
3VA9257-0FK27

3VA9267-0FK25
3VA9267-0FK27

3VA9467-0FK25
3VA9467-0FK27

3VA9687-0FK25
3VA9687-0FK27

Tirkupplungs-Drehantrieb ohne Toleranzausgleich

Handhabe mit Sichtblende 75 x 75 mm
(100 x 100 mm bei 3VA15/3VA25)
Schutzart IP65

Fiir 3- und 4-polige Schalter

Welle 300 mm (325 mm bei 3VA15/3VA25)

3VA9157-0FK61

3VA9257-0FK61

3VA9267-0FK61

3VA9467-0FK61

3VA9687-0FK61

Ausfiihrung Beleuch- Tiirver-
tungskit riegelung

Standard ohne mit

(grau)

Tirkupplungs-Drehantrieb ohne Griff

e Fir|EC

e Schutzart IP30

e Fir 3- und 4-polige Schalter

Ausfiihrung Beleuch- Tiirver-
tungskit riegelung

mit Wellenstumpf — ohne

(grau)
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https://www.siemens.com/product?3VA9157-0GK00
https://www.siemens.com/product?3VA9257-0GK00
https://www.siemens.com/product?3VA9267-0GK00
https://www.siemens.com/product?3VA9467-0GK00
https://www.siemens.com/product?3VA9687-0GK00
http://www.siemens.de/lowvoltage/3va-konfigurator

Seitenwand-Drehantrieb

3VA10-3VA26 | Kompaktleistungsschalter

3VA22

3VA13
3VA14

" ¢ Drehantrieb mit Welle 300 mm
1 g » Handhabe mit Sichtblende 75 x 75 mm
e Schutzart IP65
e Fir 3- und 4-polige Schalter

3VA9157-0PK11
3VA9157-0PK13

3VA9257-0PK11
3VA9257-0PK13

3VA9267-0PK11
3VA9267-0PK13

3VA9467-0PK11
3VA9467-0PK13

Ausfiihrung Montage- Beleuch-
winkel tungskit
Standard ohne ohne
(grau) mit
NOT-AUS ohne ohne
(rot/gelb) mit

3VA9157-0PK15
3VA9157-0PK17

3VA9257-0PK15
3VA9257-0PK17

3VA9267-0PK15
3VA9267-0PK17

3VA9467-0PK15
3VA9467-0PK17

Seitenwand-Drehantrieb mit Montagewinkel

’ ¢ Drehantrieb mit kurzer Welle und Montage-
winkel zum Aufbau direkt an die Seitenwand
“WE » Handhabe mit Sichtblende 75 x 75 mm

Schutzart IP65
¢ Fir 3- und 4-polige Schalter

3VA9157-0PK51
3VA9157-0PK53

3VA9257-0PK51
3VA9257-0PK53

3VA9267-0PK51
3VA9267-0PK53

3VA9157-0PK55
3VA9157-0PK57

3VA9257-0PK55
3VA9257-0PK57

3VA9267-0PK55
3VA9267-0PK57

Ausfiihrung Montage- Beleuch-
winkel tungskit
Standard mit ohne
(grau) mit
NOT-AUS mit ohne
(rot/gelb) mit
Hutschienenerweiterung fiir N/PE-Klemme

B Ausfiihrung Bemessungsstrom

fiir Montage- <250 A

winkel

Hilfsschaltermodul fiir Drehantriebe

3VA9987-0GL30 3VA9987-0GL30 3VA9987-0GL30

Ausfiihrung
2x voreilend nach ,EIN”

2x voreilend nach ,EIN” und
1x voreilend nach ,AUS"

3VA9257-0GX10 3VA9257-0GX10 3VA9467-0GX10 3VA9467-0GX10
3VA9467-0GX20 3VA9467-0GX20

Montageadapter fiir Seitenwand-Drehantrieb

Ausfiihrung

3VA9...-0GX.0
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Erforderliches Zubehor fiir Seitenwanddrehan-
triebe 3VA, bei Nutzung der Hilfsschaltermodule

3VA9257-0GX01

3VA9257-0GX01

3VA9467-0GX01
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Kompaktleistungsschalter | 3VA10-3VA26

Manuelle Antriebe

Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration Ilhres Kompaktleistungsschalters nutzen Sie bitte
unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3va-konfigurator

Zusatzgriff fur Turkupplungs-Drehantrieb

e Fir die Bedienung bei gedffneter Schalt-
schranktiir

Ausfiihrung

Standard 3VA9287-0GCO1T 3VA9287-0GCO1 3VA9487-0GCOT 3VA9487-0GC11 3VA9687-0GCO1

(grau)

NOT-AUS 3VA9287-0GCO5 3VA9287-0GCO5 3VA9487-0GCO5 3VA9487-0GC15 3VA9687-0GCO5

(rot/gelb)

Handhaben
¢ Mit Sichtblende

Ausfiihrung Toleranzausgleich

Standard mit 8UD1721-0AB21 8UD1731-0AB21 8UD1741-0AB21
(grau) ohne 8UD1721-0AB11 8UD1731-0AB11 8UD1741-0AB11
NOT-AUS mit 8UD1721-0AB25 8UD1731-0AB25 8UD1741-0AB25
(rot/gelb) ohne 8UD1721-0AB15 8UD1731-0AB15 8UD1741-0AB15

Kipphebelverlangerung

* Hinweis: Die Kipphebelverldngerung ist im
Lieferumfang der Schalter bereits enthalten.

3VA9487-0SC10 3VA9987-0SC10

Welle
Varianten Lange
y 8 x 8 mm 300 mm 8UD1900-2WA00 -
// 600 mm 8UD1900-2WB00 -
// 12 x 12 mm 300 mm = = = = 8UD1900-4WAQ00
600 mm = = = = 8UD1900-4WB00O
Zwischenstiick fiir Welle
Varianten Verwendung
8 x 8 mm bei Turkupplungs-Drehantrieb 8UD1900-2DA00 =

und Seitenwand-Drehantrieb

12x12mm bei Tlirkupplungs-Drehantrieb = = = = 8UD1900-4DA00
4k 1
i
Tiirkupplung
Varianten
. i 8 x 8 mm 8UD1900-2HA00 =
"7 = 12x12mm = = = - 8UD1900-4HA00
by J
L4
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3VA10-3VA26 | Kompaktleistungsschalter

3VA13
3VA14 3VA15
3VA25
3VA22 3VA26
Kupplungstoleranzausgleich
Varianten
' 8 x 8 mm 8UD1900-2GA00 =
. g 12x12mm - - - - 8UD1900-4GA00
Iy B

Haltebiigel fiir Welle

H 3VA9287-0GA80 3VA9487-0GA80 3VA9687-0GA80

Tiefenausgleichsadapter

GroBe
8 x 8 mm 3VA9487-0GB10 =
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https://www.siemens.com/product?8UD1900-2GA00
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Kompaktleistungsschalter | 3VA10-3VA26

Manuelle Antriebe

Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration Ilhres Kompaktleistungsschalters nutzen Sie bitte

unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3va-konfigurator

Beschriftungsschild fiir manuelle Antriebe

-

Beleuchtungskit fiir manuelle Antriebe

8UD1900-0KA20

3VA9087-0SX10

8UD1900-0KA30

8UD1900-0KA20

i e Spannung DC 24V
Ausfiihrung Bemessungs-
strom
Frontdrehantrieb 100 ... 250 A 8UD1900-0KA10
100 ... 630 A -
630 ... 1000 A =
Turkupplungs-Drehantrieb und 100 ... 630 A
Seitenwanddrehantrieb 630 ... 1000 A -
Zylinderschloss (Typ KABA), Standard-Sichtblende
Verwendung Schliissel

8UD1900-0MBO1
8UD1900-0NBO1

fur Tarkupplungs-Drehantrieb 1
und Seitenwand-Drehantrieb
(in der Sichtblende)

3 8UD1900-0PBO1
4 8UD1900-0QBO1
Zylinderschloss (Typ KABA), NOT-AUS-Sichtblende
Verwendung Schliissel

8UD1900-0MB05
2 8UD1900-ONBO5
3 8UD1900-0PB0O5
4 8UD1900-0QB05

flir Tlrkupplungs-Drehantrieb 1
und Seitenwand-Drehantrieb
(in der Sichtblende)

Zylinderschloss (Typ RONIS)

9
y

Beinhaltet ein Schloss mit 2 Schliisseln

Zum AbschlieBen oder Verriegeln

Zum Einbau in allen Drehantrieben

Zum Einbau in den Adaptersatz fiir das

Zubehdrfach

e Hinweis: Fiir das AbschlieBen und Verriegeln in
Drehantrieben wird zusatzlich der Zylinder-
schloss-Adapter fiir Drehantriebe benétigt

Schlissel

1

3

4

Zylinderschloss-Adapter fiir Drehantriebe

e Zum Einbau des Zylinderschlosses in den
Drehantrieb (auch bei Ttrkupplungs-Drehan-
LR |

trieb und Seitenwand-Drehantrieb méglich)

Bemessungsstrom
100...630 A 3VA9980-0LF20
1000 A -
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8UD1900-0MBO1
8UD1900-0NBO1
8UD1900-0PBO1
8UD1900-0QBO1

8UD1900-0MB05
8UD1900-ONBO5
8UD1900-0PBO5
8UD1900-0QB05

3VA9980-0LF20
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3VA9980-0VL10
3VA9980-0VL30
3VA9980-0VL40

3VA9680-0LF20

8UD1900-0KA20 8UD1900-0KA20 8UD1900-0KA20 8UD1900-0KA20

8UD1900-0MBO1
8UD1900-0NBO1
8UD1900-0PBO1
8UD1900-0QBO01

8UD1900-0MB05
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Kompaktleistungsschalter | 3VA10-3VA26

Motorantriebe

unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3va-konfigurator

I Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration Ilhres Kompaktleistungsschalters nutzen Sie bitte

Seitlicher Motorantrieb (M0O310)

Motorantrieb ohne Federkraftspeicher (M0O320)

¢ Kappenmal von 45 mm
Ansprechbar iiber Trennereigenschaften Einschaltzeit, typisch

Steuersignale
]

Ansprechbar liber
Steuersignale

gemaB IEC/EN 60947-1
| |

Trennereigenschaften
gemaB IEC/EN 60947-1

fiir 3VA1
<300 ms

fiir 3VA2

Einschaltzeit, typisch

fiir 3VA1
<800 ms
(160 A, 250A)

fiir 3VA2
<1000 ms (250 A),
<1700 ms (630 A)

* Synchronisierfahiger Fernantrieb mit optionaler Kommunikationsanbindung
» Verfligt Uber zwei Federpakete, die zum schnellen Aus- und Einschalten des Kompaktleistungsschalters 3VA2 dienen. Dieses im
MCCB-Bereich neue Prinzip sorgt fiir schnelle, zuverldssige und gut kontrollierbare Schaltvorgange, vor allem in Netzumschaltungs-

applikationen.

Ausschaltzeit, typisch
fiir 3VA1 fiir 3VA2
<300 ms -

Ausschaltzeit, typisch
fiir 3VA1 fiir 3VA2
<800 ms
(160 A, 250A)

<1000 ms (250 A),
<1400 ms (630 A)

Bemessungs-
betriebsleistung

250 W,
max. 500 W
(60 ms)

Bemessungs-
betriebsleistung
250 W,

max. 500 W

(60 ms)

Motorantrieb mit Federkraftspeicher (SE0520)

 Die Verbindung mit dem Kommunikationsmodul COMO60 erfolgt iber eine Steckverbindung, bindet den SEO520 in die Kommunikations-
umgebung der Kompaktleistungsschalter 3VA ein und sorgt dafiir, dass der Kompaktleistungsschalter nun auch tber die unterstitzten
Kommunikationsnetze und die Softwarepakete SENTRON powerconfig und SENTRON powermanager geschaltet werden kann.

* Hinweis: Aufgrund der schnellen Schaltzeiten kann der SEO520 nicht mit voreilendem Hilfsschalter LCS eingesetzt werden

Ansprechbar iiber Trennereigenschaften Einschaltzeit, typisch Ausschaltzeit, typisch Bemessungs-
Steuersignale gemaB IEC/EN 60947-1 fiir 3VA1 fiir 3VA2 fur 3VA1 fiir 3VA2 betriebsleistung
[ ] ] = <80 ms = <80 ms 300 W,
max. 500 W
(60 ms)
Mechanischer Schaltspielzéhler (zum Einbau in den SEO520)
Montage Artikel-Nr.

zum Einbau in den SEO520

3VA9987-0HX10

Zylinderschloss-Adapter fiir SEO520

X

Montage

zum Einbau von Zylinderschléssern in den SEO520

Zylinderschloss (Typ RONIS)

Artikel-Nr.
3VA9980-0LF30

1

2/34

2

« Beinhaltet ein Schloss mit 2 Schliisseln
* Zum AbschlieBen des Betriebsmodus (Manuell/Auto/Lock) des SEO520

Schliissel
1
3
4
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Bemessungssteuer- mit

speisespannung Kommunikation

AC42..60V = 3VA9117-0HB10 = = =
DC24 .60V

AC110...230V = 3VA9117-0HB20 = = =
DC110...250V

Bemessungssteuer- mit

speisespannung Kommunikation

DC24..60V - 3VA9157-0HA10 3VA9257-0HA10 3VA9267-0HA10 3VA9467-0HA10
AC110...230V - 3VA9157-0HA20 3VA9257-0HA20 3VA9267-0HA20 3VA9467-0HA20
DC110...250V

Bemessungssteuer- mit

speisespannung Kommunikation

DC24V = = = 3VA9267-0HC10 =
AC/IDC42 ...60V - - - 3VA9267-0HC20 -
AC 110 ... 230V - - - 3VA9267-0HC30 -
DC 110 ... 250V

DC 24V ja - - 3VA9267-0HC15 -
AC110 ... 230V ja = = 3VA9267-0HC35 =
DC 110 ... 250V

Riicksetz-Modus

Alle Motorantriebe verfiigen liber folgende Riicksetz-Modi:
Reset-Modus 1: Automatisches Riicksetzen
Reset-Modus 2: Riicksetzen liber OFF-Signal

Der Motorantrieb mit Federkraftspeicher SE0520 verfiigt auBerdem iiber:
Reset-Modus 3: Riicksetzen {iber OFF-Signal mit zusadtzlichem Acknowledge-Signal
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Anschlusstechnik

__-__o © Anbau am Schalter

(2] ® Anbau an Einschub- und Stecktechnik

Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration Ihres Kompaktleistungsschalters nutzen Sie bitte
unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3va-konfigurator

(]

Rahmenklemme

Anschlussmdéglichkeiten Lieferumfang Cu mehrdrahtig
(1) (2} 3 Einzelklemmen 1,5 ... 70 mm? 3VA9153-0JA11
m 6...120 mm? —
25 ...185 mm? _
50 ... 185 mm? =
35 ... 300 mm? =
(1) (2} 4 Einzelklemmen 1,5 ... 70 mm? 3VA9154-0JA11
m 6 ... 120 mm? -
25 ...185 mm? -
50 ... 185 mm? -
35...300 mm? -
Anschlussmdéglichkeiten Lieferumfang max. Anschlussbreite max. Anschlussdicke

(1) (2} 3 einzelne Anschliisse 17 mm 6,5 mm 3VA9113-0QA00
25 mm 8 mm =
35 mm 10 mm =
Schraubenflachanschluss 50 mm 25 mm -

fiir 3-polige Schalter,
1 Anschlussabdeckung

m’ (1] (2} 4 einzelne Anschliisse 17 mm 6,5 mm 3VA9114-0QA00

25 mm 8 mm -
35 mm 10 mm -
Schraubenflachanschluss 50 mm 28 mm -

fiir 4-polige Schalter,
1 Anschlussabdeckung

Rundleiteranschlussklemme, 1 Kabel

Anschlussmdglichkeiten Lieferumfang Cu/Al mehrdréhtig
q’.‘ (1) (2] 3 Einzelklemmen 1,5...10 mm? 3VA9113-0JB10
L4 a0 o3 1,5 ... 50 mm?2 -
10...95 mm? 3VA9113-0JB11
16 ... 185 mm? =
50 ... 185 mm? =
50 ... 300 mm? =
#qqq (1) (2) 4 Einzelklemmen 1,5... 10 mm? 3VA9114-0JB10
Hae0 5] R 1,5... 50 mm? =
10 ... 95 mm? 3VA9114-0JB11
16 ... 185 mm? =
50 ... 185 mm? =
50 ... 300 mm? =

" Maximale Strombelastbarkeit Kabelanschluss 400 A
Flexible Kupferschiene: Keine Einschrankungen

2 Maximale Strombelastbarkeit Kupferkabel 380 A
Maximale Strombelastbarkeit Aluminiumkabel 310 A
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o— —0
© Anbau am Schalter
9-9 ® Anbau an Einschub- und Stecktechnik
Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration Ihres Kompaktleistungsschalters nutzen Sie bitte
unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3va-konfigurator

Rundleiteranschlussklemme mit Hilfsleiteranschlussklemme, 1 Kabel 2

Anschlussmdéglichkeiten Lieferumfang Cu/Al mehrdrahtig
.q’q (1) (2} 3 Einzelklemmen 1,5... 10 mm? 3VA9113-0JG10
240410 1,5 ... 50 mm? -
10 ... 95 mm? 3VA9113-0JG11
16 ... 185 mm? _
50 ... 185 mm? =
50 ... 300 mm? -
.’qqq (1) (2] 4 Einzelklemmen 1,5... 10 mm? 3VA9114-0JG10
agU A 1,5... 50 mm? =
10 ... 95 mm? 3VA9114-0JG11
16 ... 185 mm? -
50 ... 185 mm? -
50 ... 300 mm? -
Anschlussmdéglichkeiten Lieferumfang Cu/Al mehrdrdhtig Hilfsleiteranschlussklemme
ﬁ (1] (2] 3 Einzelklemmen, 120 ... 300 mm? nein -
— 1 Klemmenabdeckung, ja? -
By e P kurz

I

(2} 4 Einzelklemmen, 120 ... 300 mm? nein -

) 1 Klemmenabdeckung, ja? _
8 oo by B kurz

Rundleiteranschlussklemme, 3 Kabel
Anschlussmdglichkeiten Lieferumfang Cu/Al mehrdréhtig Hilfsleiteranschlussklemme

* (1) (2) 3 Einzelklemmen, 120 ... 185 mm? nein -

S 1 Klemmenabdeckung, ja? -
Bl iy kurz

M (1) (2) 4 Einzelklemmen, 120 ... 185 mm? nein -

— 1 Klemmenabdeckung, ja? -
T kurz

Hilfsleiteranschlussklemme fiir Rahmenklemme ?

Ausfiihrung
] Festeinbau 3VA9110-0WB0O
i" Steck- und Einschubtechnik 3VA9150-0WB00O
Ausfiihrung
Festeinbau 3VA9110-0WC00
4 Steck- und Einschubtechnik 3VA9150-0WC00

L

" Maximale Strombelastbarkeit Kupferkabel 380 A
Maximale Strombelastbarkeit Aluminiumkabel 310 A
2 Maximale Strombelastbarkeit 15 A
Maximaler Kabelanschluss bis 2,5 mm?
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- 3VA9103-0JG11 - - -
- - 3VA9263-0JG12 - -
3VA9253-0JG12 - - -
- - - 3VA9383-0JG13 " =

- 3VA9104-0JG11 - - -
- - 3VA9264-0JG12 - -
3VA9254-0JG12 = = = =
= = = 3VA9384-0JG13 " =
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Anschlusstechnik

.,

(]

@ Anbau am Schalter
® Anbau an Einschub- und Stecktechnik

Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration Ihres Kompaktleistungsschalters nutzen Sie bitte

unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3va-konfigurator

Hinweis:

Alle Anschlussverlangerungen und riickseitigen Anschliisse sind nach ISO 2093- Cu/Sn 6 r galvanisiert

Anschlussverlangerung frontseitig

Polzahl Anschlussmdoglichkeiten Lieferumfang max. Anschlussbreite max. Anschlussdicke
1P (1] - 1 Anschlussstiick 22 mm 8 mm
3P (1) (2} 3 einzelne Anschliisse, 22 mm 8 mm
2 Phasentrennwande 32 mm 10 mm
40 mm 12,5 mm
50 mm 28 mm
4P (1) (2) 4 einzelne Anschlisse, 22 mm 8 mm
3 Phasentrennwdnde 32Imm o
40 mm 12,5 mm
50 mm 28 mm

Anschlussverbreiterung frontseitig
¢ Polmittenabstand:

— 100/160 A=35mm
— 250A=45mm
— 400/630 A=70 mm
Polzahl Anschlussmdglichkeiten Lieferumfang max. Anschlussbreite max. Anschlussdicke
3P (1) (2) 3 einzelne Anschlisse, 30 mm 8 mm
2 Phasentrennwande 35 mm 10 mm
. 60 mm 12,5mm
80 mm 10 mm
4P (1] (2} 4 einzelne Anschlisse, 30 mm 8 mm
3 Phasentrennwande 35mm 10 mm
60 mm 12,5 mm
ey 80 mm 10 mm

Anschlussverlangerung hochkant

Polzahl Anschlussmdglichkeiten Lieferumfang max. Anschlussbreite max. Anschlussdicke
3P (1) (2) 3 einzelne Anschlisse, 20 mm 6 mm
2 Phasentrennwande 25 mm 7 mm
40 mm 8 mm
L}
4p (1) (2) 4 einzelne Anschlisse, 20 mm 6 mm
3 Phasentrennwdnde 25mm 7 mm
[t 40 mm 8 mm

Schraubenflachanschluss rechtwinklig

Polzahl Anschlussmdglichkeiten max. Anschlussbreite max. Anschlussdicke
3 einzelne Anschliisse, 22 mm 8 mm
2 Phasentrennwande 32 mm 10 mm
40 mm 12,5 mm
4P (1) (2) 4 einzelne Anschlisse, 22 mm 8 mm
3 Phasentrennwaénde 32 mm 10 mm
40 mm 12,5mm

' Nur an Schalterseite N, 1, 3 und 5 anschlieBbar

2/40 Siemens LV 10 - 10/2020

Systemiibersicht Seite 2/20


https://www.siemens.com/product?3VA9151-0QB00
https://www.siemens.com/product?3VA9153-0QB00
https://www.siemens.com/product?3VA9253-0QB00
https://www.siemens.com/product?3VA9263-0QB00
https://www.siemens.com/product?3VA9483-0QB00
https://www.siemens.com/product?3VA9603-0QB00
https://www.siemens.com/product?3VA9154-0QB00
https://www.siemens.com/product?3VA9254-0QB00
https://www.siemens.com/product?3VA9264-0QB00
https://www.siemens.com/product?3VA9484-0QB00
https://www.siemens.com/product?3VA9604-0QB00
https://www.siemens.com/product?3VA9153-0QC00
https://www.siemens.com/product?3VA9253-0QC00
https://www.siemens.com/product?3VA9263-0QC00
https://www.siemens.com/product?3VA9483-0QC00
https://www.siemens.com/product?3VA9603-0QC00
https://www.siemens.com/product?3VA9154-0QC00
https://www.siemens.com/product?3VA9254-0QC00
https://www.siemens.com/product?3VA9264-0QC00
https://www.siemens.com/product?3VA9484-0QC00
https://www.siemens.com/product?3VA9604-0QC00
https://www.siemens.com/product?3VA9153-0QD00
https://www.siemens.com/product?3VA9253-0QD00
https://www.siemens.com/product?3VA9263-0QD00
https://www.siemens.com/product?3VA9483-0QD00
https://www.siemens.com/product?3VA9154-0QD00
https://www.siemens.com/product?3VA9254-0QD00
https://www.siemens.com/product?3VA9264-0QD00
https://www.siemens.com/product?3VA9484-0QD00
https://www.siemens.com/product?3VA9113-0QG00
https://www.siemens.com/product?3VA9213-0QG00
https://www.siemens.com/product?3VA9223-0QG00
https://www.siemens.com/product?3VA9403-0QG00
https://www.siemens.com/product?3VA9114-0QG00
https://www.siemens.com/product?3VA9214-0QG00
https://www.siemens.com/product?3VA9224-0QG00
https://www.siemens.com/product?3VA9404-0QG00
http://www.siemens.de/lowvoltage/3va-konfigurator

3VA10-3VA26 | Kompaktleistungsschalter

3VA9151-0QB0O0 = = = =

3VA9153-0QB00 = =
= 3VA9253-0QB00 3VA9263-0QB00 = =
= = = 3VA9483-0QB00 =
= = = = 3VA9603-0QB00

3VA9154-0QB00 = = = =

= 3VA9254-0QB00 3VA9264-0QB00 =
- - - 3VA9484-0QB00 -
= = = = 3VA9604-0QB00

3VA9153-0QC00 = =
- 3VA9253-0QC00 3VA9263-0QC00 - -
= = = 3VA9483-0QC00 =
= = = = 3VA9603-0QC00

3VA9154-0QC00 = = = =
= 3VA9254-0QC00 3VA9264-0QC00 - -
= = = 3VA9484-0QC00 =

- 3VA9604-0QC00

3VA9153-0QD00 = = = =
= 3VA9253-0QD00 3VA9263-0QD00 = =
= = 3VA9483-0QD00 =

3VA9154-0QD00 - - - -
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= = = 3VA9404-0QG00 =
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Anschlusstechnik

©® Anbau am Schalter
® Anbau an Einschub- und Stecktechnik

Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration Ihres Kompaktleistungsschalters nutzen Sie bitte
unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3va-konfigurator

Hinweis:

Alle Anschlussverlangerungen und riickseitigen Anschlisse sind nach ISO 2093- Cu/Sn 6 r galvanisiert

Ruickseitiger Flachanschluss

Polzahl Anschlussmdglichkeiten Lieferumfang
1P (1) (2] 1 kurzer Flachanschluss
1 langer Flachanschluss

. ’ 3P (1) (2] 2 kurze Flachanschliisse,
M’ 1 langer Flachanschluss

4P (1) (2} 2 kurze Flachanschliisse,
2 lange Flachanschliisse

Ruickseitiger Bolzenanschluss

Polzahl Anschlussmdéglichkeiten Lieferumfang
1P (1 [ 1 kurzer Bolzenanschluss

1 langer Bolzenanschluss

) 3P (1) (2) 1 langer Bolzenanschluss,
M‘l 2 kurze Bolzenanschliisse
' &
2t

4P (1) (2) 2 lange Bolzenanschliisse,
2 kurze Bolzenanschliisse
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3VA13
3VA14

3VA9111-0QE10 3VA9211-0QE10 3VA9201-0QE10 3VA9401-0QE10
3VA9111-0QE20 3VA9211-0QE20 3VA9201-0QE20 3VA9401-0QE20
3VA9113-0QE00 3VA9213-0QE00 3VA9203-0QE00 3VA9403-0QE00
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3VA9111-0QF10 3VA9211-0QF10 3VA9201-0QF10 3VA9401-0QF10
3VA9111-0QF20 3VA9211-0QF20 3VA9201-0QF20 3VA9401-0QF20
3VA9113-0QF00 3VA9213-0QF00 3VA9203-0QF00 3VA9403-0QF00
3VA9114-0QF00 3VA9214-0QF00 3VA9204-0QF00 3VA9404-0QF00
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© Anbau am Schalter
9-9 ® Anbau an Einschub- und Stecktechnik
Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration Ihres Kompaktleistungsschalters nutzen Sie bitte
unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3va-konfigurator

Rundleiteranschlussklemme, 2P

Anschlussmaglichkeiten Lieferumfan: Anzahl Kabel Cu/Al mehrdréhti Hilfsleiteranschlussklemme
9 9 9
(1) - 2 Einzelklemmen, 1 25 ... 150 mm? ja?
:T. 1 Klemmenabdeckung -
: verlang?rt, 6 1,5 ...35 mm? nein
; 1 Isolationsplatte
e . ]
Rundleiteranschlussklemme, 3P
Anschlussmaglichkeiten Lieferumfang Anzahl Kabel Cu/Al mehrdréhtig Hilfsleiteranschlussklemme
(1) - 3 Einzelklemmen, 1 25 ... 150 mm? ja?
g 1 Klemmenabdeckung nein
=l Verlandert 50 ... 240 mm? jan
1 Isolationsplatte .
Ty nein
2 25 ... 150 mm? jam
nein
70 ... 300 mm? ja?
nein
4 120 ... 240 mm? jam
nein
120 ... 300 mm? jam
nein
6 1,5...35 mm? nein
- (2} 3 Einzelklemmen, 1 25 ... 150 mm? ja?
1 Klemmenabdeckung 50 ... 240 mm? jav
verlangert, 2 25 ... 150 mm? jan
1 Isolationsplatte =
70 ... 300 mm? jav
6 1,5...35 mm?2 nein
Rundleiteranschlussklemme, 4P
Anschlussmdglichkeiten Lieferumfang Anzahl Kabel Cu/Al mehrdréhtig Hilfsleiteranschlussklemme
(1) - 4 Einzelklemmen, 1 25 ... 150 mm? ja?
S 1 Klemmenabdeckung nein
.,?[-"'[‘T‘_? : verlingert, 50 . 240 mm? ja»
. 1 Isolationsplatte ,
999 nein
2 25 ... 150 mm? jav
nein
70 ... 300 mm? jav
nein
4 120 ... 240 mm? ja?
nein
120 ... 300 mm? jam
nein
6 1,5...35mm? nein
- (2] 4 Einzelklemmen, 1 25 ... 150 mm? ja?
1 Klemmenabdeckung 50 ... 240 mm? jan
verldngert, 5 25 . 150 mm? jav
1 Isolationsplatte =
70 ... 300 mm? ja?
6 1,5...35 mm? nein

" Maximale Strombelastbarkeit 15 A
Maximaler Kabelanschluss bis 2,5 mm?2
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https://www.siemens.com/product?3VA9224-0JC22
https://www.siemens.com/product?3VA9214-0JJ22
https://www.siemens.com/product?3VA9224-0JJ22
https://www.siemens.com/product?3VA9404-0JC23
https://www.siemens.com/product?3VA9404-0JJ23
https://www.siemens.com/product?3VA9604-0JC43
https://www.siemens.com/product?3VA9604-0JJ43
https://www.siemens.com/product?3VA9604-0JC44
https://www.siemens.com/product?3VA9604-0JJ44
https://www.siemens.com/product?3VA9114-0JF60
https://www.siemens.com/product?3VA9214-0JF60
https://www.siemens.com/product?3VA9224-0JF60
https://www.siemens.com/product?3VA9304-0JF60
https://www.siemens.com/product?3VA9154-0JC12
https://www.siemens.com/product?3VA9254-0JC13
https://www.siemens.com/product?3VA9264-0JC13
https://www.siemens.com/product?3VA9254-0JC22
https://www.siemens.com/product?3VA9264-0JC22
https://www.siemens.com/product?3VA9484-0JC23
https://www.siemens.com/product?3VA9154-0JF60
https://www.siemens.com/product?3VA9254-0JF60
https://www.siemens.com/product?3VA9264-0JF60
https://www.siemens.com/product?3VA9384-0JF60

3VA9112-0JC12
3VA9112-0JJ12

3VA10-3VA26 | Kompaktleistungsschalter

3VA9112-0JF60

3VA9113-0JC12
3VA9113-0JJ12

3VA9113-0JF60

3VA9213-0JC13
3VA9213-0JJ13
3VA9213-0JC22
3VA9213-0JJ22

3VA9213-0JF60

3VA9223-0JC13
3VA9223-0)J13
3VA9223-0JC22
3VA9223-0JJ22

3VA9223-0JF60

3VA9403-0JC23
3VA9403-0JJ23

3VA9303-0JF60

3VA9603-0JC43
3VA9603-0JJ43
3VA9603-0JC44
3VA9603-0JJ44

3VA9153-0JC12

3VA9153-0JF60

3VA9114-0JC12
3VA9114-0JJ12

3VA9114-0JF60

3VA9253-0JC13
3VA9253-0JC22

3VA9253-0JF60

3VA9214-0JC13
3VA9214-0JJ13
3VA9214-0JC22
3VA9214-0JJ22

3VA9214-0JF60

3VA9263-0JC13
3VA9263-0JC22

3VA9263-0JF60

3VA9224-0JC13
3VA9224-0JJ13
3VA9224-0JC22
3VA9224-0)J22

3VA9224-0JF60

3VA9483-0JC23
3VA9383-0JF60

3VA9404-0JC23
3VA9404-0JJ23

3VA9304-0JF60

3VA9604-0JC43
3VA9604-0JJ43
3VA9604-0JC44
3VA9604-0JJ44

3VA9154-0JC12

3VA9154-0JF60

3VA9254-0JC13
3VA9254-0JC22

3VA9254-0JF60

3VA9264-0JC13
3VA9264-0JC22

3VA9264-0JF60
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https://www.siemens.com/product?3VA9112-0JC12
https://www.siemens.com/product?3VA9112-0JJ12
https://www.siemens.com/product?3VA9112-0JF60
https://www.siemens.com/product?3VA9113-0JC12
https://www.siemens.com/product?3VA9113-0JJ12
https://www.siemens.com/product?3VA9213-0JC13
https://www.siemens.com/product?3VA9223-0JC13
https://www.siemens.com/product?3VA9213-0JJ13
https://www.siemens.com/product?3VA9223-0JJ13
https://www.siemens.com/product?3VA9213-0JC22
https://www.siemens.com/product?3VA9223-0JC22
https://www.siemens.com/product?3VA9213-0JJ22
https://www.siemens.com/product?3VA9223-0JJ22
https://www.siemens.com/product?3VA9403-0JC23
https://www.siemens.com/product?3VA9403-0JJ23
https://www.siemens.com/product?3VA9603-0JC43
https://www.siemens.com/product?3VA9603-0JJ43
https://www.siemens.com/product?3VA9603-0JC44
https://www.siemens.com/product?3VA9603-0JJ44
https://www.siemens.com/product?3VA9113-0JF60
https://www.siemens.com/product?3VA9213-0JF60
https://www.siemens.com/product?3VA9223-0JF60
https://www.siemens.com/product?3VA9303-0JF60
https://www.siemens.com/product?3VA9153-0JC12
https://www.siemens.com/product?3VA9253-0JC13
https://www.siemens.com/product?3VA9263-0JC13
https://www.siemens.com/product?3VA9253-0JC22
https://www.siemens.com/product?3VA9263-0JC22
https://www.siemens.com/product?3VA9483-0JC23
https://www.siemens.com/product?3VA9153-0JF60
https://www.siemens.com/product?3VA9253-0JF60
https://www.siemens.com/product?3VA9263-0JF60
https://www.siemens.com/product?3VA9383-0JF60
https://www.siemens.com/product?3VA9114-0JC12
https://www.siemens.com/product?3VA9114-0JJ12
https://www.siemens.com/product?3VA9214-0JC13
https://www.siemens.com/product?3VA9224-0JC13
https://www.siemens.com/product?3VA9214-0JJ13
https://www.siemens.com/product?3VA9224-0JJ13
https://www.siemens.com/product?3VA9214-0JC22
https://www.siemens.com/product?3VA9224-0JC22
https://www.siemens.com/product?3VA9214-0JJ22
https://www.siemens.com/product?3VA9224-0JJ22
https://www.siemens.com/product?3VA9404-0JC23
https://www.siemens.com/product?3VA9404-0JJ23
https://www.siemens.com/product?3VA9604-0JC43
https://www.siemens.com/product?3VA9604-0JJ43
https://www.siemens.com/product?3VA9604-0JC44
https://www.siemens.com/product?3VA9604-0JJ44
https://www.siemens.com/product?3VA9114-0JF60
https://www.siemens.com/product?3VA9214-0JF60
https://www.siemens.com/product?3VA9224-0JF60
https://www.siemens.com/product?3VA9304-0JF60
https://www.siemens.com/product?3VA9154-0JC12
https://www.siemens.com/product?3VA9254-0JC13
https://www.siemens.com/product?3VA9264-0JC13
https://www.siemens.com/product?3VA9254-0JC22
https://www.siemens.com/product?3VA9264-0JC22
https://www.siemens.com/product?3VA9484-0JC23
https://www.siemens.com/product?3VA9154-0JF60
https://www.siemens.com/product?3VA9254-0JF60
https://www.siemens.com/product?3VA9264-0JF60
https://www.siemens.com/product?3VA9384-0JF60

Kompaktleistungsschalter | 3VA10-3VA26

Anschlusstechnik

oSN o

Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration Ihres Kompaktleistungsschalters nutzen Sie bitte
unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3va-konfigurator

@ Anbau am Schalter
® Anbau an Einschub- und Stecktechnik

Klemmenabdeckungen speziell fiir den Festeinbau

Ausfiihrung Polzahl Anbauort

Kurz 1P (1) = 3VA9111-0WD10 3VA9111-0WD10
2P (1) = 3VA9111-0WD20 3VA9111-0WD20
3P (1) = 3VA9111-0WD30 3VA9111-0WD30
4pP (1) = 3VA9111-0WD40 3VA9111-0WD40

Lang [T 3P o - - -
4p 1) = = =

Verldangert " 2P (1) - 3VA9111-0WF20 3VA9111-0WF20
3P (1) - 3VA9111-0WF30 3VA9111-0WF30
4pP (1) - 3VA9111-0WF40 3VA9111-0WF40

Verbreitert " 3P - 3VA9111-0WG30 3VA9111-0WG30
4pP - 3VA9111-0WG40 3VA9111-0WG40

Klemmenabdeckungen speziell fiir Steck- und Einschubtechnik (Ersatzteil)

¢ Zum schalterseitigen Berlihrungsschutz

¢ Anbau an den Kompaktleistungsschalter

¢ Im Lieferumfang enthalten: Abdeckung fiir Einspeise- und Abgangsseite

[ K

Ausfiihrung Polzahl Anbauort
Kurz 3P (1) = 3VA9113-0KBO1 3VA9113-0KBO1
4P (1) - 3VA9114-0KBO1 3VA9114-0KBO1

Klemmenabdeckungen fiir Steck- oder Einschubsockel

e Zum Berlihrungsschutz im Anschlussbereich
¢ Von Stecksockel bzw. Einschubsockel
¢ Anbau an den Steck- oder Einschubsockel

Ausfiihrung Polzahl Anbauort
Kurz 3P - (2} -

4p - ) -

3VA9153-0KB03
3VA9154-0KB03

Verlangert 3P = (2] = 3VA9153-0KB04

3VA9154-0KB04

Verbreitert " 3P - (2] = 3VA9153-0KB0O5

3VA9154-0KB0O5

@R E

" Inkl. Isolationsplatte
2 Geeignet fiir Rundleiteranschlussklemmen 2/4 Kabel
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https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WD10
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WD10
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WD20
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WD20
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WD30
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WD30
https://www.siemens.com/product?3VA9211-0WD30
https://www.siemens.com/product?3VA9221-0WD30
https://www.siemens.com/product?3VA9481-0WD30
https://www.siemens.com/product?3VA9601-0WD30
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WD40
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WD40
https://www.siemens.com/product?3VA9211-0WD40
https://www.siemens.com/product?3VA9221-0WD40
https://www.siemens.com/product?3VA9481-0WD40
https://www.siemens.com/product?3VA9601-0WD40
https://www.siemens.com/product?3VA9601-0WF30
https://www.siemens.com/product?3VA9601-0WF40
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WF20
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WF20
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WF30
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WF30
https://www.siemens.com/product?3VA9211-0WF30
https://www.siemens.com/product?3VA9221-0WF30
https://www.siemens.com/product?3VA9481-0WF30
https://www.siemens.com/product?3VA9601-0WE30
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WF40
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WF40
https://www.siemens.com/product?3VA9211-0WF40
https://www.siemens.com/product?3VA9221-0WF40
https://www.siemens.com/product?3VA9481-0WF40
https://www.siemens.com/product?3VA9601-0WE40
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WG30
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WG30
https://www.siemens.com/product?3VA9211-0WG30
https://www.siemens.com/product?3VA9221-0WG30
https://www.siemens.com/product?3VA9401-0WG30
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WG40
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WG40
https://www.siemens.com/product?3VA9211-0WG40
https://www.siemens.com/product?3VA9221-0WG40
https://www.siemens.com/product?3VA9401-0WG40
https://www.siemens.com/product?3VA9113-0KB01
https://www.siemens.com/product?3VA9113-0KB01
https://www.siemens.com/product?3VA9213-0KB01
https://www.siemens.com/product?3VA9123-0KB01
https://www.siemens.com/product?3VA9353-0KB01
https://www.siemens.com/product?3VA9114-0KB01
https://www.siemens.com/product?3VA9114-0KB01
https://www.siemens.com/product?3VA9214-0KB01
https://www.siemens.com/product?3VA9124-0KB01
https://www.siemens.com/product?3VA9354-0KB01
https://www.siemens.com/product?3VA9153-0KB03
https://www.siemens.com/product?3VA9253-0KB03
https://www.siemens.com/product?3VA9163-0KB03
https://www.siemens.com/product?3VA9353-0KB03
https://www.siemens.com/product?3VA9154-0KB03
https://www.siemens.com/product?3VA9254-0KB03
https://www.siemens.com/product?3VA9164-0KB03
https://www.siemens.com/product?3VA9354-0KB03
https://www.siemens.com/product?3VA9153-0KB04
https://www.siemens.com/product?3VA9253-0KB04
https://www.siemens.com/product?3VA9163-0KB04
https://www.siemens.com/product?3VA9353-0KB04
https://www.siemens.com/product?3VA9154-0KB04
https://www.siemens.com/product?3VA9254-0KB04
https://www.siemens.com/product?3VA9164-0KB04
https://www.siemens.com/product?3VA9354-0KB04
https://www.siemens.com/product?3VA9153-0KB05
https://www.siemens.com/product?3VA9253-0KB05
https://www.siemens.com/product?3VA9163-0KB05
https://www.siemens.com/product?3VA9353-0KB05
https://www.siemens.com/product?3VA9154-0KB05
https://www.siemens.com/product?3VA9254-0KB05
https://www.siemens.com/product?3VA9164-0KB05
https://www.siemens.com/product?3VA9354-0KB05
http://www.siemens.de/lowvoltage/3va-konfigurator

3VA9211-0WD30
3VA9211-0WD40

3VA9221-0WD30
3VA9221-0WD40

3VA9481-0WD30
3VA9481-0WD40

3VA9601-0WD30
3VA9601-0WD40

3VA9601-0WF30
3VA9601-0WF40

3VA9211-0WF30
3VA9211-0WF40

3VA9221-0WF30
3VA9221-0WF40

3VA9481-0WF30
3VA9481-0WF40

3VA9601-0WE302
3VA9601-0WE402

3VA9211-0WG30

3VA9211-0WG40

3VA9213-0KBO1

3VA9221-0WG30

3VA9221-0WG40

3VA9123-0KBO1

3VA9401-0WG30

3VA9401-0WG40

3VA9353-0KBO1

3VA9214-0KBO1

3VA9253-0KB03
3VA9254-0KB03

3VA9124-0KBO1

3VA9163-0KB03
3VA9164-0KB03

3VA9354-0KBO1

3VA9353-0KB03
3VA9354-0KB03

3VA9253-0KB04
3VA9254-0KB04

3VA9163-0KB04
3VA9164-0KB0O4

3VA9353-0KB04
3VA9354-0KB04

3VA9253-0KB0O5
3VA9254-0KB0O5

3VA9163-0KB0O5
3VA9164-0KB0O5

3VA9353-0KB0O5
3VA9354-0KB0O5
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https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WD10
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WD10
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WD20
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WD20
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WD30
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WD30
https://www.siemens.com/product?3VA9211-0WD30
https://www.siemens.com/product?3VA9221-0WD30
https://www.siemens.com/product?3VA9481-0WD30
https://www.siemens.com/product?3VA9601-0WD30
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WD40
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WD40
https://www.siemens.com/product?3VA9211-0WD40
https://www.siemens.com/product?3VA9221-0WD40
https://www.siemens.com/product?3VA9481-0WD40
https://www.siemens.com/product?3VA9601-0WD40
https://www.siemens.com/product?3VA9601-0WF30
https://www.siemens.com/product?3VA9601-0WF40
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WF20
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WF20
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WF30
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WF30
https://www.siemens.com/product?3VA9211-0WF30
https://www.siemens.com/product?3VA9221-0WF30
https://www.siemens.com/product?3VA9481-0WF30
https://www.siemens.com/product?3VA9601-0WE30
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WF40
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WF40
https://www.siemens.com/product?3VA9211-0WF40
https://www.siemens.com/product?3VA9221-0WF40
https://www.siemens.com/product?3VA9481-0WF40
https://www.siemens.com/product?3VA9601-0WE40
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WG30
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WG30
https://www.siemens.com/product?3VA9211-0WG30
https://www.siemens.com/product?3VA9221-0WG30
https://www.siemens.com/product?3VA9401-0WG30
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WG40
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WG40
https://www.siemens.com/product?3VA9211-0WG40
https://www.siemens.com/product?3VA9221-0WG40
https://www.siemens.com/product?3VA9401-0WG40
https://www.siemens.com/product?3VA9113-0KB01
https://www.siemens.com/product?3VA9113-0KB01
https://www.siemens.com/product?3VA9213-0KB01
https://www.siemens.com/product?3VA9123-0KB01
https://www.siemens.com/product?3VA9353-0KB01
https://www.siemens.com/product?3VA9114-0KB01
https://www.siemens.com/product?3VA9114-0KB01
https://www.siemens.com/product?3VA9214-0KB01
https://www.siemens.com/product?3VA9124-0KB01
https://www.siemens.com/product?3VA9354-0KB01
https://www.siemens.com/product?3VA9153-0KB03
https://www.siemens.com/product?3VA9253-0KB03
https://www.siemens.com/product?3VA9163-0KB03
https://www.siemens.com/product?3VA9353-0KB03
https://www.siemens.com/product?3VA9154-0KB03
https://www.siemens.com/product?3VA9254-0KB03
https://www.siemens.com/product?3VA9164-0KB03
https://www.siemens.com/product?3VA9354-0KB03
https://www.siemens.com/product?3VA9153-0KB04
https://www.siemens.com/product?3VA9253-0KB04
https://www.siemens.com/product?3VA9163-0KB04
https://www.siemens.com/product?3VA9353-0KB04
https://www.siemens.com/product?3VA9154-0KB04
https://www.siemens.com/product?3VA9254-0KB04
https://www.siemens.com/product?3VA9164-0KB04
https://www.siemens.com/product?3VA9354-0KB04
https://www.siemens.com/product?3VA9153-0KB05
https://www.siemens.com/product?3VA9253-0KB05
https://www.siemens.com/product?3VA9163-0KB05
https://www.siemens.com/product?3VA9353-0KB05
https://www.siemens.com/product?3VA9154-0KB05
https://www.siemens.com/product?3VA9254-0KB05
https://www.siemens.com/product?3VA9164-0KB05
https://www.siemens.com/product?3VA9354-0KB05

Kompaktleistungsschalter | 3VA10-3VA26

Anschlusstechnik

@ Anbau am Schalter
® Anbau an Einschub- und Stecktechnik

Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration Ihres Kompaktleistungsschalters nutzen Sie bitte
unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3va-konfigurator

Isolationsplatten

Ausfiihrung Polzahl Anbauort

Standard 2P (1] - 3VA9111-0WJ20 3VA9111-0WJ20
3P (1) - 3VA9111-0WJ30 3VA9111-0WJ30
4P (1] - 3VA9111-0WJ40 3VA9111-0WJ40

Verbreitert 3P (1] - 3VA9111-0WK30 3VA9111-0WK30
4P (1] - 3VA9111-0WK40 3VA9111-0WK40

Phasentrennwande (Festeinbau, Steck- und Einschubtechnik)

Lieferumfang
2 Phasentrennwande 3VA9152-0WA00

DC-Isolationsplatte fiir 3VA1 fiir Festeinbau-Kompaktleistungsschalter

Polzahl
3P 3VA9113-0SG10
4p 3VA9114-0SG10

Seitenplatte fiir 3VA1 fiir Festeinbau-Kompaktleistungsschalter

Polzahl Montage
2P an 2-polige Kompaktleistungsschalter 3VA9112-0SG20
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http://www.siemens.de/lowvoltage/3va-konfigurator
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WJ20
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WJ20
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WJ30
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WJ30
https://www.siemens.com/product?3VA9211-0WJ30
https://www.siemens.com/product?3VA9221-0WJ30
https://www.siemens.com/product?3VA9481-0WJ30
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WJ40
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WJ40
https://www.siemens.com/product?3VA9211-0WJ40
https://www.siemens.com/product?3VA9221-0WJ40
https://www.siemens.com/product?3VA9481-0WJ40
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WK30
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0WK30
https://www.siemens.com/product?3VA9211-0WK30
https://www.siemens.com/product?3VA9221-0WK30
https://www.siemens.com/product?3VA9481-0WK30
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https://www.siemens.com/product?3VA9221-0WK40
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https://www.siemens.com/product?3VA9152-0WA00
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3VA9252-0WA00

3VA9221-0WK30
3VA9221-0WK40

3VA9262-0WA00

3VA9481-0WK30
3VA9481-0WK40

3VA9482-0WA00
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Steck- und Einschubtechnik

Steck- und Einschubtechnik bieten: Dariiber hinaus bietet die Einschubtechnik:

e Leichter und schneller Austausch der Kompaktleistungs- « Ubermittlung der Position des Kompaktleistungsschalters (iber
schalter bei Revisionen oder Service die Kommunikation (CONNECT, TEST, DISCONNECT)

e Galvanische Trennung und deutlich sichtbare Trennstrecke e Test der Hilfs- und Steuerstromkreisanschliisse in der Test-

* Verriegelung des Sockels gegen das Einstecken oder Einfahren position der Einschubeinheit ohne kontaktierte Hauptstrom-
des Kompaktleistungsschalters 3VA bahnen maoglich

¢ |dentische Anschlusstechnik des Kompaktleistungsschalters « Ubermittlung des Zustands des Kompaktleistungsschalters
sowohl in der Steck- und Einschubtechnik als auch im (ON, OFF, TRIP) mit dem Kommunikationsmodul COM060
Festeinbau

Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration Ihres Kompaktleistungsschalters nutzen Sie bitte
unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3va-konfigurator

3VA13
3VA14

3VA22
Einschubeinheit, Komplettbausatz

¢ Lieferumfang:
— Sockel fur Einschubeinheit
— Umbausatz
— Befestigungsschraubensatz
¢ Hinweis: Die Kurbel fiir die
Einschubeinheit muss separat
bestellt werden

I__‘_“
iy

Polzahl
3P - 3VA9213-0KDO0O 3VA9123-0KD0O0 3VA9323-0KDO0
4P - 3VA9214-0KD0OO 3VA9124-0KD0O0O 3VA9324-0KDO0

Einschubeinheit, Umbausatz
iy e Lieferumfang:
e — verschraubbare
I o | Klemmenabdeckungen fiir
— Kompaktleistungsschalter
— Seitenwénde
ey — Steckkontakte
— Kabelkafige
— AuslosestoBel
* Hinweis: Die Kurbel fir die
Einschubeinheit muss separat
bestellt werden

Polzahl
3P - 3VA9213-0KD10 3VA9123-0KD10 3VA9323-0KD10
4p = 3VA9214-0KD10 3VA9124-0KD10 3VA9324-0KD10

Steckeinheit, Komplettbausatz
¢ Lieferumfang:

. — Stecksockel
— Umbausatz
- — Befestigungsschraubensatz
P Polzahl
3p 3VA9113-0KP0O 3VA9213-0KP0O 3VA9123-0KP0OO 3VA9323-0KP00
4pP 3VA9114-0KPOO 3VA9214-0KPOO 3VA9124-0KPOO 3VA9324-0KP0O0
Steckeinheit, Umbausatz
iy e Lieferumfang:
— verschraubbare
"t Klemmenabdeckungen fiir
Kompaktleistungsschalter
[, — Steckkontakte
— Kabelkafige
fale /s | — AuslosestoBel
Polzahl
3p 3VA9113-0KP10 3VA9213-0KP10 3VA9123-0KP10 3VA9323-0KP10
4pP 3VA9114-0KP10 3VA9214-0KP10 3VA9124-0KP10 3VA9324-0KP10
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https://www.siemens.com/product?3VA9324-0KP00
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www.siemens.de/lowvoltage/3va-konfigurator
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3VA13
3VA14

3VA22

Kabelkafig fiir Steck-/Einschubtechnik (Ersatzteil)

e Zur Kabelfiihrung der
leistungsschalterseitig
bendtigten Verdrahtung von
internem Zubehor

Polzahl
3P/4P 3VA9157-0KB02 3VA9257-0KB02 3VA9167-0KB02 3VA9367-0KB02

Tiirdurchfiihrung

= = 3VA9257-0KT00 3VA9167-0KT00 3VA9367-0KTOO

AuslésestoBel (Ersatzteil)

Ausfiihrung
Steckeinheit 3VA9157-0KP81 3VA9257-0KP81 3VA9267-0KP81 3VA9457-0KP81
Einschubeinheit = 3VA9257-0KD81 3VA9267-0KD81 3VA9457-0KD81
Zubehor
Kommunikationsanbindung fiir Einschubeinheit
( Lieferumfang Artikel-Nr.
Kabelsatz mit 3 speziellen Positionsmeldeschaltern, 3VA9987-0KCO0
Verbindungskabel 3VA9987-0KC10

Positionsmeldeschalter fiir Einschubeinheit und Steckeinheit

Artikel-Nr.
3VA9987-0KBOO

Verbindungskabel

Verwendung Artikel-Nr.
/ Verbindung der Positionsmeldeschalter fiir die Kommunikation zum COM060 3VA9987-0KC10

Kurbel fiir Einschubeinheit

w_ Ausfiihrung Lieferumfang Artikel-Nr.
inkl. Kurbelhalter 3VA9987-0KD81

isoliert

Hilfsstromsteckerleiste

¢ Jede Hilfsstromsteckerleiste ist fiir 4 Kabel ausgelegt

Ausfiihrung Artikel-Nr.
furr alle Einschubtechniken 3VA9987-0KD80
fiir alle Stecktechniken 3VA9987-0KP80
Zylinderschloss
v e Lieferumfang:
- ? — 1 Schloss mit 2 Schliisseln
_ ? . ZL}m Allasch!ieBer?' oder Verriegeln
e Hinweis: Nicht fir 3VA15/3VA25!
Schliissel Schlossnummer Artikel-Nr.
1 1 3VA9980-0VL10
3 3 3VA9980-0VL30
4 4 3VA9980-0VL40
Zylinderschloss-Adapter fiir Einschubeinheit
.,.,,‘ e Zur Verhinderung von unautorisiertem Aus- oder Einfahren des Schalters in der Einschubeinheit
o e Verschluss mdglich in der Position CONNECT, TEST und DISCONNECT
Verwendung Artikel-Nr.
zum Einbau eines Zylinderschlosses in die rechte 3VA9980-0LF40

Seitenwand der Einschubeinheit
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Differenzstromschutzgerate RCD
GemaB IEC 60947-2 Anhang B (Typ A, Typ B) und gemaB DIN VDE 0664-400 (Typ B+)

Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration Ihres Kompaktleistungsschalters nutzen Sie bitte
unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3va-konfigurator

Differenzstromschutzgerate fiir Lasttrennschalter und Kompaktleistungsschalter
* Montage seitlich links

Polzahl Typ Sensitivitdit® Bemessungs- Grenznicht- Bemessungs- Frequenz Voralarm Ausgeldstmeldung
Fehleran- auslosezeit spannung Fehlerstrom
NC NC
L T::remsmm - . N coMm N coMm
3-polig RCD510 Typ A 0,03..5A 0..3s AC127 ...480V 50/60 Hz 1 - - u u -
i 4-polig  RCD310 Typ A 0,03..5A unverzogert AC 127 ...480V 50/60 Hz 1 - - ] n -
RCD510 Typ A 0,03..5A 0..3s AC127 ...480V 50/60 Hz 1 = = | | =

Differenzstromschutzgerate fiir Kompaktleistungsschalter
¢ Montage unten (unter Ausléser)

Polzahl Typ Sensitivitdit® Bemessungs- Grenznicht- Bemessungs-  Frequenz Voralarm Ausgeléstmeldung
Fehleran- auslosezeit spannung Fehlerstrom
NC NC
Is:::‘rechstrom At U, 0 - o on — o o o
3-polig  RCD520 Typ A 0,03..5A 0..3s AC127 ...480V 50/60 Hz 1 = = u ] =
RCD520B " Typ B 0,03..5A 0..10s AC127...690V 0..100kHz 1 [ ] - ] [ ] -
Typ B+ 0,03..0,3A
RCD8202 Typ A 0,03...30A% 0..10s AC127 ...690V 50/60 Hz 2 ] ] ] | ]
4-polig RCD320 Typ A 0,03..5A unverzogert AC127...480V 50/60 Hz 1 - - ] u -
RCD520 Typ A 0,03..5A 0..3s AC127...480V 50/60 Hz 1 - - ] | -
RCD520B%  Typ B 0,03..5A 0..10s AC127 ...690V 0...100kHz 1 ] - ] | -
Typ B+ 0,03..0,3A
RCD8202 Typ A 0,03...30A% 0..10s AC127...690V 50/60 Hz 2 ] | ] ] | ]
Residual Current Release (Ersatzteil)
Ausfiihrung Lieferumfang
J flir RCD310 oder RCR, RCR-RCD-Kabel
RCD510

l

" 3-polige Version in 4-poligem Gehéuse

Bei Energieeinspeisung von unten ist der notwendige Hilfsschalter (AUX) separat zu bestellen

Typ A: pulsstromsensitiv, Typ B/B+: allstromsensitiv

Sensitivitat Typ B / B+ wahlbar

I an=30A: Typ AC

Wenn der Kompaktleistungsschalter keine Rahmenklemmen als Anschlusstechnik besitzt, muss ein Satz Rahmenklemmen fiir die Anschliisse unterhalb des
thermisch-magnetischen Uberstromausldsers zusitzlich bestellt werden.

Beim RCD510 (3VA921.-0RS20) ist 1 Satz Rahmenklemmen im Lieferumfang enthalten.

e s ey

3

Modulare Differenzstromschutzgerate Typ A/B gemaB IEC 60947-2 Anhang M
Siehe Uberwachungsgerate ab Seite 11/1

2/52 Siemens LV 10 - 10/2020 Systemiibersicht Seite 2/20


http://www.siemens.com/lowvoltage/3va27-configurator
https://www.siemens.com/product?3VA9113-0RS20
https://www.siemens.com/product?3VA9213-0RS20
https://www.siemens.com/product?3VA9114-0RS10
https://www.siemens.com/product?3VA9114-0RS20
https://www.siemens.com/product?3VA9214-0RS20
https://www.siemens.com/product?3VA9113-0RL20
https://www.siemens.com/product?3VA9213-0RL20
https://www.siemens.com/product?3VA9113-0RL21
https://www.siemens.com/product?3VA9123-0RL30
https://www.siemens.com/product?3VA9223-0RL30
https://www.siemens.com/product?3VA9323-0RL30
https://www.siemens.com/product?3VA9423-0RL30
https://www.siemens.com/product?3VA9114-0RL10
https://www.siemens.com/product?3VA9114-0RL20
https://www.siemens.com/product?3VA9214-0RL20
https://www.siemens.com/product?3VA9114-0RL21
https://www.siemens.com/product?3VA9124-0RL30
https://www.siemens.com/product?3VA9224-0RL30
https://www.siemens.com/product?3VA9324-0RL30
https://www.siemens.com/product?3VA9424-0RL30
https://www.siemens.com/product?3VA9988-0BR10
https://www.siemens.com/product?3VA9988-0BR10

3VA10-3VA26 | Kompaktleistungsschalter

Uberwachungs- Ferntest/ Kommuni-
modus Fernreset kationsfahig
(optional Auslésung

deaktivierbar)

[ = = 3VA9113-0RS209  3VA9213-0RS207 = = = =
u = = 3VA9114-0RS109 = = = = =
u = = 3VA9114-0RS209  3VA9214-0RS207 = = = =

Uberwachungs- Ferntest/ Kommuni-

modus Fernreset kationsfahig

(optional Auslésung

deaktivierbar)

- - - 3VA9113-0RL20 3VA9213-0RL20 - - - -
[ ] = = 3VA9113-0RL21 = = = = =

u u u = = 3VA9123-0RL30 3VA9223-0RL30 3VA9323-ORL30 3VA9423-0RL30
= = = 3VA9114-0RL10 = = = = =
= = = 3VA9114-0RL20 3VA9214-0RL20 = = = =
u = = 3VA9114-0RL21 = = = = =

u u u = = 3VA9124-0RL30 3VA9224-0RL30 3VA9324-0RL30 3VA9424-0RL30

3VA9988-0BR10 3VA9988-0BR10 = = = =
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Kommunikation

Kommunikation

ETU ETU Display Display COomM800/

Messfunktion 5er-Reihe  8er-Reihe in ETU DSP800 ComM100

Strom

Phasen- und Neutralleiterstrome (Y P P A [ ] n [m} [m} [ ]

Fehlerstrom gegen Erde lg A n ] O ] [ ]
n Am stérksten belastete Phase A [ ] u O O ]

Mittelwert tiber die drei Phasenstréme Lave= (I3 + L+ 15)13 A [ ] - O [ ]

Unsymmetrie der Phasenstréme [ % = u = O u

THD der 3 Phasen THDI,, THDI,, THDI; % - m = o n

Spannung

Phasenspannungen inkl. Mittelwert U1z, Uzs, Usqs Uppayg Vv - [ ] O O [ ]

Spannungen gegen N-Leiter inkl. Mittelwert Usne Uons Uz Unayg Vv - [ ] - O [ ]

Unsymmetrie der Spannungen % - ] - u] n

THD Phase / Phase und Phase / N THDI,, THDI,, THDI, % - u - O ]

Leistung

Wirkleistung gesamt und pro Phase Py, Py, P3, Pyes kw - [ ] O(Pges) O [ ]

Scheinleistung gesamt und pro Phase S1+ S2: S3s Sges kVA - ] - u] [ ]

Blindleistung gesamt und pro Phase Q1. Qy Q30 Qges kVAr - ] m] m] [

Grundschwingungsleistungsfaktor Pers Peys Pess Prayg - n O(PF,g) O [ ]

Energie

Wirkenergie ein- und riickspeisend EN kWh - ] ] m]

Blindenergie ein- und riickspeisend ES kVArh - ] - ] |

Scheinenergie E8 kVAh - ] - O

Frequenz

aktuelle Frequenz f Hz - ] u] m] [ ]

Schleppzeigerfunktion

Min./ Max. Strom, Spannung, Leistung mit Zeitstempel - - - - - n

Condition Monitoring?

Schaltspielzéhler Ein-Aus-Zyklus [ ] ] - - ]

Betriebsstunden h [ ] [ ] = = |

Auslésezédhler unterschieden in [ ] ] - - |

Auslésegriinde

Gesundheitsindikator inkl. Kontaktzustand % [ ] [ ] [ ] —

Restlebensdauer? Zeit ] [ ] - -

m Verfligbar O Darstellbar — Nicht vorhanden

" Abhéangig von der Ausfiihrung der ETU
2 Nur verfiigbar mit kontinuierlicher externer Energieversorgung und Kommunikationsschnittstellen COM060 und COM800/100
3 Firmware 4.4 oder hoher der ETU, COM060, COM800/100 notwendig

Kommunikationsmodul COM060
¢ Zum Einbau in die rechte Zubehdrtasche des Kompaktleistungsschalters 3VA2
(einschlieBlich Spannungsversorgung ETU)
 Inklusive einem T-Abzweig
Verwendung

Kommunikation zum Datenkonzentrator COM800/COM100 Uber 3VA-line 3VA9187-0TB10 3VA9387-0TB10

24-V-Modul

e DC24V

e Zum Einbau in die rechte Zubehdrtasche des 3VA2

Verwendung

Optionale Energieversorgung fir die ETU, 3VA9187-0TB50 3VA9387-0TB50
ermdglicht u. a. dauerhaftes Betreiben der ETU-Anzeige

und der Messfunktion der ETU 8er-Reihe
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Energiemonitoring-
software powermanager

/// PROFIBUS

3VA10-3VA26 | Kompaktleistungsschalter

Inbetriebnahme- und
Service-Software
= powerconfig

Il N -
Ethernet (Modbus TCP)

SIMATICS7 |,

ﬁ 1201_18907

PROFINET

3VA-line

T-Abzweig T-Abzweig

Kompaktleistungs-

Kompaktleistungs-
schalter 3VA2

schalter 3VA2

Erweiterungsmodul
7KM PAC Switched
Ethernet PROFINET

Kommunikationsmodul
COMO060

Systemiibersicht Seite 2/20

Datenkonzentrator Display
COM800 DSP800

Erweiterungsmodul Erweiterungsmodul
7KM PAC 7KM PAC RS485
PROFIBUS (Modbus RTU)
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Kommunikation

Datenkonzentrator
Datenkonzentrator COM800

Ausfiihrung Artikel-Nr.

Zentrales Kommunikationsmodul zum Anschluss von bis zu acht Kompaktleistungsschaltern 3VA2 (iber die 3VA9987-0TA10
3VA-line, Ethernet 10/100 Mbit/s Schnittstelle Modulsteckplatz zum Aufstecken von einem optionalen
[R— PROFIBUS DP oder PROFINET Modul, 2 Abschlusswiderstande

0

Datenkonzentrator COM100
Ausfiihrung Artikel-Nr.

Zentrales Kommunikationsmodul zum Anschluss von einem Kompaktleistungsschalter 3VA2 (iber die 3VA9987-0TA20
3VA-line, Ethernet 10/100 Mbit/s Schnittstelle Modulsteckplatz zum Aufstecken von einem optionalen
PROFIBUS DP oder PROFINET Modul, 2 Abschlusswiderstande

Erweiterungsmodul 7KM PAC PROFIBUS DP

" o ] Verwendung Artikel-Nr.

Dient zum Anschluss des Datenkonzentrators COM800/COM100 und der daran angeschlossenen Kompakt- 7KM9300-0AB01-0AA0
leistungsschalter 3VA an PROFIBUS DPV1. Stellt Zustand und MessgréBen des Kompaktleistungsschalters 3VA

fir den PROFIBUS DP Master bereit. Es nimmt Informationen (z. B. Kommandos) vom PROFIBUS DP Master

entgegen und leitet sie an den Kompaktleistungsschalters 3VA weiter.

Erweiterungsmodul 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET

Verwendung Artikel-Nr.

Dient zum Anschluss des Datenkonzentrators COM800/COM100 und der angeschlossenen Kompaktleis- 7KM9300-0AE02-0AA0
tungsschalter 3VA an PROFINET tiber zwei Ethernet-Schnittstellen. Stellt Zustand und MessgréBen der

Kompaktleistungsschalter 3VA an PROFINET (iber die Protokolle PROFINET IO, PROFlenergy und Modbus TCP

bereit.

Erweiterungsmodul 7KM PAC RS485 Modbus RTU

Verwendung Artikel-Nr.

Dient zum Anschluss des Datenkonzentrators COM800/COM100 und der daran angeschlossenen Kompakt- 7KM9300-0AM00-0AAO
leistungsschalter 3VA an Modbus RTU. Stellt Zustand und MessgréBen des Kompaktleistungsschalters 3VA

fiir den Modbus RTU Master bereit. Es nimmt Informationen (z. B. Kommandos) vom Modbus RTU Master

entgegen und leitet sie an den Kompaktleistungsschalter 3VA weiter.

Schnittstelle zur IEC 61850

Verwendung: Die SICAM A8000 als intelligenter Datenkonzentrator sorgt flir die Anbindung der Leistungs-
schalter aus dem SENTRON Portfolio tiber das MODBUS TCP-Protokoll und die Weiterleitung der Daten tiber
Kommunikationsprotokolle (wie z.B.: IEC61850,|[EC60870-5-104,IEC60870-5-101, DNP) an tibergeordnete

Systeme.
Typ Prozessorbaugruppe Betriebsspannung Artikel-Nr.
- SICAM CP-8021 " 4 Schnittstellen 6MF28021AA00
H
L]
&l
- SICAM PS-8620 - DC24 .60V (12 W) 6MF28620AA00
SICAM PS-8622 - DC110...220V (12 W) 6MF28622AA00

" Ausgelegt fiir Mengengeriste von 8x 3VA und 1x 3WL

Weitere Informationen finden Sie auf:
www.siemens.com/sicam-a8000
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Kommunikation

Zubeh6r Kommunikation
T-Abzweig (Ersatzteil)

Verwendung Artikel-Nr.
= Bietet Stichleitungsabzweig zum COMO60 und schleift zum nachsten Schalter weiter. 3VA9987-0TG10
DIN-Hutschienenadapter
Verwendung Artikel-Nr.
% Zum Aufschnappen des T-Abzweigs auf eine Hutschiene. 3VA9987-0TG11

Vorkonfektioniertes Verbindungskabel T-Abzweig - T-Abzweig oder T-Abzweig - COM800/COM100

Ldnge Artikel-Nr.
1@ 0,4m 3VA9987-0TC10
Tm 3VA9987-0TC20
2m 3VA9987-0TC30
4m 3VA9987-0TC40

Vorkonfektioniertes Verbindungskabel zur Verlangerung der Stichleitungsverbindung COM060 - T-Abzweig

Ldnge Artikel-Nr.
@ 0,4m 3VA9987-0TF20

0,8m 3VA9987-0TF10
Zusatzlicher Busabschlusswiderstand (Ersatzteil)

Verwendung Artikel-Nr.

fir COM800 und COM060 3VA9987-0TE10

Spannungsabgriff zum externen N-Leiter (Ersatzteil)
Verwendung Artikel-Nr.
Kabel zum Anschluss des Sternpunkts fiir die Messfunktion der ETU der 8er-Reihe, Ldnge 1,5 m 3VA9987-0UC10

'si\

Externer Stromwandler fiir N-Leiter

Verwendung Bemessungsstrom Artikel-Nr.

fir 3-polige Kompakt- 25...150A 3VA9007-ONA10
leistungsschalter, 3VA2 160 ...350 A 3VA9107-0NA10
fiir ETUs der 5er- und 400 ... 630 A 3VA9307-0NA10

8er-Reihe, einschlieBlich
Anschlusskabel
Externer Stromwandler als Durchsteckwandler

Bemessungsstrom Artikel-Nr.

25...150 A 3VA9077-0NA10
160 ... 350 A 3VA9177-0NA10
400...630 A 3VA9377-0NA10
600 ... 1250 A 3VA9677-0NA10

Anschlusskabel externer Stromwandler fiir N-Leiter (Ersatzteil)

Artikel-Nr.
3VA9907-0NB10

\

Display
Display DSP800
= Verwendung Artikel-Nr.
Zum Anzeigen von Status und Messwerten von bis zu acht Geraten 3VA9987-0TD10
e 3VA2 liber COM800/100
N + 3VA27
e 3WL10
e 3WL11-13
e PAC3200T
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Externes Erweiterungsmodul

Externes Erweiterungsmodul EFB300

* 4 digitale Ausgange zum Ausgeben von Informationen
* 1 digitaler Eingang

¢ ZSl|-Funktionalitat

¢ SO-Schnittstelle

« EinschlieBlich Kabel mit 1,5 m Ldnge

Verwendung Artikel-Nr.
zum Anschluss an die ETU der Kompaktleistungsschalter 3VA2 3VA9987-0UA10
Anschlusskabel fiir EFB300
Lange Verwendung Artikel-Nr.
1,5m flir 3VA2 mit EFB 3VA9987-0UB10
4 - 3,0m flir 3VA2 mit EFB 3VA9987-0UB20
flir 3VA2 mit EFB und RCD820 3VA9987-0UB30
Priifgerate
Priifgerat TD300
g Verwendung Anschluss Artikel-Nr.
¢ zum Aktivieren der ETU und zum Aus-  an die Frontschnittstelle der ETU 3VA9987-0MA10
i |6sen einer Testausldsung
Priifgerat TD400
¢ Energieversorgung wahlweise tiber Batterien oder die USB-C Schnittstelle
¢ USB-C Schnittstelle zum Anschluss eines PCs mit SENTRON powerconfig
¢ Bluetooth-Schnittstelle zur Verbindung mit einem PC, Smartphone oder Tablet
¢ Parametrieren der ETU
¢ EinschlieBlich Adapter und Anschlusskabel zum Kompaktleistungsschalter 3VA2 und IEC 3WL
(ETU Release 2)
« EinschlieBlich Koffer
Verwendung Anschluss Artikel-Nr.
Initiieren einer an die Frontschnittstelle der ETU (3VA und IEC 3WL ETU Release 2) 3VW9011-0AT40
Testauslosung
Priifgerat TD500
[ ¢ USB-Schnittstelle zum Anschluss eines PCs mit SENTRON powerconfig
« EinschlieBlich externer Stromversorgung
¢ EinschlieBlich Anschlusskabel zum Kompaktleistungsschalter 3VA2
Verwendung Anschluss Artikel-Nr.
Initiieren von verschiedenen Test- an die Frontschnittstelle der ETU 3VA9987-0MB10
auslosungen (LSING), Parametrieren
der ETU
Externe Stromversorgung fiir TD500 (Ersatzteil)
Spannung Artikel-Nr.
‘ 110...240V 3VA9987-0MX10

L I

Anschlusskabel fiir TD500 an Kompaktleistungsschalter 3VA2 (Ersatzteil)

Artikel-Nr.
3VA9987-0MY10
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AbschlieB3- und Verriegelungstechnik

3VA22
AbschlieBen

Verriegeln

LN

R |

 Die AbschlieBvorrichtungen erméglichen es, den Kompaktleistungsschalter 3VA
in einer der gewiinschten Betriebsstellungen OFF oder ON abzuschlieBen

Ausfiihrung

Zylinderschloss Schlissel 1 (Schlossnummer 1)
Schlissel 3 (Schlossnummer 3)

Schlissel 4 (Schlossnummer 4)

3VA9980-0VL10
3VA9980-0VL30
3VA9980-0VL40

Adaptersatz flr den Einbau des Zylinderschlosses (Typ RONIS) in das Zubehorfach des
Kompaktleistungsschalters

AbschlieBvorrichtung fiir den Kipphebelantrieb

¢ Mit der Verriegelungstechnik lassen sich zwei oder mehrere
Kompaktleistungsschalter gegeneinander verriegeln

 Die Verriegelungstechnik stellt sicher, dass immer nur ein
Kompaktleistungsschalter betatigt werden kann

e Fir den Kompaktleistungsschalter 3VA bestehen folgende
Verriegelungsmoglichkeiten:
— Frontseitige Verriegelung
— Riickseitige Verriegelung

Ausfiihrung

Zylinderschloss Schlissel 1 (Schlossnummer 1)
Schlissel 3 (Schlossnummer 3)

Schlissel 4 (Schlossnummer 4)

3VA9157-0LF10 3VA9257-0LF10 3VA9167-0LF10

3VA9088-0LB10

3VA9980-0VL10
3VA9980-0VL30
3VA9980-0VL40

3VA9388-0LB10

Kipphebelverriegelung

3VA9158-0VF30

3VA9258-0VF30

3VA9168-0VF30

Modul fir Kipphebelverriegelung mit Bowdenzug

3VA9157-0VF10

3VA9257-0VF10

3VA9167-0VF10

Bowdenzug Ldnge 0,6 m
Ldnge 1,0 m

Lange 1,5 m

3VA9980-0VC10
3VA9980-0VC20
3VA9980-0VC30

Riickseitige Verriegelung mit Stange Schalter, Festeinbau

Steck-/Einschubtechnik

3VA9088-0VM10
3VA9088-0VM30

Montagerahmen fiir riickseitige Verriegelung Profilschienen

mit Stange

Montageplatte

" Mit Montagerahmen fir riickseitige Verriegelung.
Verwendbar mit Schalter 3VA15 ab ,E02” und 3VA25 ab ,E05” (Anlagenschutz-Schalter mit TMTU, 3er-ETU und 5er-ETU)
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AbschlieBen

Einsetzbar in AbschlieBen AbschlieBen Montage Montage Gegeneinander
in OFF-Position in ON-Position frontseitig riickseitig verriegelte Schalter
Schalter, ] [ | [ ] - -

Motorantriebe,
manuelle Antriebe,
Einschubtechnik

3VA9367-0LF10 3VA9587-0LF10

3VA9388-0LB10 3VA9588-0LB10

3VA9980-0VL10 =
3VA9980-0VL30 =
3VA9980-0VL40 =

Schalter [ ] ] ] - -

Schalter n ] n - -

Verriegeln

Einsetzbar in AbschlieBen AbschlieBen Montage Montage Gegeneinander
in OFF-Position in ON-Position frontseitig riickseitig verriegelte Schalter
Schalter, ] [ | [ ] - unbegrenzt

manuelle Antriebe

3VA9368-0VF30 - Schalter - - [ - 3
3VA9367-0VF10 3VA9587-0VF10 Schalter - - [ ] - 3
3VA9980-0VC10
3VA9980-0vVC20
3VA9980-0VC30
3VA9088-0VM10 3VA9588-0VM10 " Schalter, Festeinbau - - - ] 2

3VA9088-0VM30 =

Steck-/Einschubtechnik

3VA9088-0VK10 =

3VA9468-0VK20 =

Systemiibersicht Seite 2/20 Siemens LV 10 - 10/2020 2/61



https://www.siemens.com/product?3VA9980-0VL10
https://www.siemens.com/product?3VA9980-0VL10
https://www.siemens.com/product?3VA9980-0VL30
https://www.siemens.com/product?3VA9980-0VL30
https://www.siemens.com/product?3VA9980-0VL40
https://www.siemens.com/product?3VA9980-0VL40
https://www.siemens.com/product?3VA9157-0LF10
https://www.siemens.com/product?3VA9257-0LF10
https://www.siemens.com/product?3VA9167-0LF10
https://www.siemens.com/product?3VA9367-0LF10
https://www.siemens.com/product?3VA9587-0LF10
https://www.siemens.com/product?3VA9088-0LB10
https://www.siemens.com/product?3VA9388-0LB10
https://www.siemens.com/product?3VA9388-0LB10
https://www.siemens.com/product?3VA9588-0LB10
https://www.siemens.com/product?3VA9980-0VL10
https://www.siemens.com/product?3VA9980-0VL10
https://www.siemens.com/product?3VA9980-0VL30
https://www.siemens.com/product?3VA9980-0VL30
https://www.siemens.com/product?3VA9980-0VL40
https://www.siemens.com/product?3VA9980-0VL40
https://www.siemens.com/product?3VA9158-0VF30
https://www.siemens.com/product?3VA9258-0VF30
https://www.siemens.com/product?3VA9168-0VF30
https://www.siemens.com/product?3VA9368-0VF30
https://www.siemens.com/product?3VA9157-0VF10
https://www.siemens.com/product?3VA9257-0VF10
https://www.siemens.com/product?3VA9167-0VF10
https://www.siemens.com/product?3VA9367-0VF10
https://www.siemens.com/product?3VA9587-0VF10
https://www.siemens.com/product?3VA9980-0VC10
https://www.siemens.com/product?3VA9980-0VC10
https://www.siemens.com/product?3VA9980-0VC20
https://www.siemens.com/product?3VA9980-0VC20
https://www.siemens.com/product?3VA9980-0VC30
https://www.siemens.com/product?3VA9980-0VC30
https://www.siemens.com/product?3VA9088-0VM10
https://www.siemens.com/product?3VA9088-0VM10
https://www.siemens.com/product?3VA9588-0VM10
https://www.siemens.com/product?3VA9088-0VM30
https://www.siemens.com/product?3VA9088-0VM30
https://www.siemens.com/product?3VA9088-0VK10
https://www.siemens.com/product?3VA9088-0VK10
https://www.siemens.com/product?3VA9158-0VK20
https://www.siemens.com/product?3VA9258-0VK20
https://www.siemens.com/product?3VA9268-0VK20
https://www.siemens.com/product?3VA9468-0VK20

Kompaktleistungsschalter | 3VA10-3VA26

Blendrahmen und Befestigung

Blendrahmen fiir Tlirausschnitt fiir Kompaktleistungsschalter
Polzahl Tiirausschnitt mit Ausloser

3P nein 3VA9053-0SB10 3VA9253-0SB10
ja 3VA9053-0SB20 3VA9253-0SB20
4P nein 3VA9054-0SB10 3VA9254-0SB10
ja 3VA9054-0SB20 3VA9254-0SB20

Blendrahmen fiir Motorantriebe MO320

Verwendung
Motorantrieb MO320 3VA9053-0SB20 3VA9257-0SB30
Motorantrieb mit Federspeicherantrieb SEO520 - -

Blendrahmen fiir Differenzstromschutzgerat RCD320, RCD520 und RCD820
Polzahl

3P 3VA9053-0SB10 3VA9253-0SB10
4P 3VA9054-0SB10 3VA9254-0SB10

Blendrahmen fiir Frontdrehantrieb

D 3VA9053-0SB10 3VA9253-0SB10

Blendrahmen fiir Tlirdurchfiihrung

D = 3VA9253-0SB20

Beschriftungsschild fiir Blendrahmen

I: 3VA9087-0SX10

Adapter fiir DIN-Schienen fiir Kompaktleistungsschalter 3VA1

Polzahl

1P 3VA9181-0SH10 -
2P 3VA9182-0SH10 -
3P und 4P 3VA9187-0SH10 -

3P und 4P in Verbindung mit RCD310 oder RCD510 3VA9187-0SH20 =
Befestigungsschraubensatz

Verwendung Polzahl

Fiir Festeinbau 1P 3VA9111-0SS10 =
2P und 3P (auBer 125 A/160 A mit 55 kA und 70 kA) 3VA9116-0SS10
3P (125 AI160 A mit 55 kA und 70 kA) und 4P 3VA9114-0SS10
3P - -
4p = =
3P und 4P - -

Fiir Stecktechnik = 3VA9114-0SS10

Fiir Steck- und Einschubtechnik - - 3VA9114-0SS10

Adapter fir Sammelschienensystem 60 mm (8US) siehe Seite 13/26
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https://www.siemens.com/product?3VA9054-0SB20
https://www.siemens.com/product?3VA9254-0SB20
https://www.siemens.com/product?3VA9164-0SB20
https://www.siemens.com/product?3VA9364-0SB20
https://www.siemens.com/product?3VA9504-0SB20
https://www.siemens.com/product?3VA9053-0SB20
https://www.siemens.com/product?3VA9257-0SB30
https://www.siemens.com/product?3VA9257-0SB30
https://www.siemens.com/product?3VA9387-0SB30
https://www.siemens.com/product?3VA9167-0SB30
https://www.siemens.com/product?3VA9053-0SB10
https://www.siemens.com/product?3VA9253-0SB10
https://www.siemens.com/product?3VA9253-0SB10
https://www.siemens.com/product?3VA9303-0SB40
https://www.siemens.com/product?3VA9054-0SB10
https://www.siemens.com/product?3VA9254-0SB10
https://www.siemens.com/product?3VA9254-0SB10
https://www.siemens.com/product?3VA9304-0SB40
https://www.siemens.com/product?3VA9053-0SB10
https://www.siemens.com/product?3VA9253-0SB10
https://www.siemens.com/product?3VA9163-0SB10
https://www.siemens.com/product?3VA9383-0SB10
https://www.siemens.com/product?3VA9503-0SB50
https://www.siemens.com/product?3VA9253-0SB20
https://www.siemens.com/product?3VA9253-0SB20
https://www.siemens.com/product?3VA9353-0SB20
https://www.siemens.com/product?3VA9087-0SX10
https://www.siemens.com/product?3VA9087-0SX10
https://www.siemens.com/product?3VA9181-0SH10
https://www.siemens.com/product?3VA9182-0SH10
https://www.siemens.com/product?3VA9187-0SH10
https://www.siemens.com/product?3VA9187-0SH20
https://www.siemens.com/product?3VA9111-0SS10
https://www.siemens.com/product?3VA9116-0SS10
https://www.siemens.com/product?3VA9114-0SS10
https://www.siemens.com/product?3VA9126-0SS10
https://www.siemens.com/product?3VA9124-0SS10
https://www.siemens.com/product?3VA9328-0SS10
https://www.siemens.com/product?3VA9517-0SS10
https://www.siemens.com/product?3VA9114-0SS10
https://www.siemens.com/product?3VA9114-0SS10
https://www.siemens.com/product?3VA9124-0SS10
https://www.siemens.com/product?3VA9328-0SS10

3VA9163-0SB10
3VA9163-0SB20

3VA9383-0SB10
3VA9363-0SB20

3VA9503-0SB10
3VA9503-0SB20

3VA9164-0SB10
3VA9164-0SB20

3VA9257-0SB30
3VA9167-0SB30

3VA9253-0SB10
3VA9254-0SB10

3VA9384-0SB10
3VA9364-0SB20

3VA9387-0SB30

3VA9303-0SB40
3VA9304-0SB40

3VA9504-0SB10
3VA9504-0SB20

3VA9163-0SB10 3VA9383-0SB10 3VA9503-0SB50

3VA9253-0SB20 3VA9353-0SB20 =

3VA9087-0SX10

3VA9126-0S510 - -
3VA9124-0S510 - -

3VA9328-0S510

3VA9517-0SS10

3VA9124-0SS10

3VA9328-0SS10
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Kompaktleistungsschalter | 3VA27

Systemubersicht

Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration Ilhres Kompaktleistungsschalters nutzen Sie bitte
unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3va27-konfigurator

Schaltgeréte

Kipphebel Federkraftspeicher

Elektronischer Ausloser (ETU) Kommunika- Bemessungs- Breaker Connect  Test- und
tionsmodul strommodul Modul Parametriergerdte

Riickseitig Riickseitig, Frontseitig, ~ Frontseitig,  Kabelschuh Phasentrennwénde Klemmenabdeckung
vertikal/horizontal verbreitert verldngert verbreitert
Zubehor
iy, C

: y 00000
=

Motorantrieb Mechanischer Schaltspielzéhler (MOC)

Hilfsausloser/Einschaltmagnet

& &

Unterspannungsauslser (UVR) / Einschaltmagnet (CC) /

Spannungsausloser (ST) Fernrlicksetzmagnet (RR)
Hinweis:

Das ausfiihrliche Zubehé&rspektrum finden Sie im Abschnitt Zubehdr und Ersatzteile.
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Ausgeldstmelde-

Einschaltbereitschafts-
schalter

Hilfsschalter EIN/  Ausgelostmelde-  Ausgel6stmeldeschalter
meldeschalter (RTC) AUS (AUX) schalter (524)

(TAS)

3VA27 | Kompaktleistungsschalter

Weiteres Zubehor

%
i
0 o=

i

Verriegelungsset AbschlieBvorrichtung Sperrvorrichtung Turdichtungsrahmen Schutzabdeckung Gegenseitige
mechanische
Verriegelung

Hinweis:

Das ausfihrliche Zubehdrspektrum finden Sie im Abschnitt Zubehor und Ersatzteile.
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Kompaktleistungsschalter | 3VA27

Struktur der Artikelnummern

Grundkonfiguration mit Kipphebelantrieb &£

Die unten dargestellte Struktur dient als Ubersicht der einzelnen Stellen und deren Bedeutung.
Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration Ihres Kompaktleistungsschalters nutzen Sie bitte
unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3va27-konfigurator

Grundgerdt und ETU

Max. Bemessungs-
strom |,

Kurzschlussaus-
schaltvermdgen
= I, bei 415V

Leistungstrenn-
schalter

Leistungschalter,
3er ETU-Serie

Leistungschalter,
6er ETU-Serie

800 A

1000 A
1250 A
1600 A

Kipphebelantrieb

ohne Messfunktion,

ohne Kommunikations-

anbindung

ohne Messfunktion,

ohne Kommunikations-

anbindung

ohne Kommunika-
tionsanbindung
mit Kommunika-
tionsanbindung

55 kA
85 kA
110 kA

ohne Uberstrom-
ausloser

mit Uberstrom-
ausloser

mit Uberstrom-
ausloser

ohne Messfunktion

ohne Messfunktion
Messfunktion
Basic

Messfunktion
Advanced

3VA27

B0 N -
EEl ] I >

ETU320 LI
ETU350 LSI
ETU360 LSIG

ETU650 LSI
ETU660 LSIG

Spannungsabgriff unten
Spannungsabgriff oben
Spannungsabgriff unten
Spannungsabgriff oben

" Neutralleiterschutz fiir 3-polige Schalter mit externem Neutralleiter-Wandler oder 4-polige Schalter

Polzahl

Anschluss

Einbauart

2/66

Festeinbautechnik

Einschubtechnik

Einschubtechnik

Festeinbau /
Einschubtechnik

Siemens LV 10 - 10/2020

3-polig
4-polig

3-polig
4-polig

N-Leiter links
N-Leiter rechts

N-Leiter links
N-Leiter rechts

Einschubschalter ohne Einschubrahmen
(Einschubrahmen ist separat zu bestellen)

Anschluss riickseitig vertikal

Anschluss riickseitig horizontal

Frontseitiger Hauptanschluss

Frontseitig zugdnglicher, verlangerter Hauptanschluss
Frontseitig zugdnglicher, verbreiterter Hauptanschluss

Riickseitige Schienenverbreiterung

(N) 1
(N) 1
(N) 1

(N)"
(N)"

-
o
N
N
-
N
-
w
N
~
-
ul
N
o

I ) =
N A

~rjolalel > | >>> > 000000 N B

Schnellauswahlhilfe Seite 2/12
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3VA27 | Kompaktleistungsschalter

3VA27 - -

Alarmschalterkombination

Alarmschalter ohne

mit Ausgeldstmeldeschalter TAS '

und Ausgeldstmeldeschalter S25
mit zwei voreilenden Hilfsschaltern S26

mit Ausgeldstmeldeschalter TAS
und Ausgeldstmeldeschalter S25
und zwei voreilenden Hilfsschaltern S26

Hilfsausloser, Einschaltmagnet
Einschaltmagnet (CC),

Fernriicksetzmagnet (RR) ohne 2
2. Hilfsausloser ohne 2. Hilfsausloser
mit Unterspannungsausldser (UVR) AC/IDC 24V
AC/DC 30V
AC/DC 48V
AC/DC 60 V

AC/IDC110...120V
AC/DC120...127 V
AC/DC 220 ... 240V
AC/DC 240 ... 250 V
AC/DC 380 ... 400 V
AC/DC415 ... 440V

mit Unterspannungsausloser (UVR) AC/DC24...30V
verzogerbar mit externem Verzégerungsgerat AC/DC 110 ... 127 V
Lieferumfang: UVR + Verzégerungsgerat ACIDC 220 .. 250 V

mit 2. Spannungsausléser (ST2) AC/IDC 24V
AC/DC 30V
AC/DC 48 V
AC/DC 60 V
AC/DC110...120V
AC/IDC120...127 V
AC/DC 220 ... 240V
AC/DC 240 ... 250V

x|2]<|c|a]w]=]o]v[z]2]-|x]|-|z[a]n]m|o]n]=]>

1. Hilfsausloser ohne 1. Hilfsausloser
Spannungsausléser (ST) ACIDC 24V
AC/DC30V
AC/DC 48V
AC/DC 60 V

AC/DC110...120V
AC/DC120...127 V
AC/DC 220 ...240V
AC/DC 240 ... 250V

) ) e N
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Kompaktleistungsschalter | 3VA27

Struktur der Artikelnummern

Grundkonfiguration mit Federspeicherantrieb £

Die unten dargestellte Struktur dient als Ubersicht der einzelnen Stellen und deren Bedeutung.
Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration Ihres Kompaktleistungsschalters nutzen Sie bitte
unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3va27-konfigurator

Grundgerdt und ETU

Max. Bemessungs-
strom |,

Kurzschlussaus-
schaltvermdgen
= I, bei 415V

Leistungstrenn-
schalter

Leistungschalter,
3er ETU-Serie

Leistungschalter,
6er ETU-Serie

800 A

1000 A
1250 A
1600 A

Federspeicherantrieb

ohne Messfunktion,

ohne Kommunikations-

anbindung

ohne Messfunktion,

ohne Kommunikations-

anbindung

ohne Kommunika-
tionsanbindung
mit Kommunika-
tionsanbindung

55 kA
85 kA
110 kA

ohne Uberstrom-
ausloser

mit Uberstrom-
ausloser

mit Uberstrom-
ausloser

ohne Messfunktion

ohne Messfunktion
Messfunktion
Basic

Messfunktion
Advanced

3VA27

B0 N -
EEl ] I >

ETU320 LI
ETU350 LSI
ETU360 LSIG

ETU650 LSI
ETU660 LSIG

Spannungsabgriff unten
Spannungsabgriff oben
Spannungsabgriff unten
Spannungsabgriff oben

" Neutralleiterschutz fiir 3-polige Schalter mit externem Neutralleiter-Wandler oder 4-polige Schalter

Polzahl

Anschluss

Einbauart
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Festeinbautechnik

Einschubtechnik

Einschubtechnik

Festeinbau /
Einschubtechnik

Siemens LV 10 - 10/2020

3-polig
4-polig

3-polig
4-polig

N-Leiter links
N-Leiter rechts

N-Leiter links
N-Leiter rechts

Einschubschalter ohne Einschubrahmen
(Einschubrahmen ist separat zu bestellen)

Anschluss riickseitig vertikal

Anschluss riickseitig horizontal

Frontseitiger Hauptanschluss

Frontseitig zugdnglicher, verlangerter Hauptanschluss
Frontseitig zugdnglicher, verbreiterter Hauptanschluss

Riickseitige Schienenverbreiterung

(N) 1
(N) 1
(N) 1

(N)"
(N)"

-
o
N
N
-
N
-
w
N
~
-
ul
N
o

I ) =
N A

~rjolalel > | >>> > 000000 N B
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Motor

Antrieb Manueller Antrieb
Motorantrieb

AC/IDC 24 ...30V
AC/DC48 ... 60V
AC/DC 110V
AC/DC 230V

Hilfsausloser, Einschaltmagnet, Fernriicksetzmagnet

Einschaltmagnet (CC), ohne
Fernriicksetzmagnet (RR)  Einschaltmagnet (CC)

Einschaltmagnet (CC) und
zusatzlich Fernriicksetzmagnet (RR)

2. Hilfsausloser ohne 2. Hilfsausloser
mit Unterspannungsausldser (UVR)

mit Unterspannungsausldser (UVR)
verzdgerbar mit externem Verzégerungsgerat
Lieferumfang: UVR + Verzégerungsgerat

mit 2. Spannungsausldser (ST2)

1. Hilfsausloser ohne 1. Hilfsausloser
Spannungsausldser (ST)

Schnellauswahlhilfe Seite 2/12

AC/DC 24V

AC/DC 30V

AC/DC 48V

AC/DC 60V
AC/DC110...120V
AC/DC120...127 V
AC/DC 220 ...240V
AC/DC 240 ... 250V
AC/DC 24V

AC/DC 110V
AC/DC 220V
AC/DC 24 V

AC/DC 30V

AC/DC 48V

AC/DC 60V
AC/DC110...120V
AC/DC120...127V
AC/DC220...240V
AC/DC 240 ... 250V
AC/DC 380 ... 400 V
AC/DC 415 ... 440V
AC/DC 24 ...30V
AC/DC110...127 V
AC/DC 220 ... 250V
AC/DC 24V
AC/DC30V

AC/DC 48V

AC/DC 60 V
AC/DC110...120V
AC/IDC120...127V
AC/DC 220 ... 240V
AC/DC 240 ... 250V
AC/IDC 24 V
AC/DC30V

AC/DC 48V

AC/DC 60V
AC/DC110...120V
AC/DC120...127 V
AC/IDC 220 ... 240V
AC/DC 240 ... 250V

3VA27 | Kompaktleistungsschalter
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Kompaktleistungsschalter | 3VA27

Zubehor Optionen

Fiir eine vollstandige und giiltige Konfiguration Ilhres Kompaktleistungsschalters nutzen Sie bitte
unseren Online-Konfigurator unter www.siemens.de/lowvoltage/3va27-konfigurator

Fir die Optionen ist die vollstandige Artikel-Nr. mit “-Z" Kurzangabe

n und der oder den entsprechenden Kurzangaben zu erganzen. 3VA27 ...

N

Zubehor zur Grundkonfiguration
Montageoptionen Festeinbau
¢ In der Grundkonfiguration wird der Festeinbau-Leistungsschalter an der Riickwand montiert; optional ist eine Bodenbefestigung moglich;
zusatzlich muss das Gerdt modifiziert werden, wenn es um Funktionalitdten wie externe Hilfsschalter oder mechanische Verriegelungen
erweitert werden soll.”
Montageoptionen Bodenbefestigung Montagetrdger Standard i £ A 7
Festeinbau ¥ Montagetréger erweitert? £ H B n
Rickwandbefestigung auf Montageplatte Seitenwand erweitert? i £ 7
Zubehor elektronische Uberstromausldser ETU
Bemessungsstrommodul/Rating Plug
» StandardmaBig sind die Uberstromausléser mit einem Bemessungsstrommodul zum Einstellen des Bemessungsstroms |,
ausgestattet, das dem maximalen Schalterbemessungsstrom (<l ...,) entspricht. Der Bemessungsstrom des ausgewdhlten
Bemessungsstrommoduls muss kleiner oder gleich |, .., sein.
* Zum Downraten des Schalters wird der Bemessungsstrom des ausgewahlten Bemessungsstrommoduls kleiner I, ...
iber eine Z-Option gewdhlt
* Ebenfalls werden lber Rating Plugs weitere Funktionen aktiviert (L = OFF oder Rc Protection)
Bemessungsstrommodul zum Einstellen des Bemessungsstroms |, fur alle ETU 400 A I £ 4
(Rating Plug) 630 A : < n n n
800 A AEA o | o | 8
1000 A P [B|1]o0]
1200 A P (B |1]2]
zu_m}_EinsteIIen des Bemessungsstroms |, flir ETU 6er-Serie 400 A P n n
mit Uberlastschutz L = OFF 630 A P < nn
W ||
1000 A : < [ 0 |
1250 A : <
1600 A : < 6 |
zum Einstellen des Bemessungsstroms |, nur flir ETU660 400 A E «£ H n n
zur Freigabe der Differenzstromschutzfunktion 630 A s £
Die Funktion Residual Current ist nur mit der 300 A s < E g E
Messfunktion MF Advanced maéglich. =
1250 A : « 1
Kommunikationsmodule
¢ Bis zu 2 verschiedene Kommunikationsmodule gleichzeitig mdglich
e Bei Verwendung eines Digitalen [/O-Moduls IOM040 (Z-Option K56) kann nur 1 Kommunikationsmodul verwendet werden
Kommunikationsmodule COMO040 PROFIBUS P £ (0]
COM041 PROFINET : < [Flo]3]
COM043 Modbus TCP : < [F]1]1]
COMO042 Modbus RTU : «£ 1
Breaker Connect Modul
¢ Bei Bestellung eines Leistungsschalters mit Kommunikationsanbindung wird standardméaBig ein Breaker Connect Modul fiir externe 24 V DC
fiir die Spannungsversorgung der Elektronikkomponenten eingebaut mitgeliefert
e Durch diese Z-Option wird das Breaker Connect Module fiir 24 V DC ausgetauscht durch ein Breaker Connect Module fiir 110-240 V AC/DC
Breaker Connect Modul AC/IDC110...240V E £ 2
1/0 Module intern
1/0 Module intern Digitales 1/0 Modul IOM040 2 Eingange, 2 Ausgange i «£ 5

" An den Rahmen des Einschubschalters kénnen diese Funktionalitaten direkt,
. . o . ohne Modifikation der Seitenwand, angebracht werden
& Fir Kompaktleistungsschalter mit Kipphebelantrieb 2 Nicht in Verbindung mit und in Alternative zu Montagetrager Standard (A07) méglich

2170 Siemens LV 10 - 10/2020 Systemiibersicht Seite 2/64
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3VA27 | Kompaktleistungsschalter

Fir die Optionen ist die vollstandige Artikel-Nr. mit “-Z2" Kurzangabe

und der oder den entsprechenden Kurzangaben zu erganzen. 3VA27 7 ... .
eeTesese 0000 T 2

Zubehor zum Motor

Mechanischer Schaltspielzéhler, 5-stellig F - C

Hilfs- und Meldeschalter

¢ StandardmaBig werden Hilfs- und Meldeschalter fiir Strome >100 mA und bis zu AC 400 V eingebaut
¢ Fiir Strome <100 mA bei SPS Anbindungen kénnen diese Hilfs- und Meldeschalter ausgetauscht werden
* Die Hilfs-/Meldeschalter fiir DC 24 V Digitalsignale sind ausgelegt fiir eine

— kleinste Last ab 1 mA @ DC5 V und ein

— maximales Ausschaltvermdgen von 100 mA @ DC 24 V.

Positionsmeldeschalter fiir Einschubrahmen " 2W |2 W|2W (Betriebs- | Test- | Trennstellung) £ <
Meldeschalter Einschaltbereitschaftsmelder 1 Wechsler digital DC 24 V F -
Ausgelostmeldeschalter (524) 1 Wechsler digital DC 24 V § «£
Federspeicherzustandsmeldung (521) 1 Wechsler digital DC 24 V E -
Hilfsstromschalter Ein / Aus AUX 4 Wechsler digital DC 24 V E £
2 Wechsler AC 400 V + 2 Wechsler digital DC 24 V I £ 2

AbschlieB- und Verriegelungstechnik

I NN
I Ll i o o ] ) S E

5
AbschlieBvorrichtungen " gegen Verfahren Zylinderschloss Fabrikat RONIS H 718
des Einschubschalters fur max. 3 Bligelschldsser 8 mm H 6
Sperrvorrichtung gegen Verfahren in Trennstellung H 7
AbschlieBvorrichtung gegen unbefugtes Einschalten Zylinderschloss, Fabrikat RONIS H 0
im Bedienpult (Sicheres AUS) fiir max. 3 Bligelschldsser, Plastik 4 mm P -
flir max. 1 Biigelschloss, Metall 7 mm I
flir max. 2 Buigelschlésser, Metall 8 mm E - 7
Verriegelungsset fir mechanisches EIN und/oder fir max. 3 Bligelschldsser, Plastik 4 mm E - 2
AUS am Bedienpult fiir max. 1 Biigelschloss, Metall 7 mm E - n
fir max. 2 Bligelschldsser, Metall 8 mm E -
Schutzabdeckung fiir mechanisches EIN/AUS, nicht abschlieBbar E -
Tiirdichtungsrahmen IP30 1P3x i £
£ Fir Kompaktleistungsschalter mit Federspeicherantrieb " Sowohl bei Einzelbestellung des Einschubrahmens als auch bei Komplettbestellung

& Fir Kompaktleistungsschalter mit Kipphebelantrieb (el < (e ol mem) Ve EmE e,
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Kompaktleistungsschalter | 3VA27

Einschubrahmen

3VA27
Einschubrahmen fiir separate Bestellung ohne Schalter

¢ Einschubrahmen ohne Schalter bis 1250 A

¢ Hinweis: Sdmtliche CB-Bus-Module fiir Kommunikation COM04x / IOM300 / Breaker-Connect-Modul sowie
COMPSS-Meldeschalter werden im Einschubschalter ohne Rahmen konfiguriert, dort Giber Z-Optionen
definiert und dem Schaltgerdt beigelegt. Der PSS-Standard ist stets im Rahmen enthalten und kann Gber
Z-Option auf elektronikfdhiges Signal gewechselt werden.

Polzahl Anschlussart Artikel-Nr.

3-polig riickseitig vertikal 3VW8116-7AA01
riickseitig horizontal 3VW8116-7AB01
frontseitig gerade Schienenverlangerung 3VW8116-7AE01
Schienenverbreiterung 3VW8116-7AF01
riickseitige Schienenverbreiterung 3VW8116-7AG01

4-polig riickseitig vertikal 3VW8116-7BA01
riickseitig horizontal 3VW8116-7BBO1
frontseitig gerade Schienenverldngerung 3VW8116-7BEO1
Schienenverbreiterung 3VW8116-7BF01
riickseitige Schienenverbreiterung 3VW8116-7BGO1

Flr die Optionen ist die vollstandige Artikel-Nr. mit “-Z" Kurzangabe

und der oder den entsprechenden Kurzangaben zu erganzen. 3VW8 _ _ Z ...

AbschlieB- und Verriegelungstechnik

AbschlieBvorrichtung gegen Verfahren des Zylinderschloss Fabrikat RONIS £
Einschubschalters flir max. 3 Bligelschlésser 8 mm (I £

Sperrvorrichtung gegen Verfahren in Trennstellung (nur in Kombination mit R78 oder R65) Y 7

Hilfs- | Meldeschalter

Positionsmeldeschalter PSS fur Digitalsignale DC 24 V, 2W |2 W]|2W (Betriebs- | Test- | Trennstellung) i £ 5

fir Einschubrahmen fur kleinste Strome

StandardmaBig sind Hilfs- und Meldeschalter fiir Strome >100 mA und bis zu AC 400 V eingebaut.

Fir Strome <100 mA bei SPS-Anbindungen kdnnen diese Hilfs- und Meldeschalter modifiziert werden.
Die Hilfs-/Meldeschalter fiir DC-24-V-Digitalsignale sind ausgelegt fiir

e eine minimale Last ab 1 mA bei DC 5 V und

* ein maximales Ausschaltvermégen von 100 mA bei DC 24 V.

£ Fir Kompaktleistungsschalter mit Federspeicherantrieb

& Fur Kompaktleistungsschalter mit Kipphebelantrieb
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3VA27 | Kompaktleistungsschalter

Elektronische Uberstromausldser ETU
und Zubehor

3VA27
Elektronischer Uberstromausléser (ETU)

Ausfiihrung mit Kommunikations-/Messfunktion, Typ Schutz- Artikel-Nr.
erweiterter Schutzfunktionen funktion
mit Drehkodierschaltern nein ETU320 LIN E £ 3VW9011-5AA00
ETU350 LSIN 4 3VW9012-5AA00
ETU360 LSING I £ 3VW9012-7AA00
mit Display ja ETU650 LSIN I « 3VW9017-5AA00
ETU660 LSING I « 3VW9017-7AA00

Messfunktion fiir ETU650 oder ETU660

Beschreibung Schutzfunktion/Ausfiihrung Anordnung Artikel-Nr.
Messfunktion MF Basic - P & 3VW9011-0ATO1
MF Advanced - P £ 3VW9011-0ATO4
Kabelsatz fiir Spannungs- flir 4-polige Leistungsschalter oben oder (£ 3VW9011-0ATO8
abgriff fiir MF mit N-Leiter rechts unten
fiir 4-polige Leistungsschalter oben i £ 3VW9011-0AT75
mit N-Leiter links unten $ < 3VW9011-0AT76
fiir 3-polige Leistungsschalter oben E L 3VW9011-0AT72
unten E « 3VW9011-0AT73
Externer Stromwandler fiir N-Leiter
- ( - Zubehor fur Verwendung Artikel-Nr.
“ ' ( T. ETU320, ETU350, ETU360,  nur fiir 3-polige Leistungsschalter i« 3VW9011-0AA30
| b & ETU650, ETU660
Externer Stromwandler fiir Transformator-Sternpunkt
Zubehor fiir G, (Ground return) Artikel-Nr.
ETU660 100 A P £ 3VW9011-0GF30
250 A P £ 3VW9011-0GF31
Externer Summenstromwandler Rc-CT fiir Differenzstrommessung
* Nur in Verbindung mit Messfunktion MF Advanced und Bemessungsstrommodul Rc
Zubehor fiir Verwendung Artikel-Nr.
ETU660 flir externe Differenzstrommessung : £ 3VW9011-0RC30

Fernriicksetzmagnet RR fiir die Leistungsschalter inkl. Ausgel6stmeldung

* Fernriicksetzmagnet (RR) fur die Fernriickstellung des Leistungsschalters
nach einer Auslésung infolge von Uberstrombedingungen

Zubehdor fiir Spannung Artikel-Nr.
ETU320, ETU350, ETU360,  DC 24V H 3VW9011-0AK03
gﬂ ETU650, ETU660 ACIDC 110 V. P - 3VW9011-0AK05
ACIDC 250 V. £ - 3VW9011-0AK06

Ersatzbatterie fiir elektronischen Uberstromausléser ETU
Zubehor fiir
ETU320, ETU350, ETU360, ETU650, ETU660

£ Fir Kompaktleistungsschalter mit Federspeicherantrieb

& Fir Kompaktleistungsschalter mit Kipphebelantrieb

Systemiibersicht Seite 2/64

W
[N

Artikel-Nr.
3VW9011-0AT38

Siemens LV 10 - 10/2020


https://www.siemens.com/product?3VW9011-5AA00
https://www.siemens.com/product?3VW9012-5AA00
https://www.siemens.com/product?3VW9012-7AA00
https://www.siemens.com/product?3VW9017-5AA00
https://www.siemens.com/product?3VW9017-7AA00
https://www.siemens.com/product?3VW9011-0AT01
https://www.siemens.com/product?3VW9011-0AT04
https://www.siemens.com/product?3VW9011-0AT08
https://www.siemens.com/product?3VW9011-0AT75
https://www.siemens.com/product?3VW9011-0AT76
https://www.siemens.com/product?3VW9011-0AT72
https://www.siemens.com/product?3VW9011-0AT73
https://www.siemens.com/product?3VW9011-0AA30
https://www.siemens.com/product?3VW9011-0GF30
https://www.siemens.com/product?3VW9011-0GF31
https://www.siemens.com/product?3VW9011-0RC30
https://www.siemens.com/product?3VW9011-0AK03
https://www.siemens.com/product?3VW9011-0AK05
https://www.siemens.com/product?3VW9011-0AK06
https://www.siemens.com/product?3VW9011-0AT38

Kompaktleistungsschalter | 3VA27

Elektronische Uberstromausloser ETU
und Zubehor

3VA27
Bemessungsstrommodul / Rating Plug

¢ Nur ein Modul je Leistungsschalter méglich

Zubehor fur Ausfiihrung Bemessungsstrom I, Artikel-Nr.
ETU320, ETU350, Bemessungsstrommodule zum Einstellen 400 A : £ 3VW9011-0AA53
ETU360, ETU650, (< 1, max) des Bemessungsstroms |, 630 A F < 3VW9011-0AA55
By 800 A : 3VW9011-0AA56
1000 A i £ 3VW9011-0AA57
1250 A i £ 3VW9011-0AA58
1600 A i £ 3VW9011-0AA61
ETU 6er-Serie Bemessungsstrommodul ohne Uberlastschutz 400 A i £ 3VW9011-0LF53
(L= OFF) und zum Einstellen (< I, ..,) des 630 A s £ 3VW9011-0LF55
Bemessungsstroms I, 800 A : < 3VW9011-0LF56
1000 A i £ 3VW9011-0LF57
1250 A : £ 3VW9011-0LF58
1600 A i £ 3VW9011-0LF61
ETU660 Bemessungsstrommodul Rc fiir ETU660 zur Freigabe 400 A i £ 3VW9011-0RC53
der Differenzstromschutzfunktion und zum Einstellen 630 A : < 3VW9011-0RC55
e Famkton Resdual Ctrent ot pur it der B O G
1250 A i £ 3VW9011-0RC58

Messfunktion MF Advanced maglich.
CB Bus Modul - Kommunikationsmodul

¢ Beinhaltet das Kommunikationsmodul

¢ Bis zu 2 verschiedene Kommunikationsmodule gleichzeitig méglich

¢ Bei Verwendung eines Digitalen I/O Moduls IOM040 (Z-Option K56) kann nur 1 Kommunikationsmodul
verwendet werden

¢ Nur verwendbar mit ETU 6er-Serie und einem Breaker Connect Modul zur Anbindung an den Schalter.
Dieses kann — bei Auswahl der Kommunikationsanbindung zur 6er ETU — auch tiber Z-Option
direkt ans Gerat konfiguriert werden.

Kommunikations- Protokoll Artikel-Nr.
modul

COMO040 PROFIBUS $ £ 3VW9011-0AT15
COMO041 PROFINET i £ 3VW9011-0AT14
COMO043 Modbus TCP i £ 3VW9011-0AT16
COMO042 Modbus RTU : £ 3VW9011-0AT17

CB Bus Module - I/0 Module extern IOM300

¢ Zum Aufschnappen auf Hutschiene

Zubehor fiir Maximaler Schaltstrom je Kontakt Eingdnge Ausgdnge Artikel-Nr.

ETU 6er-Serie 2 Abei=DC30V 11 10 i £ 3VW9011-0AT20
0,8 Abei DC50V

0,2 A bei DC 150 V
4 A bei AC250V

CB Bus Module - I/0 Module intern IOM040

* Bei Verwendung eines Digitalen I/O Moduls IOM040 kann nur 1 Kommunikationsmodul verwendet werden

Zubehor fiir Maximaler Schaltstrom je Kontakt Eingdnge Ausgdnge Artikel-Nr.

ETU 6er-Serie e 2Abei=DC30V 2 2 : «£ 3VW9011-0AT30
* 0,8AbeiDC50V
e 0,2AbeiDC150V
e 4 Abei AC250V

£ Fir Kompaktleistungsschalter mit Federspeicherantrieb

& Fur Kompaktleistungsschalter mit Kipphebelantrieb
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3VA27 | Kompaktleistungsschalter

3VA27
Aktuatormodul COM ACT
e Zum Fern- Ein-/Ausschalten des Leistungsschalters liber Kommunikation
* Betdtigung des Einschaltmagneten (CC) und des 1. Spannungsauslésers (ST)
¢ Nur verwendbar in Kombination mit einem Kommunikationsmodul, Motorantrieb, Einschaltmagnet und
1. Spannungsausloser
* Automatisch enthalten bei Auswahl von Kommunikationsanbindung der 6er-ETU-Serie
in Grundschalterkonfiguration
Zubehor fiir Artikel-Nr.
ETU 6er-Serie E - 3VW9011-0AT10
Breaker Connect Modul
e Zur externen Spannungsversorgung der Elektronikkomponenten
Spannung Artikel-Nr.
AC/DC 110...240 V f £ 3VW9011-0AT06
DC24...48V f £ 3VW9011-0ATO7

Hilfskontaktmeldungen fiir Kommunikationsanbindung

¢ Hilfskontakte zur Meldung der Einschaltbereitschaft oder fiir Positionsmeldeschalter der Einschubstellungen

e Nur verwendbar in Kombination mit Kommunikationsmodul

¢ Kombinierbar mit Standardpositionsmeldeschaltern oder Einschaltbereitschaftsmeldekontakten

e Hinweis: Beide Meldeschalter sind bei Auswahl von Kommunikationsanbindung der 6er-ETU automatisch im
Grundschalter enthalten (COM PSS nur bei Einschubtechnik)

Funktion Artikel-Nr.

- o Einschaltbereitschaftsmeldeschalter fiir Kommunikation COM RTC E - 3VW9011-0AT11
Positionsmeldeschalter COM PSS (nur fiir Einschubtechnik) I £ 3VW9011-0AT12
Test- und Parametriergerate
- » Verwendbar fiir alle ETU 3er-Serie und 6er-Serie
Beschreibung Typ Artikel-Nr.
Testgerat TD310 I « 3VW9011-0AT32

fir den Auslosetest Giber ETU und Ausldsemagnet inklusive Auslosung

e Aktivierung der ETU und des Auslésemagneten Uber eine im Testgerdt
eingebaute Batterie

e mit der Aktivierung kénnen bei der 6er-ETU-Serie die Parameter am Display
konfiguriert werden

Parametriergerat TD410 I £ 3VW9011-0AT34
¢ als Gateway fir die Parametrierung der ETU mit SENTRON powerconfig
e flir Generierung eines Reports der eingestellten Parameter mit powerservice

Test- und Parametriergerat TD420 i« 3VW9011-0AT33
* als Gateway fir die Parametrierung der ETU mit SENTRON powerconfig

— Test einer Ausldsung mit SENTRON powerconfig
¢ fiir den Einsatz mit der Software powerservice

— Test der Grundschutzfunktionen LSING

— Test der erweiterten Schutzfunktionen

— Testdatenspeicherung

— ETU Pufferspeicherauslesung

— Generierung eines Reports der eingestellten Parameter

£ Fir Kompaktleistungsschalter mit Federspeicherantrieb

& Fir Kompaktleistungsschalter mit Kipphebelantrieb
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Kompaktleistungsschalter | 3VA27

Zubehor fur Anschluss und Isolation

3VA27
Frontseitige Hauptanschliisse nach IEC 60947-2

¢ Nach IEC 60947-2 fiir 3VA27 bis zu 1600 A (abhéngig von den Einsatzbedingungen)
¢ Jeweils fiir oben und unten separat bestellen

Riickseitige Hauptanschliisse nach IEC 60947-2

Cu-/Al-Kabelanschliisse nach IEC 60947-2

T
o

CoFeeloq

Ausfiihrung Beschreibung Aufbau auf Polzahl / Anzahl Artikel-Nr.
Festeinbau frontseitige Hauptanschliisse = 3-polig/ 3 Stiick ¥ < 3VW9011-0ALO1
4-polig/ 4 Stlick % < 3VW9011-0ALO2
verldngerte Hauptanschlisse, frontseitige Hauptan-  3-polig / 3 Stiick ¥ < 3VW9011-0AL77
inklusive Isolationsplatte und schliisse 4-polig | 4 Stiick ¥ < 3VW9011-0AL78
Phasentrennwénde Standard
verbreiterte Hauptanschliisse, frontseitige Hauptan-  3-polig / 3 Stlick £ < 3VW9011-0AL73
inklusive Isolationsplatte und schliisse oben
verlangerte Phasentrennwénde  frontseitige Hauptan-  3-polig / 3 Stiick ¥ <« 3VW9011-0AL75
schliisse unten
frontseitige Hauptan- 4-polig /4 Stiick ¥ 3VW9011-0AL74
schliisse oben, unten
Einschubtechnik frontseitig zugangliche Flansch des 3-polig/ 3 Stiick % < 3VW9011-0ANO1
Anschliisse Einschubrahmens 4-polig | 4 Stiick ¥ < 3VW9011-0ANO2
verbreiterte Hauptanschliisse frontseitig 3-polig/ 3 Stiick ¥ < 3VW9011-0AN73
zugéngliche 4-polig / 4 Stiick & < 3VW9011-0AN74
Hauptanschliisse
¢ Nach IEC 60947-2 fiir 3VA27 bis zu 1600 A (abhdngig von den Einsatzbedingungen)
* Jeweils fiir oben und unten separat bestellen
Befestigung Ausfiihrung Aufbau auf Polzahl / Anzahl Artikel-Nr.
Festeinbau riickseitige Hauptanschlisse, - 3-polig /3 Stiick ¥ <« 3VW9011-0AL32
drehbar fiir horizontalen / 4-polig/ 4 Stiick ¥ < 3VW9011-0AL33
vertikalen Anschluss,
inklusive Klemmenabdeckung
Einschubtechnik riickseitige Hauptanschliisse, - 3-polig/ 3 Stiick £ <£ 3VW9011-0AN32
drehbar fiir horizontalen / 4-polig/ 4 Stiick ¥ < 3VW9011-0AN33
vertikalen Anschluss,
inklusive Klemmenabdeckung
verbreiterte Hauptanschliisse riickseitig horizontale  3-polig / 3 Stiick £ 3VW9011-0AN75
Hauptanschliisse 4-polig / 4 Stiick § <« 3VW9011-0AN76

¢ Nach IEC 60947-2 fiir 3VA27 bis zu 1600 A (abhdngig von den Einsatzbedingungen)
¢ Jeweils fiir oben und unten separat bestellen

Befestigung
Festeinbau

Ausfiihrung
Rundleiteranschlussklemmen

4 x 240 mm?2 fur frontseitigen
Kabelanschluss, inklusive Isolati-
onsplatte und hohe, verlangerte
Klemmenabdeckung

Aufbau auf

frontseitige Haupt-

anschlisse

Polzahl / Anzahl
3-polig / 3 Stilick
4-polig | 4 Stlick

H

LN

Artikel-Nr.
3VW9011-0AL71
3VW9011-0AL72

Einschubtechnik

Rundleiteranschlussstiicke
4 x 240 mm?2 furr Kabelschuhe fr
riickseitigen Kabelanschluss

£ Fir Kompaktleistungsschalter mit Federspeicherantrieb

& Fur Kompaktleistungsschalter mit Kipphebelantrieb

2/76

Siemens LV 10 - 10/2020

riickseitig vertikale
Hauptanschlisse

3-polig / 3 Stiick
4-polig | 4 Stlick

£

LN

3VW9011-0AN71
3VW9011-0AN72
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3VA27 | Kompaktleistungsschalter

3VA27
Hilfsstromstecker in Push-In-Technik

¢ Hilfsleiteranschlussklemme in Push-In Technik zur Nachristung fiir Festeinbauschalter und Einschubrahmen

» Das Gerét ist stets ab Werk mit der exakt benétigten Anzahl von Hilfsleiteranschlussklemmen besttickt

Ausfiihrung Artikel-Nr.
Push-In E « 3VW9011-0AB11

Klemmenabdeckungen fiir Festeinbau
* Fingersicher fir frontseitigen Hauptanschluss bei Festeinbau
¢ Notwendige IsolationsmaBnahmen werden stets mit der entsprechenden Anschlusstechnik geliefert
und missen nicht separat bestellt werden.

Ausfiihrung Polzahl / Anzahl Artikel-Nr.
Standard 3-polig / 2 Stlick < 3VW9723-0WD30
- 4-polig / 2 Stlick < 3VW9724-0WD40
. verlangert 3-polig / 2 Stiick < 3VW9723-0WF30
4-polig / 2 Stiick s 3VW9724-0WF40

i H
Phasentrennwande fiir Festeinbau

* Notwendige IsolationsmaBnahmen werden stets mit der entsprechenden Anschlusstechnik geliefert
und miissen nicht separat bestellt werden

 Bei Betriebsspannungen AC >440 V miissen Phasentrennwande verwendet werden,
bis AC 440 V ist die Verwendung optional

Hohe Polzahl / Anzahl Artikel-Nr.

100 mm 3-polig / 4 Stiick £ £ 3VW9723-0WA00
(Standard) 4-polig / 6 Stiick P < 3VW9724-0WA10
200 mm 3-polig / 4 Stiick £ £ 3VW9723-0WAO01
(verléngert) 4-polig / 6 Stiick £ £ 3VW9724-0WA11

Trager fiir Bodenbefestigung des Festeinbauleistungsschalters

e Nur flr Festeinbautechnik
Ausfiihrung Verwendung Artikel-Nr.

Montagetrager Standard I« 3VW9011-0BB51
(SchalterfiiBe)
(= Z-Option A07)
[ 4
Montagetrdger erweitert » Befestigung externer Hilfsschalter AUX 15 W (3VW9011-0AG15) i £ 3VW9011-0BB52
(SchalterfuiBe) e Sperrvorrichtung Schaltschranktr, direkt (fiir 3VW9011-0BB10)
inklusive mechanischem  Sperrvorrichtung Schaltschrankttiir, Bowdenzug
Schaltstellungsabgriff an (fir 3VW9011-0BB16)
Schalterseitenwand * Gegenseitige mechanische Verriegelung zu 3WL/3VA
f (= ZfOption 556) (ler 3VW9011-OBBZ1)

Erweiterungskit fiir Modifikation der Seitenwand des Festeinbauleistungsschalters
e Nur flir Festeinbautechnik

i * Riickwandbefestigung auf Montageplatte
* Zur Modifikation fiir mechanischen Schaltstellungsabgriff an Schalterseitenwand (= Z-Option S57)
Ausfiihrung Verwendung Artikel-Nr.
Erweiterungskit » Befestigung externer Hilfsschalter AUX 15 W (3VW9011-0AG15) i £ 3VW9011-0BB53
flr Seitenwand ¢ Sperrvorrichtung Schaltschranktir, direkt (fir 3VW9011-0BB10)

 Sperrvorrichtung Schaltschrankttiir, Bowdenzug
(fir 3VW9011-0BB16)

* Gegenseitige mechanische Verriegelung zu 3WL/3VA
(fiir 3VW9011-0BB21)

£ Fir Kompaktleistungsschalter mit Federspeicherantrieb

« Fir Kompaktleistungsschalter mit Kipphebelantrieb
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Kompaktleistungsschalter | 3VA27

Motor- und manuelle Antriebe

3VA27
Motorantrieb MO

ﬂ Beschreibung Spannung Artikel-Nr.
,g}’ zum automatischen Spannen AC/IDC 24 ...30V : - 3VW9011-0AF01
T %’ des Federspeicherantriebs ACIDC 48 ... 60 V. P - 3VW9011-0AF02
_j%_ AC/DC 100 ... 130V H = 3VW9011-0AF03
| ACIDC 220 ... 250 V = - 3VW9011-0AF04
Mechanischer Schaltspielzahler MOC
Beschreibung Ausfiihrung Artikel-Nr.
nur moglich in Kombination mit Motorantrieb. 5-stellig Eo= 3VW9011-0AHO7

Manuelle Antriebe fiir Kipphebelschalter

Beschreibung Ausfiihrung Farbe Schutzart Artikel-Nr.
Frontdrehantrieb Standard grau IP30 - £ 3VW9727-0EK11
inkl. Tirdichtungsrahmen  NOT-AUS gelb-rot IP30 - 3VW9727-0EK15
Turkupplungs-Drehantrieb  Standard grau IP30 - &£ 3VW9727-0FK21
NOT-AUS gelb-rot IP30 - « 3VW9727-0FK25
Basis ohne Griff IP30 - «£ 3VW9727-0GK0O0
Wellenstumpf IP30 - « 8UD1900-3WD00
Griff grau IP30 - £ 8UD1861-0AB11
gelb-rot IP30 - £ 8UD1861-0AB15

£ Fir Kompaktleistungsschalter mit Federspeicherantrieb

& Fur Kompaktleistungsschalter mit Kipphebelantrieb
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3VA27 | Kompaktleistungsschalter

Hilfsausloser, Einschaltmagnet

3VA27
Einschaltmagnet CC/ Spannungsausloser ST

¢ Hinweis:

— Fur Kompaktleistungsschalter mit Federspeicherantrieb sind die Produkte nur als Einschaltmagent CC

einsetzbar
— Fur Kompaktleistungsschalter mit Kipphebelantrieb sind die Produkte als Einschaltmagnet CC und
Spannungsausldser ST einsetzbar

Spannung
ACIDC 24 V
— AC/DC 30 V

AC/DC 48 V

AC/DC 60 V

AC/DC110...120V
AC/IDC120...127 V
AC/DC 220 ... 240V
AC/DC 240 ... 250 V
AC 380 ... 400 V

AC415...440V

Funktionspriifgerat TD320 fiir Einschaltmagnet / Spannungsausloser

* Die Betriebsverfiigbarkeit wird zyklisch mit Abstanden von 30 Sekunden gepriift
* Die Einheit verfiigt tiber optische Anzeigen in der Form von Leuchtdioden auf der Frontseite, um die
folgenden Zustdnde anzuzeigen:
— LED POWER ON LEUCHTET: korrekte Funktion des Testgerats YO/YC
— LED AUSSCHALTUNG LEUCHTET: Stromversorgung ausgefallen, Drahtbruch
— LED KURZSCHLUSS LEUCHTET: Wicklungsschluss
— LED AUSSCHALTUNG und KURZSCHLUSS BLINKEND: falsche Stromversorgung
— LED AUSSCHALTUNG und KURZSCHLUSS AUS: Einschaltmagnet / Spannungsausldser in Ordnung

Beschreibung

fiir alle Einschaltmagnete / Spannungsausléser H

» Die Testeinheit TD320 gestattet es, die Betriebsverfligbarkeit und Funktionen der Einschaltmagnete und
Spannungsausléser mit einer Bemessungsbetriebsspannung zwischen 24 V und 250 V (AC und DC) zu priifen

Artikel-Nr.

3VW9011-0ADO1
3VW9011-0AD02
3VW9011-0AD0O3
3VW9011-0AD04
3VW9011-0AD05
3VW9011-0AD06
3VW9011-0AD07
3VW9011-0AD08
3VW9011-0AD17
3VW9011-0AD18

Artikel-Nr.
3VW9011-0AT31

Hilfs- / Meldeschalter

 Die Hilfs-/Meldeschalter fiir DC 24 V Digitalsignale sind ausgelegt fiir eine
— kleinste Lastab 1 mA @ DC5 V und ein
— maximales Ausschaltvermdgen von 100 mA @ DC 24 V

e Fir externe Hilfsstromschalter EIN/AUS AUX 15 W zusatzlich auch eine Befestigung 3VW9011-0AG1x
und beim Festeinbauschalter eine Seitenwandmodifikation 3VW9011-0BB5x bestellen

Beschreibung Kontakte
Einschaltbereitschaftsmeldung RTC 1 W Standard H
¥ 1 W Digital z
Hilfsschalter EIN/AUS AUX 4 W Standard H
4 W Digital H
2 W Standard + 2 W Digital z
Externer Hilfsschalter EINJAUS AUX 15 W Standard H
15 W Digital H
Ausgeldstmeldeschalter S24 1 W Standard H
1 W Digital H
Federspeicherzustandsmeldung S21 1 W Standard H
1 W Digital H
Positionsmeldeschalter PSS 2W|2W[2W S
(nur bei Einschubtechnik) (Betriebs- | Test- | Trennstellung) Standard
2W[2W|[2W H

(Betriebs- | Test- | Trennstellung) Digital

£ Fir Kompaktleistungsschalter mit Federspeicherantrieb

« Fir Kompaktleistungsschalter mit Kipphebelantrieb
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Artikel-Nr.

3VW9011-0AHO1
3VW9011-0AH02
3VW9011-0AGO1
3VW9011-0AG02
3VW9011-0AGO3
3VW9011-0AG05
3VW9011-0AG06
3VW9011-0AH14
3VW9011-0AH15
3VW9011-0AH10
3VW9011-0AHO8
3VW9011-0AH11

3VW9011-0AH12
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Kompaktleistungsschalter | 3VA27

Hilfsausloser, Einschaltmagnet

3VA27
Hilfs- / Meldeschalter fiir Kipphebelschalter

¢ Hilfs- und Meldeschalter werden in jeweils in 2 Varianten angeboten:
— Standardausfiihrung fiir Strome > 100 mA und bis zu AC 400/ 250V,
— kleinste Last ab 100 mA @ DC 24 V
— maximales Ausschaltvermégen 5 A @ AC 250 V

1 — Digitalausfiihrung fiir Stréme <100 mA bei SPS Anbindungen,
m‘ kleinste Last ab 1 mA @ DC 5 V und
maximales Ausschaltvermégen von 100 mA @ DC 24 V

* Fir externe Hilfsstromschalter EIN/AUS AUX 15 W zusatzlich auch eine Befestigung 3VW9011-0AG1x
und beim Festeinbauschalter eine Seitenwandmodifikation 3VW9011-0BB5x bestellen

Beschreibung Kontakte Artikel-Nr.
Ausgeldstmeldeschalter TAS signalisiert die Trip-Stellung 1 W Standard - &£ 3VW9727-0AB11
unabhangig vom Auslésegrund 1 W Digital - 3VW9727-0AB13
Ausgeldstmeldeschalter durch Hilfsausldser S25 1 W Standard - £ 3VW9727-0AB41
meldet Auslésungen tiber Hilfsausléser (UVR, ST) 1 W Digital - < 3VW9727-0AB43
in UVRIST2-Pocket

Voreilender Hilfsschalter S26 (2 Stiick) 1S Standard, AC 250 V - £ 3VW9727-0AA21

Befestigung fiir externe Hilfsschalter AUX 15 W
* Externe Hilfsstromschalter EIN/AUS AUX 15 W sind separat zu bestellen
. Ausfiihrung Artikel-Nr.

[ fiir Festeinbauschalter mit Riickwand- oder Bodenbefestigung E £ 3VW9011-0AG15
’l | (in Kombination mit Z-Option S56 oder S57)
! fir Einschubrahmen i £ 3VW9011-0AG17

e

Unterspannungsausléser UVR

Spannung Artikel-Nr.
! AC/DC 24 V i £ 3VW9011-0AEO1
— ACIDC 30V : < 3VW9011-0AE02
AC/DC 48 V i £ 3VW9011-0AEQO3
AC/DC 60 V i £ 3VW9011-0AE04
AC/DC 110 ...120V i £ 3VW9011-0AEQ5
AC/IDC120...127 V i £ 3VW9011-0AE06
AC/DC 220 ... 240V i £ 3VW9011-0AEQ7
AC/DC 240 ... 250V i £ 3VW9011-0AE08
AC 380 ... 400 V i £ 3VW9011-0AE17
AC415 ...440V i £ 3VW9011-0AE18
Externes Verzégerungsgerat fiir Unterspannungsausloser
¢ Mit einstellbarer Verzégerungszeit von 0,5 ... 3 s
¢ Fir Hutschienenmontage geeignet
Spannung Artikel-Nr.
AC/IDC 24 ...30V 3VW9011-0AE10
AC/IDC 48V 3VW9011-0AE11
AC/DC 60 V 3VW9011-0AE15

3VW9011-0AE12
3VW9011-0AE13

AC/DC110...127 V
AC/DC 220 ...250V

MWW W wme w
LS N N N

£ flr Kompaktleistungsschalter mit Federspeicherantrieb

& fiir Kompaktleistungsschalter mit Kipphebelantrieb
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3VA27 | Kompaktleistungsschalter

AbschlieBvorrichtungen und Verriegelungen

3VA27
AbschlieBvorrichtung gegen Verfahren des Einschubschalters

b Ausfiihrung Artikel-Nr.

Zylinderschloss RONIS (Ersatz flir R78) $ £ 3VW9011-0BA8O
Biigelschloss 8 mm (Ersatz fiir R65), fiir max.3 Schldsser $ £ 3VW9011-0BA87
Sperrvorrichtung gegen Verfahren des Einschubschalters in Trennstellung
e Nur als Zusatz in Verbindung mit R78 (3VW9011-0BA80) und/ oder R65 (3VW9011-0BA87) mdoglich
Beschreibung Artikel-Nr.
Sperrvorrichtung (Ersatz fiir R79) I £ 3VW9011-0BA84
AbschlieBvorrichtung in OFF-Position
e Fir Festeinbau und Einschub
e Gegen unbefugtes Einschalten im Bedienpult (Sicheres AUS)
e Netztrenneinrichtung erfiillt Hauptschalterbedingung nach EN 60204-1
B Beschreibung Artikel-Nr.
Zylinderschloss Fabrikat RONIS (Ersatz fiir SO8) R 3VW9011-0BA33
L]
8l
AbschlieBvorrichtung in OFF-Position
i  Fir Festeinbau und Einschub
e Gegen unbefugtes Einschalten im Bedienpult (Sicheres AUS)
e Netztrenneinrichtung erfiillt Hauptschalterbedingung nach EN 60204-1
Beschreibung Ausfiihrung Artikel-Nr.
Biigelschloss 4 mm (Ersatz fuir S22) Plastik fir max. 3 Schlosser £ - 3VW9011-0BA41
Biigelschloss 7 mm (Ersatz fuir S23) Metall fiir max. 1 Schloss £ - 3VW9011-0BA42
Biigelschloss 8 mm (Ersatz fiir SO7) Metall flir max. 2 Schl6sser E 3VW9011-0BA44

AbschlieBvorrichtungen in OFF-Position fiir Kipphebelschalter mit Drehantrieb
* Gegen unbefugtes Einschalten bei Kompaktleistungsschalter mit Drehantrieb

Beschreibung Artikel-Nr.
flir RONIS - 3VW9727-0VL10

I

AbschlieBvorrichtungen in OFF-Position fiir Kipphebelschalter ohne Drehantriebe
* Gegen unbefugtes Einschalten im Bedienpult bei Kompaktleistungsschalter ohne Drehantrieb

Beschreibung Artikel-Nr.
fuir Bligelschlosser - £ 3VW9727-0LB10

N

fuir RONIS - 3VW9727-0LF10

Verriegelungsset fiir mechanisch EIN und/oder AUS am Bedienpult

Beschreibung Ausfiihrung Artikel-Nr.

Biigelschloss 4 mm (Ersatz fuir S42) Plastik fir max. 3 Schldsser £ - 3VW9011-0BA22
Biigelschloss 7 mm (Ersatz fuir S43) Metall fiir max. 1 Schloss I 3VW9011-0BA23
Biigelschloss 8 mm (Ersatz fuir S44) Metall fiir max. 2 Schl6sser R 3VW9011-0BA24

£ Fur Kompaktleistungsschalter mit Federspeicherantrieb

£ Fir Kompaktleistungsschalter mit Kipphebelantrieb
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Kompaktleistungsschalter | 3VA27

AbschlieBvorrichtungen und Verriegelungen

3VA27
Schutzabdeckung mechanisch EIN/AUS

¢ Mechanisch EIN/AUS gegen unbeabsichtigte Betdtigung im Bedienpult
¢ Nicht abschlieBbar

$ { Beschreibung Artikel-Nr.
nicht abschlieBbar (Ersatz fiir S41) £ - 3VW9011-0BA21

n Gegenseitige mechanische Verriegelung

* Gegenseitige mechanische Verriegelung mit Bowdenzug 2 m

r?] . Befestigung Montage Artikel-Nr.
J*’_ Bl J Festeinbau Riickwand- oder Bodenmontage < 3VW9011-0BB21
E_ Iﬁl Einschubtechnik Befestigung am Einschubrahmen £ 3VW9011-0BB22
=]
| &
Bowdenzug, separat
e Einmal je Leistungsschalter erforderlich
Variante Artikel-Nr.
1000 mm 3VW9011-0BB23
2000 mm 3WL9111-0BB45-0AA0
3000 mm 3WL9111-0BB46-0AA0

Sperrvorrichtung gegen Offnen der Schaltschranktiir in EIN Stellung
» Gegen Offnen der Schaltschranktiir in EIN Stellung

g e Zusatzlich wird bei gedffneter Schaltschranktiir das Einschalten des Leistungsschalters verhindert
v Befestigung Ausfiihrung Artikel-Nr.
Eﬁl Festeinbau in Seitenwand-/ oder Bodenmontage direkte feste Verriegelung i £ 3VW9011-0BB10
y i Verriegelung mit Bowdenzug E £ 3VW9011-0BB16
! Einschubtechnik direkte feste Verriegelung f £ 3VW9011-0BB14
Verriegelung mit Bowdenzug I £ 3VW9011-0BB18

Tiirdichtungsrahmen IP30
T ¢ Bei IP4x und hoher ist die Schutzabdeckung IP54 3VW9011-0AP03 oder 3VW9011-0AP13 zu bestellen

Beschreibung Befestigung Ausfiihrung Artikel-Nr.
Ersatzteil flir Z-Option T30.  Festeinbau 1P3x § £ 3VW9011-0APO1
Einschubtechnik 1P3x E - 3VW9011-0AP02
4 3VW9011-0APO4

Schutzabdeckung IP54

¢ Schutzabdeckung / Haube IP54 abschlieBbar fiir Festeinbau und Einschubtechnik
e Zur Realisierung der Schutzarten IP4x und IP54 bei Einbau in Schaltanlagentiir

¢ Nicht kombinierbar mit Tlrdichtungsrahmen IP30 und Tlrkupplungsdrehantrieb

Beschreibung Ausfiihrung Artikel-Nr.
Schloss mit einzigartigem Schliissel P54 i £ 3VW9011-0AP03
Schloss mit einheitlichem Schliissel P54 P £ 3VW9011-0AP13

£ Fir Kompaktleistungsschalter mit Federspeicherantrieb
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3VL bis 1600 A, IEC

ke
Produktabktiindigung

Der Kompaktleistungsschalter 3VL bis 1600 A IEC wird
ab 10/2020 nur noch als Ersatzteil bestellbar sein und
ab 10/2025 aus dem Bestellportfolio entfernt.

Unterlagen zum Download
Umfassende Informationen zum Kompaktleistungsschalter 3VL
finden Sie im Katalog-Auszug

Kompaktleistungsschalter 3VL (109769073)

Kompaktleistungsschalter 3VL
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Leitungsschutzschalter

ant

Elektrische Anlagen vor Schaden
schiitzen

Die Zahl an elektrischen Verbrauchern steigt
zunehmend — und damit auch die Belastung fur
die Elektroinstallation.

Im Fall von Uberlast oder Kurzschluss schalten
Leitungsschutzschalter den angeschlossenen
Strombkereis sicher ab und schiitzen elektrische
Anlagen und Gerate damit verldsslich vor
Schaden.

Leitungsschutzschalter aus dem SENTRON
Portfolio lassen sich zudem einfach montieren
und installieren. Die Gerate zeichnen sich durch
ihr einheitliches Design aus und kénnen mit dem
durchgangigen Zubehér um viele Funktionen
erweitert werden.

Ob fir Industrie, Gebaude oder Infrastruktur

— mit unserem vielfdltigen Portfolio finden Sie
den passenden Leitungsschutzschalter fiir jede
Anwendung.
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Leitungsschutzschalter | Rundum informiert

Eine Vielzahl weiterer Informationen ...

Informieren + Bestellen

0 Alles Wichtige auf einen Blick

Erste Informationen

Informationen zu Leitungsschutzschaltern finden Sie auf
unserer Webseite
www.siemens.de/leitungsschutzschalter
www.siemens.de/schutzkonzept

2 Ansprechpartner in lhrer Ndhe

Wir sind da, wo Sie uns brauchen

Ihren lokalen Ansprechpartner finden Sie unter
www.siemens.de/lowvoltage/kontakt

O Ihr Produkt im Detail

Das Siemens Industry Online Support Portal stellt Ihnen
umfassende Informationen zur Verfligung
www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support

¢ Technische Basisinformation — SENTRON Schutzkonzept

(109767456)
¢ Technik-Fibel — Leitungsschutzschalter (109482304)

Die passenden Ausschreibungstexte finden Sie unter
www.siemens.de/lowvoltage/ausschreibungstexte

Um schnell und einfach auf Siemens Produkte
umzustellen nutzen Sie unser Umschliisseltool
www.siemens.de/umschluesseltool

312 Siemens LV 10 - 10/2020

D Unsere Video-Angebote

Siemens YouTube Channel

e Leitungsschutzschalter (allgemein)
bit.ly/2Ge9mE9

-! Alles fiir Ihre Bestellung

Einen Uberblick {iber Ihre Produkte finden Sie in der
Industry Mall

e Leitungsschutzschalter sie.ag/32uowyT

Direkte Weiterleitung auf die einzelnen Produkte in der
Industry Mall durch Klicken auf die Artikel-Nr. im Katalog
oder durch Eingabe dieser Webadresse inkl. Artikel-Nr.
www.siemens.com/product?Artikel-Nr.



http://www.siemens.de/leitungsschutzschalter
http://www.siemens.de/schutzkonzept
http://www.siemens.de/lowvoltage/kontakt
http://www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109767456
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109482304
http://www.siemens.de/lowvoltage/ausschreibungstexte
http://www.siemens.de/umschluesseltool
http://bit.ly/2Ge9mE9
http://sie.ag/32uowyT
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Products/10256170?tree=CatalogTree 
https://mall.industry.siemens.com/mall/WW/Catalog/Products/10045208?tree=CatalogTree

Rundum informiert | Leitungsschutzschalter

... finden Sie in unserem Online-Angebot

In Betrieb nehmen + Betreiben

6 Ihr Produkt im Detail

Das Siemens Industry Online Support Portal stellt lhnen
detaillierte technische Informationen zur Verfligung
www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support

e Betriebsanleitungen
e Kennlinien
* Zertifikate

Engineering-Daten flir CAD- oder CAE-Systeme finden Sie
im CAx-Download-Manager unter
www.siemens.de/lowvoltage/cax

Handbiicher

Handbticher zum Download finden Sie im Siemens
Industry Online Support unter
www.siemens.de/lowvoltage/handbuch

* Projektierungshandbuch — Leitungsschutzschalter
(45302792)

2 Schnellster Weg zu den Experten

In Deutschland: +49 (911) 895-7222

Die kompetente Fachberatung bei technischen Fragen
mit einem breiten Spektrum an bedarfsgerechten
Leistungen rund um unsere Produkte und Systeme.

Unterstitzung bei technischen Fragen finden Sie unter
www.siemens.de/lowvoltage/support-request

Wir bieten lhnen ein umfassendes Spektrum an Service-
leistungen, bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprech-
partner unter www.siemens.de/lowvoltage/kontakt

Weitere Informationen zu Serviceleistungen finden Sie
unter www.siemens.de/service-katalog

Training und Tutorials

Unser Schulungsangebot finden Sie unter
www.siemens.de/sitrain-lowvoltage

e Grundlagen der Elektrotechnik (WT-LVBGET)
 Schutzkonzept (WT-LVBPC)

O Technische Ubersicht - Leitungsschutzschalter

Ilhr schneller Weg zu unseren Online-Angeboten

Auf dieser Seite finden Sie umfangreiche Informationen und Links zu Leitungsschutzschaltern

www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support (109769082)

Siemens LV 10 - 10/2020
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Leitungsschutzschalter | Gerate fiir alle Einsatzbereiche

Gerate fur alle Einsatzbereiche

Leitungsschutzschalter
fur Basisanwendungen

Optimal fiir Standardanwendungen
Die Leitungsschutzschalter 5SL sind
der neue Standard mit B- und
C-Charakteristik fiir Anwendungen
bis 63 A.

Sie kénnen als Hauptschalter zum
Trennen oder Freischalten von
Anlagen verwendet werden.

Die 5SL-Gerdte werden vorwiegend in
Zahlerschranken und Kleinverteilern
installiert, um z.B. in Wohngebduden
oder Zweckbauten die Stromkreise flir
Lampen, Herde und auch Maschinen
abzusichern.

3/4 Siemens LV 10 - 10/2020

Leitungsschutzschalter
fur erweiterte
Anwendungen

Ideal fiir Industrieanwendungen
Ob Stromkreise mit Motoren oder
groBBen Lampen, Halbleiter oder stark
impulserzeugende Betriebsmittel wie
Transformatoren und Magnetventile
— die 5SY- und 5SP-Gerdte sind auf
industrielle Bereiche optimal zuge-
schnitten und haben sich hier
bewadhrt.

Die 5SY-Gerdte bieten Ihnen hochste
Qualitat und Funktionalitat flr die
Installation in komplexen Gebduden,
sowie in der Industrie. Mit einem
Bemessungsschaltvermdgen von

bis zu 25 kA sind sie anspruchvollsten
Anforderungen bei einem Bemessungs-
strom von 0,3 bis 80 A gewachsen.

Besondere Merkmale

e Doppelkammer-Klemme

e Einfaches, werkzeugloses Losen
mit Hilfe von Schiebern

¢ Separate Schaltstellungsanzeige

e Umfangreiches Zubehor

Gerateschutzschalter
flr erweiterte
Anwendungen

Ideal fiir Gerate in der Industrie
Gerdteschutzschalter von Siemens
bieten fiir jeden Anwendungsfall den
optimalen Schutz in AC- und DC-
Steuerstromkreisen in der Industrie
und Anlagenbau.

Thermomagnetische Gerdteschutz-
schalter 55Y17 werden zum Schutz
von Magnetventilen, Servomotoren,
Meldeleuchten bis zu SPS-Eingangen
eingesetzt. Uberall dort, wo es gilt,
Verbraucher prézise vor Uberlast und
Kurzschluss zu schiitzen.

Elektronische Gerateschutzschalter
5SK9 eignen sich optimal fiir den
Schutz von z.B. Relais, programmierba-
ren Steuerungen, Motoren, Sensoren
und Aktoren sowie Ventilen. Eine
Stromanalyse in Kombination mit einer
schnellen Ausldsung im Fehlerfall
vermeidet die Gefahr einer
Uberlastung des Schaltnetzteils.



Systemiibersicht | Leitungsschutzschalter

Systemubersicht

Grundgerdte und Zubehor

Leitungsschutzschalter fur Basisanwendungen

55L6 55L4 5SJ6... 5SL60 5SP3 .
3
Leitungsschutzschalter fur erweiterte Anwendungen

=
@
| - | |
1 ! 1 ! 1 ! L} ! !
[} [} [} [} b
£ £ K & 4
55Y6 55Y4 5SP4 5SY5 5SY7 55J4..HG

Gerateschutzschalter fiir erweiterte Anwendungen

55Y17 55K9

Elektrlsches Zubehor

.: & ‘*
d {5‘1 54 = “__
Ei '.-§i ; J s
o £ .3 .: ‘] -
& ‘) 2 =
Hilfsstrom- Fehlersignal- Hilfsstrom- und Fehler- Arbeitsstrom- Unterspannungs-  Fernantrieb Brandschutzschalter 5SM6
schalter (AS) schalter (FC) signalschalter (AS+FC) ausloser (ST) ausloser (UR) (RC-Mech.)

Mechanisches Zubehor
.. | @ | Ay
ol ~ B
el

Drehantrieb Distanzstiick Klemmen-Abdeckkappe Wandgehause Isolierstoff- Halterung fiir Zwischenrahmen
gehduse Fronttafeleinbau

Sammelschienen und Zubehor
iy, W= Ny B "

Kompaktsammel- Standardsammel- Anschlussklemmen Berlihrungsschutz Endkappen Reihenverbinder  Verteilerblocke
schienen schienen
Hinweis:

Das ausfiihrliche Zubehdrspektrum finden Sie bei den Grundgerdten und im Abschnitt Zubehor.
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Leitungsschutzschalter | Schnellauswahlhilfe

Leitungsschutzschalter

fur Basisanwendungen fiir Gebaude und Infrastruktur

Standards IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60898-1
Schaltvermégen |, bei AC (230/400 V) nach IEC/EN 60898-1 AC kA 6 10
Bemessungsstrom A 0,3...63 0,3...63

Polzahl 1P| 2P| 3P| 4P| 1P+N | 3P+N 1P| 2P| 3P| 4P| 1P+N | 3P+N
Schaltcharakteristik B|C B|C|D

Approbationen
Allgemeine Produktzulassungen VDE, CEBEC, TSE VDE, CEBEC, IMQ
Schiffsklassifikationen - _

Betriebsspannung

max. AC, nach EN 60898-1/-2, EN 60947-2 Vv 2501440 250/440
max. DC pro Pol, nach EN 60898-1/-2, EN 60947-2 V 72 72
max. AC nach UL 1077, CSA C22.2 No.235 \Y = =
Bemessungsspannung AC, nach UL 489 \ = =
BemessungsstoBspannung U;, kv 4 4
Bemessungsfrequenz f, Hz 50/60 50/60

Anschluss

Doppelkammerklemme - _

Leiterquerschnitt 1 Leiter eindréhtig/ mehrdrahtig mm? 0,75...35 0,75...35
feindrahtig mit Aderendhiilse mm? 0,75...25 0,75 ...25
feindrahtig ohne Aderendhiilse mm? 1..35 1..35
Leiterquerschnitt 2 Leiter eindrdhtig/ mehrdrahtig mm? 0,75...10 0,75...10
(gleicher Querschnitt und feindrahtig mit Aderendhiilse mm?2 0,75...4 0,75 ...4
gleiche Leiterart) feindrahtig ohne Aderendhiilse mm? 1..4 1.4
Leiterquerschnitt 1 Leiter eindrdhtig/ mehrdrahtig mm? 10...25 10...25
+ Sammelschiene feindrahtig mit unisolierter Aderendhiilse mm? 6..25 6..25
(Stiftstérke 1,5 mm) feindréhtig mit isolierter Aderendhiilse mm? 6..16 6..16

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur °C -25...+45" -25...+552
Lagertemperatur °C —-40 ... +75% -40 ... +75%
Schock nach IEC 60068-2-27 150 m/s? bei 11 ms Halbsinus - -
Rittelfestigkeit nach IEC 60068-2-6 50 m/s? bei 25 ... 150 Hz und 60 m/s? bei 35 Hz (4 s) - -
Schwing- und schockfest nach DIN EN 61373 und DIN EN 50155 ,1B” (Bahntechnik) - -
Brandverhalten von Materialien nach EN 45545-2 (Brandschutz in Schienenfahrzeugen) - -

Verschmutzungsgrad bei Uberspannungskategorie 21 2710
Weiterfiihrende Informationen
Katalog LV 10 - 10/2020 siehe Seite 3/12 siehe Seite 3/14

D Zeitweise +55 °C, max. 95 % Feuchte
2 Max. 95 % Feuchte
3 95 % Feuchte bis max. 55 °C

/6 Siemens LV 10 - 1012020 Systemiibersicht Seite 3/5
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Schnellauswahlhilfe | Leitungsschutzschalter

W
g & :!
5SJ6...-.KS 5SP3

IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60898-1 DIN VDE 0641-21
6 6 =
10... 20 2..40 16...63
1P| 2P| 3P| 1P+N 1P+N 1P| 2P| 3P| 4P
B|C B|C E
VDE VDE, IMQ, NF, CCC VDE
- DNV-GL -
2501440 250 =
60 72 =
4 4 6
50/60 50160 50/60

Steckklemme abgangsseitig - -
1,5 ...4 (oben) | 0,75 ... 25 (unten) 0,75...16 2,5 ... 50 (unten)

1,5...2,5 (oben) | 0,75 ... 25 (unten) 0,75...10 2,5 ... 50 (unten)

15...4 2,5... 16 (oben)

25 ... +45" -25...+60 -25...+55
-40 ... +753 -40 ... +75 -40...+70
211 2/ 3/IV

siehe Seite 3/16 siehe Seite 3/18 siehe Seite 3/34
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Leitungsschutzschalter | Schnellauswahlhilfe

Leitungsschutzschalter

far erweiterte Anwendungen fir Gebaude und Infrastruktur
sowie in Industrie und Maschinenbau

- e
ry

£ £

<} Y
5SY6 5SY4
Standards IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60898-1
IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-2
UL 1077 UL 1077
Schaltvermégen |, bei AC (230/400 V) nach IEC/EN 60898-1 AC kA 6 10
nach UL1077 und CSA C22.2 No.235 suplementary protector, OC, suplementary protector, OC,
FW 0, OL O, TC 3 at 50°C FW 0, OL 0, TC 3 at 50°C
SC U2: siehe Certificate of U2: siehe Certificate of
Compliance Compliance
Bemessungsschaltvermdgen |, 1,0,3...2A kA 3030 35|35
nach IEC/EN 60947-2 bei U, 230 V | bei U, 400 V I,3..6A KA 30(30 35|35
(1P, 1P+N) [ (2P, 3P, 4P, 3P+N) I 8..10 A kA 15115 20120
1,13..32A kA 15]15 20|20
I, 40A kA 1010 1515
l,50...63 A kA 10|10 15115
I,80...125 A kA —|= 1010
Bemessungsstrom A 0,3...63 0,3...80
Polzahl 1P| 2P| 3P[4P[1P+N|3P+N 1P| 2P| 3P| 4P| 1P+N | 3P+N
Schaltcharakteristik B|IC A|B|C|D
Allgemeine Produktzulassungen VDE, IMQ, CCC, VDE, IMQ, CCC,
AN s
Schiffsklassifikationen DNV-GL, LR, BV, RINA, ABS DNV-GL, LR, BV, RINA, ABS
max. AC nach EN 60898-1/-2, EN 60947-2 Vv 250/440 2501440
nach UL 1077, CSA C22.2 No.235 V 2771480 2771480
max. DC pro Pol nach EN 60898-1/-2, EN 60947-2 Vv 72" 720
Bemessungsspannung AC nach UL 489 Vv - -
BemessungsstoBspannung U, kv 4 4
Bemessungsfrequenz f, Hz 50/60 50/60
Doppelkammerklemme u ]
Leiterquerschnitt 1 Leiter eindrahtig/mehrdrahtig mm? 0,75 ... 35 0,75 ... 35
feindrahtig, mit Aderendhiilse mm? 0,75 ... 25 0,75... 25
Leitungen (Cu 60/75 °C |, <40 A; 60 °C |, >40 A) AWG 18 ... 4 AWG 18 ... 4
Klemmenanzugsdrehmoment Nm 2,5...3,5max. 2,5...3,5 max.
Ib-in 22..26 22..26
Umgebungstemperatur °C -25...+55% -40...+70%
Lagertemperatur °C -40...+75? -40 ... +75%
Schock nach IEC 60068-2-27 150 m/s? bei 11 ms Halbsinus ] [ ]
Rittelfestigkeit nach IEC 60068-2-6 50 m/s? bei 25 ... 150 Hz und 60 m/s? bei 35 Hz (4 s) | ] [ ]
Schwing- und schockfest nach DIN EN 61373 und DIN EN 50155 ,1B” (Bahntechnik) - [ ]
Brandverhalten von Materialien nach EN 45545-2 (Brandschutz in Schienenfahrzeugen) - ]
Verschmutzungsgrad bei Uberspannungskategorie 3/ 3/112

Weiterfiihrende Informationen
Katalog LV 10 - 10/2020 siehe Seite 3/20 siehe Seite 3/22

" Ausgenommen: C/D 0,3 A...0,5A

5SY54.. 4-pol. Verschmutzungsgrad 2 bei Uberspannungskategorie Il

95 % Feuchte bis max. 55 °C

95% rel. Feuchte bis +55°C

55% rel. Feuchte bis +70°C

Max. 95 % Feuchte

Bei Verwendung mit Sammelschiene vorne oder 2 Leitern ist der Klemmbereich hinten eingeschrénkt, siehe Hinweise im Internet

/s Siemens LV 10 - 1012020 Systemiibersicht Seite 3/5
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Schnellauswahlhilfe | Leitungsschutzschalter

.I‘ ‘I- i

5SP4 5SY5 5SY7 55Y8 5SJ4..HG..
-
IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60898-2 IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-2
uL 1077 UL 1077 IEC/EN 60947-2 uL 1077 UL 489
uL 1077
-
10 10 15 25 =
suplementary protector, OC, suplementary protector, OC, suplementary protector, OC, suplementary protector, OC, =
FW 0, OL O, TC 3 at 50°C FW 0, OLO, TC 3 at 50°C FW 0, OL O, TC 3 at 50°C FW 0, OL O, TC 3 at 50°C
U2: siehe Certificate of U2: siehe Certificate of U2: siehe Certificate of U2: siehe Certificate of =
Compliance Compliance Compliance Compliance
-|- -1- 50|50 70|70 10
-|- -1- 4040 50|50 10
|- -|- 30130 40|40 10
-|- -1- 25125 3030 10
-|- o 20120 25|25 10
|- -1- 15115 20|20 10
10110 -|- —-|- -|- -
80...125 0,3...63 0,3...63 0,3...63 0,3...63
1P| 2P| 3P| 4P 1P| 2P| 4P 1P| 2P| 3P| 4P| 1P+N | 3P+N 1P| 2P| 3P [ 4P| 1P+N | 3P+N 1P| 2P| 3P
B|C|D B|C B|C|D c|D BIC|D
-
VDE, CCC, VDE, CCC, VDE, IMQ, CCC, c“us VDE, CCC,
AN cANus A us @
LR ABS DNV-GL, LR, BV, RINA, ABS ABS -
-
250/440 2501440 250/440 2501440 250/440
2771480 = 2771480 2771480 =
72 250 720 72" 60
- - - - 2771480
4 4 4 4 4
50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

10... 50 0,75 ... 35 0,75... 35 0,75... 35 0,75 ...25(16)
10... 35 0,75 ... 25 0,75 ... 25 0,75... 25 0,75 ...25(10)
AWG 3 ... 1 AWG 18 ... 4 AWG 18 ... 4 AWG 18 ... 4 AWG 18 ... 4 (5)
2,5...3,5 max. 2,5...3,5 max. 2,5...3,5 max. 2,5...3,5 max. 2,5...3,5 max.
22...31 22...26 22 ...26 22...26 22...26
|
-25...+55% -40...+70? -40...+70? -25...+55% -25...+55%
—-40 ... +75? -40 ... +75? -40...+75% -40 ... +75? -40 ... +75?
- ] n - ]
| ] ] | | ] ]
_ n n _ _
] ] n - -

2
=
2
s
=

siehe Seite 3/24 siehe Seite 3/26 siehe Seite 3/28 siehe Seite 3/30 siehe Seite 3/32
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Leitungsschutzschalter | Schnellauswahlhilfe

Gerateschutzschalter

fur erweiterte Anwendungen fur Industrie und Maschinenbau

\
I
'

=

i

(25

5SY17
Standards
Standards IEC 60934
UL 1077
Schaltvermégen I, bei AC (230/400 V) nach IEC/EN 60898-1 AC kA 3
Bemessungsstrom A 0,5..16
Polzahl 1P+AS
DC-Ausl6sung magnetisch F1(25...4x1)|F2(4...7x1,)
thermisch 1,05 x Haltestrom | 1,35 x Auslésestrom | TC3 1,35 x |,
elektronisch -
Lebensdauer Betdtigungen 6000
Allgemeine Produktzulassungen CCC,
AN us
max. AC nach EN 60898-1/-2, EN 60947-2 Vv 250
nach UL 1077, CSA C22.2 No.235 Vv 277
max. DC pro Pol \ 72
BemessungsstoBspannung U, kv 4
Bemessungsfrequenz f, Hz 50/60

Anschluss
Doppelkammerklemme -

Leiterquerschnitt 1 Leiter eindrahtig/ mehrdrahtig mm? 0,75...16
feindrahtig mit Aderendhiilse mm? 0,75...10
feindrahtig mit isolierter Aderendhiilse mm? 0,75...10
feindrahtig ohne Aderendhiilse mm? 0,75...16
Leiterquerschnitt AWG -

2 Leiter (gleicher Querschnitt) eindrahtig/ mehrdrahtig mm? 0,75...4
feindrahtig mit Aderendhiilse mm? 0,75...2,5
feindrahtig mit isolierter Aderendhiilse mm? 0,75...1,5
feindréhtig ohne Aderendhiilse mm? 0,75...4

Klemmenanzugsdrehmoment Nm 2,0...2,5 max.

Ib-in 17,7 ...22,1

Umgebungstemperatur °C -25...+60

Lagertemperatur °C -40 ... +70

Schock nach IEC 60068-2-27 150 m/s? bei 11 ms Halbsinus -
Rittelfestigkeit nach IEC 60068-2-6 50 m/s? bei 25 ... 150 Hz und 60 m/s? bei 35 Hz (4 s) -
Schwing- und schockfest nach DIN EN 61373 und DIN EN 50155 ,1B” (Bahntechnik) -
Brandverhalten von Materialien nach EN 45545-2 (Brandschutz in Schienenfahrzeugen) -

Verschmutzungsgrad bei Uberspannungskategorie nach IEC 21

Weiterfiihrende Informationen
Katalog LV 10 - 10/2020 siehe Seite 3/36

D Max. 95 % Feuchte

3/10 Siemens LV 10 - 10/2020 Systemibersicht Seite 3/5



Schnellauswahlhilfe | Leitungsschutzschalter

-

55K9

EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 60068-2-78,
EN 50178, EN 60068-2-6, EN 60068-2-27,
UL 508, UL 2367

TP+AS

Uberlast 1,2 x I,/ 1s | Kurzschluss 2 x I,/ <10 ms

30
0,5

02..4
Q2 o0 25
Q2 oo 25

AWG 24 ... 12

-25...+60"
-40...+70

siehe Seite 3/37
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Leitungsschutzschalter | Grundgerate

Leitungsschutzschalter 55L6

6 kA
1P 1P+N 2P 3P
AC 230/400 V AC230V AC 400V AC400V
Baubreite 1TE 2TE 2TE 3TE
T] 1511N lefi% *1*3%5
2 2 IN lﬁ:\4 21416
n Nennstrom |, Charakteristik Charakteristik Charakteristik
0,3A - 55L6114-7 - 55L6514-7 - 55L6214-7 - 5SL6314-7
0,5A - 55L6105-7 - 5SL6505-7 - 5SL6205-7 - 5SL6305-7
1A - 5SL6101-7 - 5SL6501-7 - 55L6201-7 - 5SL6301-7
1,6 A - 55L6115-7 - 5SL6515-7 - 5SL6215-7 - 5SL6315-7
2A 55L6102-6 55L6102-7 - 5SL6502-7 - 5SL6202-7 - 55L6302-7
3A - 55L6103-7 - 5SL6503-7 - 5SL6203-7 - 5SL6303-7
4 A 5SL6104-6 5SL6104-7 = 55L6504-7 = 5S5L6204-7 = 5SL6304-7
6A 5SL6106-6 5SL6106-7 5SL6506-6 55L6506-7 55L6206-6 55L6206-7 5SL6306-6 5SL6306-7
8A - 55L6108-7 - 55L6508-7 - 55L6208-7 - 55L6308-7
10A 5SL6110-6 5SL6110-7 5SL6510-6 5SL6510-7 55L6210-6 55L6210-7 5SL6310-6 5SL6310-7
13A 5SL6113-6 5SL6113-7 5SL6513-6 5SL6513-7 55L6213-6 5S5L6213-7 5SL6313-6 5SL6313-7
16 A 55L6116-6 55L6116-7 55L6516-6 55L6516-7 55L6216-6 55L6216-7 55L6316-6 55L6316-7
20A 55L6120-6 55L6120-7 55L6520-6 55L6520-7 55L6220-6 55L6220-7 55L6320-6 5SL6320-7
25A 55L6125-6 55L6125-7 55L6525-6 55L6525-7 55L6225-6 55L6225-7 5SL6325-6 5SL6325-7
32A 55L6132-6 55L6132-7 55L6532-6 55L6532-7 55L6232-6 55L6232-7 55L6332-6 5SL6332-7
40A 55L6140-6 55L6140-7 55L6540-6 55L6540-7 55L6240-6 55L6240-7 55L6340-6 5SL6340-7
50 A 55L6150-6 5SL6150-7 55L6550-6 55L6550-7 55L6250-6 55L6250-7 5SL6350-6 5SL6350-7
63 A 55L6163-6 55L6163-7 55L6563-6 55L6563-7 55L6263-6 55L6263-7 55L6363-6 5SL6363-7
Anbaukonzept
£ =
E optional f, optional
h und i und @l EE
e R
Grundgerat RC-Mech. AS AS AS
55L6 und FC FC + FC
AS+FC AS+FC  AS+FC
[
Adapter
AS Hilfsstromschalter siehe Seite 3/40
FC Fehlersignalschalter siehe Seite 3/42
AS+FC Hilfsstrom- und Fehlersignalschalter siehe Seite 3/43
RC-Mech.  Fernantrieb siehe Seite 3/46
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Grundgeréte | Leitungsschutzschalter

3P+N 4P
AC 400 V AC 400 V
4TE 4TE
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Charakteristik Charakteristik
B C B C
- 5SL6614-7 - 55L6414-7
- 5SL6605-7 - 5SL6405-7
- 5SL6601-7 - 55L6401-7
- 5SL6615-7 - 5SL6415-7
- 55L6602-7 - 5SL6402-7
- 5SL6603-7 - 5SL6403-7
- 55L6604-7 = 55L6404-7
5SL6606-6 55L6606-7 5SL6406-6 55L6406-7
- 55L6608-7 - 55L6408-7
55L6610-6 55L6610-7 55L6410-6 55L6410-7
55L6613-6 55L6613-7 55L6413-6 55L6413-7
55L6616-6 55L6616-7 55L6416-6 5SL6416-7
55L6620-6 55L6620-7 55L6420-6 55L6420-7
55L6625-6 55L6625-7 55L6425-6 5SL6425-7
55L6632-6 55L6632-7 55L6432-6 5SL6432-7
55L6640-6 5SL6640-7 55L6440-6 5SL6440-7
55L6650-6 5SL6650-7 55L6450-6 5SL6450-7
55L6663-6 5SL6663-7 55L6463-6 5SL6463-7
Zubehor
1 SchlieBer + 1 Offner Standard 5ST3010 1 Wechsler (AS) + 1 Wechsler (FC) 5573062
fr Keine Leistung
fiir kleine Leistung (mit Diode)  5ST3013-0XX01 Basic AC12..30V,DC12..48V 5ST3053
2 SchlieBer Standard 5573011 AC177 ...270V 5573054
fur kleine Leistung 5573014 Power AC12..30V,DC12...48V 5573055
2 Offner Standard 5ST3012 AC177 ...270V 5ST3056
fir kleine Leistung 5573015 Power mit ARD AC12..30V,DC12...48V 5ST3057
1 Wechsler Standard 5ST3016 AC177 ...270V 5ST3058
Power mit erweiterter  AC12..30V,DC12..48V  5ST3070
1 SchlieBer + 1 Offner 5573020 Funktion
2 SchlieBer 5573021
2 Offner 5573022 1-2TE 55T3820-6

3-4TE 5ST3820-7

Schnellauswahlhilfe Seite 3/6 Siemens LV 10 - 10/2020 313


https://www.siemens.com/product?5SL6114-7
https://www.siemens.com/product?5SL6514-7
https://www.siemens.com/product?5SL6214-7
https://www.siemens.com/product?5SL6314-7
https://www.siemens.com/product?5SL6614-7
https://www.siemens.com/product?5SL6414-7
https://www.siemens.com/product?5SL6105-7
https://www.siemens.com/product?5SL6505-7
https://www.siemens.com/product?5SL6205-7
https://www.siemens.com/product?5SL6305-7
https://www.siemens.com/product?5SL6605-7
https://www.siemens.com/product?5SL6405-7
https://www.siemens.com/product?5SL6101-7
https://www.siemens.com/product?5SL6501-7
https://www.siemens.com/product?5SL6201-7
https://www.siemens.com/product?5SL6301-7
https://www.siemens.com/product?5SL6601-7
https://www.siemens.com/product?5SL6401-7
https://www.siemens.com/product?5SL6115-7
https://www.siemens.com/product?5SL6515-7
https://www.siemens.com/product?5SL6215-7
https://www.siemens.com/product?5SL6315-7
https://www.siemens.com/product?5SL6615-7
https://www.siemens.com/product?5SL6415-7
https://www.siemens.com/product?5SL6102-6
https://www.siemens.com/product?5SL6102-7
https://www.siemens.com/product?5SL6502-7
https://www.siemens.com/product?5SL6202-7
https://www.siemens.com/product?5SL6302-7
https://www.siemens.com/product?5SL6602-7
https://www.siemens.com/product?5SL6402-7
https://www.siemens.com/product?5SL6103-7
https://www.siemens.com/product?5SL6503-7
https://www.siemens.com/product?5SL6203-7
https://www.siemens.com/product?5SL6303-7
https://www.siemens.com/product?5SL6603-7
https://www.siemens.com/product?5SL6403-7
https://www.siemens.com/product?5SL6104-6
https://www.siemens.com/product?5SL6104-7
https://www.siemens.com/product?5SL6504-7
https://www.siemens.com/product?5SL6204-7
https://www.siemens.com/product?5SL6304-7
https://www.siemens.com/product?5SL6604-7
https://www.siemens.com/product?5SL6404-7
https://www.siemens.com/product?5SL6106-6
https://www.siemens.com/product?5SL6106-7
https://www.siemens.com/product?5SL6506-6
https://www.siemens.com/product?5SL6506-7
https://www.siemens.com/product?5SL6206-6
https://www.siemens.com/product?5SL6206-7
https://www.siemens.com/product?5SL6306-6
https://www.siemens.com/product?5SL6306-7
https://www.siemens.com/product?5SL6606-6
https://www.siemens.com/product?5SL6606-7
https://www.siemens.com/product?5SL6406-6
https://www.siemens.com/product?5SL6406-7
https://www.siemens.com/product?5SL6108-7
https://www.siemens.com/product?5SL6508-7
https://www.siemens.com/product?5SL6208-7
https://www.siemens.com/product?5SL6308-7
https://www.siemens.com/product?5SL6608-7
https://www.siemens.com/product?5SL6408-7
https://www.siemens.com/product?5SL6110-6
https://www.siemens.com/product?5SL6110-7
https://www.siemens.com/product?5SL6510-6
https://www.siemens.com/product?5SL6510-7
https://www.siemens.com/product?5SL6210-6
https://www.siemens.com/product?5SL6210-7
https://www.siemens.com/product?5SL6310-6
https://www.siemens.com/product?5SL6310-7
https://www.siemens.com/product?5SL6610-6
https://www.siemens.com/product?5SL6610-7
https://www.siemens.com/product?5SL6410-6
https://www.siemens.com/product?5SL6410-7
https://www.siemens.com/product?5SL6113-6
https://www.siemens.com/product?5SL6113-7
https://www.siemens.com/product?5SL6513-6
https://www.siemens.com/product?5SL6513-7
https://www.siemens.com/product?5SL6213-6
https://www.siemens.com/product?5SL6213-7
https://www.siemens.com/product?5SL6313-6
https://www.siemens.com/product?5SL6313-7
https://www.siemens.com/product?5SL6613-6
https://www.siemens.com/product?5SL6613-7
https://www.siemens.com/product?5SL6413-6
https://www.siemens.com/product?5SL6413-7
https://www.siemens.com/product?5SL6116-6
https://www.siemens.com/product?5SL6116-7
https://www.siemens.com/product?5SL6516-6
https://www.siemens.com/product?5SL6516-7
https://www.siemens.com/product?5SL6216-6
https://www.siemens.com/product?5SL6216-7
https://www.siemens.com/product?5SL6316-6
https://www.siemens.com/product?5SL6316-7
https://www.siemens.com/product?5SL6616-6
https://www.siemens.com/product?5SL6616-7
https://www.siemens.com/product?5SL6416-6
https://www.siemens.com/product?5SL6416-7
https://www.siemens.com/product?5SL6120-6
https://www.siemens.com/product?5SL6120-7
https://www.siemens.com/product?5SL6520-6
https://www.siemens.com/product?5SL6520-7
https://www.siemens.com/product?5SL6220-6
https://www.siemens.com/product?5SL6220-7
https://www.siemens.com/product?5SL6320-6
https://www.siemens.com/product?5SL6320-7
https://www.siemens.com/product?5SL6620-6
https://www.siemens.com/product?5SL6620-7
https://www.siemens.com/product?5SL6420-6
https://www.siemens.com/product?5SL6420-7
https://www.siemens.com/product?5SL6125-6
https://www.siemens.com/product?5SL6125-7
https://www.siemens.com/product?5SL6525-6
https://www.siemens.com/product?5SL6525-7
https://www.siemens.com/product?5SL6225-6
https://www.siemens.com/product?5SL6225-7
https://www.siemens.com/product?5SL6325-6
https://www.siemens.com/product?5SL6325-7
https://www.siemens.com/product?5SL6625-6
https://www.siemens.com/product?5SL6625-7
https://www.siemens.com/product?5SL6425-6
https://www.siemens.com/product?5SL6425-7
https://www.siemens.com/product?5SL6132-6
https://www.siemens.com/product?5SL6132-7
https://www.siemens.com/product?5SL6532-6
https://www.siemens.com/product?5SL6532-7
https://www.siemens.com/product?5SL6232-6
https://www.siemens.com/product?5SL6232-7
https://www.siemens.com/product?5SL6332-6
https://www.siemens.com/product?5SL6332-7
https://www.siemens.com/product?5SL6632-6
https://www.siemens.com/product?5SL6632-7
https://www.siemens.com/product?5SL6432-6
https://www.siemens.com/product?5SL6432-7
https://www.siemens.com/product?5SL6140-6
https://www.siemens.com/product?5SL6140-7
https://www.siemens.com/product?5SL6540-6
https://www.siemens.com/product?5SL6540-7
https://www.siemens.com/product?5SL6240-6
https://www.siemens.com/product?5SL6240-7
https://www.siemens.com/product?5SL6340-6
https://www.siemens.com/product?5SL6340-7
https://www.siemens.com/product?5SL6640-6
https://www.siemens.com/product?5SL6640-7
https://www.siemens.com/product?5SL6440-6
https://www.siemens.com/product?5SL6440-7
https://www.siemens.com/product?5SL6150-6
https://www.siemens.com/product?5SL6150-7
https://www.siemens.com/product?5SL6550-6
https://www.siemens.com/product?5SL6550-7
https://www.siemens.com/product?5SL6250-6
https://www.siemens.com/product?5SL6250-7
https://www.siemens.com/product?5SL6350-6
https://www.siemens.com/product?5SL6350-7
https://www.siemens.com/product?5SL6650-6
https://www.siemens.com/product?5SL6650-7
https://www.siemens.com/product?5SL6450-6
https://www.siemens.com/product?5SL6450-7
https://www.siemens.com/product?5SL6163-6
https://www.siemens.com/product?5SL6163-7
https://www.siemens.com/product?5SL6563-6
https://www.siemens.com/product?5SL6563-7
https://www.siemens.com/product?5SL6263-6
https://www.siemens.com/product?5SL6263-7
https://www.siemens.com/product?5SL6363-6
https://www.siemens.com/product?5SL6363-7
https://www.siemens.com/product?5SL6663-6
https://www.siemens.com/product?5SL6663-7
https://www.siemens.com/product?5SL6463-6
https://www.siemens.com/product?5SL6463-7
https://www.siemens.com/product?5ST3010
https://www.siemens.com/product?5ST3013
https://www.siemens.com/product?5ST3013-0XX01
https://www.siemens.com/product?5ST3011
https://www.siemens.com/product?5ST3014
https://www.siemens.com/product?5ST3012
https://www.siemens.com/product?5ST3015
https://www.siemens.com/product?5ST3016
https://www.siemens.com/product?5ST3020
https://www.siemens.com/product?5ST3021
https://www.siemens.com/product?5ST3022
https://www.siemens.com/product?5ST3062
https://www.siemens.com/product?5ST3053
https://www.siemens.com/product?5ST3054
https://www.siemens.com/product?5ST3055
https://www.siemens.com/product?5ST3056
https://www.siemens.com/product?5ST3057
https://www.siemens.com/product?5ST3058
https://www.siemens.com/product?5ST3070
https://www.siemens.com/product?5ST3820-6
https://www.siemens.com/product?5ST3820-7

Leitungsschutzschalter | Grundgerate

Leitungsschutzschalter 5514

1P 1P+N 2P
AC 230/400 V AC230V AC400V
Baubreite 1TE 2TE 2TE

%] %11N Tlf3

2 2 IN 2 14
Nennstrom  Charakteristik
|

n C C C
0,3A - 55L4114-7 55L4114-8 - 5SL4514-7 55L4514-8 - 5SL4214-7 55L4214-8
0,5A - 5SL4105-7 55L4105-8 - 55L4505-7 5SL4505-8 - 5SL4205-7 55L4205-8
1A 55L4101-6 5SL4101-7 55L4101-8 5SL4501-6 55L4501-7 5SL4501-8 55L4201-6 5SL4201-7 55L4201-8
1,6 A = 5SL4115-7 5SL4115-8 = 5SL4515-7 5SL4515-8 = 5SL4215-7 5SL4215-8
2A 5SL4102-6 5SL4102-7 5SL4102-8 5SL4502-6 5SL4502-7 5SL4502-8 5SL4202-6 5SL4202-7 5SL4202-8
3A 55L4103-6 5SL4103-7 55L4103-8 5SL4503-6 55L4503-7 5SL4503-8 55L4203-6 5SL4203-7 55L4203-8
4 A 5SL4104-6 5SL4104-7 5SL4104-8 5SL4504-6 55L4504-7 5SL4504-8 5SL4204-6 5SL4204-7 5SL4204-8
6A 5S5L4106-6 5SL4106-7 5S5L4106-8 5SL4506-6 55L4506-7 5SL4506-8 5S5L4206-6 5SL4206-7 5S5L4206-8
8A 55L4108-6 55L4108-7 55L4108-8 55L4508-6 55L4508-7 55L4508-8 55L4208-6 55L4208-7 55L4208-8
10A 55L4110-6 5SL4110-7 5S5L4110-8 5SL4510-6 5S5L4510-7 5SL4510-8 55L4210-6 5SL4210-7 5SL4210-8
13A 55L4113-6 5SL4113-7 5S5L4113-8 5SL4513-6 5SL4513-7 5SL4513-8 5S5L4213-6 5SL4213-7 5SL4213-8
16 A 55L4116-6 55L4116-7 55L4116-8 55L4516-6 55L4516-7 55L4516-8 55L4216-6 5SL4216-7 55L4216-8
20A 55L4120-6 55L4120-7 55L4120-8 5SL4520-6 55L4520-7 55L4520-8 55L4220-6 5SL4220-7 55L4220-8
25A 55L4125-6 55L4125-7 55L4125-8 5SL4525-6 5SL4525-7 5SL4525-8 55L4225-6 5SL4225-7 55L4225-8
32A 55L4132-6 55L4132-7 55L4132-8 55L4532-6 55L4532-7 55L4532-8 55L4232-6 5SL4232-7 55L4232-8
40 A 55L4140-6 55L4140-7 55L4140-8 5SL4540-6 55L4540-7 55L4540-8 55L4240-6 5SL4240-7 55L4240-8
50A 55L4150-6 5SL4150-7 55L4150-8 5SL4550-6 5SL4550-7 5SL4550-8 55L4250-6 5SL4250-7 55L4250-8
63 A 55L4163-6 55L4163-7 55L4163-8 5SL4563-6 55L4563-7 55L4563-8 55L4263-6 5SL4263-7 55L4263-8
Anbaukonzept
el el oder oder oder oder
und und
AFDD Grundgerat AS AS AS ST ST AS ST AS AS
55M6 5SL4 (1P+N) EE FC + FC UR UR + FC UR + FC + FC
bis max. 40 A AS+FC AS+FC  AS+FC AS+FC AS+FC  AS+FC
£ E
~ optional S optional
N und " und oder oder oder oder
0 ~
- ]
Grundgeréat RC-Mech. AS AS AS ST ST AS ST AS AS
55L4 und FC FC + FC UR UR + FC UR + FC + FC
AS+FC AS+FC  AS+FC AS+FC AS+FC  AS+FC
|
Adapter

AFDD Brandschutzschalter siehe Seite 3/47 AS+FC  Hilfsstrom- und Fehlersignalschalter siehe Seite 3/43 RC-Mech. Fernantrieb siehe Seite 3/46
AS Hilfsstromschalter  siehe Seite 3/40 ST Arbeitsstromausldser siehe Seite 3/44
FC Fehlersignalschalter siehe Seite 3/42 UR Unterspannungsausldser siehe Seite 3/45
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Grundgeréte | Leitungsschutzschalter

3P 3P+N 4P
AC 400V AC 400 V AC 400 V
3TE 4TE 4TE

FLE3 4 FL13%5 N i
1o\ ANAY Tl
Charakteristik Charakteristik Charakteristik

B C D B C D B C D
- 5SL4314-7 55L4314-8 - 55L4614-7 5SL4614-8 - 55L4414-7 55L4414-8
- 5SL4305-7 55L4305-8 - 5SL4605-7 5SL4605-8 - 55L4405-7 5SL4405-8
55L4301-6 5SL4301-7 55L4301-8 55L4601-6 55L4601-7 5SL4601-8 55L4401-6 5SL4401-7 55L4401-8
- 5SL4315-7 55L4315-8 - 55L4615-7 5SL4615-8 - 5SL4415-7 55L4415-8
55L4302-6 5SL4302-7 55L4302-8 55L4602-6 55L4602-7 5SL4602-8 55L4402-6 55L4402-7 55L4402-8
55L4303-6 5SL4303-7 55L4303-8 5SL4603-6 5SL4603-7 5SL4603-8 55L4403-6 55L4403-7 55L4403-8
5SL4304-6 5S5L4304-7 5SL4304-8 5S5L4604-6 5SL4604-7 5S5L4604-8 5SL4404-6 5SL4404-7 5SL4404-8
5SL4306-6 55L4306-7 5SL4306-8 55L4606-6 5SL4606-7 5S5L4606-8 5SL4406-6 5SL4406-7 5SL4406-8
55L4308-6 55L4308-7 55L4308-8 55L4608-6 55L4608-7 55L4608-8 55L4408-6 5SL4408-7 55L4408-8
5SL4310-6 5SL4310-7 5SL4310-8 55L4610-6 5SL4610-7 5SL4610-8 5SL4410-6 5SL4410-7 5SL4410-8
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55L4316-6 5SL4316-7 55L4316-8 55L4616-6 55L4616-7 55L4616-8 55L4416-6 55L4416-7 55L4416-8
55L4320-6 5SL4320-7 55L4320-8 55L4620-6 55L4620-7 55L4620-8 55L4420-6 55L4420-7 55L4420-8
55L4325-6 5SL4325-7 55L4325-8 55L4625-6 55L4625-7 55L4625-8 55L4425-6 55L4425-7 55L4425-8
55L4332-6 5SL4332-7 55L4332-8 5SL4632-6 55L4632-7 5SL4632-8 55L4432-6 55L4432-7 55L4432-8
55L4340-6 5SL4340-7 55L4340-8 5SL4640-6 55L4640-7 5SL4640-8 55L4440-6 55L4440-7 55L4440-8
55L4350-6 5SL4350-7 5SL4350-8 5SL4650-6 5SL4650-7 5SL4650-8 55L4450-6 55L4450-7 5SL4450-8
55L4363-6 5SL4363-7 55L4363-8 5SL4663-6 55L4663-7 5SL4663-8 55L4463-6 55L4463-7 55L4463-8
Zubehor
Unterspannungsausléser (UR) Artikel-Nr.
1 SchlieBer + 1 Offner Standard 5573010 mit integriertem AC230V 5573040
fuir kleine Leistung 5573013 Hilfsschalter DC 110V 5573041
fiir kleine Leistung (mit Diode)  5ST3013-0XX01 DC24V 5573042
2 SchlieBer Standard 5ST3011 ohne integrierten AC230V 5573043
fuir kleine Leistung 5573014 Hilfsschalter DC 110V 5573044
2 Offner Standard 5573012 DC 24V 5ST3045
fir kleine Leistung 5513015
1 Wechsler Standard 5ST3016 Basic AC12..30V,DC12...48V 5ST3053
1 SchlieBer + 1 Offner 5573020 Power AC12..30V,DC12...48V 5ST3055
2 SchlieBer 5ST3021 AC177 ...270V 5ST3056
2 Offner 5573022 Power mit ARD AC12..30V,DC12...48V 5ST3057
1 Wechsler (AS) + 1 Wechsler (FC) 5ST3062 Power mit erweiterter AC12..30V,DC12...48V 5ST3070
il
AC110...415V, DC 110 ... 220V 5573030 Adapter fiir Fernantrieb (RC-Mech.) Artikel-Nr.
ACIDC24 ... 48V 5ST3031 1-2TE 55T3820-6
DC12V 55T3031-0XX01 3-4 TE 55138207
Brandschutzschalter (AFDD) Artikel-Nr.
fir Grundgerate 1P+N (2 TE), I, bis 16 A 55M6021-2
nicht in Kombination mit RC-Mech. I, bis 40 A 5SM6024-2
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Leitungsschutzschalter | Grundgerate

Leitungsschutzschalter 55J6...-.KS #

6 kA — Steckklemme abgangsseitig X
[
1P 1P+N 2P 3p
AC 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V
Baubreite 1TE 2TE 2TE 3TE

T] TllN *1{3 *1*3%5

T

2 2 IN
n Nennstrom |,  Charakteristik Charakteristik Charakteristik Charakteristik
] B ] B
10A 55J6110-6KS 55J6110-7KS 55J6510-6KS 55J6510-7KS 55J6210-6KS 55J6210-7KS 55J6310-6KS 55J6310-7KS
13A 55J6113-6KS 55J6113-7KS 55J6513-6KS 55J6513-7KS 55)6213-6KS 55J6213-7KS 55J6313-6KS 55)6313-7KS
16 A 55J6116-6KS 55J6116-7KS 55J6516-6KS 55J6516-7KS 55)6216-6KS 55J6216-7KS 55J6316-6KS 55J6316-7KS
20A 55J6120-6KS 55J6120-7KS 55J6520-6KS 55J6520-7KS 55J6220-6KS 55J6220-7KS 55J6320-6KS 55J6320-7KS
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https://www.siemens.com/product?5SJ6313-6KS
https://www.siemens.com/product?5SJ6313-7KS
https://www.siemens.com/product?5SJ6116-6KS
https://www.siemens.com/product?5SJ6116-7KS
https://www.siemens.com/product?5SJ6516-6KS
https://www.siemens.com/product?5SJ6516-7KS
https://www.siemens.com/product?5SJ6216-6KS
https://www.siemens.com/product?5SJ6216-7KS
https://www.siemens.com/product?5SJ6316-6KS
https://www.siemens.com/product?5SJ6316-7KS
https://www.siemens.com/product?5SJ6120-6KS
https://www.siemens.com/product?5SJ6120-7KS
https://www.siemens.com/product?5SJ6520-6KS
https://www.siemens.com/product?5SJ6520-7KS
https://www.siemens.com/product?5SJ6220-6KS
https://www.siemens.com/product?5SJ6220-7KS
https://www.siemens.com/product?5SJ6320-6KS
https://www.siemens.com/product?5SJ6320-7KS
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Leitungsschutzschalter | Grundgerate

Leitungsschutzschalter 55L60

1P+N-Kompakt-Leitungsschutzschalter 6 kA

1P+N (N-Pol rechts) 1P+N (N-Pol links)
AC230V AC230V
Baubreite 1TE 1TE

1N N3

Nennstrom |, Charakteristik
(o
2A - 55L6002-7 5SL6002-7KL
4A - 5SL6004-7 5SL6004-7KL
6A 55L6006-6 5SL6006-7 5SL6006-7KL
8A - 5SL6008-7 5SL6008-7KL
10A 5SL6010-6 5SL6010-7 5SL6010-7KL
13A 5SL6013-6 5SL6013-7 5SL6013-7KL
16 A 5SL6016-6 55L6016-7 5SL6016-7KL
20A 55L6020-6 5SL6020-7 55L6020-7KL
25A 55L6025-6 55L6025-7 5SL6025-7KL
32A 55L6032-6 55L6032-7 55L6032-7KL
40 A 55L6040-6 55L6040-7 55L6040-7KL
Anbaukonzept
optional optional oder
und und
AFDD Grundgerat AS AS AS
55L60 EE FC + FC
(nicht bei KL-Typen) AS+FC AS+FC  AS+FC
E
optional o optional
und i und e
~
o~
Grundgerat RC-Mech. AS AS AS
5SL60 und EG FC + FC
AS+FC AS+FC  AS+FC
|
Adapter
AFDD Brandschutzschalter siehe Seite 3/47
AS Hilfsstromschalter siehe Seite 3/40
FC Fehlersignalschalter siehe Seite 3/42
AS+FC Hilfsstrom- und Fehlersignalschalter siehe Seite 3/43
RC-Mech.  Fernantrieb siehe Seite 3/46
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https://www.siemens.com/product?5SL6002-7
https://www.siemens.com/product?5SL6002-7KL
https://www.siemens.com/product?5SL6004-7
https://www.siemens.com/product?5SL6004-7KL
https://www.siemens.com/product?5SL6006-6
https://www.siemens.com/product?5SL6006-7
https://www.siemens.com/product?5SL6006-7KL
https://www.siemens.com/product?5SL6008-7
https://www.siemens.com/product?5SL6008-7KL
https://www.siemens.com/product?5SL6010-6
https://www.siemens.com/product?5SL6010-7
https://www.siemens.com/product?5SL6010-7KL
https://www.siemens.com/product?5SL6013-6
https://www.siemens.com/product?5SL6013-7
https://www.siemens.com/product?5SL6013-7KL
https://www.siemens.com/product?5SL6016-6
https://www.siemens.com/product?5SL6016-7
https://www.siemens.com/product?5SL6016-7KL
https://www.siemens.com/product?5SL6020-6
https://www.siemens.com/product?5SL6020-7
https://www.siemens.com/product?5SL6020-7KL
https://www.siemens.com/product?5SL6025-6
https://www.siemens.com/product?5SL6025-7
https://www.siemens.com/product?5SL6025-7KL
https://www.siemens.com/product?5SL6032-6
https://www.siemens.com/product?5SL6032-7
https://www.siemens.com/product?5SL6032-7KL
https://www.siemens.com/product?5SL6040-6
https://www.siemens.com/product?5SL6040-7
https://www.siemens.com/product?5SL6040-7KL

Grundgeréte | Leitungsschutzschalter

Zubehor
ilfstromschalter (A5 Artikel T
1 SchlieBer + 1 Offner Standard 5573010 Basic AC12..30V,DC12...48V 5ST3053
fur kleine Leistung 5573013 AC177 ...270V 5573054
furr kleine Leistung (mit Diode)  5ST3013-0XX01 Power AC12..30V,DC12...48V 5ST3055
2 SchlieBer Standard 5573011 AC177 ...270V 5573056
fur kleine Leistung 5573014 Power mit ARD AC12..30V,DC12...48V 5ST3057
2 Offner Standard 5ST3012 AC177 ...270V 5ST3058
fur kleine Leistung 5ST3015 Power mit erweiterter AC12..30V,DC12...48V 5ST3070
1 Wechsler Standard 55T3016 Funktion
1 SchlieBer + 1 Offner 5573020 1TE 5573820-6
2 SchlieBer 5573021 Brandschutzschalter (AFDD) Artikel-Nr.
2 Offner 5573022 flir Grundgerdte 1P + N (1 TE), |, bis 16 A 55M6011-2
Hilfsstrom- und Fehlersignalschalter (AS+FC) Artikel-Nr. nicht bei KL-Typen I, bis 40 A 55M6014-2
1 Wechsler (AS) + 1 Wechsler (FC) 5ST3062
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https://www.siemens.com/product?5ST3010
https://www.siemens.com/product?5ST3013
https://www.siemens.com/product?5ST3013-0XX01
https://www.siemens.com/product?5ST3011
https://www.siemens.com/product?5ST3014
https://www.siemens.com/product?5ST3012
https://www.siemens.com/product?5ST3015
https://www.siemens.com/product?5ST3016
https://www.siemens.com/product?5ST3020
https://www.siemens.com/product?5ST3021
https://www.siemens.com/product?5ST3022
https://www.siemens.com/product?5ST3062
https://www.siemens.com/product?5ST3053
https://www.siemens.com/product?5ST3054
https://www.siemens.com/product?5ST3055
https://www.siemens.com/product?5ST3056
https://www.siemens.com/product?5ST3057
https://www.siemens.com/product?5ST3058
https://www.siemens.com/product?5ST3070
https://www.siemens.com/product?5ST3820-6
https://www.siemens.com/product?5SM6011-2
https://www.siemens.com/product?5SM6014-2

Leitungsschutzschalter | Grundgerate

Leitungsschutzschalter 55Y6

6 kA
1P 1P+N 2P 3P
AC 230/400 V AC230V AC400V AC400V
Baubreite 1TE 2TE 2TE 3TE
Tl 1511N lefi% *1*3%5
2 2 IN lﬁ:\4 21416
n Nennstrom |, Charakteristik Charakteristik Charakteristik Charakteristik
B C B C B C B C
0,3A - 55Y6114-7 - 55Y6514-7 - 55Y6214-7 - 55Y6314-7
05A - 55Y6105-7 - 55Y6505-7 - 55Y6205-7 - 5SY6305-7
1A - 55Y6101-7 = 55Y6501-7 = 55Y6201-7 = 5SY6301-7
1,6A = 55Y6115-7 = 55Y6515-7 = 55Y6215-7 = 5SY6315-7
2A 55Y6102-6 55Y6102-7 = 55Y6502-7 = 55Y6202-7 = 5SY6302-7
3A = 5SY6103-7 = 55Y6503-7 = 55Y6203-7 = 55Y6303-7
4 A 5S5Y6104-6 55Y6104-7 = 55Y6504-7 = 55Y6204-7 = 55Y6304-7
5A = 5SY6111-7 = = = 5S5Y6211-7 = 5SY6311-7
6A 55Y6106-6 55Y6106-7 55Y6506-6 55Y6506-7 5SY6206-6 5SY6206-7 5SY6306-6 5SY6306-7
8A - 55Y6108-7 - 55Y6508-7 - 5SY6208-7 - 5SY6308-7
10A 55Y6110-6 55Y6110-7 55Y6510-6 55Y6510-7 5SY6210-6 5SY6210-7 5SY6310-6 5SY6310-7
13A 55Y6113-6 55Y6113-7 55Y6513-6 55Y6513-7 5SY6213-6 5SY6213-7 5SY6313-6 5SY6313-7
15A - 55Y6118-7 - - - 5SY6218-7 - 55Y6318-7
16 A 55Y6116-6 55Y6116-7 55Y6516-6 55Y6516-7 55Y6216-6 55Y6216-7 55Y6316-6 5SY6316-7
20A 55Y6120-6 55Y6120-7 55Y6520-6 5SY6520-7 5SY6220-6 5SY6220-7 55Y6320-6 5SY6320-7
25A 55Y6125-6 55Y6125-7 55Y6525-6 5SY6525-7 5SY6225-6 5SY6225-7 5SY6325-6 5SY6325-7
30A - 55Y6130-7 - - - 5SY6230-7 - 5SY6330-7
32A 55Y6132-6 55Y6132-7 55Y6532-6 55Y6532-7 55Y6232-6 55Y6232-7 55Y6332-6 5SY6332-7
40A 55Y6140-6 55Y6140-7 55Y6540-6 55Y6540-7 55Y6240-6 5SY6240-7 55Y6340-6 5SY6340-7
50 A 5SY6150-6 55Y6150-7 55Y6550-6 55Y6550-7 55Y6250-6 55Y6250-7 5SY6350-6 5SY6350-7
63 A 55Y6163-6 55Y6163-7 55Y6563-6 55Y6563-7 55Y6263-6 55Y6263-7 5SY6363-6 5SY6363-7
Anbaukonzept
optional E optional d
und " und oder oder oder oder
AFDD Grundgeréat AS AS AS ST ST AS ST AS AS
5SY6 (1P+N) FC FC + FC UR UR + FC UR + FC + FC
bis max. 40 A AS+FC AS+FC  AS+FC AS+FC AS+FC  AS+FC
E optional E optional
‘,? und :; und oder oder oder oder
o2 N
Grundgerat RC-Mech. AS AS AS ST ST AS ST AS AS
55Y6 und FC FC + FC UR UR + FC UR + FC + FC
AS+FC AS+FC  AS+FC AS+FC AS+FC  AS+FC
[
Adapter

AFDD Brandschutzschalter siehe Seite 3/47 AS+FC  Hilfsstrom- und Fehlersignalschalter siehe Seite 3/43 RC-Mech. Fernantrieb siehe Seite 3/46
AS Hilfsstromschalter  siehe Seite 3/40 ST Arbeitsstromausloser siehe Seite 3/44
FC Fehlersignalschalter siehe Seite 3/42 UR Unterspannungsausldser siehe Seite 3/45
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https://www.siemens.com/product?5SY6114-7
https://www.siemens.com/product?5SY6514-7
https://www.siemens.com/product?5SY6214-7
https://www.siemens.com/product?5SY6314-7
https://www.siemens.com/product?5SY6614-7
https://www.siemens.com/product?5SY6414-7
https://www.siemens.com/product?5SY6105-7
https://www.siemens.com/product?5SY6505-7
https://www.siemens.com/product?5SY6205-7
https://www.siemens.com/product?5SY6305-7
https://www.siemens.com/product?5SY6605-7
https://www.siemens.com/product?5SY6405-7
https://www.siemens.com/product?5SY6101-7
https://www.siemens.com/product?5SY6501-7
https://www.siemens.com/product?5SY6201-7
https://www.siemens.com/product?5SY6301-7
https://www.siemens.com/product?5SY6601-7
https://www.siemens.com/product?5SY6401-7
https://www.siemens.com/product?5SY6115-7
https://www.siemens.com/product?5SY6515-7
https://www.siemens.com/product?5SY6215-7
https://www.siemens.com/product?5SY6315-7
https://www.siemens.com/product?5SY6615-7
https://www.siemens.com/product?5SY6415-7
https://www.siemens.com/product?5SY6102-6
https://www.siemens.com/product?5SY6102-7
https://www.siemens.com/product?5SY6502-7
https://www.siemens.com/product?5SY6202-7
https://www.siemens.com/product?5SY6302-7
https://www.siemens.com/product?5SY6602-7
https://www.siemens.com/product?5SY6402-7
https://www.siemens.com/product?5SY6103-7
https://www.siemens.com/product?5SY6503-7
https://www.siemens.com/product?5SY6203-7
https://www.siemens.com/product?5SY6303-7
https://www.siemens.com/product?5SY6603-7
https://www.siemens.com/product?5SY6403-7
https://www.siemens.com/product?5SY6104-6
https://www.siemens.com/product?5SY6104-7
https://www.siemens.com/product?5SY6504-7
https://www.siemens.com/product?5SY6204-7
https://www.siemens.com/product?5SY6304-7
https://www.siemens.com/product?5SY6604-7
https://www.siemens.com/product?5SY6404-7
https://www.siemens.com/product?5SY6111-7
https://www.siemens.com/product?5SY6211-7
https://www.siemens.com/product?5SY6311-7
https://www.siemens.com/product?5SY6106-6
https://www.siemens.com/product?5SY6106-7
https://www.siemens.com/product?5SY6506-6
https://www.siemens.com/product?5SY6506-7
https://www.siemens.com/product?5SY6206-6
https://www.siemens.com/product?5SY6206-7
https://www.siemens.com/product?5SY6306-6
https://www.siemens.com/product?5SY6306-7
https://www.siemens.com/product?5SY6606-6
https://www.siemens.com/product?5SY6606-7
https://www.siemens.com/product?5SY6406-6
https://www.siemens.com/product?5SY6406-7
https://www.siemens.com/product?5SY6108-7
https://www.siemens.com/product?5SY6508-7
https://www.siemens.com/product?5SY6208-7
https://www.siemens.com/product?5SY6308-7
https://www.siemens.com/product?5SY6608-7
https://www.siemens.com/product?5SY6408-7
https://www.siemens.com/product?5SY6110-6
https://www.siemens.com/product?5SY6110-7
https://www.siemens.com/product?5SY6510-6
https://www.siemens.com/product?5SY6510-7
https://www.siemens.com/product?5SY6210-6
https://www.siemens.com/product?5SY6210-7
https://www.siemens.com/product?5SY6310-6
https://www.siemens.com/product?5SY6310-7
https://www.siemens.com/product?5SY6610-6
https://www.siemens.com/product?5SY6610-7
https://www.siemens.com/product?5SY6410-6
https://www.siemens.com/product?5SY6410-7
https://www.siemens.com/product?5SY6113-6
https://www.siemens.com/product?5SY6113-7
https://www.siemens.com/product?5SY6513-6
https://www.siemens.com/product?5SY6513-7
https://www.siemens.com/product?5SY6213-6
https://www.siemens.com/product?5SY6213-7
https://www.siemens.com/product?5SY6313-6
https://www.siemens.com/product?5SY6313-7
https://www.siemens.com/product?5SY6613-6
https://www.siemens.com/product?5SY6613-7
https://www.siemens.com/product?5SY6413-6
https://www.siemens.com/product?5SY6413-7
https://www.siemens.com/product?5SY6118-7
https://www.siemens.com/product?5SY6218-7
https://www.siemens.com/product?5SY6318-7
https://www.siemens.com/product?5SY6116-6
https://www.siemens.com/product?5SY6116-7
https://www.siemens.com/product?5SY6516-6
https://www.siemens.com/product?5SY6516-7
https://www.siemens.com/product?5SY6216-6
https://www.siemens.com/product?5SY6216-7
https://www.siemens.com/product?5SY6316-6
https://www.siemens.com/product?5SY6316-7
https://www.siemens.com/product?5SY6616-6
https://www.siemens.com/product?5SY6616-7
https://www.siemens.com/product?5SY6416-6
https://www.siemens.com/product?5SY6416-7
https://www.siemens.com/product?5SY6120-6
https://www.siemens.com/product?5SY6120-7
https://www.siemens.com/product?5SY6520-6
https://www.siemens.com/product?5SY6520-7
https://www.siemens.com/product?5SY6220-6
https://www.siemens.com/product?5SY6220-7
https://www.siemens.com/product?5SY6320-6
https://www.siemens.com/product?5SY6320-7
https://www.siemens.com/product?5SY6620-6
https://www.siemens.com/product?5SY6620-7
https://www.siemens.com/product?5SY6420-6
https://www.siemens.com/product?5SY6420-7
https://www.siemens.com/product?5SY6125-6
https://www.siemens.com/product?5SY6125-7
https://www.siemens.com/product?5SY6525-6
https://www.siemens.com/product?5SY6525-7
https://www.siemens.com/product?5SY6225-6
https://www.siemens.com/product?5SY6225-7
https://www.siemens.com/product?5SY6325-6
https://www.siemens.com/product?5SY6325-7
https://www.siemens.com/product?5SY6625-6
https://www.siemens.com/product?5SY6625-7
https://www.siemens.com/product?5SY6425-6
https://www.siemens.com/product?5SY6425-7
https://www.siemens.com/product?5SY6130-7
https://www.siemens.com/product?5SY6230-7
https://www.siemens.com/product?5SY6330-7
https://www.siemens.com/product?5SY6132-6
https://www.siemens.com/product?5SY6132-7
https://www.siemens.com/product?5SY6532-6
https://www.siemens.com/product?5SY6532-7
https://www.siemens.com/product?5SY6232-6
https://www.siemens.com/product?5SY6232-7
https://www.siemens.com/product?5SY6332-6
https://www.siemens.com/product?5SY6332-7
https://www.siemens.com/product?5SY6632-6
https://www.siemens.com/product?5SY6632-7
https://www.siemens.com/product?5SY6432-6
https://www.siemens.com/product?5SY6432-7
https://www.siemens.com/product?5SY6140-6
https://www.siemens.com/product?5SY6140-7
https://www.siemens.com/product?5SY6540-6
https://www.siemens.com/product?5SY6540-7
https://www.siemens.com/product?5SY6240-6
https://www.siemens.com/product?5SY6240-7
https://www.siemens.com/product?5SY6340-6
https://www.siemens.com/product?5SY6340-7
https://www.siemens.com/product?5SY6640-6
https://www.siemens.com/product?5SY6640-7
https://www.siemens.com/product?5SY6440-6
https://www.siemens.com/product?5SY6440-7
https://www.siemens.com/product?5SY6150-6
https://www.siemens.com/product?5SY6150-7
https://www.siemens.com/product?5SY6550-6
https://www.siemens.com/product?5SY6550-7
https://www.siemens.com/product?5SY6250-6
https://www.siemens.com/product?5SY6250-7
https://www.siemens.com/product?5SY6350-6
https://www.siemens.com/product?5SY6350-7
https://www.siemens.com/product?5SY6650-6
https://www.siemens.com/product?5SY6650-7
https://www.siemens.com/product?5SY6450-6
https://www.siemens.com/product?5SY6450-7
https://www.siemens.com/product?5SY6163-6
https://www.siemens.com/product?5SY6163-7
https://www.siemens.com/product?5SY6563-6
https://www.siemens.com/product?5SY6563-7
https://www.siemens.com/product?5SY6263-6
https://www.siemens.com/product?5SY6263-7
https://www.siemens.com/product?5SY6363-6
https://www.siemens.com/product?5SY6363-7
https://www.siemens.com/product?5SY6663-6
https://www.siemens.com/product?5SY6663-7
https://www.siemens.com/product?5SY6463-6
https://www.siemens.com/product?5SY6463-7

Grundgeréte | Leitungsschutzschalter

3P+N 4P
AC 400 V AC 400 V
4TE 4TE

111315 [N YLsts 7

Tl Bl

Charakteristik Charakteristik

B C B C

- 5SY6614-7 - 5SY6414-7
- 5SY6605-7 - 5SY6405-7
- 5SY6601-7 - 55Y6401-7
- 5SY6615-7 - 55Y6415-7
- 5SY6602-7 - 55Y6402-7
- 55Y6603-7 = 5SY6403-7
- 55Y6604-7 = 5SY6404-7
55Y6606-6 5SY6606-7 55Y6406-6 5SY6406-7
- 5SY6608-7 - 5SY6408-7
55Y6610-6 5SY6610-7 55Y6410-6 5SY6410-7
55Y6613-6 5SY6613-7 55Y6413-6 5SY6413-7
55Y6616-6 5SY6616-7 55Y6416-6 5SY6416-7
55Y6620-6 5SY6620-7 55Y6420-6 5SY6420-7
55Y6625-6 5SY6625-7 55Y6425-6 5SY6425-7
55Y6632-6 5SY6632-7 55Y6432-6 5SY6432-7
55Y6640-6 5SY6640-7 55Y6440-6 55Y6440-7
55Y6650-6 5SY6650-7 55Y6450-6 5SY6450-7
55Y6663-6 5SY6663-7 55Y6463-6 5SY6463-7

N
c
o
(1)
=5
(e}
=

Hilfsstromschalter (AS) Artikel-Nr. Unterspannungsausldser (UR) Artikel-Nr.

1 SchlieBer + 1 Offner Standard 5ST3010 mit integriertem AC230V 5ST3040
fir kleine Leistung 5573013 Hilfsschalter DC110V 5573041
fuir kleine Leistung (mit Diode)  5ST3013-0XX01 DC 24V 5573042
2 SchlieBer Standard 5573011 ohne integrierten AC230V 5573043
fur kleine Leistung 5573014 Hilfsschalter DC 110V 5573044
2 Offner Standard 5ST3012 DC 24V 5ST3045
1 Wechsler Standard 5ST3016 Basic AC12..30V,DC12...48V 5ST3053
1 SchlieBer + 1 Offner 5ST3020 Power AC12..30V,DC12...48V 5ST3055
2 SchlieBer 5ST3021 AC177 ...270V 5ST3056
2 Offner 5ST3022 Power mit ARD AC12..30V,DC12..48V 5ST3057
1 Wechsler (AS) + 1 Wechsler (FC) 5ST3062 Power mit erweiterter AC12..30V,DC12...48V 5ST3070
Funkdion
AC110...415V, DC 110 ... 220V 5573030 Adapter fiir Fernantrieb (RC-Mech.) Artikel-Nr.
ACIDC24 ... 48V 5ST3031 1-2TE 55T3820-1
DC12V 5ST3031-0XX01 3-4 TE 55T3820-2
Brandschutzschalter (AFDD) Artikel-Nr.
flir Grundgerdte 1P+N (2 TE), I, bis 16 A 5SM6021-2
nicht in Kombination mit RC-Mech. I, bis 40 A 55M6024-2
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https://www.siemens.com/product?5SY6114-7
https://www.siemens.com/product?5SY6514-7
https://www.siemens.com/product?5SY6214-7
https://www.siemens.com/product?5SY6314-7
https://www.siemens.com/product?5SY6614-7
https://www.siemens.com/product?5SY6414-7
https://www.siemens.com/product?5SY6105-7
https://www.siemens.com/product?5SY6505-7
https://www.siemens.com/product?5SY6205-7
https://www.siemens.com/product?5SY6305-7
https://www.siemens.com/product?5SY6605-7
https://www.siemens.com/product?5SY6405-7
https://www.siemens.com/product?5SY6101-7
https://www.siemens.com/product?5SY6501-7
https://www.siemens.com/product?5SY6201-7
https://www.siemens.com/product?5SY6301-7
https://www.siemens.com/product?5SY6601-7
https://www.siemens.com/product?5SY6401-7
https://www.siemens.com/product?5SY6115-7
https://www.siemens.com/product?5SY6515-7
https://www.siemens.com/product?5SY6215-7
https://www.siemens.com/product?5SY6315-7
https://www.siemens.com/product?5SY6615-7
https://www.siemens.com/product?5SY6415-7
https://www.siemens.com/product?5SY6102-6
https://www.siemens.com/product?5SY6102-7
https://www.siemens.com/product?5SY6502-7
https://www.siemens.com/product?5SY6202-7
https://www.siemens.com/product?5SY6302-7
https://www.siemens.com/product?5SY6602-7
https://www.siemens.com/product?5SY6402-7
https://www.siemens.com/product?5SY6103-7
https://www.siemens.com/product?5SY6503-7
https://www.siemens.com/product?5SY6203-7
https://www.siemens.com/product?5SY6303-7
https://www.siemens.com/product?5SY6603-7
https://www.siemens.com/product?5SY6403-7
https://www.siemens.com/product?5SY6104-6
https://www.siemens.com/product?5SY6104-7
https://www.siemens.com/product?5SY6504-7
https://www.siemens.com/product?5SY6204-7
https://www.siemens.com/product?5SY6304-7
https://www.siemens.com/product?5SY6604-7
https://www.siemens.com/product?5SY6404-7
https://www.siemens.com/product?5SY6111-7
https://www.siemens.com/product?5SY6211-7
https://www.siemens.com/product?5SY6311-7
https://www.siemens.com/product?5SY6106-6
https://www.siemens.com/product?5SY6106-7
https://www.siemens.com/product?5SY6506-6
https://www.siemens.com/product?5SY6506-7
https://www.siemens.com/product?5SY6206-6
https://www.siemens.com/product?5SY6206-7
https://www.siemens.com/product?5SY6306-6
https://www.siemens.com/product?5SY6306-7
https://www.siemens.com/product?5SY6606-6
https://www.siemens.com/product?5SY6606-7
https://www.siemens.com/product?5SY6406-6
https://www.siemens.com/product?5SY6406-7
https://www.siemens.com/product?5SY6108-7
https://www.siemens.com/product?5SY6508-7
https://www.siemens.com/product?5SY6208-7
https://www.siemens.com/product?5SY6308-7
https://www.siemens.com/product?5SY6608-7
https://www.siemens.com/product?5SY6408-7
https://www.siemens.com/product?5SY6110-6
https://www.siemens.com/product?5SY6110-7
https://www.siemens.com/product?5SY6510-6
https://www.siemens.com/product?5SY6510-7
https://www.siemens.com/product?5SY6210-6
https://www.siemens.com/product?5SY6210-7
https://www.siemens.com/product?5SY6310-6
https://www.siemens.com/product?5SY6310-7
https://www.siemens.com/product?5SY6610-6
https://www.siemens.com/product?5SY6610-7
https://www.siemens.com/product?5SY6410-6
https://www.siemens.com/product?5SY6410-7
https://www.siemens.com/product?5SY6113-6
https://www.siemens.com/product?5SY6113-7
https://www.siemens.com/product?5SY6513-6
https://www.siemens.com/product?5SY6513-7
https://www.siemens.com/product?5SY6213-6
https://www.siemens.com/product?5SY6213-7
https://www.siemens.com/product?5SY6313-6
https://www.siemens.com/product?5SY6313-7
https://www.siemens.com/product?5SY6613-6
https://www.siemens.com/product?5SY6613-7
https://www.siemens.com/product?5SY6413-6
https://www.siemens.com/product?5SY6413-7
https://www.siemens.com/product?5SY6118-7
https://www.siemens.com/product?5SY6218-7
https://www.siemens.com/product?5SY6318-7
https://www.siemens.com/product?5SY6116-6
https://www.siemens.com/product?5SY6116-7
https://www.siemens.com/product?5SY6516-6
https://www.siemens.com/product?5SY6516-7
https://www.siemens.com/product?5SY6216-6
https://www.siemens.com/product?5SY6216-7
https://www.siemens.com/product?5SY6316-6
https://www.siemens.com/product?5SY6316-7
https://www.siemens.com/product?5SY6616-6
https://www.siemens.com/product?5SY6616-7
https://www.siemens.com/product?5SY6416-6
https://www.siemens.com/product?5SY6416-7
https://www.siemens.com/product?5SY6120-6
https://www.siemens.com/product?5SY6120-7
https://www.siemens.com/product?5SY6520-6
https://www.siemens.com/product?5SY6520-7
https://www.siemens.com/product?5SY6220-6
https://www.siemens.com/product?5SY6220-7
https://www.siemens.com/product?5SY6320-6
https://www.siemens.com/product?5SY6320-7
https://www.siemens.com/product?5SY6620-6
https://www.siemens.com/product?5SY6620-7
https://www.siemens.com/product?5SY6420-6
https://www.siemens.com/product?5SY6420-7
https://www.siemens.com/product?5SY6125-6
https://www.siemens.com/product?5SY6125-7
https://www.siemens.com/product?5SY6525-6
https://www.siemens.com/product?5SY6525-7
https://www.siemens.com/product?5SY6225-6
https://www.siemens.com/product?5SY6225-7
https://www.siemens.com/product?5SY6325-6
https://www.siemens.com/product?5SY6325-7
https://www.siemens.com/product?5SY6625-6
https://www.siemens.com/product?5SY6625-7
https://www.siemens.com/product?5SY6425-6
https://www.siemens.com/product?5SY6425-7
https://www.siemens.com/product?5SY6130-7
https://www.siemens.com/product?5SY6230-7
https://www.siemens.com/product?5SY6330-7
https://www.siemens.com/product?5SY6132-6
https://www.siemens.com/product?5SY6132-7
https://www.siemens.com/product?5SY6532-6
https://www.siemens.com/product?5SY6532-7
https://www.siemens.com/product?5SY6232-6
https://www.siemens.com/product?5SY6232-7
https://www.siemens.com/product?5SY6332-6
https://www.siemens.com/product?5SY6332-7
https://www.siemens.com/product?5SY6632-6
https://www.siemens.com/product?5SY6632-7
https://www.siemens.com/product?5SY6432-6
https://www.siemens.com/product?5SY6432-7
https://www.siemens.com/product?5SY6140-6
https://www.siemens.com/product?5SY6140-7
https://www.siemens.com/product?5SY6540-6
https://www.siemens.com/product?5SY6540-7
https://www.siemens.com/product?5SY6240-6
https://www.siemens.com/product?5SY6240-7
https://www.siemens.com/product?5SY6340-6
https://www.siemens.com/product?5SY6340-7
https://www.siemens.com/product?5SY6640-6
https://www.siemens.com/product?5SY6640-7
https://www.siemens.com/product?5SY6440-6
https://www.siemens.com/product?5SY6440-7
https://www.siemens.com/product?5SY6150-6
https://www.siemens.com/product?5SY6150-7
https://www.siemens.com/product?5SY6550-6
https://www.siemens.com/product?5SY6550-7
https://www.siemens.com/product?5SY6250-6
https://www.siemens.com/product?5SY6250-7
https://www.siemens.com/product?5SY6350-6
https://www.siemens.com/product?5SY6350-7
https://www.siemens.com/product?5SY6650-6
https://www.siemens.com/product?5SY6650-7
https://www.siemens.com/product?5SY6450-6
https://www.siemens.com/product?5SY6450-7
https://www.siemens.com/product?5SY6163-6
https://www.siemens.com/product?5SY6163-7
https://www.siemens.com/product?5SY6563-6
https://www.siemens.com/product?5SY6563-7
https://www.siemens.com/product?5SY6263-6
https://www.siemens.com/product?5SY6263-7
https://www.siemens.com/product?5SY6363-6
https://www.siemens.com/product?5SY6363-7
https://www.siemens.com/product?5SY6663-6
https://www.siemens.com/product?5SY6663-7
https://www.siemens.com/product?5SY6463-6
https://www.siemens.com/product?5SY6463-7
https://www.siemens.com/product?5ST3010
https://www.siemens.com/product?5ST3013
https://www.siemens.com/product?5ST3013-0XX01
https://www.siemens.com/product?5ST3011
https://www.siemens.com/product?5ST3014
https://www.siemens.com/product?5ST3012
https://www.siemens.com/product?5ST3015
https://www.siemens.com/product?5ST3016
https://www.siemens.com/product?5ST3020
https://www.siemens.com/product?5ST3021
https://www.siemens.com/product?5ST3022
https://www.siemens.com/product?5ST3062
https://www.siemens.com/product?5ST3030
https://www.siemens.com/product?5ST3031
https://www.siemens.com/product?5ST3031-0XX01
https://www.siemens.com/product?5ST3040
https://www.siemens.com/product?5ST3041
https://www.siemens.com/product?5ST3042
https://www.siemens.com/product?5ST3043
https://www.siemens.com/product?5ST3044
https://www.siemens.com/product?5ST3045
https://www.siemens.com/product?5ST3053
https://www.siemens.com/product?5ST3054
https://www.siemens.com/product?5ST3055
https://www.siemens.com/product?5ST3056
https://www.siemens.com/product?5ST3057
https://www.siemens.com/product?5ST3058
https://www.siemens.com/product?5ST3070
https://www.siemens.com/product?5ST3820-1
https://www.siemens.com/product?5ST3820-2
https://www.siemens.com/product?5SM6021-2
https://www.siemens.com/product?5SM6024-2

Leitungsschutzschalter | Grundgerate

Leitungsschutzschalter 55Y4

10 kA
1P 1P+N 2P
AC 230/400 V AC230V AC400V
Baubreite 1TE 2TE 2TE
i’ ¥1|N ¥1%3
2 2 IN 2 14
Nennstrom Charakteristik Charakteristik Charakteristik
B A A B
0,3A = = 55Y4114-7 55Y41148 - = 55Y4514-7 55Y45148 - = 55Y4214-7  5S5Y4214-8
0,5A 55Y41055 - 5SY4105-7 5SY4105-8 — = 5SY4505-7 5SY4505-8 5SY42055 - 5SY4205-7 5S5Y4205-8
TA 55Y4101-5 5SY4101-6 55Y4101-7 55Y4101-8 5SY4501-5 — 55Y4501-7 5SY4501-8 55Y4201-5 5SY4201-6 55Y4201-7 5SY4201-8
1,6 A 55Y41155 5SY4115-6 5SY4115-7 5SY4115-8 55Y4515-5 5SY4515-6 5SY4515-7 5SY4515-8 5SY42155 5SY4215-6 5SY4215-7 55Y4215-8
2A 55Y4102-5 5SY4102-6 55Y4102-7 5SY4102-8 55Y45025 - 55Y4502-7 5SY4502-8 5S5Y4202-5 5SY4202-6 5SY4202-7 5SY4202-8
3A 55Y4103-5 5SY4103-6 55Y4103-7 5SY4103-8 5SY45035 - 5SY4503-7 5SY4503-8 5SY4203-5 5SY4203-6 5SY4203-7 5S5Y4203-8
4 A 55Y4104-5 5SY4104-6 55Y4104-7 5SY4104-8 55Y4504-5 5SY4504-6 55Y4504-7 5SY4A504-8 55Y4204-5 5SY4204-6 5SY4204-7  55Y4204-8
5A - - 55Y4111-7 - - - - - - - 55Y4211-7 -
6A 55Y4106-5 5SY4106-6 55Y4106-7 5SY4106-8 5SY4506-5 5SY4506-6 55Y4506-7 5SY4506-8 5SY4206-5 5SY4206-6 55Y4206-7 5S5Y4206-8
8A 55Y41085 5SY4108-6 55Y4108-7 5SY41088 5SY45085 - 5SY4508-7 5SY45088 5SY42085 5SY4208-6 5SY4208-7 5SY4208-8
10A 55Y41105 5SY4110-6 55Y4110-7 5SY4110-8 5SY4510-5 5SY4510-6 55Y4510-7 5SY4510-8 5SY4210-5 5SY4210-6 5SY4210-7 5S5Y4210-8
13A 55Y41135 5S5Y4113-6 55Y4113-7 5SY4113-8 55Y4513-5 5SY4513-6 55Y4513-7 5SY4513-8 5SY4213-5 5SY4213-6 5S5Y4213-7 5S5Y4213-8
15A - - 55Y41187 - - - - - - - 55Y4218-7 -
16 A 55Y41165 5SY4116-6 55Y4116-7 5SY4116-8 5SY45165 5SY4516-6 55Y4516-7 5SY45168 5SY42165 5SY4216-6 55Y4216-7 5S5Y4216-8
20A 55Y4120-5 5SY4120-6 5SY4120-7 5SY4120-8 5SY4520-5 5SY4520-6 5SY4520-7 5SY4520-8 5SY4220-5 5SY4220-6 5SY4220-7 5S5Y4220-8
25A 55Y4125-5 5SY4125-6 5SY4125-7 5SY4125-8 5SY4525-5 5SY4525-6 5SY4525-7 5S5Y4525-8 5SY42255 5SY4225-6 5SY4225-7  5S5Y4225-8
30A - - 55Y4130-7 - - - - - - - 55Y4230-7 -
32A 55Y4132-5 5SY4132-6 5SY4132-7 5SY4132-8 5SY4532-5 5SY4532-6 5SY4532-7 5SY4532-8 5SY4232-5 5SY4232-6 5SY4232-7  5S5Y4232-8
35A = = 55Y4135-7 — = = = = = = 55Y4235-7 -
40 A 55Y41405 5SY4140-6 5SY4140-7 5SY4140-8 5SY4540-5 5SY4540-6 5SY4540-7 5SY4540-8 5SY4240-5 5SY4240-6 5SY4240-7  5SY4240-8
45 A = = 55Y4145-7 - = = = = = = 55Y4245-7 -
50 A 55Y4150-5 5SY4150-6 5SY4150-7 5SY4150-8 5SY4550-5 5SY4550-6 5SY4550-7 5SY4550-8 5SY4250-5 5SY4250-6 5SY4250-7 5SY4250-8
60 A - - 55Y4160-7 — - - - - - - 55Y4260-7 -
63 A 55Y4163-5 5SY4163-6 5SY4163-7 5SY4163-8 55Y4563-5 5SY4563-6 5SY4563-7 5SY4563-8 55Y4263-5 5SY4263-6 5SY4263-7 5S5Y4263-8
80 A - 55Y4180-6 55Y4180-7 - - - 55Y4580-7 - - 55Y4280-6 55Y4280-7 -
Anbaukonzept
optional E optional d
und ¥ und oder oder oder oder
AFDD Grundgerat AS AS AS ST ST AS ST AS AS
5SY4 (1P+N) FC FC + FC UR UR + FC UR + FC + FC
bis max. 40 A AS+FC AS+FC  AS+FC AS+FC AS+FC  AS+FC
£ £
QI op::;al 3; opl?no;al oder oder oder oder
= R
Grundgerat RC-Mech. AS AS AS ST ST AS ST AS AS
5SY4 und FC FC + FC UR UR + FC UR + FC + FC
AS+FC AS+FC  AS+FC AS+FC AS+FC  AS+FC
[ |
Adapter


https://www.siemens.com/product?5SY4114-7
https://www.siemens.com/product?5SY4114-8
https://www.siemens.com/product?5SY4514-7
https://www.siemens.com/product?5SY4514-8
https://www.siemens.com/product?5SY4214-7
https://www.siemens.com/product?5SY4214-8
https://www.siemens.com/product?5SY4314-7
https://www.siemens.com/product?5SY4314-8
https://www.siemens.com/product?5SY4614-7
https://www.siemens.com/product?5SY4614-8
https://www.siemens.com/product?5SY4414-7
https://www.siemens.com/product?5SY4414-8
https://www.siemens.com/product?5SY4105-5
https://www.siemens.com/product?5SY4105-7
https://www.siemens.com/product?5SY4105-8
https://www.siemens.com/product?5SY4505-7
https://www.siemens.com/product?5SY4505-8
https://www.siemens.com/product?5SY4205-5
https://www.siemens.com/product?5SY4205-7
https://www.siemens.com/product?5SY4205-8
https://www.siemens.com/product?5SY4305-5
https://www.siemens.com/product?5SY4305-7
https://www.siemens.com/product?5SY4305-8
https://www.siemens.com/product?5SY4605-7
https://www.siemens.com/product?5SY4605-8
https://www.siemens.com/product?5SY4405-7
https://www.siemens.com/product?5SY4405-8
https://www.siemens.com/product?5SY4101-5
https://www.siemens.com/product?5SY4101-6
https://www.siemens.com/product?5SY4101-7
https://www.siemens.com/product?5SY4101-8
https://www.siemens.com/product?5SY4501-5
https://www.siemens.com/product?5SY4501-7
https://www.siemens.com/product?5SY4501-8
https://www.siemens.com/product?5SY4201-5
https://www.siemens.com/product?5SY4201-6
https://www.siemens.com/product?5SY4201-7
https://www.siemens.com/product?5SY4201-8
https://www.siemens.com/product?5SY4301-5
https://www.siemens.com/product?5SY4301-6
https://www.siemens.com/product?5SY4301-7
https://www.siemens.com/product?5SY4301-8
https://www.siemens.com/product?5SY4601-5
https://www.siemens.com/product?5SY4601-7
https://www.siemens.com/product?5SY4601-8
https://www.siemens.com/product?5SY4401-5
https://www.siemens.com/product?5SY4401-7
https://www.siemens.com/product?5SY4401-8
https://www.siemens.com/product?5SY4115-5
https://www.siemens.com/product?5SY4115-6
https://www.siemens.com/product?5SY4115-7
https://www.siemens.com/product?5SY4115-8
https://www.siemens.com/product?5SY4515-5
https://www.siemens.com/product?5SY4515-6
https://www.siemens.com/product?5SY4515-7
https://www.siemens.com/product?5SY4515-8
https://www.siemens.com/product?5SY4215-5
https://www.siemens.com/product?5SY4215-6
https://www.siemens.com/product?5SY4215-7
https://www.siemens.com/product?5SY4215-8
https://www.siemens.com/product?5SY4315-5
https://www.siemens.com/product?5SY4315-6
https://www.siemens.com/product?5SY4315-7
https://www.siemens.com/product?5SY4315-8
https://www.siemens.com/product?5SY4615-5
https://www.siemens.com/product?5SY4615-7
https://www.siemens.com/product?5SY4615-8
https://www.siemens.com/product?5SY4415-5
https://www.siemens.com/product?5SY4415-7
https://www.siemens.com/product?5SY4415-8
https://www.siemens.com/product?5SY4102-5
https://www.siemens.com/product?5SY4102-6
https://www.siemens.com/product?5SY4102-7
https://www.siemens.com/product?5SY4102-8
https://www.siemens.com/product?5SY4502-5
https://www.siemens.com/product?5SY4502-7
https://www.siemens.com/product?5SY4502-8
https://www.siemens.com/product?5SY4202-5
https://www.siemens.com/product?5SY4202-6
https://www.siemens.com/product?5SY4202-7
https://www.siemens.com/product?5SY4202-8
https://www.siemens.com/product?5SY4302-5
https://www.siemens.com/product?5SY4302-6
https://www.siemens.com/product?5SY4302-7
https://www.siemens.com/product?5SY4302-8
https://www.siemens.com/product?5SY4602-5
https://www.siemens.com/product?5SY4602-7
https://www.siemens.com/product?5SY4602-8
https://www.siemens.com/product?5SY4402-5
https://www.siemens.com/product?5SY4402-7
https://www.siemens.com/product?5SY4402-8
https://www.siemens.com/product?5SY4103-5
https://www.siemens.com/product?5SY4103-6
https://www.siemens.com/product?5SY4103-7
https://www.siemens.com/product?5SY4103-8
https://www.siemens.com/product?5SY4503-5
https://www.siemens.com/product?5SY4503-7
https://www.siemens.com/product?5SY4503-8
https://www.siemens.com/product?5SY4203-5
https://www.siemens.com/product?5SY4203-6
https://www.siemens.com/product?5SY4203-7
https://www.siemens.com/product?5SY4203-8
https://www.siemens.com/product?5SY4303-5
https://www.siemens.com/product?5SY4303-6
https://www.siemens.com/product?5SY4303-7
https://www.siemens.com/product?5SY4303-8
https://www.siemens.com/product?5SY4603-5
https://www.siemens.com/product?5SY4603-7
https://www.siemens.com/product?5SY4603-8
https://www.siemens.com/product?5SY4403-5
https://www.siemens.com/product?5SY4403-7
https://www.siemens.com/product?5SY4403-8
https://www.siemens.com/product?5SY4104-5
https://www.siemens.com/product?5SY4104-6
https://www.siemens.com/product?5SY4104-7
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Charakteristik Charakteristik Charakteristik
- - 55Y43147  55Y43148 - - 5SY4614-7  55Y4614-8  — - 55Y44147  55Y4414-8
55Y43055 - 55Y4305-7  55Y43058 - - 5SY46057  55Y46058 < — - 55Y44057  55Y4405-8
5543015  55Y4301-6 55Y4301-7  55Y4301-8  5SY46015 - 5SY4601-7  5S5Y4601-8  55Y44015 - 55Y4401-7  5S5Y4401-8
55Y43155  55Y4315-6 55Y4315-7  5SY43158  5S5Y46155  — 5SY46157  55Y4615-8  55Y44155  — 55Y44157  55Y4415-8
55Y43025  55Y4302-6 55Y4302-7  55Y43028  55Y46025 - 5SY4602-7  5S5Y4602-8  55Y44025 - 55Y4402-7  55Y4402-8
5SY4303-5  55Y4303-6 55Y4303-7  55Y43038  55Y46035 - 5SY4603-7  55Y4603-8  55Y44035 - 55Y4403-7  55Y4403-8
5SY4304-5  55Y4304-6 55Y4304-7  5SY43048 5546045 < — 5SY46047  55Y4604-8  55Y44045  — 5SY4404-7  5S5Y4404-8
- - 5543117 — - - - - - - - -
55Y4306-5  55Y4306-6 55Y43067  5SY4306-8  55Y46065  5S5Y46066  5SY46067  55Y4606-8  55Y4406-5  5SY4406-6  55Y44067  55Y44068
55Y43085  55Y4308-6 55Y43087  55Y43088  55Y46085 - 5SY46087  55Y46088  55Y44085 - 55Y4408-7  55Y4408-8
55Y43105  55Y4310-6 55Y4310-7  55Y43108  55Y46105  55Y46106  55Y46107  55Y4610-8  55Y44105  55Y44106  55Y44107  55Y44108
55Y4313-5  5S5Y4313-6 55Y43137  5SY4313-8  55Y46135  55Y46136  55Y4613-7  55Y4613-8  55Y4413-5  55Y4413-6  5S5Y44137  55Y4413-8
- - 5543187 - - - - - - - - -
55Y43165  55Y4316-6 55Y43167  55Y43168  55Y46165  55Y46166  55Y46167  55Y46168  55Y44165  55Y44166  55Y44167  55Y441638
55Y43205  55Y43206 55Y43207  55Y43208  55Y46205  55Y46206  55Y46207  55Y4620-8  55Y44205  55Y44206  5S5Y44207  55Y44208
55Y43255  55Y4325-6 5SY4325-7  5SY43258  5SY46255  5SY4625-6  5SY46257 - 5SY4625-8  5SYA425-5  5SYA4256  5SYA425-7  55Y44258
= = 55Y43307 - - - - - - - - -
55Y43325  55Y4332-6 5SY4332-7  55Y43328  5SY46325  55Y4632-6  55Y46327  5SY4632-8  5SY44325  55Y4432-6  5SY4432-7  55Y44328
- - 55Y43357 - - - - - - - - -
55Y43405  55Y43406 55Y43407  55Y43408  55Y46405  55Y46406  55Y46407  5SY4640-8  5SY44405  55Y44406  5S5Y44407  55Y44408
- - 55Y4345-7 - - - - - - - - -
55Y43505  55Y4350-6 55Y4350-7  55Y43508  5SY46505  55Y46506  55Y46507  5SY4650-8  55Y44505  55Y44506  5S5Y44507  55Y44508
- - 55Y43607 - - - - - - - - -
55Y4363-5  55Y4363-6 5SY4363-7  5SY43638  5S5Y46635  5S5Y4663-6  5SY4663-7  5SY4663-8  55Y4463-5  5SY4463-6  5SY44637  55Y4463-8
- 55Y4380-6 55Y43807 - - - 55Y46807 - - 55Y44806  55Y44807 -
Zubehor
1 SchlieBer + 1 Offner Standard 5ST3010 fur Grundgerdte 1P+N I, bis 16 A 55M6021-2
fiir kleine Leistung 5573013 (2TE) I, bis 40 A 55M6024-2
fiir kleine Leistung (mit Diode) ~ 55T3013-0XX01
2 SchlieBer Standard 5573011 mit integriertem AC230V 5573040
fiir kleine Leistung 55T3014 Hilfsschalter DC110V 55T3041
2 Offner Standard 5ST3012 DC24V 5573042
fur kleine Leistung 5573015 ohne integrierten AC230V 5573043
1 Wechsler Standard 5573016 Hilfsschalter DC 110V 5573044
DC 24V 5513045
1 SchiieBer + 1 Gffner 5513020
2 SchlieBer 5573021 Basic AC12..30V,DC12..48V  5ST3053
2 Offner 5573022 AC 177 ...270V 55T3054
Hilfsstrom- und Fehlersignalschalter (AS+FC) Artikel-Nr. Power AC12...30V,DC12...48V 5ST3055
1 Wechsler (AS) + 1 Wechsler (FC) 5ST3062 AC177 ...270V 5ST3056
Power mit ARD AC12..30V,DC12..48V  5ST3057
AC110...415V,DC 110 ... 220V 5ST3030 AC177 ...270V 55T3058
AC/DC24 ...48V 5ST3031 Power mit erweiterter AC12..30V,DC12...48V 5ST3070
DC12V 55T3031-0XX01 Funktion
1-2TE 55T3820-1
3-4TE 55T73820-2
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https://www.siemens.com/product?5ST3020
https://www.siemens.com/product?5ST3021
https://www.siemens.com/product?5ST3022
https://www.siemens.com/product?5ST3062
https://www.siemens.com/product?5ST3030
https://www.siemens.com/product?5ST3031
https://www.siemens.com/product?5ST3031-0XX01
https://www.siemens.com/product?5SM6021-2
https://www.siemens.com/product?5SM6024-2
https://www.siemens.com/product?5ST3040
https://www.siemens.com/product?5ST3041
https://www.siemens.com/product?5ST3042
https://www.siemens.com/product?5ST3043
https://www.siemens.com/product?5ST3044
https://www.siemens.com/product?5ST3045
https://www.siemens.com/product?5ST3053
https://www.siemens.com/product?5ST3054
https://www.siemens.com/product?5ST3055
https://www.siemens.com/product?5ST3056
https://www.siemens.com/product?5ST3057
https://www.siemens.com/product?5ST3058
https://www.siemens.com/product?5ST3070
https://www.siemens.com/product?5ST3820-1
https://www.siemens.com/product?5ST3820-2
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Leitungsschutzschalter 55P4

10 kA

1P
AC 230/400 V
Baubreite 1,5 TE

T]

2
Nennstrom |,  Charakteristik
B C
80 A 5SP4180-6 5SP4180-7
100 A 5SP4191-6 5SP4191-7
125 A 5SP4192-6 5SP4192-7
Anbaukonzept
=
£ ) £ )
@ optional £ optional
i und © und
~
o~
Grundgeréat RC-Mech. AS
5SP4 und FC
AS+FC
[
Adapter
AS Hilfsstromschalter
FC Fehlersignalschalter
AS+FC Hilfsstrom- und Fehlersignalschalter
ST Arbeitsstromausloser
UR Unterspannungsausldser
RC-Mech Fernantrieb

3124 Siemens LV 10 - 10/2020

D

55P4180-8
55P4191-8

oder oder

AS AS
FC + FC
AS+FC  AS+FC

siehe Seite 3/40
siehe Seite 3/42
siehe Seite 3/43
siehe Seite 3/44
siehe Seite 3/45
siehe Seite 3/46

2P
AC400V
3TE

1113

T

Charakteristik

B C D
55P4280-6 55P4280-7 55P4280-8
55P4291-6 55P4291-7 55P4291-8
55P4292-6 55P4292-7 =

oder oder EEE

ST ST AS ST AS AS
UR UR + FC UR + FC + FC
AS+FC AS+FC  AS+FC
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https://www.siemens.com/product?5SP4180-6
https://www.siemens.com/product?5SP4180-7
https://www.siemens.com/product?5SP4180-8
https://www.siemens.com/product?5SP4280-6
https://www.siemens.com/product?5SP4280-7
https://www.siemens.com/product?5SP4280-8
https://www.siemens.com/product?5SP4380-6
https://www.siemens.com/product?5SP4380-7
https://www.siemens.com/product?5SP4380-8
https://www.siemens.com/product?5SP4480-6
https://www.siemens.com/product?5SP4480-7
https://www.siemens.com/product?5SP4480-8
https://www.siemens.com/product?5SP4191-6
https://www.siemens.com/product?5SP4191-7
https://www.siemens.com/product?5SP4191-8
https://www.siemens.com/product?5SP4291-6
https://www.siemens.com/product?5SP4291-7
https://www.siemens.com/product?5SP4291-8
https://www.siemens.com/product?5SP4391-6
https://www.siemens.com/product?5SP4391-7
https://www.siemens.com/product?5SP4391-8
https://www.siemens.com/product?5SP4491-6
https://www.siemens.com/product?5SP4491-7
https://www.siemens.com/product?5SP4491-8
https://www.siemens.com/product?5SP4192-6
https://www.siemens.com/product?5SP4192-7
https://www.siemens.com/product?5SP4292-6
https://www.siemens.com/product?5SP4292-7
https://www.siemens.com/product?5SP4392-6
https://www.siemens.com/product?5SP4392-7
https://www.siemens.com/product?5SP4492-6
https://www.siemens.com/product?5SP4492-7

Grundgeréte | Leitungsschutzschalter

3P 4P
AC 400 V AC 400V
4,5TE 6 TE

F13%5 FLstst7

el Tl

Charakteristik Charakteristik
B C D B C D
5SP4380-6 5SP4380-7 5SP4380-8 5SP4480-6 5SP4480-7 5SP4480-8
5SP4391-6 5SP4391-7 5SP4391-8 5SP4491-6 5SP4491-7 5SP4491-8
5SP4392-6 5SP4392-7 - 5SP4492-6 5SP4492-7 -
Zubehor
Hilfsstromschalter (AS) Artikel-Nr. Unterspannungsausldser (UR) Artikel-Nr.
1 SchlieBer + 1 Offner Standard 5573010 mit integriertem AC230V 5573040
fuir kleine Leistung 5573013 Hilfsschalter DC 110V 5573041
fiir kleine Leistung (mit Diode) 5ST3013-0XX01 DC24V 5573042
2 SchlieBer Standard 5ST3011 ohne integrierten AC230V 5573043
fiir kleine Leistung 5573014 Hilfsschalter DC 110V 5573044
2 Offner Standard 5ST3012 DC 24V 5ST3045
fir kleine Leistung 5513015
1 Wechsler Standard 5ST3016 Power AC12...30V,DC12...48V 5ST3055
1 SchlieBer + 1 Offner 5ST3020 Power mit ARD AC12..30V,DC12...48V 5ST3057
2 SchlieBer 5ST3021 AC177 ...270V 5ST3058
2 Offner 5573022 Power mit erweiterter AC12..30V,DC12...48V 5ST3070
1 Wechsler (AS) + 1 Wechsler (FC) 5573062
LE LA
AC110...415V,DC110 ... 220V 5573030 3-6TE 55T3820-2
AC/DC 24 ... 48V 5ST3031
DC12V 5ST3031-0XX01
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https://www.siemens.com/product?5SP4180-6
https://www.siemens.com/product?5SP4180-7
https://www.siemens.com/product?5SP4180-8
https://www.siemens.com/product?5SP4280-6
https://www.siemens.com/product?5SP4280-7
https://www.siemens.com/product?5SP4280-8
https://www.siemens.com/product?5SP4380-6
https://www.siemens.com/product?5SP4380-7
https://www.siemens.com/product?5SP4380-8
https://www.siemens.com/product?5SP4480-6
https://www.siemens.com/product?5SP4480-7
https://www.siemens.com/product?5SP4480-8
https://www.siemens.com/product?5SP4191-6
https://www.siemens.com/product?5SP4191-7
https://www.siemens.com/product?5SP4191-8
https://www.siemens.com/product?5SP4291-6
https://www.siemens.com/product?5SP4291-7
https://www.siemens.com/product?5SP4291-8
https://www.siemens.com/product?5SP4391-6
https://www.siemens.com/product?5SP4391-7
https://www.siemens.com/product?5SP4391-8
https://www.siemens.com/product?5SP4491-6
https://www.siemens.com/product?5SP4491-7
https://www.siemens.com/product?5SP4491-8
https://www.siemens.com/product?5SP4192-6
https://www.siemens.com/product?5SP4192-7
https://www.siemens.com/product?5SP4292-6
https://www.siemens.com/product?5SP4292-7
https://www.siemens.com/product?5SP4392-6
https://www.siemens.com/product?5SP4392-7
https://www.siemens.com/product?5SP4492-6
https://www.siemens.com/product?5SP4492-7
https://www.siemens.com/product?5ST3010
https://www.siemens.com/product?5ST3013
https://www.siemens.com/product?5ST3013-0XX01
https://www.siemens.com/product?5ST3011
https://www.siemens.com/product?5ST3014
https://www.siemens.com/product?5ST3012
https://www.siemens.com/product?5ST3015
https://www.siemens.com/product?5ST3016
https://www.siemens.com/product?5ST3020
https://www.siemens.com/product?5ST3021
https://www.siemens.com/product?5ST3022
https://www.siemens.com/product?5ST3062
https://www.siemens.com/product?5ST3030
https://www.siemens.com/product?5ST3031
https://www.siemens.com/product?5ST3031-0XX01
https://www.siemens.com/product?5ST3040
https://www.siemens.com/product?5ST3041
https://www.siemens.com/product?5ST3042
https://www.siemens.com/product?5ST3043
https://www.siemens.com/product?5ST3044
https://www.siemens.com/product?5ST3045
https://www.siemens.com/product?5ST3055
https://www.siemens.com/product?5ST3056
https://www.siemens.com/product?5ST3057
https://www.siemens.com/product?5ST3058
https://www.siemens.com/product?5ST3070
https://www.siemens.com/product?5ST3820-1
https://www.siemens.com/product?5ST3820-2

Leitungsschutzschalter | Grundgerate

Leitungsschutzschalter 55Y5

10 kA
1P 2p 4p
AC 230/400V, DC 220 V AC400V,DC440V AC400V,DC880V
Baubreite 1TE 2TE 4TE
¥ ¥Lt3 I
2 214 WﬁﬁﬁS
n Nennstrom |,  Charakteristik Charakteristik Charakteristik
B C B C B C
0,3A - 55Y5114-7 - 55Y5214-7 - 55Y5414-7
0,5A = 5SY5105-7 = 5S5Y5205-7 = 55Y5405-7
TA = 55Y5101-7 = 55Y5201-7 = 55Y5401-7
1,6A = 5SY5115-7 = 55Y5215-7 = 5S5Y5415-7
2A 55Y5102-6 55Y5102-7 5SY5202-6 55Y5202-7 = 55Y5402-7
3A = 55Y5103-7 = 55Y5203-7 = 55Y5403-7
4A 55Y5104-6 55Y5104-7 5SY5204-6 55Y5204-7 = 55Y5404-7
6A 55Y5106-6 55Y5106-7 55Y5206-6 55Y5206-7 55Y5406-6 55Y5406-7
8A 55Y5108-6 5SY5108-7 55Y5208-6 55Y5208-7 = 5SY5408-7
10A 55Y5110-6 55Y5110-7 55Y5210-6 55Y5210-7 55Y5410-6 55Y5410-7
13A 5SY5113-6 5SY5113-7 55Y5213-6 55Y5213-7 5SY5413-6 55Y5413-7
16 A 5S5Y5116-6 5SY5116-7 55Y5216-6 55Y5216-7 55Y5416-6 5SY5416-7
20A 5SY5120-6 5S5Y5120-7 55Y5220-6 5SY5220-7 5SY5420-6 5SY5420-7
25A 5SY5125-6 5SY5125-7 5S5Y5225-6 5SY5225-7 5SY5425-6 5SY5425-7
32A 55Y5132-6 5SY5132-7 5S5Y5232-6 5SY5232-7 5SY5432-6 5SY5432-7
40 A 55Y5140-6 55Y5140-7 55Y5240-6 55Y5240-7 55Y5440-6 55Y5440-7
50A 55Y5150-6 55Y5150-7 55Y5250-6 55Y5250-7 55Y5450-6 55Y5450-7
63 A 55Y5163-6 55Y5163-7 55Y5263-6 55Y5263-7 55Y5463-6 55Y5463-7
Anbaukonzept
E optional E optional
QI und ,‘.'-,; und oder oder oder oder
= R
Grundgerat RC-Mech. AS AS AS ST ST AS ST AS AS
55Y5 und FC FC + FC UR UR + FC UR + FC + FC
AS+FC AS+FC  AS+FC AS+FC AS+FC  AS+FC
[
Adapter
AS Hilfsstromschalter siehe Seite 3/40
FC Fehlersignalschalter siehe Seite 3/42
AS+FC Hilfsstrom- und Fehlersignalschalter siehe Seite 3/43
ST Arbeitsstromausldser siehe Seite 3/44
UR Unterspannungsausldser siehe Seite 3/45
RC-Mech.  Fernantrieb siehe Seite 3/46
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https://www.siemens.com/product?5SY5114-7
https://www.siemens.com/product?5SY5214-7
https://www.siemens.com/product?5SY5414-7
https://www.siemens.com/product?5SY5105-7
https://www.siemens.com/product?5SY5205-7
https://www.siemens.com/product?5SY5405-7
https://www.siemens.com/product?5SY5101-7
https://www.siemens.com/product?5SY5201-7
https://www.siemens.com/product?5SY5401-7
https://www.siemens.com/product?5SY5115-7
https://www.siemens.com/product?5SY5215-7
https://www.siemens.com/product?5SY5415-7
https://www.siemens.com/product?5SY5102-6
https://www.siemens.com/product?5SY5102-7
https://www.siemens.com/product?5SY5202-6
https://www.siemens.com/product?5SY5202-7
https://www.siemens.com/product?5SY5402-7
https://www.siemens.com/product?5SY5103-7
https://www.siemens.com/product?5SY5203-7
https://www.siemens.com/product?5SY5403-7
https://www.siemens.com/product?5SY5104-6
https://www.siemens.com/product?5SY5104-7
https://www.siemens.com/product?5SY5204-6
https://www.siemens.com/product?5SY5204-7
https://www.siemens.com/product?5SY5404-7
https://www.siemens.com/product?5SY5106-6
https://www.siemens.com/product?5SY5106-7
https://www.siemens.com/product?5SY5206-6
https://www.siemens.com/product?5SY5206-7
https://www.siemens.com/product?5SY5406-6
https://www.siemens.com/product?5SY5406-7
https://www.siemens.com/product?5SY5108-6
https://www.siemens.com/product?5SY5108-7
https://www.siemens.com/product?5SY5208-6
https://www.siemens.com/product?5SY5208-7
https://www.siemens.com/product?5SY5408-7
https://www.siemens.com/product?5SY5110-6
https://www.siemens.com/product?5SY5110-7
https://www.siemens.com/product?5SY5210-6
https://www.siemens.com/product?5SY5210-7
https://www.siemens.com/product?5SY5410-6
https://www.siemens.com/product?5SY5410-7
https://www.siemens.com/product?5SY5113-6
https://www.siemens.com/product?5SY5113-7
https://www.siemens.com/product?5SY5213-6
https://www.siemens.com/product?5SY5213-7
https://www.siemens.com/product?5SY5413-6
https://www.siemens.com/product?5SY5413-7
https://www.siemens.com/product?5SY5116-6
https://www.siemens.com/product?5SY5116-7
https://www.siemens.com/product?5SY5216-6
https://www.siemens.com/product?5SY5216-7
https://www.siemens.com/product?5SY5416-6
https://www.siemens.com/product?5SY5416-7
https://www.siemens.com/product?5SY5120-6
https://www.siemens.com/product?5SY5120-7
https://www.siemens.com/product?5SY5220-6
https://www.siemens.com/product?5SY5220-7
https://www.siemens.com/product?5SY5420-6
https://www.siemens.com/product?5SY5420-7
https://www.siemens.com/product?5SY5125-6
https://www.siemens.com/product?5SY5125-7
https://www.siemens.com/product?5SY5225-6
https://www.siemens.com/product?5SY5225-7
https://www.siemens.com/product?5SY5425-6
https://www.siemens.com/product?5SY5425-7
https://www.siemens.com/product?5SY5132-6
https://www.siemens.com/product?5SY5132-7
https://www.siemens.com/product?5SY5232-6
https://www.siemens.com/product?5SY5232-7
https://www.siemens.com/product?5SY5432-6
https://www.siemens.com/product?5SY5432-7
https://www.siemens.com/product?5SY5140-6
https://www.siemens.com/product?5SY5140-7
https://www.siemens.com/product?5SY5240-6
https://www.siemens.com/product?5SY5240-7
https://www.siemens.com/product?5SY5440-6
https://www.siemens.com/product?5SY5440-7
https://www.siemens.com/product?5SY5150-6
https://www.siemens.com/product?5SY5150-7
https://www.siemens.com/product?5SY5250-6
https://www.siemens.com/product?5SY5250-7
https://www.siemens.com/product?5SY5450-6
https://www.siemens.com/product?5SY5450-7
https://www.siemens.com/product?5SY5163-6
https://www.siemens.com/product?5SY5163-7
https://www.siemens.com/product?5SY5263-6
https://www.siemens.com/product?5SY5263-7
https://www.siemens.com/product?5SY5463-6
https://www.siemens.com/product?5SY5463-7

Grundgeréte | Leitungsschutzschalter

&)
Zubehor
1 SchlieBer + 1 Offner Standard 5573010 mit integriertem AC230V 5573040
fuir kleine Leistung 5573013 Hilfsschalter DC 110V 5573041
fiir kleine Leistung (mit Diode) 5ST3013-0XX01 DC24V 5573042
2 SchlieBer Standard 5ST3011 ohne integrierten AC230V 5573043
fiir kleine Leistung 5573014 Hilfsschalter DC 110V 5573044
2 Offner Standard 5ST3012 DC 24V 5ST3045
fir kleine Leistung 5513015
1 Wechsler Standard 5ST3016 Basic AC12...30V,DC12...48V 5ST3053
1 SchlieBer + 1 Offner 5ST3020 Power AC12..30V,DC12...48V 5ST3055
2 SchlieBer 5ST3021 AC177 ..270V 5ST3056
2 Offner 5573022 Power mit ARD AC12..30V,DC12...48V 5ST3057
1 Wechsler (AS) + 1 Wechsler (FC) 5ST3062 Power mit erweiterter AC12..30V,DC12...48V 5ST3070
il
AC110...415V, DC 110 ... 220V 5573030
ACIDC24 ... 48V 5ST3031 1-27TE 55T3820-1
DC12V 5ST3031-0XX01 4TE 55T3820-2
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https://www.siemens.com/product?5ST3010
https://www.siemens.com/product?5ST3013
https://www.siemens.com/product?5ST3013-0XX01
https://www.siemens.com/product?5ST3011
https://www.siemens.com/product?5ST3014
https://www.siemens.com/product?5ST3012
https://www.siemens.com/product?5ST3015
https://www.siemens.com/product?5ST3016
https://www.siemens.com/product?5ST3020
https://www.siemens.com/product?5ST3021
https://www.siemens.com/product?5ST3022
https://www.siemens.com/product?5ST3062
https://www.siemens.com/product?5ST3030
https://www.siemens.com/product?5ST3031
https://www.siemens.com/product?5ST3031-0XX01
https://www.siemens.com/product?5ST3040
https://www.siemens.com/product?5ST3041
https://www.siemens.com/product?5ST3042
https://www.siemens.com/product?5ST3043
https://www.siemens.com/product?5ST3044
https://www.siemens.com/product?5ST3045
https://www.siemens.com/product?5ST3053
https://www.siemens.com/product?5ST3054
https://www.siemens.com/product?5ST3055
https://www.siemens.com/product?5ST3056
https://www.siemens.com/product?5ST3057
https://www.siemens.com/product?5ST3058
https://www.siemens.com/product?5ST3070
https://www.siemens.com/product?5ST3820-1
https://www.siemens.com/product?5ST3820-2
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Leitungsschutzschalter 55Y7

15 kA
1P 1P+N 2P
AC 230/400 V AC230V AC 400V
Baubreite 1 TE 2TE 2TE
flf 1 * 1 l N T 1 153
2 2 IN 2 14
Zahlervor- Charakteristik Charakteristik Charakteristik
automat
C C
0,3A = = 5SY7114-7 5SY7114-8 = 5SY7514-7 5SY7514-8 = 5S5Y7214-7 5SY7214-8
05A - - 5SY7105-7 5SY7105-8 - 5SY7505-7 5SY7505-8 - 5SY7205-7 5SY7205-8
1A - - 5SY7101-7 5SY7101-8 - 5SY7501-7 5SY7501-8 - 55Y7201-7 5SY7201-8
1,6A - - 5SY7115-7 5SY7115-8 - 5SY7515-7 5SY7515-8 - 5SY7215-7 5SY7215-8
2A - - 5SY7102-7 5SY7102-8 - 5SY7502-7 5SY7502-8 - 5SY7202-7 5SY7202-8
3A - - 5SY7103-7 5SY7103-8 - 5SY7503-7 5SY7503-8 - 5SY7203-7 5SY7203-8
4A - - 5SY7104-7 5SY7104-8 - 5SY7504-7 5SY7504-8 - 5SY7204-7 55Y7204-8
6A - 5SY7106-6 5SY7106-7 55Y7106-8 55Y7506-6 5SY7506-7 5SY7506-8 5SY7206-6 5SY7206-7 55Y7206-8
u 5SY7106-6KK13  — = = = = = = =
8A - - 5SY7108-7 5SY7108-8 - 5SY7508-7 5SY7508-8 - 5SY7208-7 55Y7208-8
10A = 5SY7110-6 5SY7110-7 5SY7110-8 5SY7510-6 5SY7510-7 5SY7510-8 5SY7210-6 5SY7210-7 5SY7210-8
u 5SY7110-6KK13  — = = = = = = =
13A = 5SY7113-6 5SY7113-7 5SY7113-8 5SY7513-6 5SY7513-7 5SY7513-8 5SY7213-6 5SY7213-7 5SY7213-8
16 A = 5SY7116-6 5SY7116-7 5S5Y7116-8 5SY7516-6 5SY7516-7 5SY7516-8 5SY7216-6 5SY7216-7 5SY7216-8
20A = 5SY7120-6 5SY7120-7 5SY7120-8 5SY7520-6 5SY7520-7 5SY7520-8 5SY7220-6 5SY7220-7 5SY7220-8
25A = 5SY7125-6 5SY7125-7 5SY7125-8 5SY7525-6 5SY7525-7 5SY7525-8 5SY7225-6 5SY7225-7 5SY7225-8
32A - 55Y7132-6 5SY7132-7 55Y7132-8 55Y7532-6 5SY7532-7 5SY7532-8 55Y7232-6 5SY7232-7 5SY7232-8
40 A = 5SY7140-6 5SY7140-7 5SY7140-8 5SY7540-6 5SY7540-7 5SY7540-8 5SY7240-6 5SY7240-7 5SY7240-8
50 A - 5SY7150-6 5SY7150-7 5SY7150-8 5SY7550-6 5SY7550-7 5SY7550-8 5SY7250-6 5SY7250-7 5SY7250-8
63 A - 5SY7163-6 5SY7163-7 55Y7163-8 55Y7563-6 5SY7563-7 5SY7563-8 5SY7263-6 55Y7263-7 5SY7263-8
Anbaukonzept
optional E optional d
und " und oder oder oder oder
AFDD Grundgeréat AS AS AS ST ST AS ST AS AS
5SY7 (1P+N) FC FC + FC UR UR + FC UR + FC + FC
bis max. 40 A AS+FC AS+FC  AS+FC AS+FC AS+FC  AS+FC
,‘il opjl::al #; op::gal oder oder oder oder
= R
Grundgerat RC-Mech. AS AS AS ST ST AS ST AS AS
55Y7 und FC FC + FC UR UR + FC UR + FC + FC
AS+FC AS+FC  AS+FC AS+FC AS+FC  AS+FC
[
Adapter
AFDD Brandschutzschalter siehe Seite 3/47 AS+FC  Hilfsstrom- und Fehlersignalschalter siehe Seite 3/43 RC-Mech. Fernantrieb siehe Seite 3/46

AS Hilfsstromschalter  siehe Seite 3/40 ST Arbeitsstromausldser siehe Seite 3/44
FC Fehlersignalschalter siehe Seite 3/42 UR Unterspannungsausldser siehe Seite 3/45
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Grundgeréte | Leitungsschutzschalter

3P 3P+N 4P
AC 400V AC 400 V AC 400 V
3TE 4TE 4TE

FL13%5 tLasys N FLists 17

A AN

Charakteristik Charakteristik Charakteristik

= 55Y7314-7 55Y7314-8 = 55Y7614-7 55Y7614-8 = 55Y7414-7 55Y7414-8
= 5SY7305-7 5SY7305-8 = 5SY7605-7 55Y7605-8 = 55Y7405-7 55Y7405-8
= 5SY7301-7 5SY7301-8 = 55Y7601-7 55Y7601-8 = 55Y7401-7 55Y7401-8
= 5SY7315-7 55Y7315-8 = 55Y7615-7 55Y7615-8 = 55Y7415-7 55Y7415-8
= 55Y7302-7 55Y7302-8 = 55Y7602-7 55Y7602-8 = 55Y7402-7 55Y7402-8
= 55Y7303-7 55Y7303-8 = 55Y7603-7 55Y7603-8 = 55Y7403-7 55Y7403-8
= 55Y7304-7 55Y7304-8 = 55Y7604-7 55Y7604-8 = 55Y7404-7 55Y7404-8
55Y7306-6 55Y7306-7 55Y7306-8 55Y7606-6 55Y7606-7 55Y7606-8 55Y7406-6 55Y7406-7 55Y7406-8
- 55Y7308-7 55Y7308-8 - 55Y7608-7 55Y7608-8 - 55Y7408-7 55Y7408-8
55Y7310-6 55Y7310-7 55Y7310-8 55Y7610-6 55Y7610-7 55Y7610-8 55Y7410-6 55Y7410-7 55Y7410-8
55Y7313-6 55Y7313-7 55Y7313-8 55Y7613-6 55Y7613-7 55Y7613-8 55Y7413-6 55Y7413-7 55Y7413-8
55Y7316-6 5SY7316-7 55Y7316-8 55Y7616-6 55Y7616-7 55Y7616-8 55Y7416-6 55Y7416-7 55Y7416-8
5SY7320-6 5SY7320-7 5SY7320-8 55Y7620-6 55Y7620-7 55Y7620-8 55Y7420-6 55Y7420-7 55Y7420-8
5SY7325-6 5SY7325-7 5SY7325-8 55Y7625-6 5SY7625-7 55Y7625-8 55Y7425-6 55Y7425-7 55Y7425-8
5SY7332-6 5SY7332-7 5SY7332-8 55Y7632-6 5SY7632-7 55Y7632-8 55Y7432-6 55Y7432-7 55Y7432-8
5SY7340-6 5SY7340-7 5SY7340-8 55Y7640-6 5SY7640-7 55Y7640-8 55Y7440-6 55Y7440-7 55Y7440-8
55Y7350-6 5SY7350-7 5SY7350-8 5SY7650-6 5SY7650-7 55Y7650-8 55Y7450-6 55Y7450-7 55Y7450-8
55Y7363-6 5SY7363-7 55Y7363-8 55Y7663-6 55Y7663-7 55Y7663-8 55Y7463-6 55Y7463-7 55Y7463-8

N
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o
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=

Hilfsstromschalter (AS) Artikel-Nr. Unterspannungsausldser (UR) Artikel-Nr.
1 SchlieBer + 1 Offner Standard 5ST3010 mit integriertem AC230V 5573040
fir kleine Leistung 5573013 Hilfsschalter DC110V 5573041
fur kleine Leistung (mit Diode)  5ST3013-0XX01 DC 24V 5573042
2 SchlieBer Standard 5573011 ohne integrierten AC230V 5573043
fiir kleine Leistung 5573014 Hilfsschalter DC 110V 5573044
2 Offner Standard 5ST3012 DC 24V 5ST3045
1 Wechsler Standard 5ST3016 Basic AC12..30V,DC12...48V 5ST3053
1 SchlieBer + 1 Offner 5ST3020 Power AC12..30V,DC12...48V 5ST3055
2 SchlieBer 5ST3021 AC177 ...270V 5ST3056
2 Offner 5ST3022 Power mit ARD AC12..30V,DC12...48V 5ST3057
1 Wechsler (AS) + 1 Wechsler (FC) 5ST3062 Power mit erweiterter AC12..30V,DC12...48V 5ST3070
Funkdion
AC110...415V, DC 110 ... 220V 5573030
ACIDC 24 ... 48V 5ST3031 1-2TE 55T3820-1
DC12Vv 5ST3031-0XX01 3-4 TE 55T3820-2
Brandschutzschalter (AFDD) Artikel-Nr.
flr Grundgerate 1P+N I, bis 16 A 5SM6021-2
(2TE) I, bis 40 A 5SM6024-2
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